
Un nicho de mercado : 

Antiguamente reservado a los vehículos de alta gama, hoy la mayoría de los vehículos están equipados
de un sistema de climatización. Este sistema está compuesto  por un compresor en el cual se encuentra
un rodamiento de doble hilera de bolas. Pueden ocurrir dos problemas con estos rodamientos: 
- un ruido anormal  
- una rotura de los rodamientos

Dos tipos de recambio en los compresores: 
un cambio estándar o en algunos casos, por motivos ecónomicos un cambio de los rodamientos

Una de las características de esta gama es que en general los rodamientos se eligen en función de
sus dimensiones y no en función de la aplicación vehículo como en las otras gamas de Recambio
Automóvil. 

Algunas cifras:
9 referencias para más de 30 tipos 
de compresores y más 
de 1713 modelos de vehículos

El recambio del rodamiento de compresor no es posible para los compresores 7SEU16C/7SBU16C 
(Nippon Denso, modelos después del año 2000) 

NTN SNR presente en el

65 %
de los modelos de vehículos

equipados de climatizador 

Rodamientos de 
climatizador NTN SNR 
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El recambio del rodamiento de compresor no es posible para los compresores 7SEU16C/7SBU16C

q p

Ejemplos de montaje
Dimensiones de 
los rodamientos 

(dxDxb)

Referencia NTN-SNR
correspondiente 

10PA17C ; 7SB16C ; … 30 x 52 x 22 ACB 30 x 52 x 22

FS10 ; … 30 x 55 x 23 ACB 30 x 55 x 23

Harrison CVC ; SD6V12 ; … 35 x 50 x 20 ACB 35 x 50 x 20

7SBU17C ; PXV16 ; SC08 ; SCS08 ; … 35 x 52 x 20 ACB 35 x 52 x 20

SD7V12 ; SD7H15 ; SD7V16 ; 
SD709 ; DKS13   ; … 35 x 55 x 20 ACB 35 x 55 x 20

6CA17C ; 6SEU12 ; 6SEU12C ; PXE16 ; … 35 x 52 x 22 ACB 35 x 52 x 22

Zexel DCW17B ; ... 35 x 62 x 24 ACB 35 x 62 x 24

Harrison V5 ;     … 40 x 62 x 20,625 ACB 40 x 62 x 20,625

10P15C ; SD508 ; SD510; … 40 x 62 x 24 ACB 40 x 62 x 24
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La gama NTN-SNR

Equivalencias 

Dimensiones Referencia NTN-SNR Tipo compresor

30x52x22 ACB30x52x22

10PA15C

10PA17C

10PA17J

10PA20C

7SB16C

7SBU16

TV12SC

30x55x23 ACB30x55x23
Bosch DV14

FS10

35x50x20 ACB35x50x20

Harrison CVC

SD6V12

SD7B10

35x52x20 ACB35x52x20

PXE16

PXV16

SC08

SD7C16

SD7H13

SD7H15

SD7V12

SD7V16

TM15

TR70

Zexel DCW17D

35x62x24 ACB35x62x24 Zexel DCW17B

40x62x20,625 ACB40x62x20.625

6CA17

Harrison A6/ GM A6

Harrison V5

40x62x24 ACB40x62x24

10P15C

10P15E

SD508

SD510

SD510

Dimensiones Refencia NTN-SNR NTN* NSK Koyo

35x52x22 ACB35x52x22 35BGS5S10G-2DST2 35BD5222DDUM18A
35BD5222DFX7 DAC35520022

30x52x22 ACB30x52x22 30BG5222-2DSE 30BD5222 DAC3052-32R

30x55x23 ACB30x55x23 30BG05S5G-2DS

35x50x20 ACB35x50x20 2TS2-DF07R17LLA4#06 35BD5020DU DAC35500020

35x52x20 ACB35x52x20 2TS2-DF07R21LLA4#02 35BD5220DF

35x55x20 ACB35x55x20 2TS2-DF07A02LLX2#03
35BD219T12DDULG2
35BD219T12DDULG21

35BD219DUK
DAC3555RD3H

35x62x24 ACB35x62x24 2TS2-DF07R12LLHA#01 35BD6224DDUK
35BD6224DV

40x62x20,625 ACB40x62x20,625 712019-NBR-2 907257A 83A5518

40x62x24 ACB40x62x24 2TS2-DF0865LLBCS#01 40BD219DU 83A551B4

* Puede llevar referencias que no son marca NTN
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