KONIK MAKARALI
RULMANLAR

Komple NTN (iriin grubu: ing ve metrik boyutlar ® o With You

WWW.Nntn-snr.com




NTN-SNR
Bir grubun gucu

NTN-SNR ROULEMENTS, diinyadaki en biyik 3. rulman grubu olan NTN Corporation'in
Avrupa birimidir. NTN-SNR ROULEMENTS, konik makarali rulmanlarin tasarimi, gelistirimesi
ve Uretiminde uzmanlagmistir. NTN Corporation, Grtin émrl yénetimi konusunda dlnya
capinda taninan bir uzman olup, ekiplerinin erisilebilirligi ve bagliigiyla 6rnek teskil etmektedir.
Stratejik pazarlardaki en son gelisim projelerinin 6n saflarinda yer almaktayiz. Mihendislerimiz,
en zorlu uygulamalara uygun ¢oézimler gelistirmek icin her zaman yaninizdadir.

GUVENILIRLIK VE PERFORMANSA GIDEN YOLDA,
¢ Her yil Uretilen yaklasik 100 milyon konik makarali rulmanla,

e Komple in¢ ve metrik Urln gruplaryla,

* Avrupa ve Japonya’da bulunan Uretim tesisleriyle,

* Tamamen endistriyel dagitim agina tahsis edilmis depolariyla

NTN-SNR YANINIZDADIR.

sonvaga ||
NLN (b
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0ZET

ing serisi konik makarali rulmanlar

Metrik serisi konik makarali rulmanlar

TEKNIK VERILER
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Taahhutlerimiz

DAGITIM AGI iCiN MUMKUN OLAN EN YUKSEK PERFORMANSI SAGLAMAK AMACIYLA
EN UYGUN URUNLER SEGILDiI.

KOMPLE URUN GRUBU:
ING VE METRIK OLGULER

Tek sirali konik makarali rulmanlarin iki grubundaki (in¢ ve metrik) en popiler boyutlar
NTN markas! altinda tek bir riin gaminda gruplandinimistr.

PREMiUM KALITEDE,
® %100 JAPONYA URETIMI RULMANLAR
QUALITY %100’U son teknolojiye sahip Japonya fabrikalarimizda imal edilen drlinlerimiz,

Uretimden nakliyeye kadar diizenli olarak kalite kontrollerinden gecmektedir.

KISA TESLIMAT SURELERI iCIN
AVRUPA'DA STOK

Parcalarin miimkiin olan en kisa zamanda teslim edilmesini saglamak adina, en uygun
dagitim kosullar gdzetilerek olusturulmus bir stok. e-Shop portalimiz lizerinden gercek
zamanli olarak Griinlerimizin stok durumunu sorgulayabilirsiniz. (eshop.ntn-snr.com).
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NTN MARKALI URUNLER

Uriinlerimiz, nakliye sirasinda maruz kalinabilecek darbelere karsi dayanikli, son derece
sert, mavi NTN kutularinda sevkedilir.

MUSTERILERIMIZE YARDIMCI OLMAK iCIN
AVRUPA MERKEZLI TEKNIK DESTEK BIRiMI

Ozel uygulamalaniniza yénelik tavsiyeleriyle, Griin egitimleri ve montaj nerileriyle
NTN-SNR uzmanlari sizleri desteklemek igin buradalar.

Gunliik islerinizle ilgili olarak, gevrimici araglarimiz sizlere asagidaki konularda yardimei
olabilir:

* Uriin capraz referanslari
o Teknik veri sayfalari

* Siparis verme

Her bir madde hakkinda daha fazla bilgi igin
e-Shop’u ziyaret edin
Beni Tara!
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Uriin yelpazemiz

INC SERISI KONIK MAKARALI RULMANLAR

SERILER

INC SERISINDE METRIK SERISINDEN 20 KAT DAHA
FAZLA SERi BULUNMAKTADIR

*20 200

ing serisi

10

metrik
serisi

TANIMLAMALAR

URUN TANIMLAMA SiSTEMiMiz PiYASADAKi DIGER MARKALARINKINE BENZER
Referanslar 2 kisimdan olusmaktadir.

HH224335 / HH224310

iC BILEZIK TANIMI DIS BILEZIK TANIMI hm‘l

@ lg bilezik Dis bilezik
@ Kafes
® Makaralar

Tum referanslarimiz ABMA standardina uygundur.

ELIK

INC SERISINDEKI REFERANSLARIMIZIN 0/01 00’ U

DIS YUZEYi SERTLESTIRILMIS CELIKTEN ima. epivuistia

(Detayl bilgi icin Sayfa 8'e bakiniz)
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METRIK SERISI KONiK MAKARALI RULMANLAR

SERILER

METRIK BOYUTLU_KONiK MAKARALI RULMANLAR URUN GRUBU
10 STANDART SERIDEN OLUSMAKTADIR.

302xx 303xx 303xxD 320xx 322xx 323xx 329xx 330xx 331xx 332xx

“Dik agll seri- Daha |  Serilerin tanimlanmasi Uc kritere gére gerceklestirilir: Genislik / Yiikseklik / Makara
fazla radyal ve eksenel Agisi, ve 20 mm ila 360 mm arasinda degisen cesitli delik ¢aplarina béliinir. Bazi
yuktasima kapasitesi serilerde 40 farkli delik capi bulunabilmektedir.

TANIMLAMALAR

20 mm’nin iizerindeki delik caplar, referansin son iki rakaminin 5 ile ¢arpiimasiyla hesaplanabilir.

322 [12|U

12X 5 =60 MM

Bu Ornekte delik capi bu nedenle 60 mm'dir.

RN

ISO

Tiim referanslanmiz ISO standardina uygundur, - NS

ELIK

METRIK SERiSI RULMANLARIMIZDA iKi TUR CELIK KULLANILIR:
o Sertlestirilmis gelik
¢ Dis ylizeyi sertlestiriimis gelik

Celik tiplerinin orani
Metrik

Sertlestirilmis celik 60 % Dis yiizeyi sertlestirilmis celik 40 %
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Is yUzey sertlestirme, rulman bilesenlerinin ylizey tabakalarina karbon emdiriimesi islemidir.
E6 Dig i lesti Iman bilesenlerinin yi bakal karb dirilmesi islemidi

Celik ylzey daha fazla yorulma direnci kazandirir ve esnek ¢ekirdegi daha iyi sok emilimi saglar.
Ekstrem kosullarda kullanim icin dis yiizeyi sertlestiriimis ¢elik kesinlikle en iyi tercihtir. 9

DI$ YUZEYi SERTLESTIRILMIS CELIKTEN IMAL EDILMI$ BiR RULMANIN KESIT
GORUNUMU:

Rémy Dubouchet
Endistriyel Tasarim Departmani

Daha ytiksek direnc igin
sertlestirilmis yiizey

Sok emilimi igin esnek katmani

cekirdek

AVANTAJLARI KALITE ANLAYISIMIZ

DAHA UZUN URUN OMRU NTN'de su ii¢ rulman bilesenine

+ o /04.0 dis yuzey sertlestirme islemi

uygulanmaktadir:
Dig ylzeyi sertlestirilmis celik, soklar ve

@ I bilezik
agir yukler gibi ekstrem kosullar altinda, @ Dis bilezik
sertlestirilmis celige kiyasla %40 daha @ Makaralar

uzun émarltdr.

% 0 TANIMLAMA

OKLARA  AGIR YUKLERE Sgresilins
AYANIKLI DAYANIKLI oelikten mamul tim

referanslarimiz & on

& eki sayesinde kolayca
ayirt edilebilir
NEME

SICAGA
DAYANIKLI DAYANIKLI

PAZARDA TURUNUN TEK ORNEGI
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Uygulamalarimiz

MUSTERILERiMIZiN GEREKSINIMLERINE MUMKUN OLAN EN iYi GOZUMLERi SUNABILMEK AMACIYLA, NTN-SNR
UZMANLARI URUNLERIMiZi VE ONLARIN GUVENLIK OZELLIKLERINi GELISTIRMEK iCIN DURMADAN CALISIRLAR.

HIDROLIK
MOTORLAR

Hidrolik motorlar 255 dev/dk’dan fazla olmayan diisik hizlara
maruz kalir ve agir eksenel yiiklere dayanabilir.

TAHRIK MOTORU

Tahrik motoru millerinin ¢esitli kisitlamalari bulunmaktadir.

Girig mili: Cikis mili
¢ Yiksek hiz * Dlstk hiz
* Dis(k kuvvetler * Ylksek kuvvetler

ENERJI

PELET PRESI

Pelet presleri karmasik bir ortama sahiptir.
Agir yuklere ve 130 ° C'ye varan yiiksek sicakliklara dayanikli
olmay! gerektirir.

DEMIRYOLU

AKS RULMANI

Tren akslarina monte edilen rulmanlarin agir radyal yiklere (yaklasik
20 tonluk vagonlar) ve 300 km/s'e varan yiiksek hizlara dayanmasi
gerekmektedir.
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On ekler ve son ekler

BU KATALOGDAKi REFERANSLARIN TAMAMI RAKIPLERIMIZINKILERLE
DEGISTIRILEBILIR. TANIMLAMALAR EKLENEN ON EK VE SON EKLERIN KULLANIMIYLA
BiR URETICIDEN DIGERINE FARKLILIK GOSTEREBILIR.

iING
IC BILEZIK TANIMI DIS BILEZIK TANIMI
4T- : Dis yiizeyi sertlestirilmis celik V1, V2, V3, V4: Optimize profilli spesifik teknik 6zellikler

PX1, PX2: Ozel tolerans
PK: J serisi iin K 6zel tolerans sinifi
X, A, AS, S: Standart olmayan baglanti yaricapi
C: Daha yliksek kapasite

METRIK

SERi TURU
4T- : Dis yizeyi U: Sertlestirilmis gelik
sertlestirilmis gelik X: ISO tanimlamasina gore son ek,

ic bilezik genisligi B= toplam genislik
D: Daha fazla temas agisi, Avrupa 313xx serisi = 303xxD
E1: Ozel, daha verimli makara profili
UTG: ULTAGE 6zellikleri
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Tablolarimiz nasil okunmalidir?

TABLOLARIMIZ NASIL OKUNMALIDIR?

@ DELIK cAPI

: 5 i¢ cap (d)
Tabloya i¢ capi arttirarak girin

@ URUN TANIMLAMASI
Basitlestirilmis sembolii ve standart NTN esdegerini bulun

—— T —f
J.‘ C
€© BOYUTLAR |
Milimetre cinsinden verilmis cesitli 6l¢im degerlerini -
ve kilogram cinsinden agirligini bulun \ f
le— B\
\
oD -+ od
O YUK KAPASITELERI T
kN cinsinden ylik kapasitelerini bulun !
1
r X

(1] (2] (3] (4]

Delik capi Uriin tanimi Boyutlar Yiik kapasiteleri

¢ ap Basitlestirilmis NTN Genislik (mm) Maksimum yarigap (mm) Agiriik (kg) Kapasiteler (kN)
(mm) referans referansi C o o . e o
I¢ bilezik Dis bilezik Toplam Mil dayama | Yatak dayama Dinamik yiik Statik yiik
Oltisl dlgtisii
(@ () © U] (tsmaks) | (s maks) © (Co)
4T-32004X
4T-30204
4T-32204
A
Basitlestirilmis Dinamik ve statik
Avrupa kodu, Japon yUk kapasiteleri ISO
tanimlamasinin muadilidir. standartlarina uygun sekilde

hesaplanmis olup, belirtilen
degerler "ilave" katsay!
icermemektedir.
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|n(; Ser|S| |ndekS| (Urtn koduna gare)

Uriinii tanimlayin ve 3. Kolonda gésterilen sayfadan detayl teknik verileri bulun.

URUN TANIMLAMASI
0

02473/02420
02474/02420
02475/02420
02476/02420
02872/02820
02878/02820
03062/03162
05062/05185
05079/05185
05079/05185S
07079/07196
07087/07196
07087/07210X
07087X/07210X
07098/07204
07100/07196
07100/07204
07100/07210X
07100S/07196
07100S/07204
07100S/07210X
07100SA/07210X
08125/08231
09062/09195
09067/09195
09067/09196
09074/09194
09074/09195
09074/09196
09081/09196

11162/11300
11590/11520
12175/12303
12580/12520
1280/1220
13685/13621
13687/13621
1380/1328
13889/13830
14116/14276
14118/14283
14124/14276
14125A/14274
14125A/14276
14130/14276
14131/14276
14137A/14276
14138A/14274
14138A/14276
15100/15245
15100/15250X
151005/15245
151005/15250X
15101/15250X

d (mm)

25.400
28.575
31.750
31.750
28.575
34.925
15.875
15.875
20.000
20.000
20.000
22.225
22.225
22.225
24.981
25.400
25.400
25.400
25.400
25.400
25.400
25.400
31.750
15.875
19.050
19.050
19.050
19.050
19.050
20.625

41.275
15.875
44.450
20.638
22.225
38.100
38.100
22.225
38.100
30.226
30.000
31.750
31.750
31.750
33.338
33.338
34.925
34.925
34.925
25.400
25.400
25.400
25.400
25.400

» A

15106/15250
15112/15250
15113/15245
15117/15244
15117/15245
15118/15250X
15123/15245
15123/15250X
15125/15245
15578/15520
15578/15523
15580/15520
15590/15520
15590/15523
16150/16282
16150/16283
16150/16284
17098/17244
17118/17244
17119/17244
1755/1729
17580/17520
1779/1729
1780/1729
1780/1730
17887/17831
18590/18520
18685/18620
18690/18620
18790/18720
19150/19268
19150/19268X
19150/19283X
1985/1922
1985/1932
1986/1922
1986/1931
1988/1922

21075/21212

23100/23256
24780/24720
24780/24721

25577/25520
25577/25521
25577/25522
25577/25523
2558/2523S

25580/25520
25580/25521
25580/25522
25580/25523
25581/25520
25584/25520
25584/25521
25590/25520
25590/25521

26.988
28.575
28.575
29.987
29.987
30.213
31.750
31.750
31.750
25.400
25.400
26.988
28.575
28.575
38100
38.100
38.100
24.981
29.987
30.162
22.225
15.875
23.812
25.400
25.400
45.230
41.275
44.450
46.038
50.800
38.100
38.100
38.100
28.575
28.575
25.400
25.400
28.575

19.050
25.400
41.275
41.275
42.875
42.875
42.875
42.875
30.162
44.450
44.450
44.450
44.450
44.450
44,983
44.980
45.618
45.618

» A

25590/25522
25590/25523
2580/2520
2580/2523
2580/2523S
2585/2523
25877/25820
25877/25821
25878/25820
25880/25820
25880/25821
2687/2620
2687/2631
26878/26822
26882/26820
26882/26822
2689/2631
27687/27620
27690/27620
27695/27620
2780/2720
2788/2720
2788/2729
2788/2735X
2789/2720
2789/2729
2790/2720
2793/2720
2796/2729
28137/28317
28150/28300
28158/28300
28580/28521
28584/28521
28680/28622
28682/28622
2878/2820
28985/28920
28985/28921
28995/28921
29585/29520
29585/29521
29586/29520
29586/29522
29590/29520
29590/29521
29590/29522
29675/29620
29685/29620
29688/29620
2984/2924

31593/31520
31594/31520
315697/31520
3188/3120
31885/3120

45.618
45.618
31.750
31.750
31.750
33.338
34.925
34.925
34.925
36.487
36.487
25.400
25.400
38100
41.275
41.275
28.575
82.550
83.345
84.976
36.487
38100
38.100
38.100
39.688
39.688
33.338
34.925
34.925
34.925
38.100
40.000
50.800
52.388
55.562
57150
34.925
60.325
60.325
62.738
63.500
63.500
63.500
63.500
66.675
66.675
66.675
69.850
73.025
73.817
46.038

34.925
34.925
36.512
31.750
31.750

18
18

17
17
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|n(; Ser|S| |ndekS| (Urtn koduna gore)

R A

33262/33462
33275/33462
33281/33462
33281/33472
33287/33462
3379/3320
3384/3320
3386/3320
3386/3325
33885/33822
33889/33822
33891/33821
33895/33821
33895/33822
34300/34478
34301/34478
34306/34478
34306/34500
344/332
344A/332
3478/3420
3490/3420
355X/352
355X/354X
3578/3525
3579/3525
3585/3525
3586/3525
3595/354X
365/362
365/362A
36690/36620
368/362
368A/362
368A/362A
36990/36920
3695/362A
37425/37625
37431/37625
37431A/37625
3767/3720
3776/3720
3779/3720
3780/3720
3782/3720
386A/382A
387/382
387/382A
3872/3820
3876/3820
3877/3820
387A/382
387A/382A
387A/382S
387A/383A
387AS/382A
388A/382
390/394A

66.675
69.850
71.438
71.438
73.025
34.925
41.275
39.688
39.688
44.450
50.800
52.388
53.975
53.975
76.200
76.200
77.788
77.788
40.000
40.000
34.925
38.100
44.450
44.450
44.450
42.862
41.275
45.237
46.038
50.000
50.000
146.050
50.800
50.800
50.800
177.800
47.625
107.950
109.538
109.538
52.388
44.983
47.625
50.800
44.450
47.625
57150
57150
34.925
38.100
41.275
57150
57150
57150
57150
57150
57.531
57150

R A

390A/394A
39250/39412
395/394A
39580/39520
39581/39520
39585/39520
39590/39520
395A/394
395A/394A
3955/394A
3980/3920
3982/3920
3984/3920
3994/3920
399A/394A
399AS/394A

41125/41286
418/414
420/414
42350/42584
42375/42584
42381/42584
42687/42620
42690/42620
43125/43312
4370/4320
438/432
44150/44348
44162/44348
45284/45220
45285/45220
45287/45220
45289/45220
45291/45220
4580/4535
462/453X
462A/453X
469/453X
47487/47420
47490/47420
47679/47620
47681/47620
47686/47620
47687/47620
47890/47820
47896/47820
48190/48120
482/472
482/472X
48286/48220
48290/48220
48385/48320
48393/48320
484/472
48685/48620
495/492A

63.500
63.500
63.500
57150
57150
63.500
66.675
66.675
66.675
66.675
60.325
63.500
66.675
66.675
68.262
68.262

28.575
38.100
40.000
88.900
95.250
96.838
76.200
77.788
31.750
44.450
44.450
38100
41.275
50.800
50.800
53.975
57150
57150
50.800
57150
57150
57150
69.850
71.438
76.200
80.962
82.550
82.550
92.075
95.250
107.950
69.850
69.850
123.825
127.000
133.350
136.525
70.000
142.875
82.550

13

R A A d Sayfa
495/493 82.550 24
49585/49520 50.800 21
495A/493 76.200 24
497/492A 85725 | 24
497/493 85.725
52387/52618 98425 | 25
52393/52618 100.012| 25
52400/52618 101.600 25
52401/52618 101.600 25
526/522 41,275 19
527/522 44,450 20
528/522 47625 | 20
529/522 50.800 | 21
529X/522 50.800 21
53177/53375 44450 | 20
53178/53375 44,450 20
535/532A 44,450 20
536/532X 47625 | 20
537/532A 50.800 | 21
537/532X 50.800 21
539/532X 53.975 21
5395/5335 49,212 21
543/532X 40.000 19
55175C/55437 44,450 20
55176/55437 44450 | 20
55187/55443 47625 20
55187C/55437 47625 20
55187C/55443 47625 20
55200C/55437 50.800 21
555S/552A 57150 22
5583/5535 60.325 | 22
5584/5535 63.500 22
559/552A 63.500 22
560/552A 66.675 23
56418/56650 106.362 25
56425/56650 107.950 25
56426/56650 107.950 | 25
565/563 63.500 22
566/563 69.850 23
567A/563 71.438 23
568/563 73817 | 23
575/572 76.200 24
575/572X 76200 | 24
580/572 82,550 | 24
580/572X 82.550 24
581/572 80.962 24
59200/59412 50.800 21
594/592 95.250 25
594/592A 95250 | 25
594/593X 95.250 | 25
594A/592A 95.250 25
508A/592A 92.075 | 24
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|nQ Ser|S| |ndekS| (Urtn koduna gare)

Uriinii tanimlayin ve 3. Kolonda gdsterilen sayfadan detayl teknik verileri bulun.

URUN TANIMLAMASI
6

615/612
623/612
6280/6220
6379/6320
6386/6320
639/632
641/632
643/632
64432/64708
64450/64700
645/632
6460/6420
65200/65500
65212/65500
65237/65500
65390/65320
655/653
6559/6535
6580/6535
6581X/6525X
66200/66462
66225/66462
663/653
665/653
66584/66520
67388/67322
67390/67322
67787/67720
67790/67720
683/672
68462/68712
687/672

71450/71750
72200C/72487
72212C/72487
72218C/72487
TA5A/742
7485/742
749/742
TA9A/742
759/752
780/772
782/772
78214/78551
78214C/78551
78215C/78551
78225/78551
78238/78537
78250/78551

d (mm)

44.450 | 20
57150 22
53975 | 21
65.088 | 22
66.675 | 23
63.500 | 22
66.675 | 23
69.850 | 23
109.974| 25
114.300| 25
71.438 28
73.025 | 23
50.800 | 21
53975 | 21
60.325 | 22
49.212 21
69.850 | 23
82.550 24
88.900 | 24
90.000 | 24
50.800 | 21
57150 22
82.550 24
85.725 24
53975 | 21
127.000| 25
133.350| 25
174625| 26
177800 | 26
95.250 25
17475 | 25
101.600 | 25
114300 25
50.800 | 21
53.975 21
56.562 | 21
69.850 23
76.200 24
85.026 24
82.550 24
88.900 24
101.600| 25
104.775| 25
53975 | 21
53.975 21
53975 | 21
57150 22
60.325 | 22
63.500 22

URUN TANIMLAMASI

835/832
842/832
850/832
861/854
898/892

90381/90744
9185/9121
9278/9220
9285/9220ST
936/932
9378/9321
938/932
95500/95925
95525/95925
98350/98788
98400/98788
99600/99100

d (mm)

69.850
82.550
88.900
101.600
139.700

96.838
68.262
68.262
76.200
107.950
76.200
114.300
127.000
133.350
88.900
101.600
152.400

NTN. Sne)
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URUN TANIMLAMASI

A

A2047/A2126
A4050/A4138
A4059/A4138
A6075/A6157

H212749/H212710
H414242/H414210
H414245/H414210
H414249/H414210
H715334/H715311
H715341A/H715311
H715343/H715311
H715345/H715310
H715345/H715311
H715347/H715311
H715348/H715311
H913840/H913810
H913842/H913810
H913849/H913810
H917840/H917810
H924045/H924010
HH221434/HH221410
HH221449/HH221410
HH224335/HH224310
HH224349/HH224310V2
HH228340/HH228310
HH228340/HH228310V3
HH228340/HH228318V4
HH228349/HH228310
HH421246/HH421210
HH923649/HH923610

HM204049/HM204010
HM212047/HM212010
HM212047/HM212011
HM212049/HM212010
HM212049/HM212011
HM215249/HM215210
HM218238/HM218210
HM218248/HM218210
HM220149/HM220110
HM515745/HM515716
HM518445/HM518410
HM617049/HM617010
HM801346/HM801310
HM801346X/HM801310
HM801349/HM801310
HM801349/HM801311
HM803145/HM803110
HM803146/HM803110
HM803149/HM803110

d (mm)

11.986
12.700
14.989
19.050

65.987

66.675
68.262
71.438

61.912

66.675
68.262
71.438

71.438

69.987
77.788

59.987
61.912

69.850

76.200

111.125
88.900
101.600
101.600
114.976
120.650
120.650
120.650
127.000
98.425
101.600

45.980
63.500
63.500
66.675
66.675
75.987
79.974
89.974
99.974
76.200
88.900
85.725
38.100
38.100
40.483
40.483
41.275
41.275
44.450




|n(; Ser|S| |ndekS| (Urtn koduna gore)

R A AMA

HM803149/HM803111
HM803149/HM803112
HM804840/HM804810
HM804842/HM804810
HM804843/HM804810PX1
HM804846/HM804810
HM804848/HM804810
HM804849/HM804810
HM807040/HM807010
HM807044/HM807010
HM807046/HM807010
HM807048/HM807010
HM807049/HM807010
HM813840/HM813810
HM813844/HM813810
HM813849/HM813810
HM88542/HM88510
HM88547/HM88510
HM88648/HM88610PX1
HM88649/HM88610
HM89249/HM89210
HM89443/HM89410
HM89446/HM89410
HM89448/HM89410
HM89449/HM89410
HM89449/HM89411
HM903245/HM903210
HM903245/HM903210PX1
HM903248/HM903210
HM903249/HM903210
HM905843/HM905810
HM907643/HM907614
HM911245/HM911210
HM926740/HM926710
HM926745/HM926710

J90354/J90748
JH211749/JH211710PK
JH307749/JH307710
JH415647/JH415610
JH415647/JH415610PK
JHV318448/JHM318410
JHM522649/JHM522610
JHM534149/JHM534110PK
JHM720249/JHM720210
JHM807045/JHM807012
JHM88540/JHM88513PX1
JL68145/JL68111Z
JL69345/JL69310
JL69349/JL69310
JL819349/JL819310
JLM104948/JLM104910
JLM506849/JLM506810
JLM508748/JLM508710

44.450
44.450
41.275
44.450
44.450
47.625
48.412
48.412
44.450
49.212
50.800
54.488
53.975
55.562
66.675
71.438
31.750
33.338
35.717
34.925
36.512
33.338
34.925
36.512
36.512
36.512
41.275
41.275
44,988
44.450
44.988
50.800
60.325
114.300
125.298

90.000

65.000

55.000

75.000

75.000

90.000

110.000
170.000
100.000
50.000

30.000

35.000

38.000

38.000

95.000

50.000

55.000

60.000

R A AMA

JLM704649/JLM704610PK
JLM710949/JLM710910

JLM714149/JLM714110PK
JLM813049/JLM813010PK

JM205149/JM205110
JM205149/JM205110PK
JM207049/JM207010
JM511946/JM511910
JM515649/JM515610PK
JM612949/JM612910PK
JM714249/JM714210PK
JM716648/JM716610PK
JM716649/JM716610
JM718149/JM718110PK
JM719149/JM719113
JM720249/JM720210
JM734449/IM734410
JM736149/JM736110
JM738249/JM738210
JM822049/JM822010

1116149/L116110PX2
L21549/L.21511
L217849/L217810
L225849/L.225810
1319249/L 319210
L327249/L.327210
1420449/L.420410
1432349/1.432310
L433749/L433710
144643/L44610
144643L/L44610
144649/144610
145449/145410
L610549/L610510
L624549/.624510
L68149/L68110
L68149/L68111
L713049/L713010
L814749/L814710
LL225749/LL225710
LL319349/LL319310
LL639249/LL639210

LM102949/LM102910
LM104949/LM104911
LM104949/LM104912
LM11749/LM11710
LM11949/LM11910
LM11949L/LM11910
LM12749/LM12710

50.000
65.000
75.000
70.000

50.000
50.000
55.000
65.000
80.000
70.000
75.000
85.000
85.000
90.000
95.000
100.000
170.000
180.000
190.000
110.000

82.550
15.875
88.900
127.000
95.250
133.350
101.600
158.750
158.750
25.400
25.400
26.988
29.000
63.500
120.650
34.988
34.988
69.850
76.200
127.000
95.250
196.850

45.242
50.800
50.800
17.462
19.050
19.050
21.986

20
21

16
16
16

15

RUNTA AMA d Sayfa
LM12749/LM12711 21.986 16
LM29748/LM29710 38100 | 18
LM29748L/LM29710 38100 | 18
LM29749/LM29710 38.100 18
LM29749/L M29711 38100 | 18
LM300849/LM300811 41.000| 19
LM48548/LM48510 34925 | 18
LM48548L/LM48510 34925 | 18
LM501349/LM501310 4275 | 19
LM501349/LM5013 11 41.275 19
LM501349/LM501314 47275 | 19
LM503349/LM503310 46.000| 20
LM503349A/LM503310 45,987 20
LM522548/LM522510 109.987| 25
LM522549/LM522510 109.987| 25
LM603049/LM603011 45,242 20
LM603049/LM603012 45242 | 20
LM603049/LM603014 45242 | 20
LM67048/LM67010 31750 | 17
LM67048L/LM67010 31750 | 17
LM67049A/LM67010 31750 | 17
LM72849/LM72810PX1 22.606 16
LM78349/LM78310APX2 34988 | 18
LM806649/LM806610 53975 | 21
LM814849/L M814810 77788 | 24
M12648/M12610 22225 | 16
M12649/M12610 21430 | 16
M201047/M201011 30.688 | 19
M231649/M231610 152.400| 26
M236849/M236810 177.800 26
M238849/M238810 187.325 26
M802048/M802011 4275 | 19
M804049/M804010 47625 | 20
M84249/M84210 25400 | 16
M84548/M84510 25.400 16
M84549/M84510 26.988 17
M86643/M86610 25.400 16
M86647/M86610 28575 | 17
M86649/M86610 30.162 17
M88040/M88010 28.575 17
M88043/M88010 30.162 17
M88046/M88010 31.750 17
M88048/M88010 33.338 17
M903345/M903310 41.275 19
NTN.BNR . o withvou




|n(; Ser|3| tab|OSU (ic capa gore)

Dis cap Genislik (mm) Maksimum yarigap (mm) Kapasiteler (kN)
NTN igbiezk | Dgbiezk | Topam | Mildayama | Yatakdayama| "OMKE | pinamikyik Statk yik
referansi Blgiisl dlglisil
B ©) m (r,s maks) (1, maks) ©) (CO)
11,986 |4T-A2047/A2126 31,991 10,785 7,938 10,008 08 13 0,050 10,80 9,45
12,700 |4T-A4050/A4138 34,988 10,988 8,730 10,998 13 1,3 0,053 12,30 11,60
14,989  |4T-A4059/A4138 34,988 10,988 8,730 10,998 08 1,3 0,050 12,30 11,60
4T-121549/L.21511 34,989 10,998 8,712 10,998 13 1,3 0,050 14,00 13,70
4T-03062/03162 41,275 14,681 1,112 14,288 13 2,0 0,092 20,30 18,70
15,675 4T-11590/11520 42,862 14,288 9,525 14,288 15 15 0,103 17,60 17,50
' 4T-17580/17520 42,862 16,670 13,495 16,670 15 15 0,122 26,70 26,00
4T-05062/05185 47,000 14,381 1,112 14,381 15 1,3 0,131 24,00 24,20
47-09062/09195 49,225 21,539 14,288 19,845 08 13 0,203 38,50 39,00
17,462 |4T-LM11749/LM11710 39,878 14,605 10,668 13,843 13 1,3 0,084 23,80 24,20
4T-AB075/A6157 39,992 11,153 9,525 12,014 1,0 13 0,065 12,80 12,80
4T-LM11949L/LM11910 45,237 16,637 12,065 15,494 13 13 0,128 28,30 28,60
4T-LM11949/LM11910 45,237 16,637 12,065 15,494 13 13 0,122 28,30 28,60
47-09067/09195 49,225 19,050 14,288 18,034 13 13 0,179 38,50 39,00
19,050 |4T-09074/09195 49,225 21,539 14,288 19,845 15 13 0,188 38,50 39,00
47-09074/09194 49,225 21,539 17,462 23,020 16 35 0,200 38,50 39,00
47-09067/09196 49,225 19,050 17,462 21,209 13 15 0,198 38,50 39,00
47-21075/21212 53,975 21,839 15,875 22,225 16 2,3 0,248 40,00 39,00
47-09067/09196 49,225 19,050 17,462 21,209 13 1,5 0,198 38,50 39,00
4T-05079/05185 47,000 14,381 11,112 14,381 15 1,3 0,117 24,00 24,20
20,000 |4T-05079/05185S 47,000 14,381 1,112 14,381 15 13 0,117 24,00 24,20
41-07079/07196 50,005 14,260 9,525 13,495 15 1,0 0,130 26,00 28,00
20,625 |41-09081/09196 49,225 21,539 17,462 23,020 15 15 0,190 38,50 39,00
20,638 |4T-12580/12520 49,225 19,845 15,875 19,845 15 15 0,182 37,50 39,00
21,430 |4T-M12649/M12610 50,005 18,288 13,970 17,526 13 13 0,169 38,00 39,00
2186 AT-LM12749/LM12711 45,974 16,637 12,065 15,494 13 13 0,123 29,60 34,00
' 4T-LM12749/LM12710 45,237 16,637 12,065 15,494 13 13 0,116 29,60 34,00
47-07087/07196 50,005 14,260 9,525 13,495 13 1,0 0,130 26,00 27,90
4T-M12648/M12610 50,005 18,288 13,970 17,526 13 13 0,165 38,00 39,00
47-07087/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 13 15 0,140 26,00 28,00
22,225 |4T-07087X/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 15 1,5 0,140 26,00 28,00
47-1380/1328 52,388 20,168 14,288 19,368 15 15 0,200 40,50 43,00
4T-1755/1729 56,896 19,837 15,875 19,368 13 13 0,256 42,50 46,50
4T-1280/1220 57,150 22,225 17,462 22,225 038 15 0,286 47,00 49,50
22,606 |4T-LM72849/LM72810PX1 47,000 15,500 12,000 15,500 15 15 0,125 27,50 32,50
23812 |4T-1779/1729 56,896 19,837 15,875 19,368 0,8 1,3 0,247 42,50 46,50
21 081 47-07098/07204 51,994 14,260 12,700 15,011 15 13 0,140 26,00 28,00
' 4T-17098/17244 62,000 16,566 14,288 16,002 15 15 0,260 39,00 42,00
47-07100S/07196 50,005 14,260 9,525 13,495 15 10 0,116 26,00 27,90
4T-L44643L/.44610 51,100 14,732 10,668 14,224 13 1,3 0,130 28,80 34,00
4T-L44643/L44610 50,292 14,732 10,668 14,224 13 13 0,130 28,80 34,00
4T-07100/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 1,0 15 0,130 26,00 28,00
4T-07100S/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 15 15 0,130 26,00 28,00
4T-07100SA/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 33 15 0,130 26,00 28,00
4T-07100/07204 51,994 14,260 12,700 15,011 1,0 1,3 0,144 26,00 27,90
4T-07100S/07204 51,994 14,260 12,700 15,011 1,0 1,3 0,144 26,00 27,90
4T-1780/1729 56,896 19,837 15,875 19,368 08 13 0,238 42,50 46,50
4T-15578/15520 57,150 17,462 13,495 17,462 1,3 15 0,220 39,50 45,50
47-1986/1922 57,150 19,355 15,875 19,845 13 15 0,250 40,50 4450
4T-M84548/M84510 57,150 19,431 14,732 19,431 15 15 0,241 42,00 48,50
4T-M84249/M84210 59,530 23,114 18,288 23,368 08 15 0,330 50,00 57,50
25,400 |4T-15578/15523 60,325 17,462 15,875 19,842 13 15 0,271 39,50 45,50
47-15100/15245 62,000 20,638 14,288 19,050 35 13 0,299 46,50 54,00
47-15100S5/15245 62,000 20,638 14,288 19,050 13 13 0,299 46,50 54,00
4T-151005/15250X 63,500 20,638 15,875 20,638 13 15 0,320 46,50 54,00
4T-M86643/M86610 64,292 21,433 16,670 21433 16 15 0,371 51,50 64,50
47-23100/23256 65,088 21,463 15,875 22,225 15 15 0,360 47,00 50,50
4T-2687/2631 66,421 25,433 19,050 23,812 13 13 0,442 64,50 72,50
47-02473/02420 68,262 22,225 17,462 22,225 08 15 0,430 57,00 67,00
47-07100/07196 50,005 14,260 9,525 13,495 1,0 10 0,114 26,00 27,00
47-1780/1730 53,975 19,837 15,875 19,368 08 0,8 0,208 42,50 46,50
4T-1986/1931 60,325 19,355 15,875 19,845 13 13 0,275 40,50 4450
4T-15100/15250X 63,500 20,638 15,875 20,638 35 15 0,332 46,50 54,00
47-15101/15250X 63,500 20,638 15,875 20,638 08 15 0,335 46,50 54,00
41-2687/2620 63,100 25,433 19,050 23,812 13 33 0,390 64,50 72,50

NTN.BNR. . o withvou 16




|n(; Ser|3| tab|OSU (ic capa gore)

Dis cap Geniglik (mm) Maksimum yarigap (mm) Kapasiteler (kN)

NTN ibilezk | Dgbiezk | Toplam | Mildayama |Yatakdayama| A9"k(d) Dinamik yiik Statik yiik
referansi Blglisl Blgiisti

(B) © m (rzsmaks) | (r1zs maks) © (C0)
4T-L44649/1.44610 50,292 14,732 10,668 14,204 35 13 0,120 28,80 34,00
ooy |4T15580/15520 57,150 17,462 13,495 17,462 35 15 0,200 3950 4550
’ 4T-M84549/MB4510 57,150 19,431 14,732 19,431 15 15 0,230 42,00 48,50
4T-15106/15250 63,500 20,638 15,875 20,638 08 13 0,310 46,50 54,00
4T-15590/15520 57,150 17,462 13,495 17,462 35 15 0,19 39,50 45,50
47-1985/1922 57,150 19,355 15,875 19,845 08 15 0,230 40,50 44,50
47-1988/1922 57,150 19,355 15,875 19,845 35 15 0,220 40,50 44,50
47-15590/15523 60,325 17,462 15,875 19,842 35 15 0,250 3950 4550
4T-15113/15245 62,000 20,638 14,88 19,050 08 13 0,280 46,50 54,00
4T-15112/15250 63,500 20,638 15,875 20,638 35 13 0,300 46,50 54,00
28575 |4T-M86647/M86610 64,292 21,433 16,670 21433 15 15 0,348 51,50 64,50
4T-2689/2631 66,421 25,433 19,050 23,812 13 13 0,416 64,50 72,50
4T-02474/02420 68,262 22,225 17,462 22,225 08 15 0,409 57,00 67,00
4T-M88040/M88010 68,262 22,225 17,462 22,205 23 15 0,410 57,50 7350
4T-41125/41286 72,626 24,257 17,462 24,608 48 15 0,477 58,00 56,50
47-02872/02820 73,025 22,205 17,462 22,205 08 33 0,480 56,50 68,00
47-1985/1932 58,738 19,355 15,080 19,050 08 13 0,230 40,50 4450
20000 |4T-L45449/L45410 50,202 14,732 10,668 14,224 35 13 0,113 28,00 36,50
4T-17118/17244 62,000 16,566 14,288 16,002 15 15 0,228 39,00 42,00
20987 |4T-15117/15245 62,000 20,638 14,288 19,050 13 13 0,269 46,50 54,00
4T-15117/15244 62,000 20,638 15,875 20,638 13 13 0,270 46,50 54,00
s000 |4T-IHMBB540/UHM88513PX1 72,000 27,783 23,020 29370 13 33 0,618 72,00 97,00
’ 4T-14118/14283 72,085 19,202 18415 22,385 08 23 0,440 48,50 58,00
4T-17119/17244 62,000 16,566 14,288 16,002 15 15 0,226 39,00 4200
016 |ATMBBBAI/NIBEET0 64,292 21,433 16,670 21433 15 15 0,336 51,50 64,50
’ 4T-M88043/M88010 68,262 22,225 17,462 22,205 23 15 0,400 57,50 7350
4T-2558/25235 69,850 25,357 19,050 23812 23 13 0,468 69,00 81,50
30213 |4T-15118/15250X 63,500 20,638 15,875 20,638 35 15 0,298 46,50 54,00
30,226 |4T-14116/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 08 13 0,370 4850 58,00
47-08125/08231 58,738 15,080 10,716 14,683 1,0 10 0,170 28,20 32,50
4T-LMB7048L/LM67010 59,131 16,764 11,811 15,875 18 13 0,180 34,50 41,00
4T-LMB7049A/LMB7010 59,131 16,764 11,811 15,875 08 13 0,180 3450 41,00
4T-LMB7048/LM67010 50,131 16,764 11,811 15,875 39 13 0,182 34,50 41,00
4T-15123/15245 62,000 19,050 14,288 18,161 47 13 0,244 46,50 54,00
4T-15125/15245 62,000 20,638 14,288 19,050 35 13 0,253 46,50 54,00
4T-15123/15250X 63,500 19,050 15,875 20,638 13 15 0,260 46,50 54,00
4T-2580/2520 66,421 25,357 20,638 25,400 08 33 0,409 69,00 81,50
4T-M88046/M88010 68,262 22,225 17,462 22,225 15 15 0,390 57,50 7350
y175 |AT14124/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 08 13 0,359 48,50 58,00
’ 4T-14125M/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 35 13 0,356 4850 58,00
4T-2580/2523 69,850 25,357 19,050 23812 08 13 0,454 69,00 81,50
4T7-3188/3120 72,626 29,997 23,812 30,162 08 33 0,603 84,50 98,00
47-31885/3120 72,626 29997 23,812 30,162 15 33 0,603 84,50 98,00
4T-HM88542/HM88510 73,025 27,783 23,020 29370 13 33 0,622 72,00 97,00
4T-43125/43312 79375 24,074 17,462 25,400 15 15 0,580 65,50 67,00
4T-14125M/14274 69,012 19,583 15,875 19,845 35 33 0,352 4850 58,00
4T-02475/02420 68,262 22,225 17,462 22,225 35 15 0,380 57,00 67,00
4T-02476/02420 68,262 22,225 17,462 22,225 08 15 0,383 57,00 67,00
4T-2580/25235 69,850 25,357 19,050 23,812 08 13 0,455 69,00 81,50
4T-M88048/M88010 68,262 22,205 17,462 22,205 08 15 0,378 56,50 71,00
4T-14130/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 35 13 0,344 4850 58,00
4T-14131/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 08 13 0,347 4850 58,00
33,338  |4T-HM88547/HMB8510 73,025 27,783 23,020 29370 08 33 0,604 72,00 97,00
47-2790/2720 76,200 25,654 19,050 23812 15 33 0,553 73,00 90,50
4T-HM89443/HNI89410 76,200 28,575 23,020 29370 08 33 0,668 78,00 105,00
4T-2585/2523 69,850 25,357 19,050 23812 35 13 0,435 69,00 81,50
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Genislik (mm) Maksimum yarigap (mm) Kapasiteler (kN)

NTN iobiezk | Dig bilezk Mi dayama | Vatak dayama | A9k (k0 Dinamik yiik Statik yiik
teferansi dlciisi Blcisi

) (B @] (ras maks) (15 maks) © (C0)
4T-LMA4B548/LM48510 65,088 18288 13970 18034 39 13 0,249 46,50 56,00
4TLMA4B548L/LM48510 65,008 18288 13970 18034 35 13 0,255 46,50 56,00
4T-14138A14274 60,012 19563 15875 19845 35 33 0320 4850 58,00
4T-14137A14276 69,012 19583 15875 19845 15 13 0333 4850 58,00
4T-14138M14276 69,012 19583 15875 19845 35 13 0320 4850 58,00
4T-HM88649/HMBE610 7203 25,400 19842 25,400 23 23 0,489 65,00 8450
4T-2878/2820 73025 23612 17,462 2225 08 33 0,434 6250 75,50
4T-25877/25820 73025 24,608 19,050 23812 15 23 0471 71,00 85,00
4T-25877/25821 73025 24,608 19,050 23812 15 08 0,474 71,00 85,00
s |4T27992720 76,200 25,654 19,050 23812 08 33 0,536 7300 90,50
92| 4T HMB9446/HMBI410 76,200 28575 23020 29370 35 33 0,646 78,00 105,00
4T-31593/31520 76,200 28575 23812 29370 35 33 0625 80,50 97,00
4T-31504/31520 76,200 28575 23812 29370 15 33 0627 80,50 97,00
4T-3478/3420 79375 20771 23812 29370 35 33 0725 93,00 114,00
4T-28137/28317 8003 20940 15875 2143 15 15 0,500 55,50 63,00
4T-3379/3320 80,167 30391 23812 29370 35 33 0732 9,00 112,00
4T-3872/3820 85,725 20,162 23812 30,162 35 33 0,897 105,00 132,00
4T-02878/02820 73025 20225 17,462 2295 08 33 0425 56,50 68,00
4T-25878/25820 73025 24,608 19,050 23812 35 23 0,468 71,00 85,0
4T-2796/2729 76,200 25,654 19,050 23812 35 08 0,536 7300 90,50
viog |(TL6BT49/L68TT0 59,131 16,764 11,938 15875 35 13 0170 35,50 4750
988 | 47168149/ 68111 50974 16,764 11,938 15875 39 13 0,179 35,50 4750
ooy | TMTB3ASIMTBI 0APYe 62,000 17,000 13600 16,700 25 15 0,206 3300 2920
000 4791 68145/)1681112 60,000 18410 11,938 15875 20 13 0,180 35,50 4750
35717 |4T-HM88648/HMB8610PX] 7223 25,400 19842 25,400 35 23 0477 65,00 84,50
4T-25880/25821 73025 24,608 19,050 23812 15 08 0,457 71,00 85,00
36487 |4T-25880/25820 73025 24,608 19,050 23813 15 23 0,460 76,00 98,00
41-2780/2720 76,200 25,654 19050 23812 15 33 0518 7300 90,50
4T-HM89448/HMBI410 76200 28575 23020 29370 08 33 0629 78,00 105,00
4T-HM89449/HMBI410 76,200 28575 23020 29370 35 33 0,626 78,00 105,00
36512 |4T-HVIBI44/HMBIA1 1 76,200 28575 23020 29370 35 08 0,631 78,00 105,00
4T-31597/31520 76,200 28575 23812 29370 35 33 0,605 8050 97,00
4T-HM89249/HMB9210 79375 28,829 22,664 29370 35 33 0,686 86,50 104,00
g |TL69349/IL69310 63,000 17,000 13500 17,000 39 13 0,198 3850 52,50
000 47.0169345/0169310 63,000 19,000 13500 17,000 35 15 0,200 3850 52,50
47-13889/13830 63500 11,908 9525 12,700 15 08 0147 2590 3350
AT-LM29748/LM29710 65,088 18288 13970 18034 39 13 0233 1350 57,00
4T-LM29748L/LM29710 65,088 18288 13970 18034 39 13 0237 4350 57,00
4T-LM29749/LM29710 65,088 18288 13970 18034 23 13 02% 4350 57,00
4TLM29749/LM29711 65,088 18288 15,748 19812 23 13 0,250 4350 57,00
4T-19150/19268 68,262 16,520 11,908 15675 15 15 0240 4350 51,00
4T-19150/19268X 68275 16,520 16,032 20,000 15 15 0,280 1350 51,00
4T-13685/13621 69,012 19,050 15,083 19050 35 23 0293 4750 50,50
4T-13687/13621 69,012 19,050 15,083 19050 20 23 0,29 4750 5,50
4T-19150/19283 72000 16520 14288 17018 15 15 0,300 4350 51,00
4T-16150/16282 72000 20638 14237 19,000 35 15 0331 48,00 58,50
g |4T16150/16284 72238 20638 15875 20638 35 13 0,355 4800 58,50
10 1411615016283 72238 20638 19,050 23812 35 23 0,390 48,00 58,50
4T-2788/2735X 73025 25,654 19,050 23775 35 08 0,440 7300 90,50
4T-28150/28300 76,200 20940 15,507 20638 15 13 0,405 55,50 63,00
41-2788/2729 76200 25,654 19,050 23775 35 08 0,500 7300 90,50
4T-2788/2720 76,200 25,654 19,050 23812 35 33 0,497 7300 90,50
4T-26878/26822 79375 25,400 19,050 23812 08 08 0574 7650 97,50
4T-3490/3420 79375 20771 23812 29370 35 33 0,683 93,00 114,00
4T-HM801346/HMB01310 82,550 28575 23020 29370 08 33 0767 87,00 117,00
4T-HM801346X/HMB01310 82550 28575 2300 29370 08 33 0767 87,00 117,00
4T-3876/3820 85,725 20,162 23812 30,162 35 33 0,854 105,00 132,00
4T-44150/44348 88,500 23,698 17,462 25,400 23 15 0711 7050 78,00
4T-418/414 88500 20,083 2925 26,988 35 15 0,840 9,50 107,00
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ap Genislik (mm) Maksimum yaricap (mm) apasitele
ic bilezik Dis bilezik Mil dayama | Yatak dayama Agrik (kg) Dina
ete dlciisti Glcusi
d () B) (©)] (r,s maks) (r1,s maks) 0
4T-2789/2729 76,200 25,654 19,050 23,775 35 08 0,480 73,00 90,50
4T-2789/2720 76,200 25,654 19,050 23,812 35 33 0,477 73,00 90,50
39,688 |4T-3386/3320 80,167 30,391 23,812 29,370 08 33 0,668 95,00 112,00
4T-M201047/M201011 73,025 22,098 21,336 25,654 0,8 2,3 0,431 62,00 79,50
4T-3386/3325 79975 30,391 23,812 29,370 08 3 0,670 95,00 112,00
4T-344/332 80,000 22,403 17,826 21,000 35 13 0,479 68,00 75,00
4T-28158/28300 76,200 20,940 15,507 20,638 15 13 0,386 55,50 63,00
40,000 |4T-344A/332 80,000 22,403 17,826 21,000 08 13 0,482 68,00 75,00
4T-420/414 88,500 29,083 22,225 26,988 35 15 0,813 95,50 107,00
4T-543/532X 107,950 36,957 28,575 36,512 35 33 1,770 141,00 177,00
10483 4T-HM801349/HM801310 82,550 28,575 23,020 29,370 35 33 0,731 87,00 117,00
' 4T-HM801349/HM801311 82,550 28,575 23,020 29,370 35 08 0,738 87,00 117,00
41,000 |4T-LM300849/LM300811 67,975 18,000 13,500 17,500 39 15 0,239 46,00 62,50
47-18590/18520 73,025 17,462 12,700 16,667 35 15 0,281 46,00 55,50
4T-LM501349/LM501310 73,431 19,812 14,732 19,558 35 08 0,335 56,00 69,50
4T-LM501349/LM501314 73,431 19,812 16,604 21,430 35 08 0,355 56,00 69,50
4T-LM501349/LM501311 73,431 19,812 18,186 23,012 35 33 0,370 54,00 66,00
4T-11162/11300 76,200 17,384 14,288 18,009 15 15 0,337 42,50 51,50
4T-24780/24720 76,200 23,020 17,462 22,225 35 08 0,432 65,00 80,50
4T-24780/24721 76,200 23,020 20,638 25,400 35 33 0,470 65,00 80,50
4T-26882/26822 79,375 25,400 19,050 23,812 35 08 0,531 76,50 97,50
4T-26882/26820 80,167 25,400 20,638 25,400 35 33 0,563 76,50 97,50
4T-M802048/M802011 82,550 25,654 20,193 26,543 35 33 0,642 80,50 104,00
41275 |4T-3877/3820 85,725 30,162 23,812 30,162 35 33 0,830 105,00 132,00
4T-3585/3525 87,312 30,886 23,812 30,162 15 g% 0,835 94,00 117,00
4T-44162/44348 88,500 23,698 17,462 25,400 23 15 0,680 70,50 78,00
4T-HM803145/HM803110 88,900 29,370 23,020 30,162 08 38 0,901 93,50 125,00
4T-HVI803146/HM803110 88,900 29,370 23,020 30,162 35 33 0,898 93,50 125,00
4T-HM903245/HM903210 95,250 28,575 22,225 30,958 35 08 1,050 96,00 116,00
4T-HM903245/HMI03210PX1 95,250 28,575 22,225 30,958 35 08 1,048 96,00 116,00
4T-HM804840/HM804810 95,250 29,370 23,020 30,162 35 B 1,080 109,00 147,00
4T-526/522 101,600 36,068 26,988 34,925 35 33 1,420 135,00 165,00
4T-3384/3320 80,167 30,391 23,812 29,370 08 B8 0,649 95,00 112,00
4T-M903345/M903310 92,075 23,812 16,670 26,195 35 15 0,758 72,50 81,50
42,862 |4T-3579/3525 87,312 30,886 23,812 30,162 35 33 0,805 94,00 117,00
4T-25577/25520 82,931 25,400 19,050 23,812 35 08 0,581 76,00 98,00
075 4T-25577/25523 82,931 25,400 22,225 26,988 35 B 0,610 76,00 98,00
' 4T-25577/25521 83,058 25,400 19,050 23,812 35 33 0,560 76,00 98,00
4T-25577/25522 83,058 25,400 19,114 23,876 35 20 0,583 76,00 98,00
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Genislik (mm) Maksimum yarigap (mm) Kapasiteler (kN)
NTN iobiezk | Dig bilezk Mi dayama | Vatak dayama | A9k (k0 Dinamik yiik Statik yiik
referans dlctsi ltisi
) (B @] (ras maks) (15 maks) © (C0)
4T-18685/18620 79375 17,462 13495 17,462 28 15 0,345 4550 56,00
4T-25580/25520 82931 25,400 19,050 23812 35 08 0,560 76,00 98,00
4T-25581/25520 82931 25,400 19,050 23812 05 08 0,563 76,00 98,00
4T-25580/25521 83058 25,400 19,050 23812 35 33 0,540 76,00 98,0
4T-25580/25522 83,058 25,400 19,114 23676 35 20 0,550 76,00 98,00
4T-355%/354X 85,000 21,692 17462 20638 23 13 0511 69,50 7950
4T-4370/4320 88500 40386 33338 30,688 35 33 1,110 136,00 175,00
4T-HM803149/HMB03111 88900 29370 23020 30,162 35 08 0,850 9350 125,00
4T-HM803149/HMB03110 88900 29370 2300 30162 35 33 0,849 9350 125,00
4T-355%/352 %0119 21,692 21,808 23,000 35 23 0670 69,50 7950
4T-HM803149/HMB03112 %075 29370 23020 30,162 35 33 0920 9350 125,00
4T-3782/3720 93264 30302 23812 30162 35 33 0961 102,00 134,00
4T53178/53375 95,250 28300 20638 30958 20 08 0927 8250 9,00
sy |F30885/33622 95,250 28575 20225 27,783 08 08 0970 107,00 139,00
A0 4T HMO03249/HM03210 95,250 28575 2295 30958 35 08 1,000 96,00 116,00
4T-HMB04843/HMIB04810PX1 9,250 29370 23020 30,162 35 33 1,082 109,00 147,00
4T-HM804842/HMB04810 95,250 29370 23020 30,162 08 33 1,040 109,00 147,00
4T-HM807040/HMB07010 104,775 36,512 28575 36,512 35 33 1620 138,00 189,00
4T-551750/55437 111,125 26,909 20638 30,162 35 33 1450 104,00 136,00
4T-55176/55437 111,125 26,909 20638 30,162 08 33 1,090 104,00 136,00
4T-535/532A 111,125 36,957 30162 38100 35 33 1830 141,00 177,00
4T-615/612 120,650 #1275 31,750 #1275 35 33 2430 172,00 21300
4T-12175/12303 7699 17,145 11,908 17,462 15 15 0,308 4400 54,00
4T-25580/25523 82931 25,400 20225 26,988 35 23 0,605 76,00 90,00
4T-3578/3525 87312 20,886 23812 30,162 35 33 0779 94,00 117,00
4T-53177/53375 95,250 28300 20638 30958 35 08 0925 8250 9,00
4T-438/43 95,250 20900 20925 27,783 35 23 0953 108,00 129,00
4T-507/522 101,600 36,068 26,988 34925 35 33 1370 135,00 165,00
14980 |4T-25584/25521 82630 25,400 19,050 23810 15 33 0,560 76,00 98,00
siogs | TT25584/25520 82931 25,400 19,050 23812 15 08 0,555 76,00 98,00
983 | 41.3776/3720 93264 30302 23812 30162 35 33 0952 102,00 134,00
44988 |4T-HMO05843/HNI905810 104,986 31,750 23368 32512 25 25 1380 11300 151,00
45,000 |4T-HM903248/HM03210 95,250 28575 2225 30958 35 08 1,000 96,00 116,00
15230 |4T-17887/17831 7998 20638 15,080 19842 20 13 0,400 59,50 75,50
15237 |4T-3586/3525 87312 30,88 23812 30162 35 33 0.765 94,00 117,00
4TLM102949/LM102910 73431 19812 15,748 19558 35 08 0307 54,00 76,00
tsosp | TTLMG03049/LM60301 1 77,788 19842 15,080 19842 35 08 0372 57,50 7350
242 | 47.LM603049/LM603012 77,788 19842 16,667 21,430 35 08 0391 57,50 7350
4TLMB03049/LMB03014 79974 19842 15,080 19842 35 08 0,405 5750 7350
AT-25590/25520 82931 25,400 19050 23812 35 08 0543 76,00 98,00
wotg | TT25590/25523 82931 25,400 20225 26,988 35 23 0,568 76,00 98,00
18 1 47.25500/25521 83058 25,400 19,050 23812 35 33 0541 76,00 98,00
4T-25590/25522 83058 25,400 19114 23876 35 20 0,545 76,00 98,00
45980 |4T-HM204049/HNI204010 0975 32,000 26,500 32000 35 35 0,920 17,00 147,00
wsog | {TLV03349ALNIS03310 74976 18,000 14000 18000 35 15 0,290 51,00 71,00
37| 4TLM503349/M503310 74976 18000 14000 18000 39 15 0,296 51,00 71,00
4T-18690/18620 79375 17,462 134% 17,462 28 15 0329 45,50 56,00
46038 |4T-3595/354X 85,000 21,692 17,462 20638 35 13 0,489 69,50 7950
4T-2984/2924 85,000 25,608 20638 25,400 35 13 0615 79,00 104,00
4T-3695/362A 8900 22225 16513 20638 23 13 0,561 76,50 90,50
4T-MB04049/M804010 88900 25,400 19,050 25,400 35 33 0657 82,00 101,00
4T-3779/3720 93264 30302 23812 30,162 35 33 0,904 102,00 134,00
4T-HM804846/HMB04810 95,250 29370 23020 30,162 35 33 0978 109,00 147,00
g |4T386M3E2A 9,838 21,946 15875 21,000 08 08 0720 78,00 96,50
02 47.508/522 101,600 36,068 26,988 34925 35 33 1,300 135,00 165,00
4T-55187C/55443 12,712 26,909 20638 30,162 35 33 1450 91,50 108,00
4T-55187/55443 112712 26,909 20638 30,162 35 33 1,364 91,50 108,00
4T-55187C/55437 111,125 26,909 20638 30,162 35 33 1,400 104,00 136,00
4T-536/532X 107,950 36,957 28575 36,512 35 33 1617 141,00 177,00
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Genislik (mm) Maksimum yarigap (mm) Kapasiteler (kN)

NTN iobiezk | Dig bilezik Mil dayama | Yatak dayama | 911k (k0 Dinamik yiik Statik yiik
teferansi dlciisi st

D) B) ©) (rs maks) (1, maks) ©) (Co)
spary |ATHVB04848HB04810 95,250 29370 23020 30,162 23 33 0,967 109,00 147,00
A1 14T HUg04849/HMB04810 9,250 29370 23,020 30,162 35 33 0,964 109,00 147,00
4T 5395/5335 103,188 14475 36,512 43658 35 33 1750 17400 23200
49212 |4T-HMI807044/HMBO7010 104775 36,512 28575 36,512 35 33 1520 138,00 189,00
4T-65390/65320 114300 44450 34925 44450 35 33 2230 186,00 25,00
4T-JM104948/JLM104910 82,000 21,500 17,000 21,500 30 05 0,420 69,50 94,0
4T-JLM704649/JLM7046710PK 84,000 22,000 17,500 22,000 35 15 0,466 69,50 9450
4T-365/362 88900 20225 16513 20638 20 13 0530 76,50 90,50
50000 |4T-JM205149/UM205110 90,000 28,000 23000 28,000 30 25 0752 106,00 141,00
4T-JM205149/JM205110PK 90,000 28,000 23,000 28,000 30 25 0,750 106,00 141,00
4T-JHMB07045/JHM807012 105,000 36,000 29,000 37,000 30 25 1520 138,00 189,00
4T-365/362A 88900 20225 16513 20638 20 13 0530 76,50 90,50
ATLM104949/LM104911 82550 2225 16510 21,59 35 13 0419 69,50 9,00
AT-LM104949/LM104912 82931 20225 16510 21,590 35 13 0425 69,50 94,00
4T-18790/18720 85,000 17,462 1349 17,462 35 15 0,374 4950 65,00
4T-368A/362A 88,900 20225 16513 20,638 35 13 0516 76,50 90,50
4T-28580/28521 %075 25,400 19845 24,608 35 08 0703 8350 116,00
41-3780/3720 93264 30302 23812 30162 35 33 0,848 102,00 134,00
4T-33889/33822 95,250 28575 22225 28575 35 08 0879 107,00 139,00
4T-500/52 101,600 36,068 26,988 34925 08 33 1,240 135,00 165,00
4T-500%/522 101,600 36,068 26,988 3492 35 33 1230 135,00 165,00
4T-45284/45220 104775 30958 23812 30,162 6.4 33 1220 130,00 169,00
4T-45285/45220 104775 30958 23812 30,162 23 33 1230 130,00 169,00
o | STHMBO7046/HMB07010 104,775 36,512 28575 36,512 35 33 1490 138,00 189,00
S0 47.4580/4535 104,775 40,157 33338 39,687 35 33 1620 151,00 21200
4T-537/532X 107,950 36,957 28575 36,512 35 33 1,550 141,00 177,00
AT-552000/55437 111,125 26,909 20638 30162 35 33 1360 91,50 108,00
4T-HMO07643/HM907614 111125 28575 20,638 30,162 35 33 1,360 104,00 136,00
4T-66200/66462 117475 31,750 23812 13338 35 33 1670 130,00 153,00
4T-722000/72487 123,825 3,791 25,400 36,512 35 33 2100 154,00 188,00
4T-65200/65500 127,000 44450 34925 44450 35 33 2,880 203,00 263,00
4T-368/362 88.900 20225 16513 20638 15 13 0519 76,50 90,50
4T-368M/362 90,000 2225 15875 20,000 35 20 0525 76,50 90,50
4T-49585/49520 101,600 31,750 25,400 31,750 35 33 1130 110,00 136,00
4T-50200/59412 104775 36,512 28575 36,512 35 33 1,440 14300 17800
4T-537/532A 111,125 36,957 30,162 38100 35 33 1718 141,00 177,00
4T-28584/28521 %2075 25,400 19845 24,608 35 08 0677 8350 116,00
52388 |4T-33891/33821 95,250 28575 2295 27,783 35 23 0,847 107,00 130,00
4T-3767/3720 93,264 30302 23812 30162 23 33 0819 102,00 134,00
4T-LMB0G6AY/LMBOG610 88.900 19,050 1349 19050 23 20 0437 61,00 82,50
47-33895/33822 95,250 28575 2295 27,783 15 08 0,824 107,00 139,00
4T-HM807049/HMB07010 104,775 36,512 28575 3,512 35 33 1410 138,00 189,00
4T 530/532X 107,950 36,957 28575 36,512 35 33 1470 141,00 177,00
4T-66584/66520 122,238 31,750 23812 13338 35 33 1,790 134,00 163,00
4T-722120/72487 123825 32791 25,400 36,512 35 33 2,030 154,00 183,00
53975 |4T-65212/65500 127,000 44450 34925 44450 35 33 2790 203,00 263,00
4T-6280/6220 127,000 52,388 1,275 50,800 35 33 3,250 250,00 2000
4T-78214/78551 140030 3323% 2352 36,512 08 23 2770 171,00 21200
4T-78214C/78551 140,00 332% 23520 36,512 08 23 2770 171,00 21200
4T-33895/33821 95,250 28575 2225 27,783 15 23 0,821 107,00 139,00
4T-45287/45220 104775 30958 23812 30,162 08 33 1170 130,00 169,00
4T-78215C/78551 140030 3323 2352 36,512 35 23 2760 171,00 21200
54438 |4T-HM8O07048/HMB07010 104775 36,512 28575 36,512 35 33 1,400 138,00 189,00
4T-JLM506849/JLM506810 90,000 23,000 18500 23,000 15 05 0,558 7750 109,00
55,000 |4T-JM207049/0M207010 95,000 29,000 23500 29,000 15 25 0,820 107,00 144,00
4T-JH307749/0H307710 110,000 39,000 32,000 39,000 30 25 1710 173,00 219,00
4T28680/28622 97,630 24,608 19446 24,608 35 08 0.774 88,50 12800
55560 |4T-HM813840/HMB13810 127,000 36,512 26,988 36,512 35 33 2,340 163,00 2800
4T-72218C/72487 123,825 32791 25,400 36,512 35 33 1,990 154,00 188,00
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NTN iobiezk | Dig bilezik Mil dayama | Yatak dayama | 911k (k0 Dinamik yiik Statik yiik
referansi dlciisi st

D) B) ©) (rs maks) (1, maks) ©) (Co)
4T-387/382 98425 21,946 17,600 21,000 23 08 0,629 7930 98,40
4T-387/382A 96,838 21,946 15875 21,000 23 08 0,563 78,00 96,50
4T-387N/382A 96,838 21,946 15875 21,000 35 08 0,561 78,00 96,50
4T-28682/28622 97,630 24,608 19446 24,608 35 08 0747 88,50 128,00
4T-387N/362 98425 21,946 178% 21,000 35 08 0,628 78,00 96,50
4T-387N/383A 100,000 21,946 178% 21,000 35 20 0,660 78,00 96,50
4T-462/453X 104775 20317 24,605 20,162 23 33 1,060 115,00 148,00
AT-462N/453X 104,775 20317 24,605 30,162 23 33 1,060 115,00 148,00
4T-469/453X 104775 20317 24,605 30,162 35 33 1,060 115,00 148,00
Gr1sy | T45289145220 104775 30958 23812 30,162 08 33 1,100 130,00 169,00
10 47.45001/45020 104775 30958 23812 30,162 64 33 1,090 130,00 169,00
4T-300/394A 110,000 21,9% 18824 2,000 23 13 0,054 89,50 120,00
4T-39580/39520 12712 30,162 23812 30,162 35 33 1410 138,00 195,00
4T-39581/39520 12,712 30,162 23812 30,162 80 33 1,400 138,00 195,00
4T-66225/66462 117475 31,750 23812 13338 35 33 1,540 130,00 153,00
4T 623/612 120,650 0275 31,750 7,275 35 33 2120 172,00 21300
4T-78225/78551 140,030 332% 23520 36,512 35 23 2690 171,00 212,00
4T-387AS/382A 96,838 21,946 15875 21,000 50 08 0576 78,00 96,50
4T-387A/382S 9,838 21,946 20274 25,400 35 23 0,650 78,00 96,50
4T5555/552A 123,825 36,678 30162 38,100 35 33 2,180 158,00 216,00
57531 |4T-388M/382 98425 21,946 178% 21,000 35 08 0621 78,00 96,50
50987 |4T-HO13840/H913810 146,050 30688 25,400 1,275 35 33 3220 199,00 234,00
60,000 |4T-JLM508748/JLM508710 95,000 24,000 19,000 24,000 50 25 0,606 83,00 122,00
4T-28985/28921 100,000 25,400 19845 25,400 35 33 0772 90,50 134,00
4T-28985/28920 101,600 25,400 19845 25,400 35 33 0811 90,50 134,00
4T-3980/3920 112712 30048 23812 30,162 35 33 1330 119,00 174,00
60325 |4T-65237/65500 127,000 44450 34925 44450 35 33 2650 203,00 263,00
4T-HMO11245/HM911210 130,175 33338 23812 36,512 50 33 2120 156,00 186,00
4T-78238/78537 136,525 332% 2350 36,512 50 33 2330 171,00 21200
4T-5583/5535 122,238 13764 36,512 43658 35 33 2440 194,00 283,00
siory | TPHTIS334HTI531T 136,525 46,038 36512 46,038 35 33 3470 224,00 355,00
91| 47Ho13842/H913810 146,050 30688 25,400 7,275 35 33 3,170 199,00 234,00
62738 |41-28995/28921 100,000 25,400 19845 25,400 35 33 0,700 90,50 134,00
4TL610549/L610510 94,458 19050 15,083 19050 15 15 0,449 60,50 10300
4T-39250/39412 104775 22,000 15875 21,43 20 20 0,680 8350 108,00
4T-29585/29520 107,950 25,400 19,050 25,400 35 33 0,924 91,50 140,00
4T-29586/29520 107,950 25,400 19,050 25,400 15 33 0929 91,50 140,00
4T-300M/394A 110,000 21,9% 18824 22,000 15 13 0,851 89,50 120,00
4T-395/304A 110,000 21,9% 18824 2000 35 13 0,847 89,50 120,00
4T-29585/29521 110,000 25,400 19,050 25,400 35 13 0,962 91,50 140,00
47-3982/3920 112,712 30,048 23812 30,162 35 33 1,260 119,00 174,00
63500 |4T-39585/39520 12712 30,162 23812 30,162 35 33 1270 138,00 195,00
4THM212047/HM212011 122,238 38,354 29718 38,100 70 33 1,040 187,00 244,00
4T-5584/5535 122,238 43764 36512 43658 35 33 2340 194,00 283,00
4T559/552A 123825 36,678 30,162 38,100 35 33 2010 158,00 216,00
4T-639/632 136,525 0275 31,750 7,275 35 33 2,850 194,00 262,00
4T-78250/78551 140,030 332% 2350 36,512 23 23 2540 171,00 212,00
4T-29586/29522 107,950 25,400 19,050 25,400 15 08 0,935 91,50 140,00
4T-HM212047/HM212010 122,238 38,354 29718 38,100 70 15 1,048 187,00 244,00
4T-565/563 127,000 36,170 28575 36,512 35 33 2110 163,00 22000
4T-JLM710949/JLM710910 105,000 23,000 18500 24,000 30 10 0742 85,00 117,00
65000 |4T-JM511946/0M511910 110,000 28,000 22500 28,000 30 25 1,080 119,00 17400
4T-JH211749/0H211710PK 210,000 38500 32,000 39,000 30 25 1,860 185,00 24800
65088 |41 6379/6320 135,755 56,007 44,450 53975 35 33 3710 278,00 380,00
65987 |4TH212749H212710 123,975 41,500 34000 41,500 70 35 2130 20500 277,00
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Genislik (mm) Maksimum yarigap (mm) Kapasiteler (kN)

NTN ic bilezik Dis bilezik Mil dayama | Yatak dayama Agrik (kg Dinamik yiik Statik yiik
referansi Bloistl 8lcisi

()] (B) © (r.smaks) (155 maks) © (C0)
4T-29590/29520 107,950 25,400 19,050 25,400 35 33 0,860 91,50 140,00
4T-29590/29522 107,950 25,400 19,050 25,400 35 08 0,800 91,50 140,00
4T-395A/394A 110,000 21,996 18,824 22,000 08 13 0,796 89,50 120,00
4T-3955/394A 110,000 21,99 18,824 22,000 35 13 0,791 89,50 120,00
4T-395A/394 110,000 21,996 22,000 22,000 08 08 0,830 89,50 120,00
4T-29590/29521 110,000 25,400 19,050 25,400 35 13 0910 91,50 140,00
4T-3984/3920 12,712 30,048 23,812 30,162 35 33 1,180 119,00 174,00
47-3994/3920 12,712 30,048 23,812 30,162 55 33 1,180 119,00 174,00
6675 |4T739590/39520 12,712 30,162 23,812 30,162 35 33 1,190 138,00 195,00
’ 4T-HM212049/HM212010 122,238 38,354 29,718 38,100 35 15 1,860 187,00 244,00
4T-HM212049/HV212011 122,238 38,354 29718 38,100 35 33 1,850 187,00 244,00
4T-6386/6320 135,755 56,007 44,450 53,975 43 33 3,640 278,00 380,00
4T-641/632 136,525 4,275 31,750 41,275 35 33 2,740 194,00 262,00
4T-HA14242/H414210 136,525 41275 31,750 41,275 35 33 2,750 226,00 293,00
4T-H715341A/H715311 136,525 46,038 36,512 46,038 70 33 3,280 224,00 355,00
4T-33262/33462 17,475 30,162 23,812 30,162 35 33 1,358 117,00 175,00
4T-560/552A 123,825 36,678 30,162 38,100 35 33 1,920 158,00 216,00
4T-HM813844/HVI813810 127,000 36,512 26,988 36,512 35 33 2,030 163,00 228,00
4T-399A/394A 110,000 21,996 18,824 22,000 23 13 0,764 89,50 120,00
4T-399AS/394A 110,000 21,996 18,824 22,000 50 13 0,756 89,50 120,00
baosy |ATH414245/H414210 136,525 41,275 31,750 4,275 35 33 2,700 226,00 293,00
’ 4T-H715343/H715311 136,525 46,038 36,512 46,038 35 33 3,240 224,00 355,00
41-9278/9220 161,925 46,038 31,750 49,212 35 33 4,640 255,00 300,00
47-9185/9121 152,400 46,038 31,750 4762 35 33 3,788 244,00 277,00
4T-1713049/L.713010 101,600 19,050 15,083 19,050 15 15 0510 60,50 106,00
4T-29675/29620 12,712 25,400 19,050 25,400 15 33 0,949 95,50 151,00
47-33275/33462 17,475 30,162 23,812 30,162 35 33 1,280 117,00 175,00
4T-482/472 120,000 29,007 24,237 29,794 35 20 1,330 128,00 177,00
4T-47487/47420 120,000 32,545 26,195 32545 35 33 1,470 147,00 214,00
bogsy | HT643/632 136,525 41,275 31,750 41,275 35 33 2,630 194,00 262,00
’ 4T-H913849/H913810 146,050 30,688 25,400 41275 35 33 2,850 199,00 234,00
47-655/653 146,050 41275 31,750 41,275 35 33 3,280 206,00 295,00
4T-745A/742 150,089 46,672 36,512 44,450 35 33 3,920 261,00 360,00
47-835/832 168,275 56,363 41,275 53,975 35 33 6,130 340,00 460,00
4T-482/472X 123,825 29,007 24,605 30,162 35 33 1,480 128,00 111,00
4T-566/563 127,000 36,170 28,575 36,512 35 33 1,920 163,00 229,00
69988 |4T-H715347/H715311 136,525 46,038 36,512 46,038 35 33 3170 224,00 355,00
4T-JLM813049/JLM813010PK 110,000 25,000 20,500 26,000 1,0 25 0,889 97,00 150,00
70,000  |4T-JM612949/JM612910PK 115,000 29,000 23,000 29,000 30 25 1,130 124,00 171,00
4T-484/472 120,000 29,007 24,237 29,794 20 20 1,330 128,00 177,00
4T-33281/33462 117,475 30,162 23,812 30,162 35 33 1,240 117,00 175,00
41-33281/33472 120,000 30,162 23,444 29,794 35 08 1,300 117,00 175,00
4T-47490/47420 120,000 32,545 26,195 32545 35 33 1,420 147,00 214,00
4T-567A/563 127,000 36,170 28,575 36,512 35 33 1,870 163,00 229,00
71438 |4T-HM813849/HM813810 127,000 36,512 26,988 36,512 35 33 1,870 163,00 208,00
4T-645/632 136,525 41275 31,750 41275 64 33 2,530 194,00 262,00
4T-H414249/H414210 136,525 4,275 31,750 4,275 35 33 2,580 226,00 293,00
4T-H715345/H715311 136,525 46,038 36,512 46,038 35 33 3,110 224,00 355,00
4T-H715345/H715310 139,700 46,038 36,512 46,038 35 33 3,302 224,00 355,00
4T-29685/29620 12,712 25,400 19,050 25,400 35 33 0873 95,50 151,00
73025  |4T-33287/33462 117,475 30,162 23,812 30,162 35 33 1,190 117,00 175,00
4T-6460/6420 149,225 54,029 44,450 53,975 35 33 4,420 287,00 410,00
73gyy |4T729688/29620 12,712 25,400 19,050 25,400 15 33 0,860 95,50 151,00
’ 41-568/563 127,000 36,170 28,575 36,512 08 33 1,800 163,00 229,00
4T-JLM714149/JLM714110PK 115,000 25,000 19,000 25,000 30 25 0875 94,50 143,00
75 000 4T-JM714249/IM714210PK 120,000 29,500 25,000 31,000 30 25 1,300 131,00 197,00
’ 4T-JH415647/JH415610PK 140,000 51,000 42,000 51,000 30 25 3810 287,00 410,00
4T-JH415647/JH415610 145,000 51,000 42,000 51,000 30 25 3810 287,00 410,00
75987 |4T-HM215249/HM215210 131,976 39,000 32,000 39,000 70 35 2,110 197,00 281,00
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Dis ¢ap Genislik (mm) Maksimum yarigap (mm) Kapasiteler (kN)
NTN iobiezk | Dig bilezik Mil dayama | Yatak dayama | 911k (k0 Dinamik yiik Statik yiik
referansi dlciisi Bloisi
D) B) ©) (rs maks) (1, maks) ©) (Co)
4TL814749/L814710 109,538 19,050 15,083 19,050 15 15 0579 63,00 115,00
4T-34300/34478 121,442 23012 17,462 24,608 20 20 0,962 91,00 127,00
4T-34301/34478 121,442 23012 17462 24,608 35 20 0977 91,00 127,00
4T-42687/42620 127,000 31,000 2% 30,162 35 33 1,460 135,00 194,00
4T-47679/47620 133,350 3333 26,19 3338 35 33 1,980 153,00 235,00
4T-575/572 130,992 36,008 28575 36,512 35 33 2430 178,00 265,00
76200 |4T-575/572X 13999 36,098 28575 3,512 35 33 2430 178,00 265,00
4T-HM515745HM515716 142,138 46,100 33338 44450 35 33 2,860 20000 27800
4T-7485/742 150,089 46672 36512 44450 35 33 3,660 261,00 360,00
4T-9285/9220ST 161,925 46,038 31,750 49212 35 33 4310 255,00 300,00
4T-9378/9321 171,450 50,800 31,750 19212 35 33 5,350 265,00 305,00
4T-HO17840/H917810 180,975 53183 35720 53975 35 33 6,570 395,00 5,00
4T-495N/493 136,525 20769 2295 30162 35 33 1,830 129,00 189,00
4T-LMB14849/LM814810 117475 25,400 19,050 25,400 35 33 0,982 99,50 162,00
4T-34306/34478 121,442 23012 17,462 24,608 35 20 0,043 91,00 127,00
77,788 |4T-34306/34500 127,000 23012 19842 26,983 35 33 1130 91,00 127,00
4T-42690/42620 127,000 31,000 2225 30,162 35 33 1410 135,00 194,00
4THT15348/H715311 136,525 46,038 36,512 46,038 35 33 2,840 24,00 355,00
70074 |4T-HM218238/HM218210 146975 40,000 32,500 40,000 70 35 2,990 277,00 340,00
80,000 |4T-JM515649/0M515610PK 130,000 34,000 28500 3,000 30 25 1710 166,00 2490
oy | T81/572 13099 36,098 28575 36,512 35 33 2,260 178,00 265,00
%02 | 47.47681/47620 133,350 33338 26,19 13338 35 33 1780 153,00 235,00
4T-L116149/L116110PX2 115,888 21,43 16670 20638 15 15 0,650 78,00 13300
4T-27687/27620 125,412 25,400 19845 25,400 35 15 1,070 102,00 163,00
4T-495/490A 133350 20,769 225 30,162 35 33 1,490 129,00 189,00
4T-47686/47620 133,350 3333 26,195 3338 35 33 1720 153,00 235,00
4T-580/572 130,992 36,098 28575 36,512 35 33 2.200 178,00 265,00
sy | TT63653 146,050 #1275 31,750 7,275 35 33 2780 206,00 295,00
S0 477400740 150,089 16672 36,512 44450 35 33 3370 261,00 360,00
4T-842/83 168,275 56,363 #1275 53975 35 33 5460 340,00 460,00
4T-495/493 136,525 20,769 2025 30,162 35 33 1,640 129,00 189,00
4T-47687/47620 133,350 3333 26,19 13338 68 33 1710 153,00 235,00
4T-580/572X 130,992 36,098 28575 36,512 35 33 2.200 178,00 265,00
4T-6559/6535 161,925 55,100 1286 53975 35 33 5,009 310,00 460,00
83345 |4T-27690/27620 125,412 25,400 19845 25,400 35 15 1,050 102,00 163,00
84976 |4T-27695/27620 125412 25,400 19845 25,400 50 15 0810 10200 163,00
wogy | T-MT16649/IM7 16610 130,000 29,000 24,000 30,000 30 25 1,390 135,00 214,00
0001 41 m716648/M716610PK 130,000 20,000 24,000 30,000 60 25 1320 135,00 21400
85026 |4T-749/742 150,089 46672 36,512 44450 35 33 3,250 261,00 360,00
4T-497/492A 133,350 29769 2225 30,162 35 33 1430 12900 189,00
s |T497/493 136,525 20769 2295 30,162 35 33 1,550 129,00 189,00
720 4-665/653 146,050 0275 31,750 7,275 35 33 2650 206,00 295,00
4T-HM617049/HM617010 142,138 12862 3413 12862 48 33 2690 216,00 350,00
4T-(217849/(217810 12382 20638 16,670 20,638 15 15 0737 80,00 141,00
4T-42350/42584 148430 28971 21,433 28575 30 30 1,960 138,00 21500
4T-HM518445/HM518410 152,400 30,688 30,162 30,688 64 33 2810 252,00 365,00
oy | TF759752 161,925 48260 38100 47625 35 33 4,090 270,00 385,00
20 47.6580/6535 161,925 55,100 42852 53975 35 33 4730 31000 460,00
4T-850/832 168,275 56,363 1,275 53975 35 33 5,080 340,00 460,00
4T-98350/98788 200,000 09212 34925 52,761 35 33 7,550 345,00 470,00
4T-HH221434/HH221 410 190,500 57,531 46,038 57,150 80 33 7,040 445,00 610,00
89974 |4THM218248/HM218210 146,975 40,000 32500 40,000 70 35 2550 21,0 34000
4T-JM718149/JM718110PK 140,000 34,000 27,000 3,000 30 25 2,140 189,00 279,00
oo |TT-HM318448/0HM318410 155,000 44,000 35,500 44,000 30 25 3,320 270,00 385,00
001 47.65810/6505% 160,000 55,100 44450 53975 30 30 4470 310,00 460,00
4T-J90354/J90748 190,000 46,038 31,750 50,800 35 33 6,320 281,00 365,00
o7 |T-47890/47820 146,050 34925 26,1% 3338 35 33 2,080 163,00 266,00
O | 4150805000 152,400 36,322 30162 30,688 64 33 2630 180,00 27900
oy |T-LB19349L0B19310 135,000 20,000 14000 20,000 50 25 0,840 7650 129,00
000 4 gm719149/0M719113 150,000 34,000 27,000 35,000 30 25 2190 180,00 279,00
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Dis ¢ap Genislik (mm) Maksimum yarigap (mm) Kapasiteler (kN)

NTN iobiezk | Dig bilezik Mil dayama | Yatak dayama | 911k (k0 Dinamik yiik Statik yiik
referansi dlciisi dltisi

D) B) ©) (rs maks) (1, maks) ©) (Co)
4T-LL319349/L1319310 128,567 15,083 11,908 15875 15 15 0,530 61,00 99,00
4TL319249/.319210 130,175 21,433 16,670 20638 15 15 0,789 81,00 147,00
4T-47896/47820 146,050 34925 26,195 13338 35 33 1,950 163,00 266,00
4T-42375/42584 148430 28971 21,433 28575 30 30 1750 138,00 215,00
05250 |4T-504/593X 150,000 36,322 27,000 3,99 35 30 2,200 174,00 267,00
4T-504/592A 152,400 36,322 30162 30,668 35 33 2510 180,00 279,00
4T-594A/592A 152,400 36,322 30,162 30,688 50 33 2510 180,00 279,00
4T683/672 168,275 0275 30,162 7,275 35 33 3720 222,00 340,00
4T504/592 147,638 36,322 26,19 3717 50 33 2,090 180,00 279,00
06,838 |4T-42381/425684 148430 28971 2143 28575 35 30 1,690 13800 21500
06838 |4T-00381/90744 188,912 46,038 31,750 50,800 35 33 5670 281,00 365,00
w0y | 15238752618 157,162 36,116 26,1% 36,512 35 33 2620 188,00 305,00
A2 | 4T HH421246/HH421210 184,150 63500 52388 63,500 64 33 7530 435,00 675,00
99974 |4T-HM220149/HM220110 156,975 12,000 34000 42000 80 35 2820 24800 380,00
o0ogp | AT-M720249/0M720210 155,000 35,000 28,000 36,000 30 25 2,400 192,00 310,00
000 | 47 HM720249/0HM720210 160,000 40,000 32,000 41,000 30 25 3,040 235,00 370,00
100012 |4T-52393/52618 157,162 36,116 26,1% 36,512 35 33 2550 188,00 305,00
4T-L420449/L420410 13652 21,433 16,670 21,43 15 15 0,850 85,00 159,00
4T-52401/52618 157,162 36,116 26,19 36,512 80 33 2410 188,00 300,00
4T-50400/52618 157,162 36,116 26,195 36,512 35 33 2480 188,00 305,00
4T-687/672 168,275 0275 30162 1,275 35 33 3,400 222,00 340,00
gy |TFTR0772 180,975 48,006 38100 47,625 35 33 5,110 285,00 430,00
S0 47 HHo1449/HH221 410 190,500 57,531 46,038 57,150 80 33 7,060 445,00 610,00
4T-98400/98788 200,000 9212 34925 52,761 35 33 6,820 345,00 470,00
4T-HH224336/HH224310 212725 66,675 53975 66,675 70 33 11,300 575,00 810,00
4T-HHO23649/HH923610 250,825 73025 50,800 76,200 64 64 17,480 500,00 750,00
4T-861/854 190,500 57,531 44450 57,150 80 33 7,000 380,00 555,00
104775 |4T-7821772 180975 48,006 38100 4762 35 33 4,920 285,00 4300
106,362 |4T-56418/56650 165,100 36,512 26,988 36,512 35 33 2,700 191,00 31500
4T-37425/37625 158750 21,438 15875 23,020 35 33 1370 102,00 166,00
4T-48190/48120 161,925 34925 26,988 34925 35 33 2340 159,00 266,00
107,950 |4T-56426/56650 165,100 36,512 26,988 36,512 80 33 2550 191,00 315,00
4T-56425/56650 165,100 36,512 26,988 36,512 35 33 2690 191,00 315,00
4T-936/932 212,725 66,675 53975 66,675 80 33 10,700 47500 695,00
0 | 37431137625 158,750 21,438 15875 23,020 35 33 1330 102,00 166,00
00| 4137431037625 158,750 21,438 15875 23000 35 33 1330 102,00 166,00
100075 | 4T-64432/64708 179975 41275 30,162 1,275 35 33 3,850 232,00 375,00
0gg |TLMB22548/ 522510 150987 3495 26,988 34925 80 33 2240 167,00 320,00
BT | 4TLM522549/LM522510 150,087 34925 26,988 349% 35 33 2270 167,00 30,00
oggp | T-MB22049/0MB22010 165,000 35,000 26,500 35,000 30 25 2520 191,00 315,00
000 47 JHM522649/HM522610 180,000 46,000 38,000 47,000 30 25 4610 305,00 480,00
111,125 |4T-H924045/H924010 214,312 52388 30,688 55,562 35 33 8,180 405,00 560,00
114,975 |4T-HH224349/HH224310V2 212,725 66,675 53975 66,675 70 33 10370 575,00 810,00
117475 |4T-68462/68712 180,975 31,750 25,400 349%5 35 33 2.780 169,00 2450
4TL624549/.624510 160,338 21,43 16670 2143 15 15 1,160 9250 188,00
sy |TTHH228340H228310 254,000 82,50 61,912 77,788 o7 64 18800 740,00 1070,00
00| 4T HHoo8340MH228310v3 254,000 82550 61,912 77,788 o7 64 19420 740,00 1070,00
4T-HH228340/HH228318V4 250,974 82,550 61,912 77,788 97 64 19420 740,00 1070,00
123805 |4T-48286/48220 182,562 38100 3338 30,688 35 33 3520 224,00 43500
125,298 |4T-HM926745/HNIG26710 228,600 129428 38100 53975 35 33 8870 43000 620,00
4T 1225749/ 225710 165,895 17,462 13495 18257 15 15 0,920 81,50 144,00
4TL225849/.225810 169,862 26,19 20638 25,400 15 15 1610 12300 246,00
oo | 4823048220 182,562 38100 13338 30,668 35 33 3330 24,00 435,00
00 47.67388/67322 196,850 46,038 38,100 46,038 35 33 5,100 310,00 550,00
4T-95500/95925 234,950 63,500 19212 63,500 64 33 12,000 525,00 825,00
4T-HH228349/HH228310 254,000 82,550 61912 77,788 o7 64 19500 74000 1070,00
4TL307249/.327210 177,008 26,1% 20638 25,400 15 15 1,700 126,00 259,00
iy |4T48385/48320 190,500 30,688 33338 30,688 35 33 3,640 236,00 475,00
S0 47.67300/67322 196,850 46,038 38100 46,038 35 33 4630 310,00 550,00
4T-95525/95925 234,950 63500 49212 63,500 97 33 11,300 525,00 825,00
136505 |4T-48393/48320 190,500 30,688 3338 30,688 35 33 3430 236,00 47500
130,700 |47-898/892 228,600 57,150 44450 57150 35 33 8.760 44500 735,00

o5 NTN.BNR. . o withvou



Inc serisi tablosu  capa gere

Dis cap Genislik (mm) Maksimum yarigap (mm) Kapasiteler (kN)

NTN iobiezk | Dig bilezk Mi dayama | Vatak dayama | A9k (k0 Dinamik yiik Statik yiik
referansi Olglisi Blgiist

) (B @] (ras maks) (15 maks) © (C0)
142875 |4T-48685/48620 200,025 39,688 34130 71,275 35 33 3,890 239,00 490,00
146,050 |4T-36690/36620 193,675 8575 2300 28575 15 15 2270 165,00 34000
pgp | 231649231610 222,250 46,830 34925 46,830 35 15 5,770 315,00 585,00
A0 47.99600/99100 254,000 66,675 47625 66,675 70 33 12470 550,00 910,00
sy | TLA33749IL433TIO 206,580 23810 18260 23810 15 15 1,890 126,00 247,00
70| 47 143034911432310 205,583 23812 18258 23812 15 15 1,890 126,00 247,00
ooy |T-HME34149/JHME34T10PK 230,000 38,000 31,000 39,000 30 25 4,320 282,00 520,00
00|47 JM734449/0M734410 240,000 44500 37,000 46,000 30 25 6,280 325,00 500,00
174605 |4T-67787/67720 247,650 47,625 38100 47625 35 33 6,960 340,00 690,00
47-36990/36920 227,012 20,162 2300 30,162 15 15 2920 181,00 5,00
177,800 |4T-67790/67720 247,650 47,625 38100 47625 35 33 6,570 340,00 690,00
4T-M236849/M236810 260,350 53975 0275 53975 35 33 9,050 44500 825,00
180,000 |4T-JM736149/JM736110 250,000 45,000 37,000 47,000 30 25 6,760 370,00 71000
187,325 _|4T-MI238849/M238810 269,875 55,562 12862 55,563 35 33 9,880 46000 87500
190,000 |4T-JM738249/JM738210 260,000 44,000 36,500 46,000 30 25 6,850 365,00 720,00
196,850 |4T-LL639249/LL639210 241,300 2017 17462 23812 15 15 2070 160,00 33000
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Met”k SeriSi ’[ab|OSU (ic capa gore)

Genislik (mm) Maksimum yarigap (mm) Kapasiteler (kN)
Basitlestirilmis NTN :
referans referansi I¢ bilezik Dis bilezik Mil dayama | Yatak dayama |  Agrriik (kg) Dinamik yik Statik yik
dlcist 6lcust
(B) © (rsmaks) | (1, maks) ©) (CO)
15 30202 30202 35 " 10.0 11.75 0.6 0.6 0.052 134 12.3
30302 4T-30302 42 13 11.0 14.25 1.0 1.0 0.098 23.2 20.8
17 30203 4T-30203 40 12 11.0 13.25 1.0 1.0 0.080 20.5 20.3
30303 4T-30303 47 14 12.0 15.25 1.0 1.0 0.134 28.9 26.3
32004 4T-32004X 42 15 12.0 15.00 0.6 0.6 0.097 249 27.9
30204 47-30204 47 14 12.0 15.25 1.0 1.0 0127 28.2 28.7
20 32204 4T-32204 47 18 15.0 19.25 1.0 1.0 0.160 36.5 39.5
30304 4T-30304 52 15 13.0 16.25 1.5 1.5 0.169 8ol 34.0
32304 4T-32304 52 21 18.0 22.25 15 15 0.245 46.5 485
22 320/22 4T-320/22X 44 15 11.5 15.00 0.6 0.6 0.106 27.0 &l 5
32005 4T-32005X 47 15 11.5 15.00 0.6 0.6 0.114 27.8 335
33005 4T-33005 47 17 14.0 17.00 0.6 0.6 0.130 8219 40.5
30205 4T-30205 52 15 13.0 16.25 1.0 1.0 0.154 315 34.0
25 32205 4T-32205 52 18 16.0 19.25 1.0 1.0 0.181 38.0 43.0
33205 4T-33205 52 22 18.0 22.00 1.0 1.0 0.217 475 57.5
31305 4T-30305D 62 17 13.0 18.25 15 1.5 0.284 40.5 435
30305 4T-30305 62 17 15.0 18.25 15 15 0.272 48.5 475
32305 4T-32305 62 24 20.0 25.25 15 15 0.381 61.5 64.5
08 320/28 4T-320/28X 52 16 12.0 16.00 1.0 1.0 0.146 33.0 40.5
302/28 4T-302/28 58 16 14.0 17.25 1.0 1.0 0.203 42.0 44.5
32006 4T-32006X 55 17 13.0 17.00 1.0 1.0 0.166 375 46.0
33006 4T-33006 59 20 16.0 20.00 1.0 1.0 0.201 425 54.0
30206 4T-30206 62 16 14.0 17.25 1.0 1.0 0.241 435 48.0
30 32206 4T-32206 62 20 17.0 21.25 1.0 1.0 0.301 54.5 64.0
33206 47-33206 62 25 19.5 25.00 1.0 1.0 0.344 65.0 77.0
31306 4T-30306D 72 19 14.0 20.75 15 15 0.398 48.5 il
30306 4T-30306 72 19 16.0 20.75 15 15 0.408 60.0 61.0
32306 4T-32306 72 27 23.0 28.75 15 15 0.583 81.0 90.0
3 320/32 4T-320/32X 58 17 13.0 17.00 1.0 1.0 0.181 37.0 46.5
302/32 302/32 65 17 15.0 18.25 1.0 1.0 0.260 415 44.0
32007 4T-32007X 62 18 14.0 18.00 1.0 1.0 0.224 415 52.5
30207 4T-30207 72 17 15.0 18.25 15 15 0.344 5919 61.5
32207 4T-32207 72 23 19.0 24.25 15 15 0.457 72.5 87.0
35 33207 4T-33207 72 28 22.0 28.00 15 1.5 0.531 87.5 109.0
31307 4T-30307D 80 21 15.0 22.75 2.0 15 0.530 63.5 70.0
30307 4T-30307 80 21 18.0 22.75 2.0 15 0.540 75.0 77.0
32307 4T-32307 80 31 25.0 32.75 2.0 15 0.787 101.0 115.0
32008 4T-32008X 68 19 14.5 19.00 1.0 1.0 0.273 50.0 65.5
33008 4T-33008 68 22 18.0 22.00 1.0 1.0 0.312 59.5 82.5
30208 4T-30208 80 18 16.0 19.75 15 15 0.435 61.0 67.0
40 32208 4T-32208 80 23 19.0 24.75 15 15 0.558 79.5 935
33208 4T-33208 80 32 25.0 32.00 15 15 0.728 103.0 132.0
31308 4T-30308D 90 23 17.0 25.25 2.0 15 0.738 77.0 85.5
30308 4T-30308 90 23 20.0 25.25 2.0 15 0.769 915 102.0
32308 4T-32308 90 33 27.0 35.25 2.0 15 1.080 122.0 150.0
32009 4T-32009X 75 20 185 20.00 1.0 1.0 0.346 57.5 76.5
33109 4T-33109 80 26 20.5 26.00 15 15 0.542 84.5 115.0
30209 4T-30209 85 19 16.0 20.75 15 15 0.495 67.5 78.5
15 32209 47-32209 85 23 19.0 24.75 15 15 0.607 82.0 100.0
33209 4T-33209 85 32 25.0 32.00 15 15 0.783 107.0 141.0
31309 4T-30309D 100 25 18.0 27.25 2.0 1.5 0.958 96.0 109.0
30309 4T-30309 100 25 22.0 27.25 2.0 1.5 1.010 111.0 126.0
32309 32309U 100 36 30.0 38.25 2.0 15 1.460 154.0 191.0
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Met”k Ser|S| ’[ab|OSU (ic capa gore)

Genislik (mm) Maksimum yarigap (mm) Kapasiteler (kN)
Basitlestirilmis NTN :
referans referansi I¢ bilezik Dis bilezik Mil dayama | Yatak dayama |  Agrrlik (kg) Dinamik yik Statik yik
dlcist 6lcust
B) (ras maks) (1, maks) (@) (CO)
32910 32910 72 14 12.0 15.00 0.6 0.6 0.191 8SlS 57.0
32010 4T-32010X 80 20 15.5 20.00 1.0 1.0 0.366 62.5 88.0
33010 4T-33010 80 24 19.0 24.00 1.0 1.0 0.433 69.5 103.0
33110 47-33110 85 26 20.0 26.00 15 15 0.580 86.5 121.0
50 30210 47-30210 90 20 17.0 21.75 15 15 0.563 77.0 93.0
32210 4T-32210 90 23 19.0 24.75 15 15 0.648 87.5 109.0
33210 47-33210 90 32 245 32.00 15 1.5 0.852 115.0 158.0
31310 4T-30310D 110 27 19.0 29.25 2.0 2.0 1.250 113.0 130.0
30310 4T-30310 110 27 23.0 29.25 2.0 2.0 1.310 133.0 152.0
32310 32310U 110 40 33.0 42.25 2.0 2.0 1.920 184.0 232.0
32911 32911XU 80 17 14.0 17.00 1.0 1.0 0.274 44.5 73.5
32011 4T7-32011X 90 23 175 23.00 15 15 0.563 80.5 118.0
33011 4T-33011 90 27 21.0 27.00 15 15 0.643 91.5 138.0
33111 4T-33111 95 30 23.0 30.00 15 15 0.846 111.0 155.0
55 30211 4T-30211 100 21 18.0 22.75 2.0 15 0.740 93.0 111.0
32211 4T-32211 100 25 21.0 26.75 2.0 15 0.876 108.0 134.0
33211 47-33211 100 35 27.0 35.00 2.0 15 1.150 138.0 188.0
31311 4T-30311D 120 29 21.0 31.50 2.0 2.0 1.590 132.0 154.0
30311 4T-30311 120 29 25.0 31.50 2.0 2.0 1.660 155.0 179.0
32311 32311U 120 43 35.0 45.50 2.0 2.0 2.440 215.0 275.0
32912 32912XA 85 17 14.0 17.00 1.0 1.0 0.296 51.0 83.0
32012 32012XU 95 23 17.5 23.00 15 15 0.576 82.0 123.0
33012 4T-33012 95 27 21.0 27.00 15 15 0.684 935 145.0
33112 33112V 100 30 23.0 30.00 15 1.5 0.912 113.0 164.0
60 30212 47-30212 110 22 19.0 23.75 2.0 15 0.949 105.0 125.0
32212 322120 110 28 24.0 29.75 2.0 15 1.180 130.0 164.0
33212 33212V 110 38 29.0 38.00 2.0 15 1.550 161.0 223.0
31312 47-30312D 130 31 22.0 33.50 25 2.0 1.970 150.0 176.0
30312 303120 130 31 26.0 33.50 2.5 2.0 2.060 180.0 210.0
32312 323120 130 46 37.0 48.50 2.5 2.0 3.020 244.0 315.0
32913 32913XU 90 17 14.0 17.00 1.0 1.0 0.315 48.5 85.0
32013 32013xU 100 23 17.5 23.00 15 15 0.630 83.0 128.0
33013 4T-33013 100 27 21.0 27.00 15 15 0.732 97.5 156.0
33113 47-33113 110 34 26.5 34.00 1.5 1.5 1.280 144.0 211.0
65 30213 4T-30213 120 23 20.0 24.75 2.0 15 1.180 123.0 148.0
32213 32213U 120 31 27.0 32.75 2.0 1.5 1.580 159.0 206.0
33213 33213U 120 41 32.0 41.00 2.0 15 1.980 195.0 265.0
31313 4T-30313D 140 33 23.0 36.00 2.5 2.0 2.420 173.0 204.0
30313 30313U 140 33 28.0 36.00 2.5 2.0 2.550 203.0 238.0
32313 32313U 140 48 39.0 51.00 2.5 2.0 3.660 273.0 350.0
32914 32914XU 100 20 16.0 20.00 1.0 1.0 0.487 68.5 110.0
32014 32014xU 110 25 19.0 25.00 1.5 15 0.848 105.0 160.0
33014 33014U 110 8l 25.5 31.00 15 15 1.070 127.0 204.0
33114 331140 120 37 29.0 37.00 2.0 15 1.660 171.0 251.0
70 30214 30214U 125 24 21.0 26.25 2.0 15 1.260 131.0 162.0
32214 32214U 125 31 27.0 33.25 2.0 15 1.680 166.0 220.0
33214 332140 125 41 32.0 41.00 2.0 15 2.100 201.0 282.0
31314 4T-30314D 150 35 25.0 38.00 2.5 2.0 2.920 193.0 229.0
30314 30314U 150 89 30.0 38.00 2.5 2.0 3.060 230.0 272.0
32314 32314U 150 51 42.0 54.00 2.5 2.0 4.460 310.0 405.0
32915 32915XU 105 20 16.0 20.00 1.0 1.0 0.511 69.5 114.0
32015 32015XU 115 25 19.0 25.00 15 15 0.909 106.0 167.0
33015 330150 115 31 255 31.00 15 15 1.110 111.0 186.0
33115 4T-33115 125 37 29.0 37.00 2.0 15 1.740 170.0 252.0
75 30215 4T-30215 130 25 22.0 27.25 2.0 15 1.410 139.0 175.0
32215 322150 130 31 27.0 33.25 2.0 15 1.740 168.0 224.0
33215 332150 130 41 31.0 41.00 2.0 1.5 2.200 208.0 298.0
31315 303150U 160 37 26.0 40.00 2.5 2.0 3.470 215.0 256.0
30315 303150 160 37 31.0 40.00 2.5 2.0 3.570 255.0 305.0
32315 323150 160 55 45.0 58.00 2.5 2.0 5.350 355.0 470.0
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Met”k SeriSi ’[ab|OSU (ic capa gore)

Genislik (mm) Maksimum yaricap (mm) Kapasiteler (kN)
Basitlestirilmis :
referans referansi I¢ bilezik Dis bilezik Mil dayama | Yatak dayama |  Agrriik (kg) Dinamik yik Statik yik
dlcst Glcust
B) (ras maks) (1, maks) (@) (CO)
32916 32916XU 110 20 16.0 20.00 1.0 1.0 0.540 72.0 121.0
32016 32016XU 125 29 22.0 29.00 15 15 1.280 139.0 216.0
33016 33016U 125 36 29.5 36.00 15 15 1.600 173.0 284.0
33116 33116U 130 37 29.0 37.00 2.0 15 1.870 179.0 276.0
80 30216 30216U 140 26 22.0 28.25 2.0 2.0 1.720 160.0 200.0
32216 32216U 140 33 28.0 35.25 2.0 2.0 2.180 199.0 265.0
33216 33216U 140 46 35.0 46.00 2.0 2.0 2.920 250.0 365.0
31316 30316DU 170 39 27.0 42.50 2.5 2.0 4110 236.0 283.0
30316 30316U 170 39 33.0 42.50 2.5 2.0 4.410 291.0 350.0
32316 32316U 170 58 48.0 61.50 2.5 2.0 6.410 395.0 525.0
32917 32917XU 120 23 18.0 23.00 15 1.5 0.773 94.0 157.0
32017 32017XU 130 29 22.0 29.00 15 15 1.350 142.0 224.0
33017 33017U 130 36 29.5 36.00 15 15 1.700 176.0 296.0
33117 331170 140 41 32.0 41.00 2.0 2.0 2.440 211.0 330.0
85 30217 30217U 150 28 24.0 30.50 2.0 2.0 2.140 183.0 232.0
32217 32217V 150 36 30.0 38.50 2.0 2.0 2.750 224.0 300.0
33217 33217U 150 49 37.0 49.00 2.0 2.0 3.580 284.0 420.0
31317 30317DU 180 41 28.0 44.50 3.0 25 4.850 247.0 293.0
30317 30317U 180 41 34.0 44.50 3.0 2.5 5.200 305.0 365.0
32317 32317U 180 60 49.0 63.50 3.0 2.5 7.150 405.0 525.0
32918 32918XU 125 23 18.0 23.00 15 15 0.817 97.5 168.0
32018 32018XU 140 32 24.0 32.00 2.0 15 1.790 168.0 270.0
33018 33018U 140 39 325 39.00 2.0 15 2.180 215.0 360.0
33118 33118U 150 45 35.0 35.00 2.0 2.0 3.110 253.0 400.0
%0 30218 30218U 160 30 26.0 32.50 2.0 2.0 2.660 208.0 267.0
32218 32218U 160 40 34.0 42.50 2.0 2.0 3.490 262.0 360.0
33218 33218U 160 55 42.0 55.00 2.0 2.0 4.620 325.0 490.0
31318 30318DU 190 43 30.0 46.50 3.0 2.5 5.660 270.0 320.0
30318 30318U 190 43 36.0 46.50 3.0 2.5 6.030 335.0 405.0
32318 32318U 190 64 53.0 67.50 3.0 2.5 8.570 450.0 595.0
32919 32919XU 130 23 18.0 23.00 15 15 0.851 101.0 178.0
32019 32019xU 145 32 24.0 32.00 2.0 15 1.830 171.0 280.0
33019 4T-33019 145 39 32.5 39.00 2.0 15 2.270 219.0 375.0
95 30219 30219U 170 32 27.0 34.50 25 2.0 3.070 226.0 290.0
32219 32219U 170 43 37.0 45.50 2.5 2.0 4.300 299.0 415.0
31319 30319DU 200 45 32.0 49.50 3.0 25 6.470 296.0 355.0
30319 30319U 200 45 38.0 49.50 3.0 25 6.980 365.0 4450
32319 323190 200 67 55.0 71.50 3.0 2.5 10.100 505.0 670.0
32920 32920XU 140 25 20.0 25.00 15 15 1.140 121.0 206.0
32020 32020XU 150 32 24.0 32.00 2.0 15 1.910 170.0 281.0
33020 33020U 150 39 325 39.00 2.0 15 2.370 224.0 390.0
30220 30220U 180 34 29.0 37.00 2.5 2.0 3.780 258.0 335.0
100 | 32220 32220U 180 46 39.0 49.00 2.5 2.0 5.120 330.0 465.0
33220 33220U 180 63 48.0 63.00 2.5 2.0 6.760 415.0 650.0
30320 30320U 215 47 39.0 51.50 3.0 2.5 8.560 410.0 500.0
31320 31320XU 215 51 35.0 56.50 3.0 2.5 8.670 355.0 435.0
32320 32320U 215 73 60.0 77.50 3.0 2.5 12.700 570.0 770.0
32921 32921XA 145 25 20.0 25.00 15 15 1.200 126.0 219.0
32021 32021XU 160 89 26.0 35.00 2.0 2.0 2.420 201.0 335.0
33021 33021U 160 43 34.0 43.00 2.0 2.0 3.000 245.0 420.0
105 | 30221 30221U 190 36 30.0 39.00 25 2.0 4.390 287.0 380.0
32221 32221U 190 50 43.0 53.00 2.5 2.0 6.250 380.0 540.0
30321 30321U 225 49 41.0 53.50 3.0 2.5 9.790 435.0 530.0
32321 32321U 225 77 63.0 81.50 3.0 2.5 14.500 610.0 825.0
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Met”k SeriSi ’[ab|OSU (ic capa gore)

Genislik (mm) Maksimum yarigap (mm) Kapasiteler (kN)
Basitlestirilmis
referans referansi Dis bilezik Mil dayama | Yatak dayama |  Agrrlik (kg) Dinamik yik Statik yik
dlcist 6lcust
(ras maks) (1, maks)
32922 32922XA 150 25 20.0 25.00 15 15 1.230 127.0 226.0
32022 32022XU 170 38 29.0 38.00 2.0 2.0 3.070 236.0 390.0
33022 330220 170 47 37.0 47.00 2.0 2.0 3.800 288.0 500.0
110 33122 33122UE1 180 56 43.0 56.00 2.0 2.0 5.520 360.0 610.0
30222 302220 200 38 32.0 41.00 25 2.0 5.180 325.0 435.0
32222 322220 200 53 46.0 56.00 25 2.0 7.430 420.0 605.0
30322 30322U 240 50 42.0 54.50 3.0 25 11.400 480.0 590.0
32322 32322U 240 80 65.0 84.50 3.0 2.5 18.000 705.0 970.0
32924 32924 165 27 23.0 29.00 15 1.5 1.650 118.0 205.0
32024 32024XU 180 38 29.0 38.00 2.0 2.0 3.250 245.0 420.0
33024 33024U 180 48 38.0 48.00 2.0 2.0 4.140 293.0 520.0
120 | 30224 30224U 215 40 34.0 43.50 25 2.0 6.230 345.0 470.0
32224 322241 215 58 50.0 61.50 25 2.0 9.080 460.0 680.0
30324 30324U 260 55 46.0 59.50 3.0 2.5 14.200 560.0 695.0
32324 32324U 260 86 69.0 90.50 3.0 2.5 22.400 815.0 1130.0
32926 32926 180 30 26.0 32.00 2.0 2.0 2.220 142.0 252.0
32026 32026XU 200 45 34.0 45.00 2.0 2.0 4.960 320.0 545.0
130 | 30226 30226U 230 40 34.0 43.75 3.0 2.5 7.250 375.0 505.0
32226 32226U 230 64 54.0 67.75 3.0 2.5 11.200 530.0 815.0
30326 30326U 280 58 49.0 63.75 4.0 3.0 17.400 650.0 830.0
32928 32928XU 190 32 25.0 32.00 2.0 15 2.510 200.0 375.0
32028 32028XU 210 45 34.0 45.00 2.0 2.0 5.280 330.0 580.0
140 33028 33028U 210 56 44.0 56.00 2.0 2.0 6.590 390.0 715.0
30228 30228U 250 42 36.0 45.75 3.0 2.5 9.260 420.0 570.0
32228 32228U 250 68 58.0 71.75 3.0 2.5 14.100 610.0 920.0
30328 30328U 300 62 53.0 67.75 4.0 3.0 21.200 735.0 950.0
32930 32930XU 210 38 30.0 38.00 2.0 2.0 3.920 268.0 490.0
32030 32030XU 225 48 36.0 48.00 25 2.0 6.370 370.0 655.0
150 33030 4T-33030 225 59 46.0 59.00 2.5 2.0 8.070 460.0 860.0
30230 30230U 270 45 38.0 49.00 3.0 2.5 11.200 450.0 605.0
32230 32230U 270 73 60.0 77.00 3.0 25 18.200 700.0 1070.0
32932 32932XU 220 38 30.0 38.00 2.0 2.0 4.150 276.0 520.0
160 32032 32032XU 240 51 38.0 51.00 25 2.0 7.800 435.0 790.0
30232 302320 290 48 40.0 52.00 3.0 2.5 12.900 525.0 720.0
32232 47-32232 290 80 67.0 84.00 3.0 2.5 23.500 890.0 1420.0
32934 32934XU 230 38 30.0 38.00 2.0 2.0 4.400 286.0 560.0
170 32034 32034XU 260 57 43.0 57.00 25 2.0 10.500 500.0 895.0
30234 30234U 310 52 43.0 57.00 4.0 3.0 17.000 610.0 845.0
32234 32234UUTG 310 86 71.0 91.00 4.0 3.0 28.700 1000.0 1600.0
32936 32936XU 250 45 34.0 45.00 2.0 2.0 6.540 350.0 700.0
180 | 30236 30236U 320 52 43.0 57.00 4.0 3.0 17.700 630.0 890.0
32236 32236UUTG 320 86 71.0 91.00 4.0 3.0 30.700 1030.0 1690.0
32938 32938XU 260 45 34.0 45.00 2.0 2.0 6.770 355.0 710.0
190 32038 32038XUE1 290 64 48.0 64.00 25 2.0 15.100 655.0 1210.0
30238 30238U 340 55 46.0 60.00 4.0 3.0 20.800 715.0 1000.0
32238 32238U 340 92 75.0 97.00 4.0 3.0 36.100 1150.0 1850.0
200 32940 32940XUE1 280 51 39.0 51.00 25 2.0 8.880 485.0 895.0
32040 32040XUE1 310 70 53.0 70.00 25 2.0 19.300 800.0 1470.0
220 | 32044 4T-32044X 340 76 57.0 76.00 3.0 2.5 25.000 920.0 1690.0
240 | 32048 4T-32048X 360 76 57.0 76.00 3.0 2.5 26.800 930.0 1760.0
260 | 32052 32052XU 400 87 65.0 87.00 4.0 3.0 39.400 1200.0 2270.0
360 | 32972 32972XUE1 480 76 57.0 76.00 3.0 2.5 36.600 1050.0 2330.0
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