£OZYSKA KULKOWE
ZE STALI NIERDZEWNEJ |

NTN “SOLID GREASE”

Ochrona/predkos¢ obrotowa

SOLID GREASE ,,SPOT PACK”:

Zalety smarowania statego przy zachowaniu wysokiej predkoéci obrotowe;j

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

® Wysokiej jakosSci stal nierdzewna

® \Wzmocnione uszczelnienia elastomerowe (LL)

® t ozysko nasmarowane dozywotnio
® Dostepne serie 6000 i 6200 (srednice watka od 10 do 40 mm)

KORZYSCI

Czystosé

Odpornosé

Odpowiedzialnos¢ ekologiczna

SENTINEL
SERIES

TCO*
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Zmniejszone zuzycie tozysk

(catkowity koszt posiadania)

Wiegksza zywotnos$¢ tozyska
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Certyfikacja NSF-H1

Zatwierdzone przez FDA

(amerykanska Agencja ds.

Zywnosci i Lek6w)

Duza predkos$¢ obrotowa dzigki
»Spot Pack”
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Zamienne z tozyskami
standardowymi

Zredukowana ilo$¢ napraw i
czynnosci konserwacyjnych oraz
przestojow
w produkcji

*TCO (catkowity koszt posiadania)

NTN



SERIA SENTINEL NTN
tOZYSKA KULKOWE
ZE STALI NIERDZEWNEJ NTN

Seria SSN...LL/LP09 ,Solid Grease”
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SERIES

Oznaczenie Wymiary (mm) Nosnos¢ (kN) Peredko$é graniczna Ciezar = Oznaczenie
Cr Co (obr./min) (kg) podstawowe
SSNOOOLL/LP09 10 26 8 0,3 3,5 1,96 10000 0,02 S6000
SSNO01LL/LP09 12 28 8 0,3 3,95 2,39 8300 0,02 S6001
SSNO02LL/LP09 15 32 9 0,3 4.3 2,86 6600 0,03 S6002
SSNO03LL/LP09 17 B85) 10 0,3 4,6 8125 5800 0,07 S6003
SSN004LL/LP09 20 42 12 0,6 7,2 5,05 5000 0,07 S6004
SSNOO5LL/LP0O9 25 47 12 0,6 7,75 5,85 4000 0,08 S6005
SSNO06LL/LP0O9 30 55 13 1 10,2 8,25 3300 0,12 S6006
SSNO07LL/LP09 35 62 14 1 12,3 10,3 2800 0,16 S6007
SSNO0SLL/LP09 40 68 15 1 12,9 11,5 2500 0,19 S6008
SSN200LL/LP09 10 30 9 0,6 3,95 2,39 10000 0,03 S6200
SSN201LL/LP09 12 32 10 0,6 5,25 3,05 8300 0,04 S6201
SSN202LL/LP09 15 85} 11 0,6 5,85 &5 6600 0,05 S6202
SSN203LL/LP09 17 40 12 0,6 i85 4,8 5800 0,12 S6203
SSN204LL/LP09 20 47 14 1 9,9 6,65 5000 0,11 S6204
SSN205LL/LP09 25 52 15 1 10,8 7,85 4000 0,13 S6205
SSN206LL/LP09 30 62 16 1 15 1,3 3300 0,20 S6206
SSN207LL/LP09 35 72 17 11 19,8 15,4 2800 0,29 S6207
SSN208LL/LP09 40 80 18 11 22,4 17,8 2500 0,37 S6208

WLASCIWOSCI SMARU PRZEZNACZONEGO DO KONTAKTU Z ZYWNOSCIA: NTN ,,SOLID GREASE”:

Temperatura pracy (°C) od -10°C do +80°C ciagta (warto$¢ szczytowa 100°C)

Zatwierdzenie NSF/kod kategorii H1 ~ Numer rej. 158287

Niniejszy dokument stanowi wtasno$¢ NTN-SNR ROULEMENTS. Jego czesciowe lub catkowite kopiowanie bez zgody NTN-SNR ROULEMENTS jest écisle zabronione. Wobec kazdego, kto naruszy warunki niniejszego paragrafu, moga zosta¢ podijete

dziatania prawne.

NTN-SNR ROULEMENTS nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy lub pominiecia, ktére mogty pojawi¢ sie w niniejszym dokumencie pomimo starannosci dochowanej przy jego sporzadzaniu. Ze wzgledu na nasza polityke ciagtych badan i

rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia w odniesieniu do wszystkich lub czeéci produktéw i specyfikacji wymienionych w niniejszym dokumencie.
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