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UNA GAMMA COMPLETA
DI PRODOTTI E SERVIZI
DI MANUTENZIONE

Dedicata al buon funzionamento
dei cuscinetti

Expgc(erts
Tools



MONTAGGIO A CALDO

Apparecchi per riscaldamento
ad induzione - Gamma SmartTEMP

Lo strumento perfetto per riscaldare cuscinetti
e pignoni in totale sicurezza

Smart'EviP SmartTEVP [
50 kg max 100 kg max
SmartTEVP [N SmartTEMP KN / KNI
200 kg max 400 kg max
SmartEVP L SmartTEVP EZE{
800 kg max 1600 kg max

Esempio di riferimento prodotto:
TOOL SMART TEMP L / induction heater



LUBRIFICANTI

UNIVERSAL / UNIVERSAL+

Grasso per uso generico per I'industria e 'automobile

HEAVY DUTY  / HEAVY DUTY +

Grasso per «estreme pressioni» per applicazioni
industriali speciali e per il settore dell'industria pesante.

vIB

Per elementi sottoposti ad importanti vibrazioni o urti

HIGH TEMP MP

Per lubrificazione di lunga durata a bassa ed alta
temperatura, con picchi fino a +180°C

FOODAL /FOOD
Grasso certificato con le normative NSF-H1
per I'industria agroalimentare e farmaceutica

FOOD CHAIN OIL

Olio per catene certificato con le normative NSF-H1
e progettato per I'industria agroalimentare e farmaceutica
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CHAIN OIL

Olio sintetico per catene alte temperature fino a 250°C

ULTRA HIGH TEMP

Grasso certificato con le normative NSF-H1 per altissime
temperature fino a 260°C e resistente agli agenti aggressivi

HIGH SPEED +

Grasso a bassa temperatura per velocita molto elevate

Disponibile in barile/secchi
Disponibile per sistemi di lubrificazione
automatica

Esempio riferimento prodotto:
LUB UNIVERSAL GREASE / B1kg



SISTEMI

DI LUBRIFICAZIONE

SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE SINGLE-
POINT - GAMMA BOOSTER

DRIVE - Potente e indipendente dalla temperatura
6 bar

20 riferimenti / 120 e 250 cm?

Esempio riferimento prodotto:

LUBER DRIVE KIT 120-UNIVERSAL +

LUBER DRIVE REFILL 120 UNIVERSAL + REHLLK'T
READY - Affidabile ed economico

ATEX - 5 bar

13 riferimenti / 60 e 125 cm?®

Esempio riferimento prodotto:

LUBER READY HEAVY DUTY +

SMART - Efficace e preciso

ATEX - indipendente dalla temperatura - 6 bar

12 riferimenti / 125 cm?

Esempio riferimento prodotto:

LUBER SMART 125 HEAVY DUTY +

LUBER SMART REFILL 125 HEAVY DUTY+ KIT

REFILL
KIT DI INSTALLAZIONE - Per la gamma booster
Standard o per applicazioni pesanti

10 riferimenti

Esempio riferimento prodotto:

LUBER HDKIT 1P 30mm BEAM CLAMP

PISTOLA MANUALE PER GRASSO
Riferimento: LUB GREASE GUN SET

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE
MULTIPOINT

GAMMA POLIPUMP

Alimentazione 12 VCC 0 24 VCC /

80 bar / capienza serbatoio 2 L / 12 a 35 uscite
12 riferimenti

Esempio riferimento prodotto:
POLIPUMP-2KG-12 PUM-12VDC-IND



MONTAGGIO

E SMONTAGGIO IDRAULICO

GHIERE IDRAULICHE - gamma HMV

84 riferimenti per diametro del foro da 50 mm a 1000 mm
Esempio riferimento prodotto:

TOOL HMV10 EBF / Hydraulic nut

KIT POMPA IDRAULICA MANUALE
2 riferimenti 700 bar, 0,3L e 0,9 L

Esempio riferimento prodotto:

TOOL PUMP SET 700B-0,3L / pump with acc

OLIO IDRAULICO PER POMPA 700B 1L

Riferimento prodotto:
TOOL HYDRAULIC OIL 1L

ESTRATTORE IDRAULICO - 3-in-1
Capacita di 8 t (forza di spinta)

e 12 t (forza di estrazione)

Riferimento:

TOOL PUSH/PULLER 8/12 Tons

ESTRATTORE IDRAULICO
AUTOCENTRANTE

4 riferimenti-4t/12t/20t/30t
Esempio riferimento prodotto:
TOOL SCHP 4T / Self-center hyd puller

VALIGETTE DI ACCESSORI
2 riferimenti - per SCHP 4te 12 t
Esempio riferimento prodotto:

TOOL AS-SCHP 4T / acc set hyd puller



SMONTAGGIO

MECCANICO

ESTRATTORE MECCANICO AUTOCENTRANTE
3riferimenti-2t/3t/5t

Esempio riferimento prodotto:

TOOL SCMP 2/3-120 / Self-center mech puller

KIT DI ESTRATTORI PER CUSCINETTI
RADIALI RIGIDI A SFERE

per cuscinetti da 10 a 100 mm di alesaggio
Riferimento:

TOOL BBPS 10-100 / Ball bearing puller set

ESTRATTORE MECCANICO PER ALBERI
Kit estrattore-separatore

Riferimento:

TOOL BPES 10-105 / Back puller extract set

PLACCA DI ESTRAZIONE A 3 SETTORI
4 riferimenti di estrattore a 3 settori universale,

per una capacitada 4 a 30t

Esempio riferimento prodotto:

TOOL BP3S 50-210 / Tri-section back puller

KIT DI ESTRATTORI A PRESA
INTERNA TRAMITE ALESAGGIO
2 riferimenti - per diametri di alesaggio
da5a44 mm/da45a100 mm

Esempio riferimento prodotto:

TOOL BP SET 5-44 / Bore Puller Set



MONTAGGIO

A FREDDO

VALIGETTA DI MONTAGGIO
A FREDDO

Per montare circa 400 misure di cuscinetti,
diametri di alesaggio da 10 a 50 mm
Percussori in alluminio

Riferimento:

TOOL IFT SET 33/ Industry Fitting Tool Set

PASTA DI MONTAGGIO

2 riferimenti - 60 g /500 g

Per prevenire la ruggine da contatto
Esempio riferimento prodotto:
LUB MOUNTING PASTE / T60G

CHIAVI DI SERRAGGIO REGOLABILI

10 riferimenti - per ghiere con diametro da 15 a 180 mm
Chiavi a spina o ad intaglio

Esempio riferimento prodotto:

TOOL HS 35-50 / Hook Spanner

SICUREZZA E MISURA

GUANTI TERMORESISTENTI
Riferimento: TOOL GLOVE HEAT RESISTANT

LASER TEMP 301 - TERMOMETRO

AD INFRAROSSI CON PUNTATORE LASER
Riferimento: TOOL LASERTEMP 301 / IR Thermometer

SET DI SPESSORI CALIBRATI

Esempio riferimento prodotto:
TOOL FEELER GAUGES 150




FORMAZIONE, DIAGNOSTICA
& NOLEGGIO

ASSISTENZA
TECNICA - BeBox*

¢ \alutazione della situazione attuale

 Supervisione, supporto montaggio/
smontaggio

o Ottimizzazione del processo di
assemblaggio

® Supporto per I'utilizzo di nuove
attrezzature

e Sviluppo di metodi di assemblaggio

per problemi specifici

FORMAZIONE
& E-LEARNING
® Presso uno dei nostri centri di

formazione, in loco o on line
(ad es. seminari web)

e Corsi di formazione standard /
corsi di formazione su misura

e Per |la tecnologia dei
cuscinetti (calcolo,

lubrificazione, montaggio...)

DIAGNOSTICA

e Calcolo dei cuscinetti

¢ Revisione dei cuscinetti
e Analisi dei cuscinetti

NOLEGGIO*
e HMV (ghiere idrauliche)
e pompe

* Apparecchi di
riscaldamento ad induzione
— gamma SmartTEMP
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*Servizio disponibile secondo il paese





