
GAMA TRUCK    
Make the world a profitable  
road to drive
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La gama TRUCK de NTN Europe 
La gama TRUCK Aftermarket de NTN Europe,  
incluye rodamientos NTN y SNR. Siete de las 70 
fábricas del Grupo NTN fabrican rodamientos para 
vehículo industrial.  

La gama incluye productos para vehículos 
europeos, asiáticos y americanos. Nuestros 
productos se comercializan bajo nuestras 3 
marcas: NTN, SNR y BOWER, en función de las 
especificidades del mercado.

Nuestros productos cubren aplicaciones 
de rueda,  caja de cambios, diferenciales y 
distribución motor. NTN es un actor clave para los 
fabricantes de camiones de todos los continentes.

Una gama completa de recambio 
para vehículo industrial 
NTN Europe propone 607 referencias para el mercado de recambio, ofreciendo múltiples 
soluciones a nuestros clientes.

234 rodamientos de rueda para vehículos europeos    
• 158 Referencias HDB - Rodamientos cónicos    
• 44 referencias HDS - Rodamientos compactos de rueda    
• 32 HDP - Buje de rueda con rodamiento integrado    

356 rodamientos caja de cambios y diferencial    
• 250 referencias - Oferta europea    
• 106 referencias - Oferta asiática    

17 referencias de producto para motor    
•  6 poleas de distribución para vehículos asiáticos: Hino Motors, Isuzu Trucks, UD Truck
• 9 rodamientos de alternador para las principales marcas europeas de camiones 
• 2 rodamientos para sistemas de refrigeración y eléctricos   

Al elegir nuestros productos, se beneficia de toda nuestra experiencia:
•  Productos de calidad OE testados y aprobados por nuestro departamento de 

ingeniería
• Productos para ejes de rueda, caja de cambios y diferencial  
• Gama que cubre las principales marcas de camiones presentes en Europa
•  Aplicaciones para todo tipo de vehículos industriales: camiones, tractores, 

remolques, autobuses
NTN Europe también ofrece una amplia gama de productos para vehículos ligeros 
(integrada en nuestra oferta para turismos).

Norteamérica 
Fábricas NTN Bower Corp. 
Macomb, ILLINOIS, EE.UU.

Europa 
Fábricas NTN 
Seynod - Francia 
Mettman - Alemania

Japón 
Fábrica de Okayama

Japón 
Fábricas de Kuwana

Japón 
Fábrica de Kongo Works

Japón 
Fábricas de Iwata
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Foco en los bujes de rueda con 
rodamiento integrado para camiones, 
tractores, remolques y autobuses 
Una solución de vanguardia: nuestra nueva gama SNR de bujes de rueda con rodamiento integrado para vehículo 
industrial, ofrece una solución adaptada al sector del recambio automóvil. 
Dedicada a los vehículos industriales: específicamente adaptada a los vehículos industriales, esta gama 
responde a la demanda del mercado sin comprometer la calidad.
Diseño integrado: los bujes con los rodamientos de rueda ya integrados están especialmente diseñados para 
que el desmontaje y el montaje sean rápidos y sencillos.
Eficacia y fiabilidad: nuestra gama de productos cumple las normas 
de equipo original, lo cual garantiza una calidad óptima.

Referencias para camiones   
• 10 para vehículos comerciales Volvo
• 7 para vehículos comerciales Renault Trucks
• 4 para vehículos comerciales DAF
• 3 para vehículos comerciales Mercedes-Benz
• 3 para vehículos comerciales Scania

Referencias para ejes de remolque
•  5 para eje de remolque BPW    
• 3 para eje de remolque SAF    
• 1 para eje de remolque Mercedes-Benz   

Algunas aplicaciones    
• Renault Trucks - Premium 2 Distribución/Lander/Ruta, serie 

C/D/K/T, Magnum DXi/AE/E.Tech, Midliner M/S, Midlum, Kerax Dxi
• Volvo - FE I/II, FH 12/16, FM 7/9/12/16, FM I, FM II, FMX, NH12, FL6, 

VM 220/270/310/330    
• Mercedes-Benz - Actros, MP2/MP3, MP4/MP5, Antos, Axor 1/2, 

Atego, Arocs, Econic 2   
• Scania - Serie G/P/R/T    
• Autobuses - Mercedes-Benz Autobuses Citaro, Econic, Tourismo, Travego
• Remolques - principales aplicaciones SAF y BPW

Foco en las 
cifras clave 
   
32 Nuevas 

referencias 

85% Tasa de cobertura del 
parque europeo

Productos probados y aprobados por NTN Europe 
Todos nuestros productos son testados en bancos de ensayos para garantizar 
su calidad, seguridad y rendimiento.

Se realizan 6 pruebas en los bujes de rueda con rodamiento integrado 

• 2 para los bujes : ensayos de flexión rotativa y flexión en curva

• 2 para los rodamientos: tests de resistencia y rodadura

•  2 para juntas : pruebas de impermeabilidad al lodo y al aceite

Todas estas pruebas se realizan siguiendo las estrictas especificaciones de 
NTN Europe.

Fáciles de instalar,
los productos de la gama SNR 
garantizan un montaje rápido en 
el taller, reduciendo  el tiempo de 
inactividad del vehículo

Novedades
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Referencia 
SNR Fabricantes Referencias OE Aplicaciones Información 

adicional

HDP001 Mercedes-Benz 000 350 0535, 
000 350 2335

Mercedes-Benz axle - TE - 
TE4/2C6-9, TE4/3C6-9, TE4/8C6-9, TE5/2C7-9, TE5/3C 7-9, TE5/8C 7-9

Mercedes-Benz axle - TL - 
TL5/1C7-9, TL4/1C6-9, TL4/8C6-9, TL5/8C7-9

Posición: eje del 
remolque - disco 
de freno
Rodamientos 
incluidos: HDS103 - 
Pernos incluidos

HDP002 DAF 1691621, 1697346, 1699327, 
1818004, 2019789

DAF LF55, CF65 (18t) 2001-2013, CF75/CF85 (19t to 35t) 2014 => / 2017 => 
DAF XF95 (18t to 32t) 2002-2006, XF105 (to 32t) 2005 =>
DAF XF (19t ot 35t) 2012 => / 2017 =>
DAF SB4000

Posición : Eje 
delantero - Disco 
de freno
Rodamientos 
incluidos: HDS228

HDP003 DAF 1657637, 1812161,  
2019802

DAF LF45, LF55, CF65 (18t) 2001-2013, CF75/CF85 (19t to 35t) 2014 => / 2017 => 
DAF FAF XF95 (18t to 32t) 2002-2006, XF105 (to 32t) 2005 =>

DAF SB4000, SBR4000

Posición : Eje 
trasero - Disco de 
freno
Rodamientos 
incluidos: HDS239

HDP004 DAF 1389061, 1391517, 1391617, 
1818003, 2019853

DAF 65CF, 75CF, 85CF, 95XF (18t) 1997-2002, LF45, LF55, 
DAF CF65/CF75/CF85 (19t to 35t) 2014 => / 2017, XF95 2002-2006
DAF XF105 (to 32t) 2005 =>, XF (19t ot 35t) 2017
DAF SB4000, SBR4000

Posición : Eje 
trasero - Disco de 
freno
Rodamientos 
incluidos: HDS239 y 
HDS248

HDP005 SAF 3 307 3045 00, 03 307 3045 01,  
03 307 3045 02, 03 307 3045 52

SAF axle - B - 
B9-19, BI9-19, B9-22, BI9-22, BL9-22, BIL9-22, BINL9-22, BINL9-19

SAF axle - S - 
SI9-19, SI9-22

Posición : Eje del 
remolque - Disco 
de freno
Rodamientos 
incluidos: HDS248

HDP006 Renault Trucks
Volvo

7420819822,  
7420820420,
20820420

Renault Trucks Premium 2 Distribution (18t to 26t) 2006-2013
Renault Trucks Premium Distribution (18t to 16t) 1996-2006
Renault Trucks Premium 2 Lander (18t to 26t) 2006-2014
Renault Trucks Premium 2 Route (18t to 26t) 2006-2013
Renault Trucks Premium Route (18t to 26t) 1996-2006

Posición : Eje 
trasero - Freno de 
tambor
Rodamientos 
incluidos: HDS219

HDP007 Volvo 3988833,  
85105696

Volvo FE (18t to 26t) 2006 =>
Volvo FE II (18t to 26t) 2006 =>
Volvo FH12 (18t to 35t) 1993-2005
Volvo FL6 (7.5t to 26t) 1985-2000
Volvo FM12 (18t to 32t) 1998-2008
Volvo FM9 (18t to 32t) 2001-2005

Posición : Eje 
trasero - Disco de 
freno ABS
Rodamientos 
incluidos: HDS219 - 
Pernos de 27mm

HDP008 Renault Trucks
Volvo

7420535263,  
7485107753,
20535263,  
85107753

Renault Trucks serie C (18t to 32t)  2013 =>
Renault Trucks serie D (6t to 26t)  2013 => / 2016 =>
Renault Truck Magnum AE (18t to 26t) 1990-2013
Renault Truck Magnum DXi (18t to 26t) 2004-2013
Renault Truck Magnum E.Tech (18t to 26t) 2000-2006
Renault Trucks serie T (18t to 26t) 2013 =>
Renault Trucks Midliner M (11.5t to 16t) 1989-2000
Renault Trucks Midliner S (6t to 16t) 1986-1994
Renault Trucks Midlum  (7.5t to 18t) 2000- / 2006-
Renault Trucks  Premium 2 Distribution (18t to 26t) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Distribution (18t to 26t) 2000 =>
Renault Trucks  Premium 2 Lander (18t to 32t) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Route (18t to 26t) 1996 =>
Volvo FH 2005 =>
Volvo FE II 2012 =>
Volvo FE 2006 =>

Posición : Eje 
trasero - Disco de 
freno ABS
Rodamientos 
incluidos: HDS219 - 
Pernos de 25 mm
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Referencia 
SNR Fabricantes Referencias OE Aplicaciones Información 

adicional

HDP009 Renault Trucks
Volvo

7420535202,  
7421024183,  
7421024206,  
7421116389,
20535202,  
85111448,  
85111791,  
85114470

Renault Trucks serie C (18t to 32t)  2013 =>
Renault Trucks serie D (6t to 26t)  2013 => / 2016 =>
Renault Truck Magnum AE (18t to 26t) 1990-2013
Renault Truck Magnum DXi (18t to 26t) 2004-2013
Renault Truck Magnum E.Tech (18t to 26t) 2000-2006
Renault Trucks serie T (18t to 26t) 2013 =>
Renault Trucks Midliner M (11.5t to 16t) 1989-2000
Renault Trucks Midliner S (6t to 16t) 1986-1994
Renault Trucks Midlum  (7.5t to 18t) 2000- / 2006-
Renault Trucks  Premium 2 Ditribution (18t to 26t) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Ditribution (18t to 26t) 2000 =>
Renault Trucks  Premium 2 Lander (18t to 32t) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Route (18t to 26t) 1996 =>
Volvo FH 2005 =>
Volvo FE 2006 =>, FE II 2012 =>

Posición : Eje 
delantero - Disco de 
freno ABS
Rodamientos 
incluidos: HDS218 - 
Pernos de 25 mm

HDP010 Renault Trucks
Volvo

7421022433,
21022433,  
85107749,  
85111789

Renault Trucks serie C (18t to 32t)  2013 =>
Renault Trucks serie K (18t to 32t)  2013 =>
Renault Trucks serie T (18t to 26t) 2013 =>
Volvo FH 2005 =>  / 2009 =>
Volvo FH II 2012 =>
Volvo FH12 1993-2005
Volvo FH16 1993-2002 / 2003 =>  / 2006 =>  / 2009 =>
Volvo FH16 II 2012 =>  / 2014 =>
Volvo FM 2005 =>
Volvo FM II 2013 =>  / 2016 =>
Volvo FM9 2001-2005
Volvo FM12 1998-2008
Volvo NH12 1999 =>

Posición : Eje 
delantero - Disco de 
freno ABS
Rodamientos 
incluidos: HDS227 - 
Pernos de 25 mm

HDP011 Mercedes-Benz

972 330 0125,  
972 330 0225,  
972 330 0325,  
972 330 0425,  
972 330 0525,  
972 330 0625

Mercedes-Benz axle - F - F-3,5/C17,5
Mercedes-Benz axle - VL - VL2/21DC-3,5
Mercedes-Benz Actros MP2/MP3 2003 => / 2008 =>
Mercedes-Benz Actros MP4/MP4 2011 => / 2015 =>
Mercedes-Benz Antos 2012-2018
Mercedes-Benz Atego 1998-2004
Mercedes-Benz Axor 2002-2004
Mercedes-Benz Axor 2 2004 =>

Posición : Eje 
delantero - Disco de 
freno ABS
Rodamientos 
incluidos: HDS252

HDP012 SAF
3 307 3030 01,  
3 307 3030 00,  
3 307 3030 02,  
03 307 3030 52

SAF axle - SKRB - SKRB 9019 KI (SN6) Integral
SAF axle - SKRB - SKRB 9019 WI Integral
SAF axle - SKRB - SKRB 9022 KI (SN7) Integral
SAF axle - SKRB - SKRB 9022 KI 01 (SN7) Integral
SAF axle - SKRB - SKRB 9022 WI Integral
SAF axle - SKRLB - SKRLB 9019 K (SN6) Integral
SAF axle - SKRLB - SKRLB 9019 W Integral

Posición : Eje del 
remolque - Disco 
de freno
Rodamientos 
incluidos: HDS247

HDP013 Renault Trucks
Volvo

7420534904, 7421024160,
20534904, 20581399,  
21024160, 21024166

Renault Trucks serie K (18t to 32t) 2013 =>
Renault Trucks Premium 2 Ditribution (18t to 26t) 2006 =>
Renault Trucks Premium Ditribution (18t to 26t) 2000 =>
Renault Trucks Premium 2 Lander (18t to 32t) 2006 =>
Renault Trucks Premium Route (18t to 26t) 1996 =>
Volvo FH12 1993-2005

Posición : Eje 
delantero - Freno de 
tambor
Rodamientos 
incluidos: HDS218 - 
Pernos de 25 mm

HDP014 Renault Trucks
Volvo 20518092

Renault Trucks serie K (18t to 32t)  2013 =>
Renault Trucks  Premium 2 Ditribution (18t to 26t) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Ditribution (18t to 26t) 2000 =>
Renault Trucks  Premium 2 Lander (18t to 32t) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Route (18t to 26t) 1996 =>
Volvo FH12 1993-2005

Posición : Eje 
delantero - Freno de 
tambor
Rodamientos 
incluidos: HDS218 - 
Pernos de 27mm

HDP015 Scania 2085471,  
2290532

Scania serie G (18t to 26t) 2004 => / 2007 =>
Scania serie P (18t to 32t) 2004 => / 2012 => / 2013 =>
Scania serie R (18t to 32) 2004 => / 2012 =>
Scania serie T  (18t to 32t) 2004 => / 2012 =>

Scania axle AM/AMA, ARA 860, ASA 700/701

Posición : Eje 
delantero - Freno de 
tambor
Rodamientos 
incluidos: HDS212
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Referencia 
SNR Fabricantes Referencias OE Aplicaciones Información 

adicional

HDP016 Scania
1864430,  
1868662,  
2290526,  
1868663S

Scania axle - ARA - 
ARA760, ARA820, ARA860D, ARA900D

Scania axle - ASA - 
ASA700D, ASA720 
Scania serie G 2010 => / 2013 => 
Scania serie P 2010 => / 2013 => 
Scania serie R  2004 => / 2012 =>

Posición : Eje 
delantero - Disco 
de freno
Rodamientos 
incluidos: HDS212

HDP017
Renault Trucks

Volvo
Meritor

7420819806, 7421328181,
20819804, 20820402,  
21328177, 21328181,
A333K4561N

Renault Trucks serie K (18t to 32t)  2013 =>
Renault Trucks  Premium 2 Ditribution (18t to 26t) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Distribution (18t to 26t) 2000 =>
Renault Trucks  Premium 2 Lander (18t to 32t) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Route (18t to 26t) 1996 =>
Renault Trucks Kerax DXi
Volvo FH 2005 =>  / 2009 =>
Volvo FH12 2001-2005, FH16 2003-2006
Volvo FM 2005 =>
Volvo FM9 2001-2005, FM12 2001-2005, FMX, NH 12

Posición : Eje 
trasero - Freno de 
tambor ABS
Rodamientos 
incluidos: HDS219 - 
Pernos de 25 mm

HDP018 Volvo
1078053,  
20517164,  
85104301

Volvo FM7 1998-2001
Volvo FH12 1993-2005
Volvo FH16 1993-2002 / 2003 =>  / 2006 =>  / 2009 =>
Volvo FH16 II 2012 =>  / 2014 =>
Volvo FM12, FM10 1998-2008
Volvo FM9 2001-2005

Posición : Eje 
trasero - Freno de 
tambor ABS
Rodamientos 
incluidos: HDS219 - 
Pernos de 27mm

HDP019 Volvo
20518053, 20535244,  
20535245, 21336855,  
21336856, 21336857

Volvo FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, 
Volvo FM 12 2001-2005, FH/FM 2005-, NH 12
Volvo FL 6 2000-2006

Posición : Eje 
trasero - Freno de 
tambor ABS con y 
sin ABS
Rodamientos 
incluidos: HDS219 - 
Pernos de 25 mm

HDP020 Volvo 20476519,  
20518054

Volvo FH 12 1998-2005, FH 16 1998-2006, FM 9 2001-2005, 
Volvo FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-, NH 12
Volvo FL 6 2000-2006

Posición : Eje 
trasero - Freno de 
tambor ABS
Rodamientos 
incluidos: HDS219 - 
Pernos de 27mm

HDP021 DAF
1428396,  
1613331,  
1812160

DAF 85CF 1997-2002, CF75 2006-2013
DAF CF85, XF95 2002-2006, XF105 2005 =>
DAF CF 2014 => / 2017 => , XF 2012 => / 2017 =>
DAF XG 2021 => , XG+ 2021=>

Posición : Eje 
delantero - Disco 
de freno
Rodamientos 
incluidos: HDS236

HDP022 Mercedes-Benz 943 330 1325,  
943 334 0001

Mercedes-Benz Actros MP4/MP5 (18t to 35t) 2011 =>  / 2015 =>
Mercedes-Benz Antos 2012-2018
Mercedes-Benz Arocs 2013 =>
Mercedes-Benz Econic 2 2013 =>

Posición : Eje 
delantero - Disco 
de freno
Rodamientos 
incluidos: HDS103

HDP023 BPW

Wheel bearing kit 
09.801.06.07.0,

Wheel Hub Unit
03 2724 31 02,  
03 2724 31 00

BPW axle - SKH - 
SKHZF 9008 ECO Plus, SKHZF 9008-15 ECO Plus, SKHZF 9010 ECO Plus, SKHZF 
9010-15 ECO Plus,  
SHZF 9010 ECO Plus, SKHSFHLL 9008 ECO Plus, SKHSF 8008 ECO Plus, SKHSF 
8010 ECO Plus,  
SKHSM 9008 ECO Plus, SKHZM 9008 ECO Plus,  SKHZM 9008-15 ECO Plus

BPW axle - SH - 
SHSF 9010 ECO Plus, SHSF 9010-15 ECO Plus, SHZF 9010-15 ECO Plus, SHBF 9010 
ECO Plus, SHSF 8010 ECO Plus, 
SHSM 9010 ECO Plus, SHSM 9010-15 ECO Plus, 
SHZF 9010 ECO Plus, SHZM 9010-15 ECO Plus

BPW axle - SKH - 
SKHBF 9010 ECO Plus, SKHBF 9010-15 ECO Plus, SKHBFHLL 9010 ECO Plus, 
SKHBM 9010 ECO Plus, SKHBM 9010-15 ECO Plus, 
SKHBMHLL 9010 ECO Plus, SKHSF 9008 ECO Plus,  
SKHSF 9008-15 ECO Plus, SKHSF 9010 ECO Plus, SKHSF 9010-15 ECO Plus, 
SKHSF 9010-15 ECO Plus, SKHSFHLL 9010 ECO Plus, 
SKHSM 9008-15 ECO Plus, SKHSM 9010 ECO Plus,  
SKHSM 9010-15 ECO Plus, SKHSMHLL 9010 ECO Plus

Posición del eje del 
remolque - Disco de 
freno ABS
Rodamientos 
incluidos: HDB005 y 
HDB022
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Referencia 
SNR Fabricantes Referencias OE Aplicaciones Información 

adicional

HDP024 BPW

Wheel bearing kit 
09.801.06.05.0,

Wheel Hub Unit
03 2723 09 50,  
03 2723 09 70

BPW axle - SKH - 
SKHSMA 9008-15 ECO-MAXX, SKHSMA 9010 ECO-MAXX, SKHSMA 9010-15 ECO-
MAXX, SKHSMAHLL 9010 ECO-MAXX, SKHSMHLL 9010 ECO-MAXX, SHSF 9010 
ECO-MAXX, SHSF 9010-15 ECO-MAXX

BPW axle - SH - 
SHSFA 8010 ECO-MAXX, SHSFA 9010-15 ECO-MAXX, SHSM 9010 ECO-MAXX, 
SHSM 9010-15 ECO-MAXX,  
SHZF 9010 ECO-MAXX, SHZF 9010-15 ECO-MAXX, SHZM 9010-15 ECO-MAXX, 
SHZMA 9010-15 ECO-MAXX, SHSFH 9010 ECO-MAXX

BPW axle - SKH - 
SKHSF 8010 ECO-MAXX, SKHSF 9008 ECO-MAXX,  SKHSF 9008-15 ECO-MAXX, 
SKHSF 9010 ECO-MAXX,   
SKHSF 9010-15 ECO-MAXX, SKHSFA 9010 ECO-MAXX,  SKHSFA 9010-15 ECO-
MAXX, SKHSFHLL 9008 ECO-MAXX,  
SKHSFHLL 9010 ECO-MAXX, SKH - SKHSM 9008 ECO-MAXX, SKHSM 9008-15 
ECO-MAXX, SKHSM 9010 ECO-MAXX, SKHSM 9010-15 ECO-MAXX

Posición : Eje del 
remolque - Disco de 
freno ABS
Rodamientos 
incluidos: HDB021 y 
HDB009

HDP025 BPW

Wheel bearing kit
09.801.06.03.0,

Wheel Hub Unit
03 2723 08 70

BPW axle - H - 
HS 8010 ECO, HSF 6510 ECO, HSF 8010 ECO, HSF 8010-15 ECO, HSF 9010 ECO, 
HSF 9010-15 ECO, HSFH 6510 ECO,  
HSFH 9010 ECO, HSFH 9010-15 ECO, HSFHLL 9010/12° ECO 
HSFLL 9010/12° ECO, HSFLL 9010/20° ECO, HSFO 9010 D36 ECO, HSFOA 9010 
D36 ECO, HSFOM 9010 D36 ECO,  
HSHLL 9010/12° ECO, HSL 8010 ECO, HSLL 8010 ECO, HSM 8510 ECO, HSM 8510-
10 ECO, HSM 8510-15 ECO,  
HSM 9010 ECO, HSM 9010-15 ECO, HSMA 9010 ECO,  
HSMAH 9010 ECO, HSMAHLL 9010/12° ECO, HSMH 8010 ECO, HSMH 9010 ECO, 
HSMH 9010-15 ECO, HSMHA 9010 ECO,  
HSMHLL 9010/10° ECO, HSMHLL 9010/12° ECO,  
HSMLL 9010/12° ECO, HSMLL 9010/20° ECO, HSMO 9010 ECO, HZF 6510 ECO, 
HZF 9010 ECO, HZF 9010-15 ECO,  
HZFH 9010 ECO, HZFH 9010-15 ECO, HZFH 9010-15 ECO, HZFLL 9010/12° ECO,  
HZHLL 9010/12° 7/8 IN ECO, HZM 6508 ECO,
HZM 9010 ECO, HZM 9010-15 ECO, HZMH 9010-15 ECO

Posición : Eje del 
remolque - Disco de 
freno ABS
Rodamientos 
incluidos: HDB021 y 
HDB009

HDP026 BPW

Wheel bearing kit 
09.801.07.32.0,  
09.801.09.09.0,

Wheel Hub Unit
03 2724 32 80

BPW - SH - SHBF 9010 ECO Plus2

BPW - SKH - SKHBF 9010 ECO Plus2

BPW - SKH - SKHBF 9010-15 ECO Plus2

BPW - SKH - SKHBFHLL 9010 ECO Plus2

BPW - SKH - SKHBM 9010 ECO Plus2

BPW - SKH - SKHBM 9010-15 ECO Plus2

BPW - SKH - SKHBMHLL 9010 ECO Plus2

Posición : Eje del 
remolque - Disco de 
freno ABS
Rodamientos 
incluidos: HDB005 y 
HDB022

HDP027 BPW

Wheel bearing kit 
09.801.06.58.0,

Wheel Hub Unit
03 2724 31 42,  
03 2724 31 41, 
03 2724 31 40

BPW axle - SKH - 
SKHZF 9008 ECO Plus, SKHZF 9008-15 ECO Plus, SKHZF 9010 ECO Plus, SKHZF 
9010-15 ECO Plus, HZF 9010 ECO Plus,  
SKHSFHLL 9008 ECO Plus, SKHSF 8008 ECO Plus, SKHSF 8010 ECO Plus, SKHSM 
9008 ECO Plus,   
SKHZM 9008 ECO Plus, SKHZM 9008-15 ECO Plus,

BPW axle - SH - 
SKHSM 9008 ECO Plus2, SHSF 9010 ECO Plus, SHSF 9010-15 ECO Plus, SHZF 
9010-15 ECO Plus, SHBF 9010 ECO Plus, SHSF 8010 ECO Plus,  
SHSM 9010 ECO Plus, SHSM 9010-15 ECO Plus, SHZF 9010 ECO Plus, SHZM 9010-
15 ECO Plus,

BPW axle - SKH - 
SKHBF 9010 ECO Plus, SKHBF 9010-15 ECO Plus, SKHBFHLL 9010 ECO Plus, 
SKHBM 9010 ECO Plus, SKHBM 9010-15 ECO Plus,  
SKHBMHLL 9010 ECO Plus, SKHSF 9008 ECO Plus,  
SKHSF 9008-15 ECO Plus, SKHSF 9010 ECO Plus, SKHSF 9010-15 ECO Plus, 
SKHSF 9010-15 ECO Plus, SKHSFHLL 9010 ECO Plus,  
SKHSM 9008-15 ECO Plus, SKHSM 9010 ECO Plus, SKHSM 9010-15 ECO Plus, 
SKHSMHLL 9010 ECO Plus

Posición : Eje del 
remolque - Disco de 
freno ABS
Rodamientos 
incluidos: HDB005 y 
HDB022
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Referencia 
SNR Fabricantes Referencias OE Aplicaciones Información 

adicional

HDP028 Mercedes-Benz
943 330 1125,  
943 330 1225, 
943 330 1525,  
943 334 0701

Mercedes-Benz axle - F - F-8/C22.5, F-7,5A/C22.5
Mercedes-Benz axle - NL - NL4/50DCL-7,5
Mercedes-Benz axle - NS - NS4/50DCL-7,5
Mercedes-Benz axle - T - T-7,5LA/C22.5
Mercedes-Benz axle - VO - VO4/37CL-7
Mercedes-Benz axle - VL -
VL4/50DC-7,5, VL4/51DC-7,5, VL4/52DC-7,5, VL4/54DC-8

Mercedes-Benz Actros (18t to 33t) 1997-2002
Mercedes-Benz Actros MP2/MP3 (18t to 35t) 2003 => / 2008 =>
Mercedes-Benz Actros MP4/MP5 (18t to 35t) 2011 =>  / 2015 =>
Mercedes-Benz Antos (26t) 2012-2018
Mercedes-Benz Arocs (18t to 44t) 2013 =>
Mercedes-Benz Atego (18t to 26t) 1998-2004
Mercedes-Benz Axor 2 (18t to 32t) 2004 =>
Mercedes-Benz Axor (18t to 32t) 2002-2004
Mercedes-Benz Autobus Citaro, Econic, Tourismo, Travego

Posición : Eje 
delantero - Disco 
de freno
Rodamientos 
incluidos: HDS103

HDP029 Volvo 21228155 Volvo VM 220/270/310/330 2012-2020

Posición : Eje 
delantero - Freno de 
tambor ABS con y 
sin ABS
Rodamientos 
incluidos: HDS227

HDP030 SAF
03.307.3056.00,  
03.307.3056.01,  
03.307.3056.03

SAF axle - Z - 
ZL11-3720, ZL11-4220, ZZL10-4220, ZL9-4218, ZIL9-19, ZIL11-19, ZIL11-22

SAF axle - B - 
B9-19, BI9-19, B9-22, BI9-22, BL9-22, BIL9-22, BINL9-22, BIVL9-19, BIVL9-22, BINL9-
19, BIL9-19, BIL9-22, BL9-19, BI10-19, BI10-22

SAF axle - S - 
SI9-19, SI9-22, SI11-19, SI11-22, S7-3015, S9-3718, S9-4218, S9-4220, S11-3720, 
S11-4220, S11-4218, SIL9-22, SIL11-22, SL9-3718, SL9-4218, SL11-4220, SZL11-
4220, SZL11-4218, SIL9-19, SL11-4218

SAF axle - Z - 
ZI9-19, ZI9-22, ZI11-19, ZI11-22, Z7-3015, Z8-3718, Z9-3020, Z9-3720-8L, Z9-3720-
10L, Z9-4220, Z9-4218, Z11-3020, Z11-3720-8L, Z11-3720-10L, Z11-4218, Z11-4220, 
ZL8-3718, ZL9-3020, ZL9-3720, ZL11-3020

Posición : Eje 
trasero - Disco de 
freno ABS
Rodamientos 
incluidos: HDS248
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Referencia 
SNR Fabricantes Referencias OE Aplicaciones Información 

adicional

HDP031 Mercedes-
Benz 9433300825

Mercedes-Benz axle - VL - 
VL4/50DC-7,5, VL4/51DC-7,5, VL4/52DC-7,5, VL4/53DC-7,5, VL4/54DC-8, 
VL5/21DC-9

Mercedes-Benz axle - TE - 
TE5/2C7-9, TE5/3C 7-9, TE5/5C 7-9, TE5/6C 7-9, TE5/8C 7-9, 
TE5/8C6-9, TE4/8NC6-9, TE4/8KC6-9, TE5/8NC6-9, 
TE5/8NC7-9, TE5/8KC6-9, TE5/8KC7-9, TE4/2KC6-9, 
TE4/2NC6-9, TE4/3KC6-9, TE4/3NC6-9, TE5/2KC7-9, 
TE5/2NC7-9, TE5/2NC6-9,  TE5/2KC6-9, TE5/3KC6-9, 
TE5/3NC6-9, TE5/3KC7-9, TE5/3NC7-9, TE4/2C6-9

Mercedes-Benz axle - F - 
F-7,5/C22.5, F-8A/C22.5, F-9/C22.5, F-8/C22.5, FA-7,5H/C22,5, FA-8H/C22,5, 
FA-9H/C22,5, F-8,5/C22.5, F-9,5/C22.5

Mercedes-Benz axle - M - 
M-7,5LA/C22.5, M-7,5SLA/C22.5

Mercedes-Benz axle - NL - NL4/50DCL-7,5

Mercedes-Benz axle - NS - NS4/50DCL-7,5

Mercedes-Benz axle - T - 
T-7,5LA/C22.5, T-7,5SLA/C22.5, T-8LA/C22,5, T-8SLA/C22,5, T-9LA/C22,5, 
T-9SLA/C22,5

Mercedes-Benz axle - TE - 
TE4/2C6-9, TE4/3C6-9, TE4/5C6-9, TE4/6C6-9, TE4/8C6-9, TE5/1C7-9, 
TE4/3C6-9, TE4/5C6-9, TE4/6C6-9, TE4/8C6-9, TE5/2C7-9, TE5/3C7-9, 
TE5/5C7-9, TE5/6C7-9, TE5/8C7-9

Mercedes-Benz axle - TL - 
TL4/1C6-9, TL5/1C7-9, TL5/1C6-9, TL4/1KC6-9, TL4/1NC6-9, TL5/1KC6-9, 
TL5/1NC6-9, TL5/1KC7-9, TL5/1NC7-9, TL4/1C6-9, TL4/8C6-9, TL5/1C7-9

Mercedes-Benz axle - TZ - 
TZ4/8C 6-9, TZ5/8C 7-9, TZ5/8C6-9, TZ4/8KC6-9, TZ5/8NC6-9, TZ5/8NC7-9, 
TZ5/8KC6-9, TZ5/8KC7-9, TZ4/2NC6-9, TZ4/2KC6-9, TZ4/3KC6-9, TZ4/3KC6-9, 
TZ4/3NC6-9, TZ5/3KC6-9, TZ5/4KC6-9, TZ5/4NC6-9, TZ5/3NC7-9, TZ5/3KC7-9, 
TZ5/4KC7-9, TZ5/4NC7-9, TZ4/8C6-9, TZ5/8C7-9, TZ5/4C7-9, TZ4/2C6-9, 
TZ4/3C6-9

Mercedes-Benz axle - V0 - 
V01F-7,5/C22,5, V01F-8/C22,5, V01F-8A/C22,5, V03F-9/C22,5, VO4/37CL-7

Mercedes-Benz Actros (18t to 33t) 1997-2002

Mercedes-Benz Actros MP2/MP3 (18t to 35t) 2003 => / 2008 =>

Mercedes-Benz Axor 2 (18t to 32t) 2004 =>

Posición : Eje 
delantero - Disco 
de freno
Rodamientos 
incluidos: HDS103

HDP032 Scania 1822615, 2290525,  
2603316, 2603319

Scania serie G (18t to 26t) 2004 => / 2007 =>
Scania serie P (18t to 32t) 2004 =>  / 2012 =>  / 2013 =>
Scania serie R (18t to 32) 2004 => / 2012 =>
Scania serie T  (18t to 32t) 2004 => / 2012 =>

Scania axle ADA1303, ASA1303, AD200SA, AD400SA, AD401SA, A600SA, 
AD 1300, ADA 1103/1300/1304, ADA/ADZ 400, ASA 1003, R 735/885

Posición : Eje 
trasero - Disco de 
freno
Rodamientos 
incluidos: HDS219
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