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NTN Bower Corp. NTN Uretim tesisleri tesisi Japonya
Uretim tesisleri Seynod - Fransa Kongo Works tretim
Macomb, ILLINOIS, ABD Mettman - Aimanya tesisi

NTN Europe'un Yenileme Pazarina yonelik Agir
Vasita drdn gami, NTN ve SNR markali rulmanlari
icermektedir. NTN Group bunyesindeki 70
fabrikadan yedisi agir vasitalara yonelik rulmanlar
Uretmektedir.

Urtin yelpazesinde Avrupa, Asya ve Amerika
menseli araclara yonelik drdnler bulunmaktadir.
Urtnlerimiz, pazarlarin ¢zelliklerine bagl olarak
NTN, SNR ve BOWER olmak Uizere 3 markamiz
altinda pazarlanmaktadir.

Urtinlerimiz teker, sanziman, diferansiyel ve
alternatér uygulamalarini kapsamaktadir. NTN, tim
kitalardakiagir vasitaimalatcilari icin nemli bir OE

Ureticisidir.

Japonya
Kuwana Uretim tesisleri

Japonya
Iwata Uretim tesisler

Agir vasitalara yonelik eksiksiz bir

yedek parca gami

NTN Europe, yenileme pazari icin 607 referans sunmaktadir. Ur(in gamimizile musterilerimize

coklu cozUmler sunmaktayiz.

Avrupa menseli araclar icin 234 teker rulmani
* 158 HDB referansi - Konik rulmanlar

e 44 HDS referansi - Aks rulmanlari

® 32 HDP referansi- Poryali teker rulmanlari

356 sanziman ve diferansiyel ruimani
e 250 referans - Avrupa markalari
® 106 referans - Asya markalari

Motorlar icin 17 referans

® Asyamenseli araclar icin 6 triger kayisi kasnagi: Hino Motors, Isuzu Trucks, UD Truck
® Bagslica Avrupa agir vasita markalariicin 9 alternatér rulmani

® Sogutma ve elektrik sistemleriicin 2 rulman

Urtnlerimizi tercih ederek uzmanhgimizdan faydalanabilirsiniz;

* Muhendislik departmanimiz tarafindan test edilen ve onaylanan OE kalitesinde tiriinler

e Akslar, sanzimanlar ve diferansiyellere yonelik triinler
* Avrupa'daki baghca agir vasita markalarini kapsayan tiriin gami
¢ Her tiirden agir vasitaya yonelik tiriinler - Kamyonlar, traktorler, treylerler, otobUsler

NTN Europe ayrica hafifticari araglar igin de genis kapsamii bir tir(in yelpazesi sunmaktadir
(binek araclara yénelik tirtin grubumuza entegre edilmigtir).
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Kamuyonlar, traktoérler, treylerler ve
otobusler icin poryalh teker rulmanlari

Son Teknoloji Uriinii Bir Céziim : SNR'nin yeni poryali teker rulmanlari serisi, bagimsiz otomotiv yenileme pazarina ¢zel bir

¢6zUm sunmaktadir.

Agir Vasitalara Ozel Uriinler: Agir vasita parkina ¢zel olarak uyarlanan trtin gami, kaliteden ¢dtin vermeksizin pazardan gelen

talepleri karsilamaktadir.

Entegre Tasarim : Poryali teker rulmanlari, sokme ve takma islemlerini hizli ve kolay hale getirmek Uzere titizlikle tasarlanmigtir.

Verimlilik ve Giivenilirlik: Ur(in yelpazemiz OE standartlarina uygundur ve optimum kaliteyi garanti etmektedir.

Kamyonlara yonelik referanslar

e Volvomarkaticari araclaricin 10 referans

e Renault Trucks markaticari araclar icin 7 referans
e DAF markaticariaraclar icin 4 referans

e Mercedes-Benz marka ticari araglar icin 3 referans

e Scaniamarkaticari araglar icin 3 referans

Treyler akslarina yonelik referanslar

e BPWtreyler akslariicin 5 referans
e SAFtreyler akslariicin 3referans
e Mercedes-Benz treyler akslariicin 1 referans

Bazi arac modelleri
e Renault Trucks - Premium 2 Distribution/Lander/Route, serie
C/D/K/T, Magnum DXI/AE/E.Tech, Midliner M/S, Midlum, Kerax Dxi

e Volvo-FEI/Il, FH 12/16,FM 7/9/12/16, FM |, EM II, FMX, NH12, FL6,
VM 220/270/310/330

* Mercedes-Benz - Actros, MP2/MP3, MP4/MP5, Antos, Axor 1/2,
Atego, Arocs, Econic 2

e Scania-serie G/P/R/T
e Otobdusler - Mercedes-Benz Autobus Citaro, Econic, Tourismo, Travego
e Treylerler - Baglica SAF ve BPW modelleri

NTN Europe tarafindan test edilmis ve onaylanmis Orinler

Tum drdnlerimiz, kalite, glvenlik ve performans dzelliklerini garanti altina amaciyla
test ekipmanlarinda test edilmektedir.

Poryali teker rulmanlari Gzerinde gerceklestirilen 6 test

e Poryalaricin 2 test : Rotasyonel bukllme ve kdse bukme testleri
¢ Rulmanlaricin 2 test : Dayaniklilik ve yuvarlanma testleri
e Kecelerigin 2test: Camur ve yag gecirim testleri

Tdm bu testler NTN Europe'un kati spesifikasyonlarina gore gerceklestiriimektedir.
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Kolay montaj

SNR markali trtinler, serviste

hizli bir sekilde takilabilmeleri
sayesinde araglarin onarim surelerini
kisaltmaktadir.

Onemlirakamlar

3 Yeni
referans
Avrupa

% 85 arag parkini

kapsama orani




Arac

SNR Referansi P OE referanslari Arac Modelleri Ek bilgi
Ureticisi
Mercedes-Benz axle - TE - PEzisyghszreyler aksi
- Fren diski
Mercedes. | 000350 0535, TE4/2C6-9, TE4/306-9, TE4/8C6-9, TES/2C7-9, TES/3C 7-9, TES/8C 7-9 rrend
HDPOO1 Benz 000 350 2335 icindeki rulman:
Mercedes-Benz axle - TL - HDS103 - Civatalar
TL5[1C7-9, TL4/1C6-9, TL4/8C6-9, TLS/8CT-9 dahilgir
DAF LF55, CF65 (181) 2001-2013, CF75/CF85 (19t ila 35t) 2014 => / 2017 => Pozisyon : On aks -
1691621 1697346, 1699327, 1818004, | DAF XF95 (18t ila 32t) 2002-2006, XF105 (32t'a kadar) 2005 => Fren diski
HDP002 DAF ' ' ' ' ) .
2019789 DAF XF (19t ila 35t) 2012 => / 2017 => icindeki rulman:
DAF SB4000 HDS228
DAF LF45, LF55, CF85 (181) 2001-2013, CF75/CF85 (19t la 35t) 2014 =>/ 2017 => DAF  psicy o0 - Arka aks -
1657637, 1812161, FAF XF95 (18t lla 321) 2002-2006, XF105 (32t'a kadar) 2005 => Fren diski
HDP003 DAF . .
2019802 icindeki rulman:
DAF SB4000, SBR4000 HDS239
DAF 65CF, 75CF, 85CF, 95XF (18) 1997-2002, LF45, LF55, Pozisyon : Arka aks -
HDP004 DA 1389061, 1391517, 1391617, 1818003, | DAF CF65/CF75/CF85 (19t ila 35t) 2014 => / 2017, XF95 2002-2006 Fren diski
2019853 DAF XF95 (18t ila 32t) 2002-2006, XF105 (32 t'a kadar) 2005 icindeki rulman:
DAF SB4000, SBRA000 HDS239 & HDS248
SAF axle-B- Pozisyon : Treyler aksi
HDPOOS - 3307 3045 00, 03 307 3045 01, B9-19, BI9-19, B9-22, BI9-22, BLY-22, BIL9-22, BINL9-22, BINL9-19 - Fren diski
03307 3045 02, 03 307 3045 52 SAF axie-S - icindeki ruiman:
§19-19, S19-22 HDS248
Renault Trucks Premium 2 Distribution (18t ila 26t) 2006-2013
400819800 Renault Trucks Premium Distribution (18t ila 16) 1996-2006 Pozisyon : Arka aks -
Renault Trucks ' ‘ . Kampanall fren
HDP006 7420820420, Renault Trucks Premium 2 Lander (18t ila 26t) 2006-2014 - .
Volvo 20820420 ‘ ) icindeki rulman:
Renault Trucks Premium 2 Route (18t ila 26t) 2006-2013 HDS219
Renault Trucks Premium Route (18t ila 26t) 1996-2006
Volvo FE (18t ila 26t) 2006 =>
Volvo FE Il (18t ila 26t) 2006 => Pozisyon : A_rka_ aks -
HDPOOT o 3988833, Volvo FH12 (18t ila 35t) 1993-2005 ABSIifren disid
oo . Icindeki rulman:
85105696 .
Volvo FL6 (7.5t ila 26t) 1985-2000 HDS219 - 27mm
Volvo FM12 (18t ila 32t) 1998-2008 Cvatalar
Volvo FM9 (18t ila 32t) 2001-2005
Renault Trucks serie C (18t ila 32t) 2013 =>
Renault Trucks serie D (6t ila 26t) 2013 => /2016 =>
Renault Truck Magnum AE (18t ila 26t) 1990-2013
Renault Truck Magnum DXi (18t ila 26t) 2004-2013
Renault Truck Magnum E.Tech (18t ila 26t) 2000-2006
Renault Trucks serie T (18t ila 26t) 2013 =>
Renault Trucks Midliner M (11.5t ila 16t) 1989-2000 Pozisyon : Arka aks -
7420535263, _ . ABS'li fren diski
Renault Trucks | 7485107753, Renault Trucks Midliner S (6t ila 16t) 1986-1994 !
HDP008 Volvo 20535263 , ) Igindeki rulman:
\ Renault Trucks Midlum (7.5t ila 18t) 2000- / 2006-
85107753 . o ) HDS219 - 25mm
Renault Trucks Premium 2 Distribution (18t ila 26t) 2006 => Civatalar
Renault Trucks Premium Distribution (18t ila 26t) 2000 =>
Renault Trucks Premium 2 Lander (18t ila 32t) 2006 =>
Renault Trucks Premium Route (18t ila 26t) 1996 =>
Volvo FH 2005 =>
Volvo FE 11 2012 =>
Volvo FE 2006 =>
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Arac

SNR Referansi P OE referanslari Arac Modelleri Ek bilgi
Ureticisi
Renault Trucks serie C (18t ila 32t) 2013 =>
Renault Trucks serie D (6t ila 26t) 2013 => /2016 =>
Renault Truck Magnum AE (18t ila 26t) 1990-2013
Renault Truck Magnum DXi (18t ila 26t) 2004-2013
7420535002, Renault Truck Magnum E.Tech (18t ila 26t) 2000-2006
7421024183, Renault Trucks serie T (18t ila 26t) 2013 => Pozisyon : On aks -
7421024206, Renault Trucks Midliner M (11.5t ila 16t) 1989-2000 ABS!li fren diski
Renault Trucks | 7421116389, - . - ,
HDP009 Volvo 20535202, Renault Trucks Midliner S (6t ila 16t) 1986-1994 icindeki rulman:
85111448, Renault Trucks Midlum (7.5t ila 18t) 2000- / 2006- HDS218 - 25mm
85111791, Renault Trucks Premium 2 Ditribution (18t ila 26t) 2006 => Crvatalar
85114470 Renault Trucks Premium Ditribution (18t ila 26t) 2000 =>
Renault Trucks Premium 2 Lander (18t ila 32t) 2006 =>
Renault Trucks Premium Route (18t ila 26t) 1996 =>
Volvo FH 2005 =>
Volvo FE 2006 =>, FE 11 2012 =>
Renault Trucks serie C (18t ila 32t) 2013 =>
Renault Trucks serie K (18t ila 32t) 2013 =>
Renault Trucks serie T (18t ila 26t) 2013 =>
Volvo FH 2005 => /2009 =>
Volvo FH 11 2012 => Pozisyon : On aks -
7421022433, Volvo FH12 1993-2005 ABS'li fren diski
Renault Trucks | 21022433, _ _ _ N
HDPO010 Voo 85107740, Volvo FH16 1993-2002/ 2003 => /2006 => /2009 => Icindeki ruiman:
85111789 Volvo FH16 112012 => /2014 => HDS227 - 25mm
Volvo FM 2005 => Cvatalar
Volvo FM 11 2013 => /2016 =>
Volvo FM9 2001-2005
Volvo FM12 1998-2008
Volvo NH12 1999 =>
Mercedes-Benz axle - F - F-3,5/C17,5
Mercedes-Benz axle - VL - VL2/21DC-3,5
9723300125, .
972330 0225, Mercedes-Benz Actros MP2/MP3 2003 => / 2008 => Pozisyon : On aks -
Mercedes- 972 330 0325 Mercedes-Benz Actros MP4/MP4 2011 => / 2015 => ABS'li fren diski
HDPO11 ' ) _
Benz 972330 0425, Mercedes-Benz Antos 2012-2018 icindeki rulman:
972 330 0525, g y HDS252
979330 0625 Mercedes-Benz Atego 1998-2004
Mercedes-Benz Axor 2002-2004
Mercedes-Benz Axor 2 2004 =>
SAF axle - SKRB - SKRB 9019 KI (SN8) Integral
SAF axle - SKRB - SKRB 9019 WI Integral
3307303001, SAF axle - SKRB - SKRB 9022 KI (SN7) Integral Pozisyon : Treyler aksi
HDPO012 SAF 83073080 00, SAF axle - SKRB - SKRB 9022 KI 01 (SN7) Integral - Fren disk
3307 303002, icindeki rulman:
03307 3030 52 SAF axle - SKRB - SKRB 9022 WI Integral HDS247
SAF axle - SKRLB - SKRLB 9019 K (SN6) Integral
SAF axle - SKRLB - SKRLB 9019 W Integral
Renault Trucks serie K (18t ila 32t) 2013 =>
Renault Trucks Premium 2 Ditribution (18t ila 26t) 2006 => Pozisyon : On aks -
Renault Trucks | /420034904, 7421024160, Renault Trucks Premium Ditribution (18t la 26t) 2000 => Kampanali fren
HDPO013 Volvo 20534904, 20581399, ) . Icindeki rulman:
21024160, 21024166 Renault Trucks Premium 2 Lander (18t ila 32t) 2006 => HDS218 - 25mm
Renault Trucks Premium Route (18t ila 26t) 1996 => Civatalar
Volvo FH12 1993-2005
Renault Trucks serie K (18t ila 32t) 2013 =>
Renault Trucks Premium 2 Ditribution (18t ila 26t) 2006 => Pozisyon : On aks -
Renault Trucks Renault Trucks Premium Ditribution (18t la 26t) 2000 => Kampanali fren
HDPO14 Volvo 20518092 Renault Trucks Premium 2 Lander (18t ila 32t) 2006 => Igindeki ruiman:
- HDS218 - 27mm
Renault Trucks Premium Route (18t ila 26t) 1996 => Civatalar
Volvo FH12 1993-2005
Scania serie G (18t ila 26t) 2004 => / 2007 =>
Scania serie P (18t ila 32t) 2004 => /2012 => / 2013 => Pozisyon : O aks -
Scania serie R (18t ila 32) 2004 => /2012 => Kampanali fren
HDPO15 Scania 2085471, . ( . : . P .
2290532 Scania serie T (18tila 32t) 2004 => / 2012 => icindeki rulman:

Scania axle AM/AMA, ARA 860, ASA 700/701

HDS212
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Arac

SNR Referansi e OE referanslari Arac Modelleri Ek bilgi
Ureticisi
Scania axle - ARA -
ARA760, ARA820, ARA860D, ARA900D ) N
1864430, Pozisyon : On aks -
_ 1868662, Scania axle - ASA - Fren diski
HDPO16 Scaa 2290526, ASA700D, ASA720 Icindeki rulman:
18686633 Scania serie G 2010 => / 2013 => HDS212
Scania serie P 2010 => / 2013 =>
Scania serie R 2004 => /2012 =>
Renault Trucks serie K (18t ila 32t) 2013 =>
Renault Trucks Premium 2 Ditribution (18t ila 26t) 2006 =>
Renault Trucks Premium Distribution (18t ila 26t) 2000 =>
i i = Pozisyon : Arka aks -
. - 7420819806, 7421308181, Renault Trucks Premium 2 Lander (18t ila 32t) 2006 => ABS‘Hykampanah o
HDPOT ena\bn‘ FUCKS | 20819804, 20820402, Renault Trucks Premium Route (18t ila 26t) 1996 => o
017 MO 2138177, 21328181, Renault Trucks Kerax DX indekiriman:
Meritor A333KA561N HDS219 - 25mm
Volvo FH 2005 => /2009 => Civatalar
Volvo FH12 2001-2005, FH16 2003-2006
Volvo FM 2005 =>
Volvo FM9 2001-2005, FM12 2001-2005, FMX, NH 12
Volvo FM7 1998-2001
Volvo FH12 1993-2005 Pozisyon : Arka aks -
1078053, Volvo FH16 1993-2002/ 2003 => / 2006 => /2009 => ABSII kampana fren
HDPO018 Volvo 20517164, icindeki rulman:
85104301 Volvo FH16 11 2012 => /2014 => 109219 - 27mm
Volvo FM12, FM10 1998-2008 Civatalar
Volvo FM9 2001-2005
Pozisyon : Arka aks
20518053, 20535044 Volvo FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, ) ABSI e fBS‘S‘Z
i ' ampanali fren
HDPO19 Volvo 205635245, 21336855, Volvo FM 12 2001-2005, FH/FM 2005-, NH 12 ‘ dp il
indeki rulman:
21336856, 21336857 Volvo FL 6 2000-2006 I-()I:D8219 - o5mm
Civatalar
Pozisyon : Arka aks -
Volvo FH 12 1998-2005, FH 16 1998-2006, FM 9 2001-2005, ABS'li kampanali fren
HDP020 Volo ggg:gggi Volvo FM 12 1998-2005, FHFM 2005-, NH 12 icindeki ruman:
Volvo FL 6 2000-2006 HDS219 - 27mm
Civatalar
DAF 85CF 1997-2002, CF75 2006-2013 Pozisyon : On aks -
1428396, DAF CF85, XF95 2002-2006, XF105 2005 => Fren diski
HDP021 DAF 1613331, - .
1812160 DAF CF 2014 => /2017 => , XF 2012 => / 2017 => Icindeki rulman:
DAF XG 2021 => , XG+ 2021=> HDS236
Mercedes-Benz Actros MP4/MP5 (18t ila 35t) 2011 => /2015 => Pozisyon : On aks -
Mercedes- 943330 1325 Mercedes-Benz Antos 2012-2018 Fren diski
HDP022 ' - .
Benz 943 334 0001 Mercedes-Benz Arocs 2013 => icindeki rulman:
Mercedes-Benz Econic 2 2013 => HDS103
BPW axle - SKH -
SKHZF 9008 ECO Plus, SKHZF 9008-15 ECO Plus, SKHZF 9010 ECO Plus, SKHZF 9010-15
ECO Plus,
SHZF 9010 ECO Plus, SKHSFHLL 9008 ECO Plus, SKHSF 8008 ECO Plus, SKHSF 8010
ECO Plus,
SKHSM 9008 ECO Plus, SKHZM 9008 ECO Plus, SKHZM 9008-15 ECO Plus
Teker rulmani kiti BPW axle - SH -
09.80106.07.0 SHSF 9010 ECO Plus, SHSF 9010-15 ECO Plus, SHZF 9010-15 ECO Plus, SHBF 9010 ECO Pozisyon : Treyler aks
’ P‘US‘ SHSF 8010 ECO P‘US, - ABS'li fren diski
HDP023 BPW Porvall Teker Rulman SHSM 9010 ECO Plus, SHSM 9010-15 ECO Plus, ) ) _
y SHZF 9010 ECO Plus, SHZM 9010-15 ECO Plus Igindeki rulman:
0327243102, HDB005 & HDB022
0327243100 BPW axle - SKH -
SKHBF 9010 ECO Plus, SKHBF 9010-15 ECO Plus, SKHBFHLL 9010 ECO Plus, SKHBM
9010 ECO Plus, SKHBM 9010-15 ECO Plus,
SKHBMHLL 9010 ECO Plus, SKHSF 9008 ECO Plus,
SKHSF 9008-15 ECO Plus, SKHSF 9010 ECO Plus, SKHSF 9010-15 ECO Plus, SKHSF
9010-15 ECO Plus, SKHSFHLL 9010 ECO Plus,
SKHSM 9008-15 ECO Plus, SKHSM 9010 ECO Plus,
SKHSM 9010-15 ECO Plus, SKHSMHLL 9010 ECO Plus
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SNR Referansi

HDP024

Arac
Ureticisi

BPW

OE referanslari

Teker rulmani kiti
09.801.06.05.0,

Poryali Teker Rulmani
03272309 50,
0327230970

Arac Modelleri

BPW axle - SKH -

SKHSMA 9008-15 ECO-MAXX, SKHSMA 9010 ECO-MAXX, SKHSMA 9010-15 ECO-MAXX,
SKHSMAHLL 9010 ECO-MAXX, SKHSMHLL 9010 ECO-MAXX, SHSF 9010 ECO-MAXX,
SHSF 9010-15 ECO-MAXX

BPW axle - SH -

SHSFA 8010 ECO-MAXX, SHSFA 9010-15 ECO-MAXX, SHSM 9010 ECO-MAXX, SHSM
9010-15 ECO-MAXX,

SHZF 9010 ECO-MAXX, SHZF 9010-15 ECO-MAXX, SHZM 9010-15 ECO-MAXX, SHZMA
9010-15 ECO-MAXX, SHSFH 9010 ECO-MAXX

BPW axle - SKH -

SKHSF 8010 ECO-MAXX, SKHSF 9008 ECO-MAXX, SKHSF 9008-15 ECO-MAXX, SKHSF
9010 ECO-MAXX,

SKHSF 9010-15 ECO-MAXX, SKHSFA 9010 ECO-MAXX, SKHSFA 9010-15 ECO-MAXX,
SKHSFHLL 9008 ECO-MAXX,

SKHSFHLL 9010 ECO-MAXX, SKH - SKHSM 9008 ECO-MAXX, SKHSM 9008-15 ECO-
MAXX, SKHSM 9010 ECO-MAXX, SKHSM 9010-15 ECO-MAXX

EK bilgi

Pozisyon : Treyler aksl
- ABSli fren diski

Icindeki rulman:
HDB021 & HDB009

HDP025

BPW

Teker rulmani kiti
09.801.06.03.0,

Poryali Teker Rulmani
0327230870

BPWaxle-H-

HS 8010 ECO, HSF 6510 ECO, HSF 8010 ECO, HSF 8010-15 ECO, HSF 9010 ECO, HSF
9010-15 ECO, HSFH 6510 ECO,

HSFH 9010 ECO, HSFH 9010-15 ECO, HSFHLL 9010/12° ECO

HSFLL 9010/12° ECO, HSFLL 9010/20° ECO, HSFO 9010 D36 ECO, HSFOA 9010 D36
ECO, HSFOM 9010 D36 ECO,

HSHLL 9010/12° ECO, HSL 8010 ECO, HSLL 8010 ECO, HSM 8510 ECO, HSM 8510-10
ECO, HSM 8510-15 ECO,

HSM 9010 ECO, HSM 9010-15 ECO, HSMA 9010 ECO,

HSMAH 9010 ECO, HSMAHLL 9010/12° ECO, HSMH 8010 ECO, HSMH 9010 ECO, HSMH
9010-15 ECO, HSMHA 9010 ECO,

HSMHLL 9010/10° ECO, HSMHLL 9010/12° ECO,

HSMLL 9010/12° ECO, HSMLL 9010/20° ECO, HSMO 9010 ECO, HZF 6510 ECO, HZF
9010 ECO, HZF 9010-15 ECO,

HZFH 9010 ECO, HZFH 9010-15 ECO, HZFH 9010-15 ECO, HZFLL 9010/12° ECO, HZHLL
9010/12° 7/8 IN ECO, HZM 6508 ECO,

HZM 9010 ECO, HZM 9010-15 ECO, HZMH 9010-15 ECO

Pozisyon : Treyler aksl
- ABS'li fren diski

Icindeki rulman:
HDB021 & HDB009

HDP026

BPW

Teker rulmani kiti
09.801.07.32.0,
09.801.09.09.0,

Poryali Teker Rulmani
0327243280

BPW - SH - SHBF 9010 ECO Plus2

BPW - SKH - SKHBF 9010 ECO Plus2
BPW - SKH - SKHBF 9010-15 ECO Plus2
BPW - SKH - SKHBFHLL 9010 ECO Plus2
BPW - SKH - SKHBM 9010 ECO Plus2
BPW - SKH - SKHBM 9010-15 ECO Plus2
BPW - SKH - SKHBMHLL 9010 ECO Plus2

Pozisyon : Treyler aksi
- ABS'li fren diski

icindeki rulman:
HDBO005 & HDB022

HDP027

BPW

Teker rulmani kiti
09.801.06.58.0,

Poryali Teker Rulmani
032724 3142,
0327243141,
0327243140

BPW axle - SKH -

SKHZF 9008 ECO Plus, SKHZF 9008-15 ECO Plus, SKHZF 9010 ECO Plus, SKHZF 9010-15
ECO Plus, HZF 9010 ECO Plus,

SKHSFHLL 9008 ECO Plus, SKHSF 8008 ECO Plus, SKHSF 8010 ECO Plus, SKHSM 9008
ECO Plus,

SKHZM 9008 ECO Plus, SKHZM 9008-15 ECO Plus,

BPW axle - SH -

SKHSM 9008 ECO Plus2, SHSF 9010 ECO Plus, SHSF 9010-15 ECO Plus, SHZF 9010-15
ECO Plus, SHBF 9010 ECO Plus, SHSF 8010 ECO Plus,

SHSM 9010 ECO Plus, SHSM 9010-15 ECO Plus, SHZF 9010 ECO Plus, SHZM 9010-15
ECO Plus,

BPW axle - SKH -

SKHBF 9010 ECO Plus, SKHBF 9010-15 ECO Plus, SKHBFHLL 9010 ECO Plus, SKHBM
9010 ECO Plus, SKHBM 9010-15 ECO Plus,

SKHBMHLL 9010 ECO Plus, SKHSF 9008 ECO Plus,

SKHSF 9008-15 ECO Plus, SKHSF 9010 ECO Plus, SKHSF 9010-15 ECO Plus, SKHSF
9010-15 ECO Plus, SKHSFHLL 9010 ECO Plus,

SKHSM 9008-15 ECO Plus, SKHSM 9010 ECO Plus, SKHSM 9010-15 ECO Plus,
SKHSMHLL 9010 ECO Plus

Pozisyon : Treyler aksl
- ABSli fren diski

icindeki rulman:
HDBO005 & HDB022
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Arac

SNR Referansi P OE referanslari Arac Modelleri Ek bilgi
Ureticisi
Mercedes-Benz axle - F - F-8/C22.5, F-7,5A/C22.5
Mercedes-Benz axle - NL - NL4/50DCL-7,5
Mercedes-Benz axle - NS - NS4/50DCL-7,5
Mercedes-Benz axle - T - T-7,5LA/C22.5
Mercedes-Benz axle - VO - VO4/37CL-7
Mercedes-Benz axle - VL -
VL4/50DC-7,5, VL4/51DC-7,5, VL4/52DC-7,5, VL4/54DC-8 . o
943 330 1125, Pozisyon : On aks -
Mercedes- 943330 1225, Mercedes-Benz Actros (18t ila 33t) 1997-2002 Fren diski
HDP028 2] 943 330 1525 ici i
enz ‘ Mercedes-Benz Actros MP2/MP3 (18t ila 35t) 2003 => / 2008 => Igindeki rulman:
943 334 0701 ) HDS103
Mercedes-Benz Actros MP4/MP5 (18t ila 35t) 2011 => /2015 =>
Mercedes-Benz Antos (26t) 2012-2018
Mercedes-Benz Arocs (18t ila 44t) 2013 =>
Mercedes-Benz Atego (18t ila 26t) 1998-2004
Mercedes-Benz Axor 2 (18t ila 32t) 2004 =>
Mercedes-Benz Axor (18t ila 32t) 2002-2004
Mercedes-Benz Autobus Citaro, Econic, Tourismo, Travego
Pozisyon : On aks
- ABS'li ve ABS'siz
HDP029 Volvo 21228155 Volvo VM 220/270/310/330 2012-2020 kampanall fren
Icindeki rulman:
HDS227
SAFaxle-Z-
Z1.11-3720, ZL.11-4220, ZZ1.10-4220, ZL.9-4218, ZIL9-19, ZIL11-19, ZIL11-22
SAF axle-B -
B9-19, BI9-19, B9-22, BI9-22, BL9-22, BIL9-22, BINL9-22, BIVL9-19, BIVL9-22, BINL9-19,
BIL9-19, BIL9-22, BL9-19, BI10-19, BI10-22 .
Pozisyon : Arka aks -
03.307.3056.00, SAF axle - S - ABS'l fren diski
HDP030 SAF 03.307.3056.01, S19-19, 519-22, S111-19, S111-22, 57-3015, 59-3718, 59-4218, 59-4220, $11-3720, S11-  {cincleki rulman:
03.307.3056.03 Gindex! ruman:
4220, S11-4218, SIL9-22, SIL11-22, SL9-3718, SL9-4218, SL11-4220, SZL11-4220, SZL11- HDS248

4218, SIL9-19, SL11-4218

SAFaxle-Z-

719-19, 219-22, Z111-19, Z111-22, Z7-3015, Z8-3718, 79-3020, Z9-3720-8L, Z9-3720-10L,
79-4220, 79-4218, Z11-3020, Z11-3720-8L, Z11-3720-10L, Z11-4218, Z11-4220, 7L.8-3718,
71.9-3020, Z1.9-3720, ZL11-3020
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SNR Referansi o Ar?g . OE referanslari Arac Modelleri Ek bilgi
Ureticisi
Mercedes-Benz axle - VL -

VL4/50DC-7,5, VL4/51DC-7,5, VLA4/52DC-7,5, VL4/53DC-7,5, VL4/54DC-8, VL5/21DC-9

Mercedes-Benz axle - TE -

TE5/2C7-9, TE5/3C 7-9, TE5/5C 7-9, TE5/6C 7-9, TE5S/8C 7-9,
TE5/8C6-9, TE4/8NC6-9, TE4/8KC6-9, TE5/BNCE-9,
TE5/8NC7-9, TE5/8KC6-9, TE5/BKC7-9, TE4/2KCB-9,
TE4/2NC6-9, TE4/3KC6-9, TE4/3NC6-9, TES/2KC7-9,
TE5/2NC7-9, TE5/2NC6-9, TE5/2KC6-9, TE5/3KC6-9,
TE5/3NC6-9, TE5/3KC7-9, TE5/3NC7-9, TE4/2C6-9

Mercedes-Benz axle - F -
F-7,5/C22.5, F-8A/C22.5, F-9/C22.5, F-8/C22.5, FA-7,56H/C22,5, FA-8H/C22,5, FA-9H/
C22,5, F-8,5/C22.5, F-9,5/C22.5

Mercedes-Benz axle - M -
M-7 5LA/C22.5, M-7,5SLA/C22.5

Mercedes-Benz axle - NL - NL4/50DCL-7,5
Mercedes-Benz axle - NS - NS4/50DCL-7,5

Mercedes-Benz axle - T - Pozisyon : On aks -
Mercedes- T-7,5LA/C22.5, T-7,55LA/C22.5, T-8LA/C22,5, T-8SLA/C22,5, T-9LA/C22,5, T-9SLA/ Fren diski

HDP031 9433300825 C225

Benz igindeki rulman:

Mercedes-Benz axle - TE - HDS103
TE4/2C6-9, TE4/3C6-9, TE4/5C6-9, TE4/6C6-9, TE4/8CE-9, TES/1C7-9, TE4/3C6-9,

TE4/5C6-9, TE4/6C6-9, TE4/8CE-9, TES/2C7-9, TES/3C7-9, TES/5CT7-9, TES/6CT7-9,

TE5/8C7-9

Mercedes-Benz axle - TL -
TL4/1C6-9, TL5/1C7-9, TL5/1C6-9, TL4/1KC6-9, TL4/1NCE-9, TL5/1KCE-9,
TL5/1NC6-9, TL5/1KC7-9, TL5/INC7-9, TL4/1C6-9, TL4/8C6-9, TL5/1C7-9

Mercedes-Benz axle - TZ -

TZ4/8C 6-9, TZ5/8C 7-9, TZ5/8C6-9, TZ4/8KCB-9, TZ5/8NCE-9, TZ5/8NC7-9,
TZ5/8KC6-9, TZ5/8KC7-9, TZ4/2NC6-9, TZ4/2KCB-9, TZ4/3KC6-9, TZ4/3KCE6-9,
TZ4/3NC6-9, TZ5/3KC6-9, TZ5/4KC6-9, TZ5/4NC6-9, TZ5/3NC7-9, TZ5/3KC7-9,
TZ5/4KC7-9, TZ5/4NC7-9, TZ4/8C6-9, TZ5/8C7-9, TZ5/4C7-9, TZ4/2C6-9, TZ4/3C6-9

Mercedes-Benz axle - VO -
VO1F-7,5/C22,5, VO1F-8/C22,5, VO1F-8A/C22,5, VO3F-9/C22,5, VO4/37CL-7

Mercedes-Benz Actros (18t ila 33t) 1997-2002
Mercedes-Benz Actros MP2/MP3 (18t ila 35t) 2003 => / 2008 =>
Mercedes-Benz Axor 2 (18t ila 32t) 2004 =>

Scania serie G (18t ila 26t) 2004 => / 2007 =>
Scania serie P (18t ila 32t) 2004 => /2012 => /2013 => Pozisyon : Arka aks
1822615, 2290525, Scania serie R (18t ila 32) 2004 => / 2012 => - Fren diski

HDP032 Scania 2603316, 2603319 Scania serie T (18t ila 32t) 2004 => / 2012 => icindeki ruiman:

Scania axle ADA1303, ASA1303, AD200SA, ADA00SA, AD401SA, ABOOSA, HDS219
AD 1300, ADA 1103/1300/1304, ADA/ADZ 400, ASA 1003, R 735/885
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