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Una compañía global

20% 
     ASIA

27% 
   JAPÓN

29% 
AMÉRICA

24% 
EUROPA

71FÁBRICAS 
A ESCALA MUNDIAL 

108OFICINAS  
COMERCIALES
A NIVEL MUNDIAL

EMPLEADOS
A ESCALA MUNDIAL 

MILLONES 
DE EUROS EN VENTAS

75 %  de facturación repartida entre rodamientos,  
poleas y piezas para la suspensión 

25 %  de facturación en juntas homocinéticas

AERONÁUTICA AUTOMOCIÓN MINAS Y CANTERAS INDUSTRIA ENERGÍA EÓLICA FERROCARRIL

*

* ventas

*

*

*

Sede principal  
Osaka, JAPÓN

23  360

5.400



Un socio europeo

22 OFICINAS 
COMERCIALES

Annecy – Argonay – Cran-Gevrier – Lyon – Paris – Le Mans – Lichfield 
– Erkrath – Stuttgart – Bielefeld – Gardelegen – Milán – Bolonia – 
Madrid – Varsovia – Sibiu – Moscú – Estambul – Casablanca – Curitiba 
– São Paulo – Buenos Aires

4 000 EMPLEADOS

13  
FÁBRICAS

Annecy – Argonay – Seynod – Meythet – Crézancy – Alès – 
Bielefeld – Turín – Mettmann – Sibiu – Gardelegen – Curitiba 
– Allonnes

5 CENTROS 
LOGÍSTICOS

Annecy – Chambéry – Cran-Gevrier – Saint-Vulbas – Erkrath

NTN-SNR gestiona  y desarrolla

América del Sur, África y Oriente Medio, ofreciendo una   combinación única de las culturas japonesa y europea.

1.400MILLONES 
DE EUROS EN VENTAS

Industria Distribución

Automotive Aftermarket Juntas homocinéticas

OEM = fabricante de primer equipo

Industria OEM Automóvil OEM

Sede principal  
Annecy, FRANCIA

With You

  todas las actividades del grupo en Europa, 



With You

un líder en automoción

OEM Y AFTERMARKET 
ACTIVIDADES PRINCIPALES



Equipo original

RUEDAS – DISCOS DE FRENO – SUSPENSIÓN – JUNTAS HOMOCINÉTICAS – DISTRIBUCIÓN – ACCESORIOS – EMBRAGUES – CAJAS DE CAMBIO

With You

Líderes en el mercado mundial

Soluciones innovadoras 

Investigación y desarrollo 
2 centros de investigación y desarrollo (Annecy, Francia y 

Kuwana, Japón), 2 sedes de desarrollo (EE UU y China).  
En Europa: 400 ingenieros especializados. 200 millones de 

euros invertidos en los últimos 4 años.

Rodamientos de rodillos cónicos invertidos 

PCS Hub-Joint 
Gran Premio Internacional a la innovación en automoción  

en la feria Equip-Auto 2015.

Tensores variables automáticos

Sistemas motor rueda In-wheel
Premio a la Innovación en la Automechanika 2012 

Tecnología ASB®  
(Rodamiento captador):  

un estándar a escala mundial

® ASB ASB 

Mercado mundial de rodamientos de rueda

Mercado mundial de juntas homocinéticas

Mercado europeo de piezas para la suspensión



Equipo original

With You

  MERCEDES • BMW •  AUDI • VOLKSWAGEN  
    BENTLEY MOTORS • PORSC HE • LAMBORGHINI • JAGUAR   

     ASTON MARTIN • RENAULT • PEU GEOT • CITROËN • DS • FORD • FIAT     
   TESLA • DODGE • SUBARU • ALFA R OMEO • GENERAL MOTORS • HONDA  

  NISSAN • MITSUBISHI  OPEL • SEAT • DACIA • SKODA  
SMART • TOYOTA MERCEDES TRUCKS 

MAZDA • SUZUKI LAND ROVER    
HYUNDAI • AVTOVAZ CHERY • KIA  

  DAIMLER FUSO • ISUZU

Con la confianza de los principales fabricantes 
de vehículos y compo nentes a nivel mundial
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SU SOCIO  
DE HOY  
Y DE MAÑANA

PRODUCTOS 
Los productos se desarrollan desde su concepción, 
pasando por el diseño y la producción de equipos 
originales, como consecuencia de la investigación y 
el desarrollo, hasta llegar finalmente al mercado de 
recambio. 

Sólida innovación y know how técnico para el desarrollo 
de los productos y servicios de hoy y de mañana. 

MEDIO AMBIENTE
Minimizamos nuestra huella de carbono con plantas 
de producción y almacenes especialmente diseñados 
para reducir el consumo de energía y los materiales 
de deshecho.

ENTORNO PROFESIONAL 
Miembros de varias asociaciones profesionales que 
promueven la calidad de origen.

With you



MULTI 
ESPECIALISTA
La fuerza de un grupo profesional que combina lo mejor 
de los productos asiáticos y europeos, el know-how y la 
experiencia, los productos y servicios de altas prestaciones 
que cubren todas las necesidades del mercado. 

Nuestra gama se divide en 3 áreas principales de 
experiencia, todas ellas desarrolladas a partir de nuestro 
conocimiento OE y Aftermarket.

El grupo NTN-SNR hace hincapié en el concepto de 
calidad de origen: la garantía de fiabilidad  
y seguridad.

CHASIS                MOTOR      TRANSMISIÓN

With You
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CHASIS  
#SECURITYINSIDE
Con más de 2 000 artículos de recambio, la gama de 
productos NTN-SNR para chasis es una de las más amplias 
del mercado actual y cubre kits de rodamientos de rueda, 
discos de freno con rodamiento integrado, kits de suspensión 
y juntas homocinéticas.

RODAMIENTOS DE RUEDA 
•  Una de las gamas más amplias del mercado a 

escala mundial 1 300 kits para automóviles de 
pasajeros y más de 130 rodamientos de rueda 
para vehículos comerciales

•  98% de cobertura del parque automóvil europeo 
•  Gracias a nuestras raíces asiáticas cubrimos una 

extensa gama de aplicaciones en dicho continente
•  Nuestros kits siempre contienen rodamientos de rueda 

y componentes con calidad de origen

DISCOS DE FRENO CON RODAMIENTO 
INTEGRADO
•  Una gama única que cubre el 100% de vehículos 

equipados de kits de frenos traseros
•  Los kits de freno NTN-SNR, son desarrollados de  

la misma manera para OEM y Aftermarket
•  El estricto control de los procesos de fabricación,  

en nuestras fábricas, garantiza la calidad y seguridad de 
todos nuestros productos

JUNTAS HOMOCINÉTICAS (CVJ)
•  3 gamas: kits de transmisión, kits de juntas 

homocinéticas y kits de fuelle para juntas homocinéticas
•  La fortaleza del segundo fabricante más grande de 

OEM a nivel mundial 
• Calidad OE 

KITS DE SUSPENSIÓN
•  Una de las gamas más amplias del mercado actual,  

con más de 400 referencias
•  Líderes en OEM y socios de los constructores  

de automóviles más importantes del mundo
•  La garantía de calidad está asegurada por el uso  

de productos y componentes originales en nuestros kits, 
especificaciones de la industria

•  Control de nuestros procesos de fabricación
•  NTN-SNR fabrica ahora 20 millones de productos 

de suspensión al año
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MOTOR  
#PERFORMANCEINSIDE

La cartera de productos motor de NTN-SNR ofrece una 
amplia gama de piezas de recambio para DISTRIBUCIÓN, 
ACCESORIOS y AIRE ACONDICIONADO. Cada una de las  
3 000 referencias de la gama, contribuye a mantener el 
alto nivel de calidad y ayuda a garantizar el rendimiento y la 
fiabilidad.

 

DISTRIBUCIÓN 
•  Una amplia gama de 1 200 productos cubren  

kits de distribución, kits de distribución  
con bomba de agua, tensores y poleas guía

• Cubre el 98% del parque automóvil europeo 

•  Principal proveedor de los tensores hidráulicos  
del grupo VAG 

•  Socio de los fabricantes mundiales de vehículos

SISTEMA AUXILIAR
•  Una de las gamas más completas del mercado 

actualmente, con una cobertura de 1 800 referencias 
tensores, poleas de cigüeñal (o dampers), poleas 
de rueda libre de alternador, kits auxiliares y 
correas auxiliares

•  Con un 96% de cobertura del parque automóvil europeo

•  Gama única y dinámica (el 25% de la cartera de 

productos ha sido ampliada en los últimos 3 años)

AIRE ACONDICIONADO 
Rodamientos de aire acondicionado 

•  Una gama de 30 artículos que cubre todo el mercado  
del aire acondicionado

•  Productos de calidad de equipo original
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TRANSMISIÓN  
#RELIABILITYINSIDE

La gama de productos de transmisión de NTN-SNR 
contiene una amplia selección de RODAMIENTOS  
DE CAJAS DE CAMBIOS y de EMBRAGUES para 
automóviles de pasajeros y vehículos pesados.

RODAMIENTOS DE CAJAS DE CAMBIOS 
> AUTOMÓVILES DE PASAJEROS 

•  Gama de 300 rodamientos, suministrados por las 
plantas de fabricación de NTN y SNR

•  El 80% de la gama son piezas específicas, 
fabricadas en función de las necesidades OE

•  La gama cubre 150 tipos de cajas de cambios 
automáticas, manuales y de transmisión variable 
continua (CVT)

•  Socios de los grandes fabricantes de vehículos y 
cajas de cambios de Europa y Asia

> CAMIONES 

•  NTN-SNR provee al mercado de recambio con  
más de 100 piezas OEM de transmisión de camiones 
haciendo foco en los camiones más populares 
utilizados en Europa actualmente

•  50 referencias, diseñadas especialmente para 
transmisiones asiáticas

RODAMIENTOS DE EMBRAGUE 
•  Gama de rodamientos de embrague diseñados y 

fabricados por NTN-SNR

•  Los controles estrictos realizados a lo largo del 
proceso de fabricación, garantizan la calidad de 
nuestros rodamientos de embrague



With You

SERVICIOS  
#SOLUTIONINSIDE

VALOR AÑADIDO

•  Equipos dedicados a escala mundial
• Gamas de calidad premium
•  Marcas valoradas: NTN & SNR
• Servicios premium:

- Catálogos líderes en su categoría 
-  Soluciones online, herramientas electrónicas,  

pedidos online
- Instrucciones de montaje, Techinfos
- Aplicación smartphone: TechScaN’R
- Formaciones

2 0 1 6

With You

WHEEL
roue

Räder  /  Ruo te  /  Ruedas  /  Roda
 Подшипники для колёс /  Ko ł a  /  W ie len

www.ntn-snr.com 
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 2 roues motrices

 2 Wheel drives

 Zweiradantrieb

 2 ruote motrici

 2 ruedas motrices

 Tração 2X2 (2WD)

 2 ведущих колеса

 Napęd na jedną oś

 Tweewielanndrijving

 4 roues motrices

 4 Wheel Drive (4WD) 

 Vierradantrieb

 4 ruote motrici

 4 ruedes motrices

 Tração 4X4 (4WD)

 4 ведущих колеса (4WD)

 Napęd na 4 koła 

 Vierwielaandrijving

 4 roues directrices

 4 Wheel Steering (4WS)    

 Allradantrieb

 4 ruote direttrici

 4 ruedas directrices

 4 rodas direcionais (4WS)

 4 управляемых колеса 
 Kierownica multi-funkcyjna

 Vierwielsturing

 Air bag

 Air bag

 Air bag

 Air bag

 Air bag

 Air bag

 Подушка безопасности

 Poduszka powietrzna

 Air bag

 Système anti blocage des roues

 Anti-lock braking system

 Antiblockiersystem

 ABS

 ABS 

 ABS

 Антриблокировочная система

 ABS

 ABS

  

Active sensor bearing

 Active sensor bearing

 Aktive sensor Lager

 Active sensor bearing

 Active sensor bearing

 Active sensor bearing

 Active sensor bearing

 Active sensor bearing

 Active sensor bearing

 X du codeur ABS

 X on ABS ring

 X Zahnkranz

 X del sensore ABS

 X del codificador  ABS

 X do código ABS

 X Кольцо ABS

 X na pierścieniu ASB

 X ABS-ring

 Programme de stabilité électronique

 Electro stability program

 elektronisches Stabilitätsprogramm

 Programa de estabilidad electrónico

 Controllo elettronico della stabilità

 Programa de estabilidade eletrônica

 Электронная программа стабилизации

 ESP - Elektroniczna stabilizacja toru jazdy

 Elektronisch stabiliteitsprogramma

  Berline Blindée

 Armoured vehicules

 Gepanzerte Fahrzeuge

 Veicoli blindati

 Vehiculo blindado

 Berlina Blindada 

 Бронированный седан

 Pojazdy opancerzone

 Gepantserde berline

 Berline 

 Saloon

 Limousinen

 Berlina

 Turismo

 Berlina 

 Седан 

 Limuzyny

 Berline

  Break / Minibus

 Estate car / Minibus 

 Kombi / Minibus

 Station Wagon / Minibus

 Break / Minibus

 Perua /Microônibus

 Универсал / Микроавтобус

 Hamulec

 Break / Minibus

  Coupé

 Coupe

 Coupe

 Coupè

 Coupé

 Coupe

 Купе

 Coupe

 Coupé

 Cabriolet

 Convertible

 Cabriolet

 Cabrio

 Cabrio

 Cabrio

 Кабриолет

 Kabriolet

 Cabriolet

 Camping car

 Camper Van

 Wohnmobil

 Camping car

 Autocaravana

 Furgão

 Туристический автомобиль 

 Camper

 Campingwagen

 Fourgon

 Van

 Lieferwagen

 Furgone

 Furgoneta

 Carrinha

 Легковой фургон

 Van

 Bestelwagen

 Pick-up / Plateau

 Pick-up / Platform body

 Pick-up / Fahrgestell

 Pick-up / Con pianale

 Pick-up / Plataforma

 Pick-up / Plataforma

 Пикап / Платформа

 Pick-up / Podwozie

 Pick-up / Platform

 Protection sous moteur

 Under motor protection

 Mit Motorschutz

 Protezione sotto il motore

 Cubre carter metálico

 Protecção sob o motor

 Защита двигателя

 Osłona silnika

 Bescherming onder de motor

 Boite automatique X rapports

 X speed automatic gearbox

 X-Gang-Automatikgetriebe

 Cambio automatico - X velocità

 Caja automática X cambios

 Caixa automática de X velocidades

 Автоматическая КПП 

 X biegowa automatyczna skrzynia biegów

 X versnellingen automatische transmissi

 Boite manuelle X rapports

 X speed manual gearbox

 X -Gang-Schaltgetriebe

 Cambio manuale - X velocità

 Caja manual X cambios

 Caixa manual de X velocidades

 Механическая КПП

 X biegowa skrzynia biegów

 X versnellingen handgeschakelde transmissie

 Châssis court

 Short wheelbase

 Kurze Radstand

 Telaio corto

 Chasis corto

 Chassis curto

 Укороченная колёсная база

 Nadwozie

 Kort chassis

 Châssis long

 Long wheelbase

 Lange Radstand

 Telaio lungo

 Chasis largo

 Chassis longo

 Удлинённая колёсная базаv

 Długi rozstaw osi

 Lang chassis
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GEARBOX
BOÎTES DE VITESSES

Get r i ebe  /  S ca to la  camb io  /  C a ja  de  camb ios  /  C a i xa  ce  câmb io  /  
Ve r sne l l i ngsbak  /  Коробка передач /  sk r z yn ia  b iegów

2 0 1 6

With You

EnginE 
Timing
Distribution

M oto r s teue rung  /  D i s t r i buz i one  /  D i s t r i buc ión  /  D i s t r i bu i ção
Газораспределительный механизм /  Chronometraż

to each their own fielD  

of eXPertise

Today, not everyone makes up their timing 
kits with original quality parts. Don’t juggle 
between the quality of your products and 
the confidence of your customers. 

Expert, manufacturer and reputable supplier, 
NTN-SNR defends original quality alongside 
automotive manufactureras and independent 
aftermarket companies.

That is why NTN-SNR is today the legitimate 
partner for your activity.

With You

Timing KiTs

www.ntn-snr.com
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EnginE Timing / Distribution 
Motorsteuerung / Distribuzione / Distribución / Distribuição

Газораспределительный механизм / Chronometraż
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Antiguamente reservado a los vehículos de alta gama, hoy la mayoría de los vehículos están equipados de un 
sistema de climatización. Este sistema está compuesto  por un compresor en el cual se encuentra un rodamiento 
de doble hilera de bolas. Pueden ocurrir dos problemas con estos rodamientos: 

- Un ruido anormal  

- Una rotura de los rodamientos

Un cambio estándar o en algunos casos, por motivos ecónomicos un cambio de los rodamientos.

Una de las características de esta gama es que en general los 
rodamientos se eligen en función de sus dimensiones y no en 
función de la aplicación vehículo como en las otras gamas de 
Recambio Automóvil. 

9 referencias para más de 30 tipos de compresores y más de 
1713 modelos de vehículos.

El recambio del rodamiento de compresor no es posible para los compresores 7SEU16C/7SBU16C (Nippon Denso, modelos después del año 2000)

NTN SNR presente en el

65 % 
de los modelos de vehículos 

equipados de climatizador 
ALGUNAS CIFRAS:

DOS TIPOS DE RECAMBIO EN LOS COMPRESORES: 

UN NICHO DE MERCADO: 

Ejemplos de montaje
Dimensiones de 
los rodamientos 

(dxDxb)

Referencia NTN-SNR
correspondiente

10PA17C ; 7SB16C ; … 30 x 52 x 22 ACB 30 x 52 x 22
FS10 ; … 30 x 55 x 23 ACB 30 x 55 x 23

Harrison CVC ; SD6V12 ; … 35 x 50 x 20 ACB 35 x 50 x 20
7SBU17C ; PXV16 ; SC08 ; SCS08 ; … 35 x 52 x 20 ACB 35 x 52 x 20

SD7V12 ; SD7H15 ; SD7V16 ; 
SD709 ; DKS13   ; …

35 x 55 x 20 ACB 35 x 55 x 20

6CA17C ; 6SEU12 ; 6SEU12C ; PXE16 ; … 35 x 52 x 22 ACB 35 x 52 x 22
Zexel DCW17B ; ... 35 x 62 x 24 ACB 35 x 62 x 24

Harrison V5 ;     … 40 x 62 x 20,625 ACB 40 x 62 x 20,625
10P15C ; SD508 ; SD510; … 40 x 62 x 24 ACB 40 x 62 x 24

RODAMIENTOS 
DE CLIMATIZADOR 

NTN-SNR 
With You

www.ntn-snr.com

GAMA KIT DE FRENO
UNA GARANTÍA DE CALIDAD EN UN CONJUNTO

DE PIEZAS DE SEGURIDAD

With You
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TECNOLOGÍA
ASB®

www.ntn-snr.com
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KD469.22 
Préconisations de montage/démontage 

CARACTERISTIQUES DE CETTE DISTRIBUTION 
Le galet tendeur GT359.26 est actionné par 
le galet tendeur hydraulique GT369.40 . 
 

Le galet enrouleur GE369.19, enroulé sur 
les 2/3 de sa surface, est particulièrement 
sollicité. Il est donc important de vérifier le 
bon positionnement de la courroie sur le 
galet pour éviter tout débordement de 
celle- ci, car une mauvaise répartition de la 
charge peut conduire à un 
dysfonctionnement du galet. 

La courroie de distribution est 
caractérisée par un revêtement blanc 
en téflon qui lui confère une bonne 
rigidité et une bonne résistance à 
l’usure. 

1/5 

TOYOTA : Avensis, Avensis verso,  
Corolla, Corolla verso, Picnic, 
Previa, RAV4 

 

MOTEURS 
2.0 D4-D 

RÉFÉRENCE OE  
Voir ci-dessous 

KD469.22/FR/01 - 06/2014 

GE369.19 (G) 
OE : 13503-27010 

COURROIE CRANTÉE 
178 dents 

OE : 13568-29035 

GT369.26 (T1) 
OE : 13505-27010 

GT369.40 (T2) 
OE : 13503-27010 

T1 

T2 

G 

CINÉMATIQUE DE LA DISTRIBUTION DU KIT KD469.22 

1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fonction de la poulie Damper est essentielle,  
elle entraîne l’ensemble des accessoires. 
 

Pourquoi changer la poulie Damper ? 
 

Simplicité et réduction des coûts :  
A l’échéance du changement de la distribution 
moteur, changer aussi la poulie Damper, le temps 
d’immobilisation de votre véhicule sera réduit. 
 

Sécurité :  
La détérioration d’une poulie Damper peut 
entraîner un arrêt de la direction assistée. 

 

Confort :  
La détérioration de la poulie Damper entraîne des bruits et des vibrations ainsi qu’un 
arrêt de la climatisation,  un arrêt de l’assistance de direction ou encore des charges 
électriques.  Tout ceci s’avère désagréable pour le conducteur. 

 

Environnement poulie :  
Parce que d’autres éléments dans l’environnement de la poulie peuvent entraîner sa 
détérioration : une fuite d’huile ou de liquide de refroidissement peut détériorer le 
joint de la poulie Damper. 

POULIES DAMPERS  
Informations montage/démontage 

 

DPF/FR/03 - 06/2014 

Lorsque certains symptômes apparaissent, il est nécessaire de 
vérifier l’état de la poulie Damper : 

• Vibrations inhabituelles à l’intérieur de l’habitacle. 
• Sifflement de la courroie d’accessoires. 
• Bruit ou claquement inhabituel. 

 

 

SUSPENSION 
KB-M/FR/02 - 12/2015 

1/9 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

CONTRÔLE  

Principales défaillances des butées de suspension 
DÉFAILLANCES CAUSES EFFETS 

 

CORROSION 

 

Entrée de pollution : 
eau, sel, sable… 

 

Bruit sur route dégradée                
ou lors de manœuvres.  

Augmentation du couple 

 

RUPTURE  

 

Mauvais état de la 
route, accident 

 

Bruit sur route dégradée               
ou lors de manœuvres. 

Augmentation du couple 

 

FAUX  EFFET                             
BRINELL  

 

 

Micro vibrations lors 
du transport des 
véhicules 

 

Bruit de ressort dans l’habitacle 

KIT ET BUTÉE DE SUSPENSION 
Recommandations   

 

Veillez à bien changer la butée de suspension et le bloc filtrant  
en même temps que l’amortisseur : avant l’échéance des 100 000 km  
et par paire ! 
 

Ces remplacements sont un complément indispensable du changement 
d’amortisseurs pour garantir un niveau de confort et de sécurité optimal. 
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Réf. OE 96812719 
 

©NTN-SNR ROULEMENTS 
Le contenu de ce document est soumis au copyright de l’éditeur et 
de sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. 
Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, NTN-SNR 
Roulements décline toutes responsabilités pour les erreurs ou 
omissions qui auraient pu se glisser et pour les pertes ou dommages 
directs ou indirects découlant de son utilisation. 

R190.06 
Identification du bon roulement 

Avant toute commande,  
bien s’assurer du modèle de roulement 
 
La CHEVROLET EPICA commercialisée entre 2006 et 2009 est équipée de deux 
roulements de roue avant différents sans critère discriminant : 
- réf.OE 96639585 : équivalence NTN-SNR R190.06 
- réf.OE 96812719 
 
 

Bien que d’apparence similaire, 
ces deux roulements ne sont pas interchangeables 
 
Le montage du mauvais roulement entraîne un défaut d’ABS. 
Un contrôle visuel s’impose pour déterminer quel roulement doit être monté sur le 
véhicule : le roulement avec le capot en métal  correspond au kit R190.06. 
 

Référence OE  
96639585 

CHEVROLET: Epica 
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DISTRIBUTION MOTEUR & ACCESSOIRES
DÉFAILLANCES POSSIBLES  

DES COURROIES

CONSTATS 
• De la matière s’arrache de la courroie et s’accumule dans les nervures

CAUSES 
• Collage des particules entrainant un bruit anormal
• Désalignement des poulies
• Usure des poulies

CAUSES 
• Tension excessive
• Poulies usées
• Température de fonctionnement trop élevée

ACCESSOIRE DISTRIBUTION

ARRACHEMENT DES PARTICULES

  LES CONSEILS NTN-SNR
• Respecter les recommandations générales liées au montage
• Vérifier le refroidissement du moteur
• Vérifier l’état d’usure des poulies, changer la courroie, contrôler la tension appliquée par le galet tendeur
•  Une courroie doit être sèche et exempte de toute trace de liquide gras (altération de la matière de 

la courroie)

CONSTATS 
•  Déchirures transversales de la courroie
• Endommagement du dos avec présence de petits trous et risques d’effilochage

CAUSES 
•  Pénétration de gravillons due à l’absence de capot 

de protection

CAUSES 
• Surtension de la courroie
• Composant extérieur bloqué
• Pollution solide ou liquide

ACCESSOIRE DISTRIBUTION

RUPTURE IRRÉGULIÈRE

  LES CONSEILS NTN-SNR
•  Changer la courroie
•  Vérifier le système de transmission 
•  Respecter les recommandations de montage
•  Contrôler le niveau d’usure des poulies du moteur

CONSTATS 
• Présence de petites fissures visibles

CAUSES
• Cuisson du caoutchouc due à une surtension
• Une sous tension, un glissement de la courroie sur  
   les galets entraîne une surchauffe

CAUSES 
• Température trop basse ou trop forte
• Vieillissement de la courroie
• Contact d’un élément étranger ou désalignement

ACCESSOIRE DISTRIBUTION

FISSURE DE LA COURROIE

  LES CONSEILS NTN-SNR
• Remplacer la courroie
• Il est essentiel de respecter la tension de la courroie préconisée par le constructeur
• L’utilisation d’un tensiomètre électronique de courroie est parfois nécessaire
• Vérifier l’état d’échauffement des autres composants
• Contrôler l’état du carter
• Vérifier l’état de refroidissement du moteur

CONSTATS 
• Déchirures nettes de la courroie.

CAUSES 
•  Corps étranger coincé entre la courroie et la ou  

les poulie(s)
• Tension excessive
•  Endommagement de la trame interne de la 

courroie (corde fibre de verre)
• Utilisation d’outil inadapté (tournevis)

CAUSES 
• Matériaux défectueux
• Utilisation d’outil inadapté (tournevis)
• Pliage de la courroie avant /au moment du montage
• Pollution solide ou liquide

ACCESSOIRE DISTRIBUTION

RUPTURE NETTE

  LES CONSEILS NTN-SNR
•  Changer la courroie
•  Vérifier le système de transmission
•  Respecter les recommandations de montage
•  Contrôler le niveau d’usure des poulies du moteur

CONSTATS 
•  Dos de la courroie avec une usure très prononcée

CAUSES 
•  Glissement de la courroie sur un galet dû à 

une tension de courroie incorrecte lors du 
fonctionnement

• Poulie d’alternateur défectueuse (OAP)

CAUSES 
• Tension excessive
• Eléments extérieurs bloqués (pompe à eau)

ACCESSOIRE DISTRIBUTION

DÉFAUT DE TENSION OU  
ÉLÉMENT EXTÉRIEUR BLOQUÉ

  LES CONSEILS NTN-SNR
•  Remplacer la courroie, contrôler le cheminement complet autour de la courroie
•  Vérifier  la tension appliquée par le galet tendeur
•  Respecter les recommandations générales liées au montage

CONSTATS 
• Usure prématurée d’un flanc, la corde peut être effilochée. Bruit important.

CAUSES (Accessoires) 
• Mise en place avec un outil inadapté (tournevis)
•  Décalage de la courroie lors de la mise en place de la poulie

CAUSES (Distribution) 
• Désalignement des poulies et/ou tendeurs
• Contact avec un corps étranger

ACCESSOIRE DISTRIBUTION

USURE DES FLANCS

  LES CONSEILS NTN-SNR
•  Remplacer la courroie et réaligner les poulies
•  Vérifier l’état de tous les composants du système d’accessoires et distribution
•  Suivre scrupuleusement la méthodologie de montage préconisée par le constructeur
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CONSTATS 
•  Arrachement de la denture

CAUSES
•  Vieillissement accéléré par la chaleur, ou une 

sollicitation anormale

•  Présence possible de corps étrangers dans les 
gorges

CAUSES
• Blocage  partiel ou complet d’un composant de la  
   distribution moteur

•  Les dents sont arrachées de la trame de la courroie :  
sous-tension de courroie ou pollution liquide

 DÉTACHEMENT / ARRACHEMENT DES DENTS

  LES CONSEILS NTN-SNR
• Changer la courroie
•  Vérifier et remettre en état le système de transmission 
•  Vérifier la présence et le bon positionnement des carters de protection moteur

ACCESSOIRE DISTRIBUTION

www.ntn-snr.com

CATÁLOGOS, FOLLETOS Y SOPORTES DE VENTA

SERVICIOS SMARTPHONE: TechScan’R
•  Informaciones técnicas para expertos  

vía Smartphone (iOS y Android)
• Soluciones disponibles en cualquier momento y lugar 
•  Fácil de usar: símplemente escanee la referencia  

No se necesita ningún código QR
•  Todas las cajas de producto y catálogos  

se encuentran ahora conectados
• Prestaciones especiales: realidad aumentada y 3D

SERVICIOS ONLINE
• Catálogo electrónico 
• Pedidos online
• Solución TecCom
• TecAlliance

TECHCENTER INTERNO 
•  El lugar donde nuestro equipo técnico responde  

las preguntas y consultas de nuestros clientes
•  Soluciones online disponibles en cualquier  

momento y lugar
• Datos generales: mantenimiento, pares de apriete

FICHAS TÉCNICAS E INSTRUCCIONES  
DE MONTAJE
•  Proporcionan a los mecánicos toda la información 

técnica necesaria para la correcta instalación del 
producto

•  Basadas en los principales problemas y 
reclamaciones recurrentes transmitidas  
por nuestros clientes

•  Basadas en nuestra experiencia técnica  
y en nuestro know-how



Eficiencia  
logística basada  
en nuestro nuevo  
Centro Europeo 
de Distribución 
Automóvil
(Cran-Gevrier - FRANCIA)
 

• Suministros de calidad 

•  Un operador logístico para todas  
nuestras gamas de productos

With You



NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy - France

RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 

www.ntn-snr.com
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With You

El presente documento es de la exclusiva propiedad de NTN-SNR ROULEMENTS. Se prohíbe, por tanto, toda reproducción 
total o parcial sin autorización previa de  NTN-SNR ROULEMENTS . En caso de violación del presente párrafo, usted se expone 
a ser perseguido en Justicia.
Los errores u omisiones que se hayan podido producir en este documento, a pesar del cuidado y atención puestos en la 
realización del mismo, no son responsabilidad de NTN-SNR ROULEMENTS. En base a nuestra política de investigación y 
desarrollo continuo, nos reservamos el derecho de modificar, sin previo aviso, todo o parte de los productos y especificaciones 
mencionados en este documento.
© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright international 2016.


