GAMANOASTRA | NTN. Bne)
PENTRU INDUSTRIE |

rulmenti, componente asociate si accesorii| ® © @ With You

www.ntn-snr.com



NTN. Sne]

Expertiza unui producator,
dmensiunile unui lider

ce [ in cel de al 3-lea cel mai mare grup producator de rulmenti din
Iume si reprezinta o forta majora ca proiectant, dezvoltator si producator. Datorita marcilor sale puternice,
NTN-SNR este foarte activa in sectoarele auto, industrial si aeronautic. Fiecare departament respecta cerintele
pietei globale si se concentreaza pe segmentele de activitate ale clientilor sai.
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Avand gama cea mai larga de pe piata, echipele noastre se
concentreaza pe alte cerinte. Inovatia este un factor decisiv
in ceea ce priveste dezvoltarea noastra: anticiparea solutiilor
noi, imbunatatirea functiilor rulmentilor etc.. Mai compacti, mai
usori, mai economici, mai fiabili, mai eficienti, mai buni pentru
mediu... inovam Tn mod continuu pentru si impreuna cu clientii
nostri.

NTN-SNR se concentreaza in mod clar pe solutiile ecologice, fiind recunoscuta ca partener si dezvoltator al
viitoarelor companii, fiind gata sa profite de toate oportunitatile pietei.
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Impreuna putem crea

luMmea viitorului.

Identitatea NTN-SNR se bazeaza pe valori puternice, AN -
reale si comune. L
Apropierea, abordarea profesionista, calitatea si : _:“
- . . . I i
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si ca grup: atentie si performanta pentru cei cu care \/\/I‘th YO' |
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IN Mijlocul actiunii,
NTN-SNR. With You N centrul schimbarii
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RULMENTI CU BILE

Simplu prin excelenta, rulmentul cu bile este proiectat
sa accepte sarcini radiale si/sau axiale in functie de
designul intern.

@ RULMENTI RADIALI

Game STANDARD: colivie din tabl3, masiva sau din poliamida ranforsata in functie de serie si dimensiuni.

> Dimensiuni METRICE: Variante posibile pentru colivii (sufixe)
1 rand: 6700, 6800, 6900,16000, 6000, 6200, 6300, 6400
- Gama cu rulmenti miniaturali (pag. 5) Alami -L1 -M
- Rulmenti mari: alezaj < 1320 mm -
2 randuri: 4200, 4300 Otel masiv LI
Otel nituit -JR -
> Dimensiuni in INCH (R-) Pliamida ranforsati
cu fibra de sticla -T2 -G15
> Etansare
Tipul etansarii| Caracteristici Suffixes
Saiba de protectie | Metal -Z2/-2Z2
Etansare Contact standard -LU / -LLU (NTN); -E / -EE (SNR)
Etansare Fara contact (etansare cu labirint) -LB/-LLB
Etansare Contact cu cuplu de torsiune scazut cu sistem de echilibrare a presiunii -LH/-LLH
Etansare Contact standard pentru temperaturi ridicate (+150°C) -LUA / -LLUA
Etansare Contact standard pentru temperaturi foarte ridicate (+200°C) -LUA1 / -LLUA1
Etansare Contact standard pentru temperaturi extreme de la -100°C la +200°C) -LUA2 / -LLUA2

Jocuri radiale interne reduse (-C2) sau marite (-C3, -C4, -C5)

Precizie crescuta (-P6, -P5, -P4)

Modificari aduse inelului
¢ Prezenta unui canal pe inelul exterior cu inel de oprire (-NR) sau fara (-N)
e Alezaj conic (-K), diametru exterior sferic (-S)

Alte materiale

e Otel cementat (E-)

e Otel inoxidabil (a se vedea gama Otel inoxidabil)

e Otel special cu tratament termic special pentru o durata de functionare marita (TMB-, TAB-)

Stabilizare pentru temperaturi de functionare mai ridicate decat cele standard (TS1/ TS2 / TS3 / TSX)

Game SPECIFICE dezvoltate pentru medii dure:

Rulmenti de compensare a dilatarii

e EC- : daca asamblarea etansa pe inelul exterior (sarcinile de rotatie de pe inelul exterior)
este imposibila sau daca exista riscul rotirii inelului.

e AC- : concept similar cu gama EC-, functia de antirotire fiind asigurata de doua inele O

Gama din otel inoxidabil (S- de la SNR, F- de la NTN): pentru impiedicarea coroziunii (medii maritime, industria
alimentara etc.)

Gama TOPLINE: Dimensiuni standard pentru aplicatii specifice

Restrictii specifice __ Caracteristici ______ Sufixe

Temperaturi ridicate +150°C -FT150
Temperaturi ridicate +200°C -HT200
Temperaturi ridicate +350°C -F600
Temperaturi scazute -60°C -LT
Turatii mari Péana la 700 000 NDm -HV




Gama EMTR: nivel scazut de zgomot si design optimizat special pentru
motoarele electrice

Gama MEGAOHM: rulmenti izolati electric, in principal pentru aplicatii cu
motoare si generatoare electrice

Gama CLEAN: pentru medii cu vacuum extrem (semiconductori,
aeronautica etc.)

Rulmenti cu senzori integrati (pag.16)

Rulmenti cu lubrifiant solid (pag.15)

Colivii posibile

8 RULMENTI CU CONTACT UNGHIULAR Risina fenolica T1 -
Gama de precizie ridicata (a se vedea pag. 12) Tabla -J
Gama STANDARD Poliamida ranforsata -G15 (SNR)
In functie de serii si dimensiuni, unghi de 30°: cu fibra de sticla -T2 (NTN)
1 rand: 7800, 7900, 71900, 7000, 7200, 7300, 7400 B -M (SNR)
Rulmenti mari: alezaj < 1060 mm. Alama -L1 (NTN)
2 randuri: 5200, 5300, 3200, 3300 Otel masiv -F1 (NTN)
Pentru seriile 3200 si 3300, unghi de 25° sau de 32° in functie de tip.

Variante Sufixe Marci

Unghi la 25° -AD NTN

Unghi marit la 40° -B NTN si SNR

Fiting universal fara pretensionare -G NTN si SNR

Protectie din metal cu flansa fara contact -ZZ NTN si SNR

Dispozitiv de etansare cu contact -EE SNR

Dispozitiv de etansare fara contact (etansare labirint) -LLB NTN

@ RULMENTI CU CONTACT iN PATRU PUNCTE
Gama STANDARD: colivie masiva (-M de la SNR, -L1 de la NTN): QJ200, QJ300

@ RULMENTI OSCILANTI CU BILE

Gama standard: colivii din tabla sau din poliamida ranforsata cu fibra de
sticla (-G15 de la SNR, - T2 de la NTN)
Seriile 1200, 2200, 1300, 2300

Variante posibile

e Etansare cu contact (-EE, SNR)

e Alezaj conic (-K)

¢ Inele interioare mai mari pentru seriile 11200 si 11300

@ RULMENTI MINIATURALI

= Gama standard: 670, 680, 609, 600, 620, 630
@ = e cu sau fara saiba de protectie
\ @ Q e cu sau fara etansare
e gama cu flansa (FL-)
2

e metrici sau inch (R-)

Gama cu atenuator de cauciuc (F-SX)
Gama cu lagare pivotante (BCP-)
Gama cu lagare din otel inoxidabil (F-)

@ RULMENTI CU INELE SUBTIRI

)

Radial KR
inclinat KY
in 4 puncte KX

Disponibil si cu etansari

NTN@ SNR, [ X J With You



RULMENTI CU ROLE CONICE

Acesti rulmenti acceptéa sarcini radiale si axiale mariintr-un singur sens.
inmod normal acestia sunt montatiin sens opus fata de un rument de acelasi
fel. Capacitatea de sarcina depmde de unghiul de contact,

RULMENTI CU 1 RAND DE ROLE CONICE

Dimensiuni metrice: standardele ISO 355 si JIS B 1512

Disponibili cu unghiuri de contact de la 10° la 31°, inclusiv 2 serii de unghiuri mari
de contact (T7FC si 303xx D)

Dimensiuni in inch: standardul ABMA (inclusiv seria metrica J)

Pot fi dotati cu flanse

RULMENTI CU 2 RANDURI DE ROLE CONICE

i Apar sub aceeasi forma ca rulmentii compusi din doi rulmenti cu un singur rand
Montati fata in fata sau spate in spate, cu dimensiuni in metrice sau in inch
Inele exterioare sau interioare dintr-o singura bucata

Exista si ansambluri cu un singur rand cu distantiere

RULMENTI CU 4 RANDURI DE ROLE CONICE

= Compusi din doua conuri duble, doua flanse simple si o flansa dubla

| Durats de serviciu extinsa datoritd folosirii otelului cementat, rolelor tubulare si a
coliviilor cu ace

Capacitati foarte mari de sarcina, adaptati aplicatiilor cu alunecare

| Disponibili in variante etansate (-LL) si in gama ULTAGE

GAMA ECO-TOP: PENTRU APLICATII DIFICILE

Durata de serviciu: +180% in comparatie cu otelul calit

Design optimizat, durata de serviciu imbunatatita, rulmenti mai compacti si consum 7
redus de energie \"“ C,
GAMA NTN BOWER ‘(“ “{'.‘L
Gama larga de rulmenti cu role conice cu diametre interioare de pana la 16 inch g \ =3

\
Otel - &E ..
Otel de rulmenti obtinut prin calire patrunsa =i '
Otel cementat degazat sub vid (4T, ET) si tratament termic special pentru o durata = "’L f
mai mare de serviciu (ETA / ECO) J L iR g

Colivie
Dotati, In mod obisnuit, cu colivii din tabla de otel

Colivii cu ace masive sau din otel pentru rulmenti mai mari
Coliviile din poliamida ranforsata cu fibra de sticla sunt posibile n functie de aplicatiile pentru rulmentii mai mici

Rulmenti cu cuplu redus

- ‘ Rulmgnp |dvent|f|ca’E| cu sufixul -ST: .
- Rezistenta redusa la cuplul de torsiune

» ~
(/ - Incalzire redusa
@ - Rezistenta imbunatatita la gripare

- Ajustare simplificata la asamblare




RULMENTI OSCILANTI CU ROLE
Acest rument compenseaza incovoierea arborelui siabsoarbe abaterile de  \ M .
la coaxialitate. Acesti rulmenti accepta sarcini radiale si axiale mariin ambele “k TULVT A@E

directii. Sunt disponibili cu alezaje conice sau cilindrice. Alezajele conice sunt
furnizate cu bucse de strangere sau cu bucse de extractie.

GAMA NTN-SNR DE INALTA PERFORMANTA:

- Seriile: 21300 / 22200 - 22300 / 23000 - 23100 - 23200 - 23800 - 23900 / 24000 - 24100 - 24800 - 24900

- Standard de performanta ridicata. Otel de calitate optima, geometrie si cu starea suprafetei optimizate,
capacitate de sarcina dinamica maxima pentru intreaga durata de serviciu a rulmentilor (X2).

- Limite de viteza ridicate

- Consum redus de energie

- Dimensiuni reduse pentru performanta identica 0
- Permite prelungirea intervalelor dintre actiunile de intretinere, z +24 /0
impact redus fata de mediu. pentru capacitatea de incarcare.
GAMA NTN: z X 2
- Gama cu dimensiuni mari D>650 mm : sufix B (NTN) a4 »
minim pentru durata de serviciu.
Sufixe
Cc2 Categoria 2 ISO de joc radial
C3 Categoria 3 ISO de joc radial
C4 Categoria 4 ISO de joc radial
C5 Categoria 5 ISO de joc radial
K Alezaj conic 1/12
K30 Alezaj conic 1/30
W33 Santuri si orificii de relubrifiere pe inelul exterior
Lubrifiere

Pentru a imbunatati lubrifierea, rulmentii sunt prevazuti cu un canal si cu orificii de lubrifiere in inelul exterior
Seria 21300: fara orificii sau canale in modelul standard. Cu orificii sau canal la cerere.

Colivie
Materiale colivie Descriere Temperaturi
Tabla de otel EA de la SNR, - de la NTN Aplicatii standard Pana la +200°C
Otel masiv (F1) si alama L1 de la NTN, M de la SNR Aplicatii severe Pana la +200°C
Poliamida ranforsata cu fibra de sticla T2X de la NTN, G15 de la SNR | Aplicatii standard Panala +150°C

Aplicatii vibratorii
] . - Codificare: EF800 ULTAGE

- Colivie masiva din alama, tolerante reduse penru diametre si joc special

| - Conceputi pentru absorbirea acceleratiilor mai mari decét rulmentii standard

A - Inelul interior este tratat impotriva coroziunii prin fretare (optional prefix MX-)

Rulmenti speciali
- Rulmenti cu inel interior cementat (gama NTN) pentru " Etansare

L
A\ =
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masini tipografice sau de hartie
- Rulmenti pentru operare la temperaturi ridicate (>200°C)
- Aplicatii pentru cai ferate, metalurgie, minerit si cariere
- Rulmenti demontabili
- Rulmenti cu lubrifiant solid (fara intretinere)

Rulmenti etansi si
lubrifiati la cerere




RULMENTI CU ROLE CILINDRICE

Acesti rulmenti sunt foarte rigizi si pot absorbi forte radiale mari. Versiunile cu colivie accepta viteze
mai ridicate decéat versiunile fara colivie.

Dotati cu inele separate, demontarea si extractia sunt simple, chiar si atunci cand sunt necesare
jocuri stranse.

RULMENTI CU ROLE CILINDRICE CU COLIVIE CU UN SINGUR RAND

Gama standard

Standard ISO: NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ

Serii de rulmenti: 200, 300, 400, 1800, 1900, 1000, 2900, 2200, 2300, 3800, 3100,
3200, 3300

Tipuri US (BOWER): M, W

Sufixe NTN SNR
Design cu capacitate crescuta E E
Poliamida ranforsata cu fibra de sticla +120°C (continuu) T2 G15
Poliamida ranforsata cu fibra de sticla +150°C (continuu) T2X -
Colivie masiva din alama centrata pe role - M
Colivie masiva din alama ghidata de inelul interior sau exterior G1 -
Colivie masiva din alama in doua parti, ghidata de inelul interior sau exterior L1 -
Colivie masiva din otel in doua parti, ghidata de inelul interior sau exterior F1 -
Colivie din otel presat J -
Tipuri NUP : diametrul alezajului saibei nu este rectificat U -

Variante posibile

e Alezaj conic (K)

e Santuri cu inel de oprire (NR) sau fara (N) pe diametrul exterior pentru simplificarea asamblarii
¢ Rulmenti cementati pentru tipurile M si W (BOWER)

e Inele cu guler (HJ-)

Aplicatii specifice
Gama MEGAOHM: rulmenti cu izolatie electrica, in principal pentru aplicatii care implica motoare
si generatoare electrice



RULMENTI CU ROLE CILINDRICE CU
2 RANDURI CU COLIVIE

Gama standard: NN si NNU cu colivie masiva
Serii: 3900, 3000, 3100, 4800, 4900, 4000
Rulmenti de tip NN si NNU : disponibili si cu alezaj conic

Tipuri de aplicatii : masini-unelte (a se vedea § Precizie ridicata de la pag.12)
sau in industria grea

RULMENTI CU ROLE CILINDRICE CU 4
RANDURI CU COLIVIE (DE TIP 4R)

Rulmenti cu colivie masiva disponibili si in dimensiuni mari (d. < 1200 mm)
Variante posibile

¢ Otel cementat sau carbonitrurat pentru o rezistenta marita
e QOrificii de lubrifiere

RULMENTI CU ROLE CILINDRICE CU 2 RANDURI FARA
COLIVIE (DE TIP SL)

Gama potrivita pentru sarcini radiale mari si/sau pentru o rigiditate optima

Tipurile SLO1, SLO2 si SL04 pot absorbi fortele axiale in ambele sensuri, pe
langa fortele radiale substantiale

Variante posibile
e Canale pentru inelele de oprire din inelul (seria SL04), de exemplu pentru

aplicatii care implica roti de scripeti
e Etansare dubla (LL)

RULMENTI CU ROLE iN CRUCE (DE TIP QR)

Potrivit pentru rotatii cu precizie ridicata combinate cu forte mari

Tipuri de aplicatii: in robotica, mese de divizare

N.I-N® SNR, [ X J With You



RULMENTI CU ACE

Acesti ruimenti sunt selectati, mai ales, pentru constructii care necesita dimensiuni radiale reduse si
rigiditate si capacitate de sarcina maxime. Acestia au o rezistenta scazuta la fortele axiale (cu exceptia
rulmentilor axiali si combinati).

COLIVII CU ACE

O colivie cu ace cuprinde o colivie nedemontabila si ace si poate fi folosita pentru
proiectarea constructiilor foarte compacte si usoare cu capacitate maxima. Arborele
si carcasa se comporta ca o cale de rulare si trebuie prelucrate in conformitate cu
caracteristicile legate de duritate, geometrie si rugozitate. Deoarece acele sunt
ghidate cu precizie, colivia cu ace poate absorbi viteze mai mari de rotatie decat
versiunea cu ace fara borduri.

In functie de aplicatii sunt disponibile diferite tipuri de materiale si colivi:

(K | Poliamida ranforsata cu fibra de sticla

K sau KJ Colivie sudata din otel presat -T2
GK / GPK in doua parti -S
K Cu doua randuri

KBK Pentru aplicatii care implica bolturi de piston -ZW
KV Pentru aplicatii care implica bolturi de piston

PK/ GPK Pentru aplicatii care implica fusurile de biela -S
KMJ Pentru aplicatii care implica fusurile de biela

KMJ Pentru aplicatii care implica fusurile de biela -S

Sunt disponibile solutii si pentru dimensiuni in inch (PCJ).

RULMENTI CU MANSON PENTRU ACE

_....r"_
—

Compact si usor, folosit, in principal, in aplicatii cu sarcini scazute, mansoanele
pentru ace reprezinta o solutie cu costuri scazute pentru rulmenti; inelul exterior
nu este prelucrat, insa este obtinut folosind procedee precise de presare. Trebuie
observat faptul ca geometria caii de rulare depinde de geometria carcasei
(grosimea mica a inelului exterior asigura numai duritatea si rugozitatea necesare
caii de rulare).

Serii standard (HK) si masive (HMK) disponibile cu sau fara etansare, cu capete deschise sau
inchise (BK, BMK)

Unele dimensiuni sunt prevazute cu 2 randuri de ace (-ZW)

Versiuni cu colivie pentru dimensiuni in inch (DCL, SCE) si versiuni cu ace fara borduri (HCK).

Rulmentii cu manson pentru ace NTN ofera:
¢ Adaptare simplificata datorita unei geometrii ideale
e O durata de serviciu imbunatatita: tratament specific al coliviei si al acelor

RULMENTI CU ACE CU INELE MASIVE

Rulmentii cu ace cu inele masive sunt utilizati, in principal, in aplicatii care implica
sarcini mari.

¢ Versiuni inseparabile: cu sau fara inel interior
- Seriile 48, 49, 59 si 69. (Seria 49 este disponibila si cu etansare simpla sau dubla)

- Seria NK: poate fi furnizat si cu inelul interior (destinatie NK+IR)

in cazul in care rulmentii sunt folositi f&ra un inel interior, arborele se va comporta ca o
cale de rulare si va trebui sa fie prelucrat corespunzator

10



¢ Versiuni separabile: RNAO si NAO
In cazul acestor versiuni, inelele interioare si exterioare si colivia pot fi separate, oferind mai multe optiuni

de asamblare.

¢ Inelele interioare sunt furnizate separat.
Sunt disponibile si versiuni rectificate in adancime pentru suprafetele suporturilor de etansare.

Aceste inele masive si rulmentii cu ace sunt disponibili si pentru dimensiuni in inch. (MR, Ml)

RULMENTI AXIALI CU ACE SI ROLE

Rulmentii axiali cu ace sau role sunt conceputi pentru absorbirea fortelor axiale
numai intr-un singur sens. Suprafetele de suport folosite drept cai de rulare
trebuie rectificate si calite.

¢ Rulmenti axiali cu ace: de tip AXK11

¢ Rulmenti axiali cu role: seriile 811, 812, 874 si 893

Disponibil cu colivie din poliamida (-T2), din aliaj de aluminiu (-: greutate redusa si
performanta imbunatatita in lipsa lubrifiantului) sau din otel presat.

e Saibe:

- Saibele de tip AS11 sunt subtiri (1 mm); prin urmare, suprafetele lor de suport
trebuie sa fie plane si destul de rigide

- Tipurile WS (centrate pe arbore) si GS (centrate pe carcasa) sunt mai rigide a

RULMENTI COMBINATI

ROLE DE GHIDARE

il
=)

Folosirea rulmentilor combinati poate aduce beneficii atunci cand aplicatia
necesita rezistenta la forte, in combinatie cu o rigiditate substantiala sau spatiu
minim. in functie de tipul rulmentilor, fortele axiale pot fi absorbite intr-una sau
doua sensuri.

¢ Forte axiale intr-un singur sens

Componenta axiala poate cuprinde unul dintre urmatoarele:

- rulment cu bile radial (NKX) sau cu corp inclinat (NKIA)

- role pentru sarcini axiale mari (NKXR)

In cazul in care lagarul trebuie sa fie inseparabil, este propusi o flans (-2)

* Forte axiale in doué sensuri
In functie de intensitatea fortelor, componenta axiala va fi alcatuita din ace (AXN)
sau role (ARN)

Role de ghidare sunt folosite pentru aplicatii care necesita ghidare cu contact
minim cu cama si cu sistemele liniare de ghidare.

Aplicatiile care implica rolele de conducere sunt foarte diferite de aplicatiile care
implica rulmenti. Rolele de conducere nu sunt montate intr-o carcasa, iar inelul
exterior mai gros se roteste direct pe o suprafata pentru ghidaj.

Cu sau fara dispozitiv de etansare, cu inel exterior cu profil convex sau cilindric, sunt propuse toate tipurile de role de

conducere:

- versiunea cu ace fara borduri (KRV-NATV) pentru acceptarea sarcinilor semnificative
- versiunea cu colivie (KR-NATR) pentru acceptarea vitezelor mai mari

Exista si versiuni cu 2 randuri de rulmenti de contact pentru marirea capacitatii (NUTR, NUTW si NUKR)

- Cu pivot: arborele filetat este prevazut cu cap cu canal sau cu cap hexagonal cu sistem de strangere cu ajutorul
surubelnitei pentru simplificarea montarii rolei pe suprafata de suport. Aceste role pot fi relubrifiate de arbore.

- Cu orificiu: cu sau fara ghidaj lateral

N1-N® @@ eve With You
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RULMENTI DE INALTA PRECIZIE

Viteze mari, eficacitate crescuta, stare a suprafetei optimizata etc.
Utilizatorii se asteapta la solutii fiabile si ecologice.

MACHLINE DE LA SNR
e MACHLINE cu precizie ridicata: Standard

Seriile 71900V si 7000V:
Un compromis ideal intre performantele legate de viteza, rigiditate, capacitate si precizie

Seria 7200G1:

¥ - Proiectat special pentru aplicatii cu sarcini predominant axiale.

! - Variantele depind de unghiul de contact: C pentru 15°, H pentru 25°
- Variantele depind de pretensionare: usoara, medie, ridicata

- Versiunile hibride sunt disponibile optional (cu bile ceramice)

e MACHLINE ML: Viteza mare

Proiectat si dezvoltat pentru a indeplini cele mai dure cerinte in cazul aplicatiilor care implica
viteza ridicata

Viteza cu 30% mai mare datorita:

- unei geometrii optimizate

8 - unui diametru redus al bilei

- unui numar crescut de bile

- ghidajului optimizat al coliviei pe inelul exterior

- versiunilor hibride disponibile optional (cu bile ceramice)

e MACHLINE MLE: Cu etansare

Etansarile din NBR montate pe inelul exterior, fara contact cu inelul interior, pot fi folosite
pentru pastrarea aceleiasi viteze maxime ca in cazul unui rulment deschis lubrifiat cu
unsoare.

- Sunt disponibile versiuni hibride optionale (cu bile ceramice)

Indispensabil pentru toate ansamblurile de rulmenti de precizie, mai ales, atunci cand trebuie
garantate pretensionarea sau fiabilitatea pe termen lung ale unui ansamblu sau daca exista
forte axiale mari.
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ULTAGE BY NTN

¢ Rulmenti radiali-axiali

Gama standard: 70U, 78, 79U

- Design intern optimizat.

- Colivie din poliamida ranforsata cu fibra de sticla
imbunatatiri garantate privind rigiditatea, fiabilitatea,
precum si ghidaj imbunatatit pentru bile si reducere
substantiala a zgomotului.

- Unghiuri de contact: 15° (C), 25° (AD) si 30° (-).

- Versiune hibrida cu bile ceramice optionala (prefix 5S).

Serie pentru viteze mari: HSE

- 2LA- special din otel

- Design intern si stare a suprafetei optimizate.

- Colivie din rasina fenolica.

Performanta imbunatatita a rulmentului, rezistenta sporita, temperaturi de operare mai
scazute la viteze maxime.

- Unghiuri de contact: 15° (C), 25° (AD) si 30° (-).

- Versiune hibrida cu bile ceramice optionala (prefix 5S).

Serie pentru viteze foarte mari: HSF

- 2LA- special din otel.

- Bile ceramice mai mici (prefix -5S).

Temperatura redusa la viteze mai mari si durata de serviciu imbunatatita.
- Unghi de contact: 25° (AD)

Serii cu etansare

LLB Standard BNS LLB pentru viteze mari

Seria 705179 | BNSO si BNS9
Unghi de contact ‘ CD pentru 15°, AD pentru 25° ‘ C pentru 15°, - pentru 30°, AD pentru 25°

Cu doua randuri: Standard NN (U)49 (K), NN30 (K), pentru viteze mari NN30 HS (K)

— Colivie din alama prelucrata.

Cu un singur rand: Seria N, pentru viteze mari HS si pentru viteze foarte mari HSR

- Colivii din alama prelucrata foarte rezistente pentru tipurile HS.

- Colivie turnata speciala din rasina pentru tipurile HSR.

Designul intern optimizat permite limite mai ridicate de viteza si rezulta intr-o crestere mai
lenta a temperaturii.

¢ Rulmenti pentru lagaruirea suruburilor cu bile

BST: Cu un singur rand, tipuri deschise sau cu etansare

- Optimizare prin tratarea suprafetei caii de rulare pentru o durata mai mare de serviciu a
rulmentului si pentru o rezistenta crescuta la frecare.

- Tipuri cu etansare cu o unsoare speciala pentru atingerea unei durate mai mari de serviciu
si pentru simplificarea intretinerii.

BSTU: Cu unul sau doua randuri, cu etansare
- Cel mai mare coeficient de sarcina

- Etansare prin contact cu frecare scazuta

- Unsoare speciala cu durata mare de serviciu
- Montare usoara

Altele: Rulmenti cu ace AXN, ARN

e Alti rulmenti
- Rulment axial cu bile: cu un singur rand HTA
cu doua randuri 5629XX, 5620XX

N1-N® @‘“ e0e With You
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RULMENTIAXIALI

RULMENTI AXIALI OSCILANTI CU ROLE

Compusi din 2 elemente separabile, pot absorbi sarcini axiale foarte mari si
sarcini radiale mari (aprox. 50% din sarcina axiald).

Poate absorbi o abatere de la coaxialitate de aproximativ 3°.

Seria: 29000
- Colivie din tabla de otel: versiunea E optimizata, interschimbabila

Lubrifiere
- Lubrifiere cu ulei ceruta de constructie

RULMENTI AXIALI CU BILE

Numai pentru sarcini axiale
Seria: 51000

RULMENT AXIAL CU ROLE CONICE

Pentru mai multe informatii a se face referire la persoana de contact NTN-SNR

COMPONENTE SITACCESORI

Bile Role Ace

Piulita standard Piulita de precizie cu
autoblocare

14



GAME SPECIFICE

RULMENTI CU LUBRIFIANT SOLID

Rulmentii cu lubrifianti solizi sunt fabricati sub marca NTN (Solidgrease) si
marca SNR (LubSolid). Acestia contin un lubrifiant special, solidificat dupa
injectarea lui in rulmenti. Lubrifiantul poate contine o cantitate mai mare de ulei
comparativ cu unsoarea standard, necesara rulmentului in timpul functionarii.
¢ Fara intretinere

- intretinere scazuta sau chiar fira intretinere

- intretinere scazuta pentru rulmentii inaccesibili

¢ Rezistenta la contaminare

- Performante ridicate in medii cu praf si/sau umede

- Folosirea rulmentilor cu etansare este recomandata pentru aplicatii cu niveluri
ridicate de contaminare. Acest tip de lubrifiant poate fi folosit pentru imbunatatirea
etanseitatii rulmentului

¢ Fara scurgeri de lubrifianti
- Fara scurgeri de lubrifianti si scurgeri scazute de ulei: operare curata garantata

¢ Rezistenta optima la fortele centrifuge, la vibratii si oscilatii la scara redusa
Lubrifiantul sub forma de masa solida asigura:

- rezistenta optima la fortele centrifuge

- cantitatea de ulei necesara operarii satisfacatoare

e Cuplu de torsiune de pornire scazut
Rulmenti de tip “SPOT PACK”: cuplu de torsiune de pornire foarte scazut la
temperatura ambientala

Versiune Marci Tip Umplere Temperatura de operare
NTN | LPO3 Complet si in de la -20°C la +60°C continuu, +80°C intermitent
Standard GEN1 (LSO) - g';rr‘:;?et siin
SNR GEN2* puncte (G'EN2) de la -20°C la +100°C continuu
P { NTN LPO5 in puncte de la -20°C la +100°C continuu, +120°C intermitent
entru temperaturi
ridicate - Complet siin one o ,
SNR GEN2 puncte de la -20°C la +150°C continuu
Pentru temperaturi ° o
scizute SNR | GEN1 (LSF) Complet - de la -40°C la +110°C
NTN |LP06/LP09 Complet si in de la -10°C la +80°C continuu, +100°C intermitent
Alimente puncte
SNR GEN1 (LSA) Complet de la -50°C la +100°C continuu
. NTN LPO3 Complet de la -20°C la +100°C continuu, +120°C intermitent
Rulmenti cu ace
speciali SNR | GEN1 Complet de la -20°C la +100°C continuu

* GEN2 in procedeu, numai cantitati mici

15
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RULMENTI CU BILE NTN-BCA®

Pentru dimensiuni metrice sau in inch, standard sau particularizate, NTN-BCA® produce o gama variata de
produse chiar si in cantitati mici.

* Rulmenti radiali cu bile cu dimensiuni metrice sau in inch
° Rulmenti radiali-axiali

e | agare asamblate/rulmenti

e Rulmenti agricoli speciali pentru discurile plugului

® Role catarg / lagare ghidaj lant

e Rulmenti cu suprafata plana si/sau necirculara

® Produse legate de ambreiaj

e Rulmenti pentru roti

¢ Roti de scripeti de tragere sau de transfe

RULMENTI CU SENZORI INTEGRATI

Integrarea unei functii de masurare a vitezei si/sau a pozitiei in functia rulmentului

@ — Rulment de baza: versiunea LU cu etansare (intr-un singur sens), lubrifiaté. in sens
H\___ g /c ”} invers dispozitivului de etansare de pe inelul interior este montat un codificator
- magnetic cu un senzor pe inelul exterior. Senzorul detecteaza variatiile magnetice

induse de rotirea codificatorului. Apoi, senzorul emite un semnal de iesire care permite

componentei electronice sa recalculeze viteza de rotatie.
Prin modificarea tipului de codificator magnetic este posibila si masurarea pozitiei inclinate.

Gama: 6de la 6202 la 6210
Temperatura de operare: de la -40° la +120 °C

LAGARE CU ALUNECARE RADIALE SI AXIALE

Gama include lagare cu alunecare otel / otel (este necesara ungerea) si otel / ungere automata (PTFE + inel
interior cu cromare dura):

Otel/otel
Seria Definitie
SA1 Echivalent cu seria ISO “E”
SA1 ..SS Identic cu SA1, dar cu etansare
SA2 Lagar cu alunecare pentru dimensiuni in inch
SA4 Dimensiuni marite
SAT Lagare cu alunecare axiale

Otel/ungere automata

Seria Definitie

SAR1 Echivalent cu seria ISO “E”

SAR1 ..SS Identic cu SART1, dar cu etansare

SAR2 Lagar cu alunecare pentru dimensiuni in inch
SAR4 Dimensiuni marite



ARTICULATII HOMOCINETICE INDUSTRIALE

Gama include articulatii complet homocinetice, chiar si pentru unghiuri mari, avand urmatoarele caracteristici:

e Articulatii cu 3 bile (TBJ)

e Componente standard in catalog

e Etansate cu unsoare permanenta

e Asamblare cu flansa sau direct pe arbore

e Actiune simpla sau dubla

e Cuplu mecanism de actionare: de la 3.2 la 1500 kgf.m

e Articulatii cu 6 bile (BJ)

e Articulatii homocinetice de putere mare

e Furnizat cu arbori ficsi sau culisanti

e Deschis sau cu etansare

e Cuplu mecanism de actionare: de la 155 la 6440 kgf.m

Aplicatii: masini-unelte, in prelucrarea sticlei, masini de spalat industriale,
utilaje agricole, utilaje industriale de ambalat, platforme cu vibratii, in industria
metalurgica si a otelului, concasoare, ciuruitoare etc.

LINII DE PLANARE PRIN iINTINDERE

Ansambluri complete dotate cu rulmenti pentru cuplu de torsiune scazut si cu diametru exterior rectificat.
Cilindrii de planare de tip CU pot fi folositi pentru absorbirea sarcinilor radiale si axiale datorita rulmentilor
axiali-radiali, mentinandu-se, in acelasi timp, o precizie de rotatie si compatibilitate cu viteze mari ridicate.

e Dotate cu dispozitive de etansare pentru cuplu de torsiune scazut de tip ecran

e Pentru sarcini mai ridicate, aceste componente pot fi dotate cu rulmenti cu ace (de tip NKZ) care permit o crestere
a capacitatii de sarcina pentru intregul ansamblu, mentinandu-se, in acelasi timp, o precizie foarte mare a rotatiilor
si un format compact

Lungimile cilindrilor sunt adaptate fiecarei aplicatii in functie de o gama standard de diametre definite.

RULMENTI DEMONTABILI
In cazul anumitor aplicatii in care nu este posibila montarea rulmentilor obisnuiti, e nevoie de rulmenti
demontabili.

Montarea, demontarea si intretinerea sunt simplificate.

Variante posibile

- Rulmenti cu role cilindrice

- Rulmenti oscilanti cu role

- Colivii cu ace, rulmenti cu ace

- Lagare complete dotate cu rulmenti cu role cilindrice fara colivie pentru unitati din otel si fier (turnare continua)

NTN@ @"’ eve With You
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CERCETARE S| DEZVOLTARE e

SOLUTII TEHNICE ADAPTATE CERINTELOR DUMNEAVOASTRA SPECIFICE

Echipe tehnice competente care lucreaza alaturi de dumneavoastra, folosind expertiza NTN-SNR si scule adaptate

cerintelor dumneavoastra.

Sarcini mari si/sau durata de serviciu extrema

Role cu Distributie mare
suprafete foarte  optimizata
mari

Medii extreme

rea stabilitatii dimensionale la temperaturi mari
uri foarte mari
& Etansari performanta ridice area in medii contaminate
rulare carbonitrurate pentru utilizarea in medii contaminate
* Otel cementat pentru rezistenta la impact
e Colivii masive pentru rezistenta la impact

carbonitrurat 100cr6

05 0,6
Adancime (mm)

e Zgomot redus
e Rezistenta optimizata la cuplul de
e \/iteze mari
- » Conditii severe de rotire (forte ce
- @ Precizie ridicata



Interfete rulment/carcasa si ruiment/arbore optimizate

¢ Rezistenta la coroziunea prin contact prin tratarea suprafetei (carbon tip diamant DLC, fosfatare, etc.)
¢ Rezistenta la variatii ale expansiunii termice: gama AC/EC

Integrare / soliditate mecanica

¢ Elemente de fixare integrate
e Mecanisme integrate (dinti de angrenaj, flanse etc.)

Functionalitati suplimentare

e |zolatie electrica (invelire inele, bile ceramice)
e Instrumente integrate (informatii privind viteza, pozitia, unghiul etc.)

in cazul accesului limitat

e Lubrifiant solid pentru lubrifiere permanenta
e Ungere automata
e Sistem centralizat de lubrifiere “inteligent”

Cu lubrifiere , Wy - Fara lubrifiere
solida . , 4 solida

Produse ecologice

- Rulmenti pentru economisirea consumului de energie

- Componente reciclabile

- Produse concepute pentru aplicatii de dezvoltare durabila (turbine eoliene,
cale ferata, energie solara etc.)

NTN@ SNR, [ X J With You
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L AGARE UNITATI ECHPATE CURULMENT! |

Gama standard cu peste 25 000 de variante

e Cea mai cuprinzatoare gama de pe piata

e Materiale: fonta cenusie, tabla de otel, otel inoxidabil si termoplast

e Protectie eficienta impotriva coroziunii prin pasivare chimica (carcase din fonta cenusie)
e Protectie eficienta impotriva prafului prin intermediul acoperitoarelor din otel inoxidabil
(gama otel inoxidabil / fonta cenusie) sau din plastic (gama termoplastelor)

e Diferite bucse pentru rulmenti pentru aplicatii in temperaturi ridicate si scazute

e Bucse rulmenti disponibile cu diametru exterior cilindric

e Bucse rulmenti disponibile cu diametru alezaj pentru dimensiuni in inch

e Carcase conforme cu standardele europene si asiatice

Rulmenti cu lubrifiant solid (Spot Pack)

¢ Reduce scurgerea lubrifiantului prin retinerea uleiului de baza intr-un amestec solid
* Impiedica contaminarea mediului inconjurator

e Asigura un flux constant de lubrifiant in punctul de contact al rulmentului/caii
e rulare

cteristici pentru moment de torsiune scazut

ifiantul solid protejeaza rulmentii impotriva contaminarii

din fonta cenusie EN-GJS (ductila)

ai economice, economisire de energie prin reducerea greutatii
| * Cu40% mai usoare si mai compacte decat lagarele din fonta cenusie standard
e Cu aproximativ 30% mai solide in comparatie cu carcasele din fonta cenusie
: standard

| ® Material rezistent la socuri chiar si la temperatura scazuta

| * Disponibile in variante care pot fi lubrifiate din nou sau care nu pot fi relubrifiate
| e Disponibile versiuni cu flansa si lagar principal
e Interschimbabile cu lagarele (unitatile) standard

Lagare unitati cu carcase din otel laminat

¢ Rezistenta marita a carcasei: mai rezistenta decéat cele din fonta sau din tabla
de otel

e Risc redus de crapare a carcasei, inclusiv in conditii severe

e Sarcina carcasei de 5 ori mai mare decéat capacitatea dinamica a rulmentului

e Potrivit pentru aplicatii extreme: impact, sarcini mari, vibratii

e Potrivit pentru aplicatii care implica fier si otel, masini de extractie
si echipament in medii contaminate
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Rulmenti cu inele de atenuare din cauciuc

e Vibratii reduse

e Caracteristici de rulare lina

e Fara intretinere, umplut cu unsoare cu durata mare de serviciu
e |deal pentru aplicatii de tratare a aerului etc.

e Temperatura de operare: de la -20 la +85°C

e Frecare redusa in timpul rotatiilor/cerinte scazute de energie

¢ Intel interior galvanizat si guler de blocare cu excentric

Rulmenti tip L4 cu sistem de etansare pentru solicitari mari

e Doua elemente de etansare pe fiecare parte

e Foarte recomandat pentru utilajele agricole

e Potrivit pentru conditii stabile de operare

e Mareste durata de serviciu a rulmentului

e Inele interioare si exterioare, dispozitiv de etansare, surub de strangere
si guler de blocare cu excentric zincate

Solutii speciale pentru industria alimentara

¢ Rulmenti din otel inoxidabil sau din zinc cromat cu vaselina aplicabila in industria
alimentara

e Toti rulmentii pot fi folositi cu carcase din otel inoxidabil sau din termoplast de
forme diferite

e Solutii Lubsolid pentru rulmentii din otel inoxidabil. Fara intretinere, fara scurgeri
de unsoare

Solutii particularizate pentru lagarele unitati cu ruimenti,
carcase si sistemele cu rulmenti

e Dezvoltare particularizata pentru cerinte speciale

e Materiale selectate: fonta cenusie, fonta ductila EN-GJS, tabla de otel, otel
inoxidabil si termoplast

e Protectie speciala pentru suprafata

¢ Module economice preasamblate alcatuite din rulmenti, carcasa, arbore, senzor,
dispozitiv de etansare sau alte componente individuale definite

N-I-N® SNR, [ X J With You
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CARCASE DEMONTABILE S| LAGARE MONOBLOC

| Lubrifiere cu vaselina

Carcase pentru rulmenti demontabile SNC (SNCD)

e Rigiditate si stabilitate optime in toate conditiile de sarcina
e Optimizate pentru imbunatatirea rezistentei la vibratii

e Caracteristici de disipare a caldurii imbunatatite

e Niveluri reduse de efort in rulment

¢ Durata de serviciu extinsa a rulmentului

¢ 5 sisteme de etansare diferite

e Pregatit pentru utilizare, usor de montat

e Diametrul arborelui: 20 mm - 160 mm

e Disponibil si in fonta ductila

Carcase pentru ruimenti demontabile SD31, versiune mare

e Pentru rulmenti oscilanti cu role bucse de strangere

e Economice

e Potrivit pentru constructii cu utilaje grele, concasoare cu valturi, roti de curea,
transportor elicoidal sau alte utilaje care opereaza in conditii severe

e Diametrul arborelui: 150 mm - 400 mm

SPW / SFCW - Lagare montate pentru sarcina mare

e Potrivite pentru industrii solicitante cu conditii dure de mediu
e Componente tratate impotriva coroziunii

e Pot fi folosite pentru inlocuirea rapida a rulmentilor patentati
e Dotate cu rulmenti oscilanti etansati

e Timp de inactivitate redus si productivitate crescuta

e Gama SPW este interschimbabila cu carcasele SN

e Diametrul arborelui: 50 mm - 140 mm

ZLG/DLG

¢ Pentru doua sau trei aranjamente de rulmenti

e Adaptate pentru viteze mari de operare (ventilatoare industriale)
e Aliniere de mare precizie a arborelui

e Garnitura de etansare din fetru cu inel V suplimentar

¢ Pregatit pentru montare

e Diametru arbore ZLG: 30 mm — 120 mm / DLG: 70 mm - 120 mm

Lagar mono

Carcase pentru rulmenti pentru aplicatii speciale 722500, F11200, TVN, TN

e Carcase pentru rulmenti cu etansare

Paliere de arbore portelice demontabile

e TVN: pentru temperaturi de operare continue (sau intermitente) intre +200°C
si +350°C.

e Potrivite pentru medii critice: fierbinti si umede / fierbinti si uscate

e Industria de caramizi silico-calcaroase, fabrici de calire clincher

e TVN/TN: lagare principale; pot fi montate in toate pozitiile

e Diametru arbore TVN: 20 mm — 75 mm / TN: 20 mm - 60 mm

Lagare monobloc
e F11200 / 722500: rulmenti cu flansa de fixare
e Diametru arbore F11200: 20 mm - 50 mm / 722500: 20 mm - 100 mm
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CARCASE DEMONTABILE S| LAGARE MONOBLOC

| Lubrifiere cu ulei

Lagare monobloc ZLOE lubrifiate cu ulei

¢ Dotate cu doi rulmenti radiali cu bile sau cu o combinatie intre un rulment
radial cu bile si un rulment cu role cilindrice

e Potrivite pentru aplicatii cu capacitati de sarcina mari combinate cu
temperaturi ridicate

e Adaptate pentru aplicatii cu viteze mari (ventilatoare industriale)

e Lubrifiantul raceste sistemul

e Duratda mai mare de serviciu

e Dotate cu indicator de nivel al uleiului

e Diametrul arborelui: 75 mm - 120 mm

Carcase pentru rulmenti demontabile SNOE lubrifiate cu ulei

e Potrivite pentru rulmentii oscilanti cu role

e Optim pentru viteze de operare si sarcini mari

¢ Material: EN-GJS-600-3; ofera carcasei o rigiditate ridicata

e Uleiul este distribuit intern prin intermediul unui ungator cu inel

¢ Etansate prin sistemul cu labirint

e Dotate cu indicator de nivel al uleiului cu dispozitiv antiajustare

e Este posibila integrarea dispozitivului de racire sau de incalzire a uleiului

e Disipare optima a caldurii

e Ventilatoare industriale, concasoare cu ciocane.

¢ Dimensiune maxima a arborelui: 260 mm (cel mai mare dintre lagarele
standard lubrifiate cu ulei de pe aceasta piata)

Carcase pentru rulmenti demontabile SNOL lubrifiate cu ulei (versiuni compacte)

e Potrivite pentru rulmentii oscilanti cu role

e Etansate prin sistemul cu labirint

e Pot inlocui lagarele demontabile lubrifiate cu vaselina atunci cand turatia ating
un punct critic sau daca temperaturile de operare pot deteriora rulmentul

e Interschimbabile cu lagarele SN cu aceleasi dimensiuni

e Dotate cu indicator de nivel al uleiului

e Diametrul arborelui: 60 mm - 140 mm

N-I-N® SNR, [ X J With You
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e Dimensiuni: de la 7 la 15
3 e Sunt disponibile versiuni de sine ingust
= ¢ Design conventional cu tehnologie pat

e Material rezistent la coroziune
-

D

-t

Suruburi cu bile

e Tipuri rectificate si tipuri lamin
e Diametre 6-80 mm, pas 1-50
e Tip rectificat de precizie

e O gama larga de piulit

Bucse cu bile

e Bucse cu bile

* Manson bile

e Bucse cu bile de calitate superioara

e Set liniar cu bucse cu bile si bile superioare

e Sine de sustinere a arborelui, corpuri de sustinere arb
si tubulari

¢ Dimensiuni: de la 4 la 100

e O gama larga de piulite

e Principiul constructiv permite transmiterea fortelor, a momente
de rasturnare si de rotatie prin miscarile liniare simultane.




Module compacte AXC

¢ Dimensiuni: 40/60/80/120

e Sistem cu design modular optimizat

e Sistem de ghidare variabil (sind de ghidaj pe role sau cu bile)

e Sistem de actionare variabil (prin curea sau surub), actionare prin curea
si design Omega

¢ Dimensiuni: 110/160/240

e Doua ghidaje liniare paralele

e Sistem de ghidare variabil (sina de ghidaj pe role sau cu bile)

e Sistem de actionare variabil (prin curea sau surub)

e Profil cu rigiditate ridicata

« intretinere usoard (cureaua, tablele de acoperire si rotile de revenire ale
acoperitorii pot fi inlocuite fara a fi nevoie de indepartarea mesei sau
a sarcinii)

Module liniare compacte AXBG

e Dimensiuni: 15/20/26/33/46/55
e Spatiu necesar minim

¢ Rigiditate ridicata

¢ Precizie ridicata

e Dimensiuni: 155/225/325/455

e Potrivite in special pentru sarcini mari, in special sarcini de torsiune

e Actionare prin surub si doua ghidaje paralele cu bile pe sina

¢ Pot fi combinate pentru crearea variatiilor cu mese transversale

e Sistem de ghidare variabil (sina de ghidaj pe role sau cu bile)

e Sistem de actionare variabil (prin curea sau surub), actionare prin curea
si design Omega

Axe de ridicare si telescopice AXS

¢ Dimensiuni: 120T/160/200/230/280/460

e Lungime cantilever de panala 10 m (o singura bucata)

e Sistem de ungere permanenta optionala sau conectare la sistemul
central de ungere

¢ Axe telescopice pentru aplicatii verticale si orizontale cu spatiu minim de
instalare

¢ Viteze de pana la 12 m/s (axe telescopice)

¢ Axe de ridicare pentru greutati de pana la 1 000 kg; frana de siguranta
optionala

¢ Axe pod rulant cu actionare prin pinion si cremaliera (pentru lungimi mari
ale cursei) sau cu actionare prin curea (pentru aplicatii dinamice)

Sisteme liniare complete cu axe

e Sistem cu design modular (posibilitati de conectare pentru AXC, AXDL,
AXS, AXLT)

e Adaptare mecanism de actionare

e Cai pentru alimentare si cabluri, picioare de sustinere a podului rulant

¢ Pregatit pentru montare ca pachet integrat

N-I-N® SNR, [ X J With You
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L AGARE S| BUCSE DE ALUNECARE

Bearphite

- Inele sinterizate din bronz sau metal

- Datorita dimensiunilor si formelor variate, permite alunecarea si rotirea daca exista compatibilitate cu sarcinile si
vitezele de rotatie

- Tipuri de aplicatii: articole mici de echipamente electrice (scule manuale, fotocopiatoare etc.)

- Aceste inele pot inlocui rulmentii pentru a scadea costurile

- Produse cu alunecare: sunt disponibile toate formele datorita faptului ca
acest produs poate fi turnat, prelucrat, injectat si proiectat ca vopseaua,
poate fi impregnat etc.

- Material sintetic bazat pe teflon PTFE

- Gama standard de dimensiuni este potrivita pentru cele mai multe aplicatii
- Temperaturi de operare: de la -250 la + 250°C, in functie de categoriile
folosite

Variante posibile
Gama R-ML: inel in foaie laminata, alezaj invelit cu un produs antifrecare

Lagarele B-BAP, B-BAF sau B-BSF combina inelele sinterizate din bronz
cu lagarele miniaturizate in foaie presata.

Aceste lagare ofera o alternativa economica la rulmentii conventionali
cu autocentrare fie cu flansa (B-BAP), lagar principal (B-BAF) sau cu lagar
inaccesibil (B-BSF)
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SCULE DE MONTARE S| DEMONTARE:

Montarea si demontarea unui ruiment: aceste etape esentiale determina durata de exploatare a instalatiei, precum

si functionarea corecta a acesteia.

Montare la rece:
Trusa de scule pentru montarea rapida si precisa a rulmentilor in siguranta
deplina.

Montare la cald:
Incalzire prin inductie: practica, simpla, sigura, ecologica...
Pentru rulmenti de pana la 1200 kg si mai mari

Montare hidraulica:
Precisa, fara efort, cu o piulita revolutionara, intotdeauna pregatita de utilizare

datorita caracteristicii de “inainte si Thapoi”!
Piulitele hidraulice pot fi oferite cu un diametru de alezaj de pana la 1000 mm

Scule pentru demontare:

Pentru demontare hidraulica sau mecanica:

Toate tipurile de dispozitive de extractie (cu 2 sau 3 brate) pentru
o operatie sigura si curata indiferent de pozitia si marimea rulmentului

Instrumente:
Pentru monitorizarea simpla, sigura si precisa a temperaturii masinii de operare
cu un termometru cu laser.

Si mai multe scule pentru montarea si manipularea rulmentilor...

N1-N® @‘“ 00 With You
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EXPERTS & TOOLS:
SOLUTIIPENTRU UNGERE LUB'SOLUTIONS

SOLUTII PENTRU UNGERE LUB’SOLUTIONS: va putem oferi asistenta in ceea ce priveste proiectul de ungere
> |a proiectare la instalare prin oferirea unor lubrifianti selectati special pentru aplicatile dumneavoastra si
1tru sistemele de ungere intr-un singur punct sau in mai multe puncte, in functie de dimensiunea si cerintele
edeului dumneavoastra.

te pentru particularitatile aplicatiei dumneavoastra pentru a asigura functionarea rulmentilor la
e maxima.
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Experts

EXPERTS & TOOLS: SERVICI

$Jools

Experti si scule: echipa de experti a NTN-SNR poate oferi asistenta organizatiei dumneavoastra in vederea obtinerii
celor mai bune performante pentru ruimentii si operatile dumneavoastra.

CURSURILE SYNERGY

inchiriere scule

Pentru imbunatatirea competentelor tehnicienilor de intretinere si a
proiectantilor in ceea ce priveste selectarea si intretinerea rulmentilor.

Fie ca este la centrul nostru de pregatire sau la sediile dumneavoastra,
cu ajutorul furgonetei noastre BEBOX, va putem oferi cursuri de formare
la comanda care acopera atat teoria, cét si practica, deoarece toti clientii
nostri sunt diferiti.

Metodele noastre de pregatire fac diferenta!

Lasati expertii nostri sa determine cauzele defectiunilor rulmentilor
dumneavoastra in laboratorul nostru sau la amplasamentul dumneavoastra.
Raspunsul si recomandarile noastre va pot furniza solutii pentru
imbunatatire... iar cererea dumneavoastra de diagnosticare a rulmentului
poate fi urmarita pe pagina de internet NTN-SNR.

Puteti reconditiona rulmentii dumneavoastra industriali la o companie
experimentata in reconditionarea rulmentilor pentru motoarele cu reactie
pentru aeronave sau pentru trenuri de mare viteza.

Si asta pentru o fractiune din pretul unei componente noi!

Va puteti baza pe expertii nostri in vederea supravegherii operatiilor
dumneavoastra de intretinere: demontarea si montarea rulmentilor,
reglarea si imbunatatirea sistemului de ungere...

Departamentul de Experti si scule ofera spre inchiriere o gama larga de
scule de intretinere a rulmentilor: incalzitoare cu inductie, piulite hidraulice,
pompe...

N-I-N® SNR, [ X J With You
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