
LÖSUNGEN VON NTN-SNR:
SNC-LAGERGEHÄUSESETS 

FÜR FÖRDERANLAGEN
BERGBAU, STEINBRÜCHE & ZEMENTWERKE With You

www.ntn-snr.com

Vorteile des Sets
•   Kostenvorteile gegenüber dem Kauf von Einzelteilen

• Vermeidung von Fehlern bei der Zubehörbestellung

•  Garantiert vollständiges Set zum Zeitpunkt der Bestellung und/

oder des Einbaus

•  Einfache Bestellung und Lagerhaltung: Verwaltung einer einzigen 

Artikelnummer

•  Einschließlich Deckel und Stellringen: für den Einbau von  

Fest- oder Loslagern

AUSGELEGT FÜR EIN  
PLUS AN PRODUKTIVITÄT,
LEISTUNGSFÄHIGKEIT  
UND ZUVERLÄSSIGKEIT 
UNTER HARTEN
EINSATZBEDINGUNGEN

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR DIE 
KOMPLETTLÖSUNG



Bezeichnung
d Artikelnummer 

Lagergehäuse

Welle [mm] SNC

KITSNC22208KDS/DB120HD 35 SNC 508-607

KITSNC22209KDS/DB120HD 40 SNC 509

KITSNC22210KDS/DB120HD 45 SNC 510-608

KITSNC22211KDS/DB120HD 50 SNC 511-609

KITSNC22212KDS/DB120HD 55 SNC 512-610

KITSNC22213KDS/DB120HD 60 SNC 513-611

KITSNC22215KDS/DB120HD 65 SNC 515-612

KITSNC22216KDS/DB120HD 70 SNC 516-613

KITSNC22217KDS/DB120HD 75 SNC 517

KITSNC22218KDS/DB120HD 80 SNC 518-615

Bezeichnung
d Artikelnummer 

Lagergehäuse

Welle [mm] SNC

KITSNC10X22208KEEDS 35 SNC 508-607

KITSNC10X22209KEEDS 40 SNC 509

KITSNC10X22210KEEDS 45 SNC 510-608

KITSNC10X22211KEEDS 50 SNC 511-609

KITSNC10X22212KEEDS 55 SNC 512-610

KITSNC10X22213KEEDS 60 SNC 513-611

KITSNC10X22215KEEDS 65 SNC 515-612

KITSNC10X22216KEEDS 70 SNC 516-613

KITSNC10X22217KEEDS 75 SNC 517

KITSNC10X22218KEEDS 80 SNC 518-615

Wellendurchmesser:  
von 35 bis 80 mm

20 Sets lieferbar: 
10 mit Standardlagerluft
10 mit C3-Lagerluft

Auf Anfrage kann das Produktprogramm 
auf weitere Wellendurchmesser 
ausgeweitet werden

Wellendurchmesser:  
von 35 bis 80 mm

20 Sets lieferbar: 
10 mit Standardlagerluft
10 mit C3-Lagerluft

Auf Anfrage kann das Produktprogramm 
auf weitere Wellendurchmesser 
ausgeweitet werden

GEHÄUSELAGERSETS SNC + ULTAGE-LAGER IN OFFENER BAUWEISE

GERINGERE  
GESAMT
BETRIEBSKOSTEN: 
•  Reduzierung des 

Nachschmier
aufwands

•  Geringerer Schmier
mittelverbrauch

SNC-Stehlager
+ 2 zweilippige DS-Dichtungen

+ Deckel

Spannhülse Einpunktschmierung 
DRIVE Booster und 
Schutz

ANGEBOTENE 
STEUEREINHEIT

StellringeOffenes 
Pendelrollenlager mit 
konischer Bohrung

GERINGERE 
GESAMT
BETRIEBSKOSTEN: 
 •  Längere  

Lagerlebensdauer  
aufgrund der effektiven 
Dichtung, die den  
Schmutz abhält
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NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 
www.ntn-snr.com

Das vorliegende Dokument ist das alleinige Eigentum von NTN-SNR ROULEMENTS. Jegliche vollständige oder teilweise Reproduktion ohne vorherige Genehmigung von NTN-SNR ROULEMENTS ist ausdrücklich verboten. Bei einem Verstoß gegen diesen Absatz können Sie strafrechtlich verfolgt werden. Für Fehler oder 
Unterlassungen, die sich trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung in das Dokument eingeschlichen haben könnten, lehnt NTN-SNR ROULEMENTS jede Haftung ab. Aufgrund einer kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungspolitik behalten wir uns vor, einzelne oder alle der in diesem Dokument dargestellten Produkte 
und Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. © NTN-SNR ROULEMENTS, Internationales Copyright 2017

Abgedichtetes 
Pendelrollenlager mit 
konischer Bohrung

SpezialspannhülseSNC-Stehlager
+ 2 zweilippige DS-Dichtungen

+ Deckel

Spezialstellringe

SNC-GEHÄUSELAGERSETS + ULTAGE-LAGER IN ABGEDICHTETER AUSFÜHRUNG


