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NTN-SNR
Die Stärke einer Unternehmensgruppe

NTN-SNR ROULEMENTS ist die europäische Gesellschaft der NTN Corporation, dem weltweit 

drittgrößten Wälzlagerhersteller. NTN-SNR ROULEMENTS ist spezialisiert auf die Konstruktion, 

Entwicklung und Produktion von Kegelrollenlagern. Als Experte im Product Life Cycle Management 

zeichnet sich die NTN Corporation durch die kurzen Reaktionszeiten und das hohe Engagement 

seiner Mitarbeiter aus. Wir arbeiten an vorderster Front an den neuesten Entwicklungsprojekten 

in Ihren strategischen Märkten. Unsere Ingenieure unterstützen Sie bei der Entwicklung von 

Lösungen für anspruchsvollste Anwendungen.

Darauf können Sie sich verlassen:

• eine Jahresproduktion von fast 100 Millionen Kegelrollenlager

• ein vollständiges Sortiment an zölligen und metrischen Abmessungen

• Produktionsstätten in Europa und Japan

• konsequent auf den industriellen Vertrieb abgestimmte Logistik

NTN-SNR BEGLEITET SIE ALS ZUVERLÄSSIGER  

UND LEISTUNGSSTARKER PARTNER
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QUALITÉ 
PREMIUM

  Unsere Ziele  
DIE RELEVANTESTEN POSITIONEN WURDEN AUSGEWÄHLT,  
UM DIE BESTMÖGLICHE PERFORMANCE FÜR DEN DISTRIBUTIONSMARKT ZU GEWÄHRLEISTEN.

EINE VOLLSTÄNDIGE BAUREIHE: 
ZÖLLIGE UND METRISCHE ABMESSUNGEN
Die gängigsten Abmessungen in den beiden Produktfamilien der zölligen 

und metrischen einreihigen Kegelrollenlager bilden unter der Marke NTN ein 

gemeinsames Sortiment.

PREMIUMQUALITÄT,  
100 % MADE IN JAPAN
Die zu 100 % in unseren hochmodernen japanischen Werken hergestellten 

Produkte werden regelmäßigen Qualitätsprüfungen unterzogen – von der 

Fertigung bis zum Transport.

EUROPÄISCHE LAGERHALTUNG 
ZUR EINHALTUNG KURZER LIEFERZEITEN
Eine auf optimalen Vertrieb ausgelegte Bevorratung gewährleistet die 

schnellstmögliche Lieferung von Teilen. Die Verfügbarkeit unserer Produkte lässt 

sich in Echtzeit über unseren e-Shop prüfen (eshop.ntn-snr.com)..



Weitere Informationen zu jedem Artikel: 

Besuchen Sie unseren e-Shop
Scan me!
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NTN-MARKENPRODUKTE
Unsere Produkte werden in robusten blauen NTN-Schachteln geliefert, die gegen 

Transportschäden schützen.

UNSER TECHNISCHER SUPPORT MIT SITZ IN 
EUROPA IST STETS AN IHRER SEITE
Die Fachleute von NTN-SNR unterstützen Sie bei spezifischen Anwendungen, 

Produktschulungen und Montageempfehlungen.

Unsere Online-Tools machen Ihnen Ihr Tagesgeschäft leichter:

• Vergleichslisten

• Technische Datenblätter

• Online-Bestellungen
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HH224335   /   HH224310

200
zöllige Sortimente

10
metrische 
Sortimente 

X20

Alle unsere Artikel entsprechen der ABMA-Norm 

Unser Lieferprogramm

 BAUREIHE 
DAS ZÖLLIGE SORTIMENT UMFASST 20 MAL MEHR  
BAUREIHEN ALS DAS METRISCHE SORTIMENT.

ZÖLLIGE KEGELROLLENLAGER 

 BEZEICHNUNGEN 
UNSERE BEZEICHNUNGEN SIND MIT DENEN DER ANDEREN HERSTELLER VERGLEICHBAR.
Die Artikelnummern bestehen aus zwei Teilen.

 STAHL 

100 %  UNSERER ZÖLLIGEN ARTIKEL SIND  

AUS EINSATZGEHÄRTETEM STAHL
(Mehr dazu auf Seite 8)

Außenring 1   Innenring 
2   Käfig 
3   Rollen 

 BEZEICHNUNG  
 DES AUSSENRINGS 

 BEZEICHNUNG  
 DES LAGERKÖRPERS 

12

3
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 BAUREIHE 
DAS METRISCHE KEGELROLLENLAGERPROGRAMM BESTEHT  
AUS 10 STANDARDISIERTEN BAUREIHEN

einsatzgehärteter Stahl 40 %
Metrisch

Durchgehärteter Stahl 60 %

Verwendung

METRISCHE KEGELROLLENLAGER 

Eine Baureihe wird anhand von drei Kriterien definiert: Breite / Höhe / Rollenwinkel;  
sie ist zudem in unterschiedliche Bohrungsdurchmesser von 20 mm bis 360 mm unterteilt. 

Einige Baureihen weisen bis zu 40 unterschiedliche Bohrungsdurchmesser auf!

 BEZEICHNUNGEN 
         Bohrungsdurchmesser von mehr als 20 mm lassen sich berechnen, indem man die letzten beiden Ziffern der Artikelnummer mit 5 multipliziert.

In diesem Beispiel beträgt  
der Bohrungsdurchmesser demnach 60 mm.

Alle unsere Artikel entsprechen der ABMA-Norm 

322  12  U

 12 X 5 = 60 MM  

 STAHL 
FÜR DIE METRISCHEN LAGER KOMMEN ZWEI STÄHLE ZUM EINSATZ: 
• Durchgehärteter Stahl
• Einsatzgehärteter Stahl

302xx 303xx 303xxD320xx 322xx 323xx 329xx 330xx 331xx 332xx302xx 303xx 303xxD320xx 322xx 323xx 329xx 330xx 331xx 332xx302xx 303xx 303xxD320xx 322xx 323xx 329xx 330xx 331xx 332xx
Die Baureihe mit 

„vergrößertem Winkel“ 
deckt einen maximalen 

Bereich von radialen und 
axialen Lasten ab
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EINZIGARTIG AUF DEM MARKT

BESTÄNDIG  
GEGEN STÖSSE

BESTÄNDIG  
GEGEN FEUCHTIGKEIT

BESTÄNDIG  
GEGEN HITZE

BESTÄNDIG 
 GEGEN HOHE LASTEN

 VORTEILE 
HÖHERE LEBENSDAUER

+ 40 %
Unter starken Stößen und hohen Belastungen weist 

einsatzgehärteter Stahl eine 40 % höhere Lebensdauer 

im Vergleich zu durchgehärtetem Stahl auf.

 UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN 

Bei NTN werden folgende 

drei Lagerkomponenten 

einsatzgehärtet:

1   Lagerinnenring

2   Lageraußenring

3   Rollen

Unsere Stärke:  einsatzgehärteter Stahl

QUERSCHNITT EINES LAGERS AUS EINSATZGEHÄRTETEM STAHL:

„ Beim Einsatzhärten wird die Oberfläche der Lagerkomponenten mit Kohlenstoff angereichert. 

Dadurch erlangt die Stahloberfläche eine höhere Ermüdungsfestigkeit, während der Kern 

elastisch bleibt und eine bessere Stoßdämpfung ermöglicht. Für den Einsatz unter extremen 

Bedingungen ist einsatzgehärteter Stahl zweifellos die beste Wahl.“

Rémy Dubouchet 
Industrial Design Department

Zäher Kern   
zur Dämpfung von Stößen

Gehärtete Oberfläche  
zur Erhöhung der Verschleißfestigkeit

1

2

3

EXK
LUSIVITÄT

 

IDENTIFIKATION

Alle unsere Artikel aus 

einsatzgehärtetem Stahl 

sind am Vorsetzzeichen 

 4T- erkennbar.
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Unsere Anwendungen

DIE EXPERTEN VON NTN-SNR ARBEITEN STÄNDIG AN DER VERBESSERUNG DER PRODUKTE UND DEREN SICHERHEIT 
IM SINNE BESTMÖGLICHER LÖSUNGEN FÜR KUNDEN.

 HYDRAULIK 
MOTOREN
 Hydraulikmotoren arbeiten mit niedrigen Drehzahlen  
 von maximal 255 U/min und können hohen axialen Belastungen standhalten.  

 KRAFTÜBERTRAGUNG  
GETRIEBEMOTOR

 Die Wellen eines Getriebemotors unterliegen verschiedenen Bedingungen.

Eingangswelle:
• Hohe Drehzahl 
• Niedrige Kräfte

Abtriebswelle:
• Niedrige Drehzahl
• Hohe Kräfte

 ENERGIE 
PELLETPRESSE
 Pelletpressen arbeiten in einem komplexen Umfeld. 
 Sie müssen mit schweren Lasten und hohen Temperaturen  
 von bis zu 130 °C fertig werden. 

 SCHIENENFAHRZEUGE    
GLEITLAGER

 Die auf den Achsen von Schienenfahrzeugen montierten Lager müssen 
hohen Radialbelastungen (bei Wagengewichten von ca. 20 Tonnen) und 

sehr hohen Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h standhalten.
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Vorsetzzeichen und Nachsetzzeichen

ALLE ARTIKELNUMMERN IN DIESEM KATALOG SIND MIT DENEN UNSERER 
WETTBEWERBER AUSTAUSCHBAR. DIE VORSETZ- UND NACHSETZZEICHEN DER 
BEZEICHNUNGEN KÖNNEN ALLERDINGS VON HERSTELLER ZU HERSTELLER ABWEICHEN.

METRISCH

ZOLL

 NACHSETZZEICHEN 
V1, V2, V3, V4 : Besondere Spezifikation mit optimiertem Profil
PX1, PX2 :  Spezialtoleranz 
PK :  Spezielle Toleranzklasse K für J-Baureihe
X, A, AS, S : Nicht standardisierter Verbindungsradius
C : Erhöhte Tragzahl

4T-    HM88648   /   HM88610    PX1

 VORSETZZEICHEN 
4T- : Einsatzgehärteter Stahl 

 BEZEICHNUNG DES LAGERKÖRPERS  BEZEICHNUNG DES AUSSENRINGS 

 NACHSETZZEICHEN 
U : Durchgehärteter Stahl
X :  Nachsetzzeichen mit ISO-Bezeichnung verbunden,  

Konus mit B = Gesamtbreite
D :  Erhöhter Kontaktwinkel, europäische Baureihe 313xx = 303xxD
E1 : Spezielles, effizienteres Rollenprofil
UTG : ULTAGE-Merkmale

4T-    320  10    X

 VORSETZZEICHEN 
4T- : Einsatzgehärtet 

 ART DER BAUREIHE 

 BOHRUNGSDURCHMESSER 
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Bohrungsdurchmesser TragzahlenAbmessungenDésignation article

Innendurch-
messer 
(mm) 

Vereinfachte 
Artikelnummer

NTN- 
Artikelnummer

Außendurch-
messer 

Breite (mm) Maximale Radien (mm) Gewicht (kg) Tragzahlen (kN)

Innenring Außenring Gesamt Welle Gehäuse Dynamische Last Statische Last 

(d) (D) (B) (C) (T) (ras max)  (r1as max) (C) (C0)

20
32004 4T-32004X 42 15 12,00 15,00 0,6 0,6 0,097 24,90 27,90
30204 4T-30204 47 14 12,00 15,25 1,0 1,0 0,127 28,20 28,70
32204 4T-32204 47 18 15,00 19,25 1,0 1,0 0,160 36,50 39,50

   

 SO LESEN SIE UNSERE TABELLEN 

 1   BOHRUNGSDURCHMESSER
 Anordnung in der Tabelle nach aufsteigendem Innendurchmesser.

 2  ARTIKELBEZEICHNUNG
 Identifizieren Sie das vereinfachte Symbol und sein übliches NTN-Äquivalent.

 3  ABMESSUNGEN
  Suchen Sie anhand der Abmessungen der verschiedenen Maße in Millimetern  

und nach Gewicht in Kilogramm.

 4  TRAGZAHLEN
 Suchen Sie die Tragzahlen in kN.

 1 2 3 4

Dynamische und statische 
Lasten gemäß ISO-Norm. 
Angaben ohne „Booster“-

Koeffizienten.

Der vereinfachte europäische 
Code ist ein Querverweis auf 
die japanische Bezeichnung.

So lesen Sie unsere Tabellen

Innendurchmesser (d)
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ARTIKELBEZEICHNUNG d (mm) Seite

0
02473/02420 25,400 16
02474/02420 28,575 17
02475/02420 31,750 17
02476/02420 31,750 17
02872/02820 28,575 17
02878/02820 34,925 18
03062/03162 15,875 16
05062/05185 15,875 16
05079/05185 20,000 16
05079/05185S 20,000 16
07079/07196 20,000 16
07087/07196 22,225 16
07087/07210X 22,225 16
07087X/07210X 22,225 16
07098/07204 24,981 16
07100/07196 25,400 16
07100/07204 25,400 16
07100/07210X 25,400 16
07100S/07196 25,400 16
07100S/07204 25,400 16
07100S/07210X 25,400 16
07100SA/07210X 25,400 16
08125/08231 31,750 17
09062/09195 15,875 16
09067/09195 19,050 16
09067/09196 19,050 16
09074/09194 19,050 16
09074/09195 19,050 16
09074/09196 19,050 16
09081/09196 20,625 16

1
11162/11300 41,275 19
11590/11520 15,875 16
12175/12303 44,450 20
12580/12520 20,638 16
1280/1220 22,225 16
13685/13621 38,100 18
13687/13621 38,100 18
1380/1328 22,225 16
13889/13830 38,100 18
14116/14276 30,226 17
14118/14283 30,000 17
14124/14276 31,750 17
14125A/14274 31,750 17
14125A/14276 31,750 17
14130/14276 33,338 17
14131/14276 33,338 17
14137A/14276 34,925 18
14138A/14274 34,925 18
14138A/14276 34,925 18
15100/15245 25,400 16
15100/15250X 25,400 16
15100S/15245 25,400 16
15100S/15250X 25,400 16
15101/15250X 25,400 16

Ermitteln Sie den Artikel und suchen Sie die detaillierten technischen Daten auf der in Spalte 3 ausgewiesenen Seite.

ARTIKELBEZEICHNUNG d (mm) Seite

15106/15250 26,988 17
15112/15250 28,575 17
15113/15245 28,575 17
15117/15244 29,987 17
15117/15245 29,987 17
15118/15250X 30,213 17
15123/15245 31,750 17
15123/15250X 31,750 17
15125/15245 31,750 17
15578/15520 25,400 16
15578/15523 25,400 16
15580/15520 26,988 17
15590/15520 28,575 17
15590/15523 28,575 17
16150/16282 38,100 18
16150/16283 38,100 18
16150/16284 38,100 18
17098/17244 24,981 16
17118/17244 29,987 17
17119/17244 30,162 17
1755/1729 22,225 16
17580/17520 15,875 16
1779/1729 23,812 16
1780/1729 25,400 16
1780/1730 25,400 16
17887/17831 45,230 20
18590/18520 41,275 19
18685/18620 44,450 20
18690/18620 46,038 20
18790/18720 50,800 21
19150/19268 38,100 18
19150/19268X 38,100 18
19150/19283X 38,100 18
1985/1922 28,575 17
1985/1932 28,575 17
1986/1922 25,400 16
1986/1931 25,400 16
1988/1922 28,575 17

2
21075/21212 19,050 16
23100/23256 25,400 16
24780/24720 41,275 19
24780/24721 41,275 19
25577/25520 42,875 19
25577/25521 42,875 19
25577/25522 42,875 19
25577/25523 42,875 19
2558/2523S 30,162 17
25580/25520 44,450 20
25580/25521 44,450 20
25580/25522 44,450 20
25580/25523 44,450 20
25581/25520 44,450 20
25584/25520 44,983 20
25584/25521 44,980 20
25590/25520 45,618 20
25590/25521 45,618 20

ARTIKELBEZEICHNUNG d (mm) Seite

25590/25522 45,618 20
25590/25523 45,618 20
2580/2520 31,750 17
2580/2523 31,750 17
2580/2523S 31,750 17
2585/2523 33,338 17
25877/25820 34,925 18
25877/25821 34,925 18
25878/25820 34,925 18
25880/25820 36,487 18
25880/25821 36,487 18
2687/2620 25,400 16
2687/2631 25,400 16
26878/26822 38,100 18
26882/26820 41,275 19
26882/26822 41,275 19
2689/2631 28,575 17
27687/27620 82,550 24
27690/27620 83,345 24
27695/27620 84,976 24
2780/2720 36,487 18
2788/2720 38,100 18
2788/2729 38,100 18
2788/2735X 38,100 18
2789/2720 39,688 19
2789/2729 39,688 19
2790/2720 33,338 17
2793/2720 34,925 18
2796/2729 34,925 18
28137/28317 34,925 18
28150/28300 38,100 18
28158/28300 40,000 19
28580/28521 50,800 21
28584/28521 52,388 21
28680/28622 55,562 21
28682/28622 57,150 22
2878/2820 34,925 18
28985/28920 60,325 22
28985/28921 60,325 22
28995/28921 62,738 22
29585/29520 63,500 22
29585/29521 63,500 22
29586/29520 63,500 22
29586/29522 63,500 22
29590/29520 66,675 23
29590/29521 66,675 23
29590/29522 66,675 23
29675/29620 69,850 23
29685/29620 73,025 23
29688/29620 73,817 23
2984/2924 46,038 20

3
31593/31520 34,925 18
31594/31520 34,925 18
31597/31520 36,512 18
3188/3120 31,750 17
3188S/3120 31,750 17

Index für zöllige Baureihen (nach Artikelcode) 
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ARTIKELBEZEICHNUNG d (mm) Seite

390A/394A 63,500 22
39250/39412 63,500 22
395/394A 63,500 22
39580/39520 57,150 22
39581/39520 57,150 22
39585/39520 63,500 22
39590/39520 66,675 23
395A/394 66,675 23
395A/394A 66,675 23
395S/394A 66,675 23
3980/3920 60,325 22
3982/3920 63,500 22
3984/3920 66,675 23
3994/3920 66,675 23
399A/394A 68,262 23
399AS/394A 68,262 23

4
41125/41286 28,575 17
418/414 38,100 18
420/414 40,000 19
42350/42584 88,900 24
42375/42584 95,250 25
42381/42584 96,838 25
42687/42620 76,200 24
42690/42620 77,788 24
43125/43312 31,750 17
4370/4320 44,450 20
438/432 44,450 20
44150/44348 38,100 18
44162/44348 41,275 19
45284/45220 50,800 21
45285/45220 50,800 21
45287/45220 53,975 21
45289/45220 57,150 22
45291/45220 57,150 22
4580/4535 50,800 21
462/453X 57,150 22
462A/453X 57,150 22
469/453X 57,150 22
47487/47420 69,850 23
47490/47420 71,438 23
47679/47620 76,200 24
47681/47620 80,962 24
47686/47620 82,550 24
47687/47620 82,550 24
47890/47820 92,075 24
47896/47820 95,250 25
48190/48120 107,950 25
482/472 69,850 23
482/472X 69,850 23
48286/48220 123,825 25
48290/48220 127,000 25
48385/48320 133,350 25
48393/48320 136,525 26
484/472 70,000 23
48685/48620 142,875 26
495/492A 82,550 24

ARTIKELBEZEICHNUNG d (mm) Seite

495/493 82,550 24
49585/49520 50,800 21
495A/493 76,200 24
497/492A 85,725 24
497/493 85,725 24

5
52387/52618 98,425 25
52393/52618 100,012 25
52400/52618 101,600 25
52401/52618 101,600 25
526/522 41,275 19
527/522 44,450 20
528/522 47,625 20
529/522 50,800 21
529X/522 50,800 21
53177/53375 44,450 20
53178/53375 44,450 20
535/532A 44,450 20
536/532X 47,625 20
537/532A 50,800 21
537/532X 50,800 21
539/532X 53,975 21
5395/5335 49,212 21
543/532X 40,000 19
55175C/55437 44,450 20
55176/55437 44,450 20
55187/55443 47,625 20
55187C/55437 47,625 20
55187C/55443 47,625 20
55200C/55437 50,800 21
555S/552A 57,150 22
5583/5535 60,325 22
5584/5535 63,500 22
559/552A 63,500 22
560/552A 66,675 23
56418/56650 106,362 25
56425/56650 107,950 25
56426/56650 107,950 25
565/563 63,500 22
566/563 69,850 23
567A/563 71,438 23
568/563 73,817 23
575/572 76,200 24
575/572X 76,200 24
580/572 82,550 24
580/572X 82,550 24
581/572 80,962 24
59200/59412 50,800 21
594/592 95,250 25
594/592A 95,250 25
594/593X 95,250 25
594A/592A 95,250 25
598A/592A 92,075 24

ARTIKELBEZEICHNUNG d (mm) Seite

33262/33462 66,675 23
33275/33462 69,850 23
33281/33462 71,438 23
33281/33472 71,438 23
33287/33462 73,025 23
3379/3320 34,925 18
3384/3320 41,275 19
3386/3320 39,688 19
3386/3325 39,688 19
33885/33822 44,450 20
33889/33822 50,800 21
33891/33821 52,388 21
33895/33821 53,975 21
33895/33822 53,975 21
34300/34478 76,200 24
34301/34478 76,200 24
34306/34478 77,788 24
34306/34500 77,788 24
344/332 40,000 19
344A/332 40,000 19
3478/3420 34,925 18
3490/3420 38,100 18
355X/352 44,450 20
355X/354X 44,450 20
3578/3525 44,450 20
3579/3525 42,862 19
3585/3525 41,275 19
3586/3525 45,237 20
359S/354X 46,038 20
365/362 50,000 21
365/362A 50,000 21
36690/36620 146,050 26
368/362 50,800 21
368A/362 50,800 21
368A/362A 50,800 21
36990/36920 177,800 26
369S/362A 47,625 20
37425/37625 107,950 25
37431/37625 109,538 25
37431A/37625 109,538 25
3767/3720 52,388 21
3776/3720 44,983 20
3779/3720 47,625 20
3780/3720 50,800 21
3782/3720 44,450 20
386A/382A 47,625 20
387/382 57,150 22
387/382A 57,150 22
3872/3820 34,925 18
3876/3820 38,100 18
3877/3820 41,275 19
387A/382 57,150 22
387A/382A 57,150 22
387A/382S 57,150 22
387A/383A 57,150 22
387AS/382A 57,150 22
388A/382 57,531 22
390/394A 57,150 22
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ARTIKELBEZEICHNUNG d (mm) Seite

A
A2047/A2126 11,986 16
A4050/A4138 12,700 16
A4059/A4138 14,989 16
A6075/A6157 19,050 16

H
H212749/H212710 65,987 22
H414242/H414210 66,675 23
H414245/H414210 68,262 23
H414249/H414210 71,438 23
H715334/H715311 61,912 22
H715341A/H715311 66,675 23
H715343/H715311 68,262 23
H715345/H715310 71,438 23
H715345/H715311 71,438 23
H715347/H715311 69,987 23
H715348/H715311 77,788 24
H913840/H913810 59,987 22
H913842/H913810 61,912 22
H913849/H913810 69,850 23
H917840/H917810 76,200 24
H924045/H924010 111,125 25
HH221434/HH221410 88,900 24
HH221449/HH221410 101,600 25
HH224335/HH224310 101,600 25
HH224349/HH224310V2 114,976 25
HH228340/HH228310 120,650 25
HH228340/HH228310V3 120,650 25
HH228340/HH228318V4 120,650 25
HH228349/HH228310 127,000 25
HH421246/HH421210 98,425 25
HH923649/HH923610 101,600 25

HM
HM204049/HM204010 45,980 20
HM212047/HM212010 63,500 22
HM212047/HM212011 63,500 22
HM212049/HM212010 66,675 23
HM212049/HM212011 66,675 23
HM215249/HM215210 75,987 23
HM218238/HM218210 79,974 24
HM218248/HM218210 89,974 24
HM220149/HM220110 99,974 25
HM515745/HM515716 76,200 24
HM518445/HM518410 88,900 24
HM617049/HM617010 85,725 24
HM801346/HM801310 38,100 18
HM801346X/HM801310 38,100 18
HM801349/HM801310 40,483 19
HM801349/HM801311 40,483 19
HM803145/HM803110 41,275 19
HM803146/HM803110 41,275 19
HM803149/HM803110 44,450 20

Ermitteln Sie den Artikel und suchen Sie die detaillierten technischen Daten auf der in Spalte 3 ausgewiesenen Seite.

ARTIKELBEZEICHNUNG d (mm) Seite

8
835/832 69,850 23
842/832 82,550 24
850/832 88,900 24
861/854 101,600 25
898/892 139,700 26

9
90381/90744 96,838 25
9185/9121 68,262 23
9278/9220 68,262 23
9285/9220ST 76,200 24
936/932 107,950 25
9378/9321 76,200 24
938/932 114,300 25
95500/95925 127,000 25
95525/95925 133,350 25
98350/98788 88,900 24
98400/98788 101,600 25
99600/99100 152,400 26

ARTIKELBEZEICHNUNG d (mm) Seite

6
615/612 44,450 20
623/612 57,150 22
6280/6220 53,975 21
6379/6320 65,088 22
6386/6320 66,675 23
639/632 63,500 22
641/632 66,675 23
643/632 69,850 23
64432/64708 109,974 25
64450/64700 114,300 25
645/632 71,438 23
6460/6420 73,025 23
65200/65500 50,800 21
65212/65500 53,975 21
65237/65500 60,325 22
65390/65320 49,212 21
655/653 69,850 23
6559/6535 82,550 24
6580/6535 88,900 24
6581X/6525X 90,000 24
66200/66462 50,800 21
66225/66462 57,150 22
663/653 82,550 24
665/653 85,725 24
66584/66520 53,975 21
67388/67322 127,000 25
67390/67322 133,350 25
67787/67720 174,625 26
67790/67720 177,800 26
683/672 95,250 25
68462/68712 117,475 25
687/672 101,600 25

7
71450/71750 114,300 25
72200C/72487 50,800 21
72212C/72487 53,975 21
72218C/72487 55,562 21
745A/742 69,850 23
748S/742 76,200 24
749/742 85,026 24
749A/742 82,550 24
759/752 88,900 24
780/772 101,600 25
782/772 104,775 25
78214/78551 53,975 21
78214C/78551 53,975 21
78215C/78551 53,975 21
78225/78551 57,150 22
78238/78537 60,325 22
78250/78551 63,500 22

Index für zöllige Baureihen (nach Artikelcode)
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ARTIKELBEZEICHNUNG d (mm) Seite

HM803149/HM803111 44,450 20
HM803149/HM803112 44,450 20
HM804840/HM804810 41,275 19
HM804842/HM804810 44,450 20
HM804843/HM804810PX1 44,450 20
HM804846/HM804810 47,625 20
HM804848/HM804810 48,412 21
HM804849/HM804810 48,412 21
HM807040/HM807010 44,450 20
HM807044/HM807010 49,212 21
HM807046/HM807010 50,800 21
HM807048/HM807010 54,488 21
HM807049/HM807010 53,975 21
HM813840/HM813810 55,562 21
HM813844/HM813810 66,675 23
HM813849/HM813810 71,438 23
HM88542/HM88510 31,750 17
HM88547/HM88510 33,338 17
HM88648/HM88610PX1 35,717 18
HM88649/HM88610 34,925 18
HM89249/HM89210 36,512 18
HM89443/HM89410 33,338 17
HM89446/HM89410 34,925 18
HM89448/HM89410 36,512 18
HM89449/HM89410 36,512 18
HM89449/HM89411 36,512 18
HM903245/HM903210 41,275 19
HM903245/HM903210PX1 41,275 19
HM903248/HM903210 44,988 20
HM903249/HM903210 44,450 20
HM905843/HM905810 44,988 20
HM907643/HM907614 50,800 21
HM911245/HM911210 60,325 22
HM926740/HM926710 114,300 25
HM926745/HM926710 125,298 25

J
J90354/J90748 90,000 24
JH211749/JH211710PK 65,000 22
JH307749/JH307710 55,000 21
JH415647/JH415610 75,000 23
JH415647/JH415610PK 75,000 23
JHM318448/JHM318410 90,000 24
JHM522649/JHM522610 110,000 25
JHM534149/JHM534110PK 170,000 26
JHM720249/JHM720210 100,000 25
JHM807045/JHM807012 50,000 21
JHM88540/JHM88513PX1 30,000 17
JL68145/JL68111Z 35,000 18
JL69345/JL69310 38,000 18
JL69349/JL69310 38,000 18
JL819349/JL819310 95,000 24
JLM104948/JLM104910 50,000 21
JLM506849/JLM506810 55,000 21
JLM508748/JLM508710 60,000 22

ARTIKELBEZEICHNUNG d (mm) Seite

JLM704649/JLM704610PK 50,000 21
JLM710949/JLM710910 65,000 22
JLM714149/JLM714110PK 75,000 23
JLM813049/JLM813010PK 70,000 23

JM
JM205149/JM205110 50,000 21
JM205149/JM205110PK 50,000 21
JM207049/JM207010 55,000 21
JM511946/JM511910 65,000 22
JM515649/JM515610PK 80,000 24
JM612949/JM612910PK 70,000 23
JM714249/JM714210PK 75,000 23
JM716648/JM716610PK 85,000 24
JM716649/JM716610 85,000 24
JM718149/JM718110PK 90,000 24
JM719149/JM719113 95,000 24
JM720249/JM720210 100,000 25
JM734449/JM734410 170,000 26
JM736149/JM736110 180,000 26
JM738249/JM738210 190,000 26
JM822049/JM822010 110,000 25

L
L116149/L116110PX2 82,550 24
L21549/L21511 15,875 16
L217849/L217810 88,900 24
L225849/L225810 127,000 25
L319249/L 319210 95,250 25
L327249/L327210 133,350 25
L420449/L420410 101,600 25
L432349/L432310 158,750 26
L433749/L433710 158,750 26
L44643/L44610 25,400 16
L44643L/L44610 25,400 16
L44649/L44610 26,988 17
L45449/L45410 29,000 17
L610549/L610510 63,500 22
L624549/L624510 120,650 25
L68149/L68110 34,988 18
L68149/L68111 34,988 18
L713049/L713010 69,850 23
L814749/L814710 76,200 24
LL225749/LL225710 127,000 25
LL319349/LL319310 95,250 25
LL639249/LL639210 196,850 26

LM
LM102949/LM102910 45,242 20
LM104949/LM104911 50,800 21
LM104949/LM104912 50,800 21
LM11749/LM11710 17,462 16
LM11949/LM11910 19,050 16
LM11949L/LM11910 19,050 16
LM12749/LM12710 21,986 16

ARTIKELBEZEICHNUNG d (mm) Seite

LM12749/LM12711 21,986 16
LM29748/LM29710 38,100 18
LM29748L/LM29710 38,100 18
LM29749/LM29710 38,100 18
LM29749/LM29711 38,100 18
LM300849/LM300811 41,000 19
LM48548/LM48510 34,925 18
LM48548L/LM48510 34,925 18
LM501349/LM501310 41,275 19
LM501349/LM5013  11 41,275 19
LM501349/LM501314 41,275 19
LM503349/LM503310 46,000 20
LM503349A/LM503310 45,987 20
LM522548/LM522510 109,987 25
LM522549/LM522510 109,987 25
LM603049/LM603011 45,242 20
LM603049/LM603012 45,242 20
LM603049/LM603014 45,242 20
LM67048/LM67010 31,750 17
LM67048L/LM67010 31,750 17
LM67049A/LM67010 31,750 17
LM72849/LM72810PX1 22,606 16
LM78349/LM78310APX2 34,988 18
LM806649/LM806610 53,975 21
LM814849/LM814810 77,788 24

M
M12648/M12610 22,225 16
M12649/M12610 21,430 16
M201047/M201011 39,688 19
M231649/M231610 152,400 26
M236849/M236810 177,800 26
M238849/M238810 187,325 26
M802048/M802011 41,275 19
M804049/M804010 47,625 20
M84249/M84210 25,400 16
M84548/M84510 25,400 16
M84549/M84510 26,988 17
M86643/M86610 25,400 16
M86647/M86610 28,575 17
M86649/M86610 30,162 17
M88040/M88010 28,575 17
M88043/M88010 30,162 17
M88046/M88010 31,750 17
M88048/M88010 33,338 17
M903345/M903310 41,275 19
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Innendurch-
messer 
(mm) NTN-Artikelnummer

Außendurch-
messer 

Breite (mm) Maximale Radien (mm)

Gewicht (kg)

Tragzahlen (kN)

Innenring Außenring Gesamt Welle Gehäuse Dynamische Last Statische Last 

(d) (D) (B) (C) (T) (ras max)  (r1as max) (C) (C0)
11,986 4T-A2047/A2126 31,991 10,785 7,938 10,008 0,8 1,3 0,050 10,80 9,45
12,700 4T-A4050/A4138 34,988 10,988 8,730 10,998 1,3 1,3 0,053 12,30 11,60
14,989 4T-A4059/A4138 34,988 10,988 8,730 10,998 0,8 1,3 0,050 12,30 11,60

15,875

4T-L21549/L21511 34,989 10,998 8,712 10,998 1,3 1,3 0,050 14,00 13,70
4T-03062/03162 41,275 14,681 11,112 14,288 1,3 2,0 0,092 20,30 18,70
4T-11590/11520 42,862 14,288 9,525 14,288 1,5 1,5 0,103 17,60 17,50
4T-17580/17520 42,862 16,670 13,495 16,670 1,5 1,5 0,122 26,70 26,00
4T-05062/05185 47,000 14,381 11,112 14,381 1,5 1,3 0,131 24,00 24,20
4T-09062/09195 49,225 21,539 14,288 19,845 0,8 1,3 0,203 38,50 39,00

17,462 4T-LM11749/LM11710 39,878 14,605 10,668 13,843 1,3 1,3 0,084 23,80 24,20

19,050

4T-A6075/A6157 39,992 11,153 9,525 12,014 1,0 1,3 0,065 12,80 12,80
4T-LM11949L/LM11910 45,237 16,637 12,065 15,494 1,3 1,3 0,128 28,30 28,60
4T-LM11949/LM11910 45,237 16,637 12,065 15,494 1,3 1,3 0,122 28,30 28,60
4T-09067/09195 49,225 19,050 14,288 18,034 1,3 1,3 0,179 38,50 39,00
4T-09074/09195 49,225 21,539 14,288 19,845 1,5 1,3 0,188 38,50 39,00
4T-09074/09194 49,225 21,539 17,462 23,020 1,5 3,5 0,200 38,50 39,00
4T-09067/09196 49,225 19,050 17,462 21,209 1,3 1,5 0,198 38,50 39,00
4T-21075/21212 53,975 21,839 15,875 22,225 1,5 2,3 0,248 40,00 39,00
4T-09067/09196 49,225 19,050 17,462 21,209 1,3 1,5 0,198 38,50 39,00

20,000
4T-05079/05185 47,000 14,381 11,112 14,381 1,5 1,3 0,117 24,00 24,20
4T-05079/05185S 47,000 14,381 11,112 14,381 1,5 1,3 0,117 24,00 24,20
4T-07079/07196 50,005 14,260 9,525 13,495 1,5 1,0 0,130 26,00 28,00

20,625 4T-09081/09196 49,225 21,539 17,462 23,020 1,5 1,5 0,190 38,50 39,00
20,638 4T-12580/12520 49,225 19,845 15,875 19,845 1,5 1,5 0,182 37,50 39,00
21,430 4T-M12649/M12610 50,005 18,288 13,970 17,526 1,3 1,3 0,169 38,00 39,00

21,986
4T-LM12749/LM12711 45,974 16,637 12,065 15,494 1,3 1,3 0,123 29,60 34,00
4T-LM12749/LM12710 45,237 16,637 12,065 15,494 1,3 1,3 0,116 29,60 34,00

22,225

4T-07087/07196 50,005 14,260 9,525 13,495 1,3 1,0 0,130 26,00 27,90
4T-M12648/M12610 50,005 18,288 13,970 17,526 1,3 1,3 0,165 38,00 39,00
4T-07087/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 1,3 1,5 0,140 26,00 28,00
4T-07087X/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 1,5 1,5 0,140 26,00 28,00
4T-1380/1328 52,388 20,168 14,288 19,368 1,5 1,5 0,200 40,50 43,00
4T-1755/1729 56,896 19,837 15,875 19,368 1,3 1,3 0,256 42,50 46,50
4T-1280/1220 57,150 22,225 17,462 22,225 0,8 1,5 0,286 47,00 49,50

22,606 4T-LM72849/LM72810PX1 47,000 15,500 12,000 15,500 1,5 1,5 0,125 27,50 32,50
23,812 4T-1779/1729 56,896 19,837 15,875 19,368 0,8 1,3 0,247 42,50 46,50

24,981
4T-07098/07204 51,994 14,260 12,700 15,011 1,5 1,3 0,140 26,00 28,00
4T-17098/17244 62,000 16,566 14,288 16,002 1,5 1,5 0,260 39,00 42,00

25,400

4T-07100S/07196 50,005 14,260 9,525 13,495 1,5 1,0 0,116 26,00 27,90
4T-L44643L/L44610 51,100 14,732 10,668 14,224 1,3 1,3 0,130 28,80 34,00
4T-L44643/L44610 50,292 14,732 10,668 14,224 1,3 1,3 0,130 28,80 34,00
4T-07100/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 1,0 1,5 0,130 26,00 28,00
4T-07100S/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 1,5 1,5 0,130 26,00 28,00
4T-07100SA/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 3,3 1,5 0,130 26,00 28,00
4T-07100/07204 51,994 14,260 12,700 15,011 1,0 1,3 0,144 26,00 27,90
4T-07100S/07204 51,994 14,260 12,700 15,011 1,0 1,3 0,144 26,00 27,90
4T-1780/1729 56,896 19,837 15,875 19,368 0,8 1,3 0,238 42,50 46,50
4T-15578/15520 57,150 17,462 13,495 17,462 1,3 1,5 0,220 39,50 45,50
4T-1986/1922 57,150 19,355 15,875 19,845 1,3 1,5 0,250 40,50 44,50
4T-M84548/M84510 57,150 19,431 14,732 19,431 1,5 1,5 0,241 42,00 48,50
4T-M84249/M84210 59,530 23,114 18,288 23,368 0,8 1,5 0,330 50,00 57,50
4T-15578/15523 60,325 17,462 15,875 19,842 1,3 1,5 0,271 39,50 45,50
4T-15100/15245 62,000 20,638 14,288 19,050 3,5 1,3 0,299 46,50 54,00
4T-15100S/15245 62,000 20,638 14,288 19,050 1,3 1,3 0,299 46,50 54,00
4T-15100S/15250X 63,500 20,638 15,875 20,638 1,3 1,5 0,320 46,50 54,00
4T-M86643/M86610 64,292 21,433 16,670 21,433 1,5 1,5 0,371 51,50 64,50
4T-23100/23256 65,088 21,463 15,875 22,225 1,5 1,5 0,360 47,00 50,50
4T-2687/2631 66,421 25,433 19,050 23,812 1,3 1,3 0,442 64,50 72,50
4T-02473/02420 68,262 22,225 17,462 22,225 0,8 1,5 0,430 57,00 67,00
4T-07100/07196 50,005 14,260 9,525 13,495 1,0 1,0 0,114 26,00 27,00
4T-1780/1730 53,975 19,837 15,875 19,368 0,8 0,8 0,208 42,50 46,50
4T-1986/1931 60,325 19,355 15,875 19,845 1,3 1,3 0,275 40,50 44,50
4T-15100/15250X 63,500 20,638 15,875 20,638 3,5 1,5 0,332 46,50 54,00
4T-15101/15250X 63,500 20,638 15,875 20,638 0,8 1,5 0,335 46,50 54,00
4T-2687/2620 63,100 25,433 19,050 23,812 1,3 3,3 0,390 64,50 72,50

Tabelle der zölligen (nach Innendurchmesser)
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Innendurch-
messer 
(mm) NTN-Artikelnummer

Außendurch-
messer 

Breite (mm) Maximale Radien (mm)

Gewicht (kg)

Tragzahlen (kN)

Innenring Außenring Gesamt Welle Gehäuse Dynamische Last Statische Last 

(d) (D) (B) (C) (T) (ras max)  (r1as max) (C) (C0)

26,988

4T-L44649/L44610 50,292 14,732 10,668 14,224 3,5 1,3 0,120 28,80 34,00
4T-15580/15520 57,150 17,462 13,495 17,462 3,5 1,5 0,200 39,50 45,50
4T-M84549/M84510 57,150 19,431 14,732 19,431 1,5 1,5 0,230 42,00 48,50
4T-15106/15250 63,500 20,638 15,875 20,638 0,8 1,3 0,310 46,50 54,00

28,575

4T-15590/15520 57,150 17,462 13,495 17,462 3,5 1,5 0,196 39,50 45,50
4T-1985/1922 57,150 19,355 15,875 19,845 0,8 1,5 0,230 40,50 44,50
4T-1988/1922 57,150 19,355 15,875 19,845 3,5 1,5 0,220 40,50 44,50
4T-15590/15523 60,325 17,462 15,875 19,842 3,5 1,5 0,250 39,50 45,50
4T-15113/15245 62,000 20,638 14,288 19,050 0,8 1,3 0,280 46,50 54,00
4T-15112/15250 63,500 20,638 15,875 20,638 3,5 1,3 0,300 46,50 54,00
4T-M86647/M86610 64,292 21,433 16,670 21,433 1,5 1,5 0,348 51,50 64,50
4T-2689/2631 66,421 25,433 19,050 23,812 1,3 1,3 0,416 64,50 72,50
4T-02474/02420 68,262 22,225 17,462 22,225 0,8 1,5 0,409 57,00 67,00
4T-M88040/M88010 68,262 22,225 17,462 22,225 2,3 1,5 0,410 57,50 73,50
4T-41125/41286 72,626 24,257 17,462 24,608 4,8 1,5 0,477 58,00 55,50
4T-02872/02820 73,025 22,225 17,462 22,225 0,8 3,3 0,480 56,50 68,00
4T-1985/1932 58,738 19,355 15,080 19,050 0,8 1,3 0,230 40,50 44,50

29,000 4T-L45449/L45410 50,292 14,732 10,668 14,224 3,5 1,3 0,113 28,00 35,50

29,987
4T-17118/17244 62,000 16,566 14,288 16,002 1,5 1,5 0,228 39,00 42,00
4T-15117/15245 62,000 20,638 14,288 19,050 1,3 1,3 0,269 46,50 54,00
4T-15117/15244 62,000 20,638 15,875 20,638 1,3 1,3 0,270 46,50 54,00

30,000
4T-JHM88540/JHM88513PX1 72,000 27,783 23,020 29,370 1,3 3,3 0,618 72,00 97,00
4T-14118/14283 72,085 19,202 18,415 22,385 0,8 2,3 0,440 48,50 58,00

30,162

4T-17119/17244 62,000 16,566 14,288 16,002 1,5 1,5 0,226 39,00 42,00
4T-M86649/M86610 64,292 21,433 16,670 21,433 1,5 1,5 0,336 51,50 64,50
4T-M88043/M88010 68,262 22,225 17,462 22,225 2,3 1,5 0,400 57,50 73,50
4T-2558/2523S 69,850 25,357 19,050 23,812 2,3 1,3 0,468 69,00 81,50

30,213 4T-15118/15250X 63,500 20,638 15,875 20,638 3,5 1,5 0,298 46,50 54,00
30,226 4T-14116/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 0,8 1,3 0,370 48,50 58,00

31,750

4T-08125/08231 58,738 15,080 10,716 14,683 1,0 1,0 0,170 28,20 32,50
4T-LM67048L/LM67010 59,131 16,764 11,811 15,875 1,8 1,3 0,180 34,50 41,00
4T-LM67049A/LM67010 59,131 16,764 11,811 15,875 0,8 1,3 0,180 34,50 41,00
4T-LM67048/LM67010 59,131 16,764 11,811 15,875 3,9 1,3 0,182 34,50 41,00
4T-15123/15245 62,000 19,050 14,288 18,161 4,7 1,3 0,244 46,50 54,00
4T-15125/15245 62,000 20,638 14,288 19,050 3,5 1,3 0,253 46,50 54,00
4T-15123/15250X 63,500 19,050 15,875 20,638 1,3 1,5 0,260 46,50 54,00
4T-2580/2520 66,421 25,357 20,638 25,400 0,8 3,3 0,409 69,00 81,50
4T-M88046/M88010 68,262 22,225 17,462 22,225 1,5 1,5 0,390 57,50 73,50
4T-14124/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 0,8 1,3 0,359 48,50 58,00
4T-14125A/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 3,5 1,3 0,356 48,50 58,00
4T-2580/2523 69,850 25,357 19,050 23,812 0,8 1,3 0,454 69,00 81,50
4T-3188/3120 72,626 29,997 23,812 30,162 0,8 3,3 0,603 84,50 98,00
4T-3188S/3120 72,626 29,997 23,812 30,162 1,5 3,3 0,603 84,50 98,00
4T-HM88542/HM88510 73,025 27,783 23,020 29,370 1,3 3,3 0,622 72,00 97,00
4T-43125/43312 79,375 24,074 17,462 25,400 1,5 1,5 0,580 65,50 67,00
4T-14125A/14274 69,012 19,583 15,875 19,845 3,5 3,3 0,352 48,50 58,00
4T-02475/02420 68,262 22,225 17,462 22,225 3,5 1,5 0,380 57,00 67,00
4T-02476/02420 68,262 22,225 17,462 22,225 0,8 1,5 0,383 57,00 67,00
4T-2580/2523S 69,850 25,357 19,050 23,812 0,8 1,3 0,455 69,00 81,50

33,338

4T-M88048/M88010 68,262 22,225 17,462 22,225 0,8 1,5 0,378 56,50 71,00
4T-14130/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 3,5 1,3 0,344 48,50 58,00
4T-14131/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 0,8 1,3 0,347 48,50 58,00
4T-HM88547/HM88510 73,025 27,783 23,020 29,370 0,8 3,3 0,604 72,00 97,00
4T-2790/2720 76,200 25,654 19,050 23,812 1,5 3,3 0,553 73,00 90,50
4T-HM89443/HM89410 76,200 28,575 23,020 29,370 0,8 3,3 0,668 78,00 105,00
4T-2585/2523 69,850 25,357 19,050 23,812 3,5 1,3 0,435 69,00 81,50

Tabelle der zölligen (nach Innendurchmesser)
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Innendurch-
messer 
(mm) NTN-Artikelnummer

Außendurch-
messer 

Breite (mm) Maximale Radien (mm)

Gewicht (kg)

Tragzahlen (kN)

Innenring Außenring Gesamt Welle Gehäuse Dynamische Last Statische Last 

(d) (D) (B) (C) (T) (ras max)  (r1as max) (C) (C0)

34,925

4T-LM48548/LM48510 65,088 18,288 13,970 18,034 3,9 1,3 0,249 46,50 56,00
4T-LM48548L/LM48510 65,088 18,288 13,970 18,034 3,5 1,3 0,255 46,50 56,00
4T-14138A/14274 69,012 19,583 15,875 19,845 3,5 3,3 0,320 48,50 58,00
4T-14137A/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 1,5 1,3 0,333 48,50 58,00
4T-14138A/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 3,5 1,3 0,320 48,50 58,00
4T-HM88649/HM88610 72,233 25,400 19,842 25,400 2,3 2,3 0,489 65,00 84,50
4T-2878/2820 73,025 23,812 17,462 22,225 0,8 3,3 0,434 62,50 75,50
4T-25877/25820 73,025 24,608 19,050 23,812 1,5 2,3 0,471 71,00 85,00
4T-25877/25821 73,025 24,608 19,050 23,812 1,5 0,8 0,474 71,00 85,00
4T-2793/2720 76,200 25,654 19,050 23,812 0,8 3,3 0,536 73,00 90,50
4T-HM89446/HM89410 76,200 28,575 23,020 29,370 3,5 3,3 0,646 78,00 105,00
4T-31593/31520 76,200 28,575 23,812 29,370 3,5 3,3 0,625 80,50 97,00
4T-31594/31520 76,200 28,575 23,812 29,370 1,5 3,3 0,627 80,50 97,00
4T-3478/3420 79,375 29,771 23,812 29,370 3,5 3,3 0,725 93,00 114,00
4T-28137/28317 80,035 20,940 15,875 21,433 1,5 1,5 0,500 55,50 63,00
4T-3379/3320 80,167 30,391 23,812 29,370 3,5 3,3 0,732 95,00 112,00
4T-3872/3820 85,725 30,162 23,812 30,162 3,5 3,3 0,897 105,00 132,00
4T-02878/02820 73,025 22,225 17,462 22,225 0,8 3,3 0,425 56,50 68,00
4T-25878/25820 73,025 24,608 19,050 23,812 3,5 2,3 0,468 71,00 85,00
4T-2796/2729 76,200 25,654 19,050 23,812 3,5 0,8 0,536 73,00 90,50

34,988
4T-L68149/L68110 59,131 16,764 11,938 15,875 3,5 1,3 0,170 35,50 47,50
4T-L68149/L68111 59,974 16,764 11,938 15,875 3,9 1,3 0,179 35,50 47,50

35,000
4T-LM78349/LM78310APX2 62,000 17,000 13,600 16,700 2,5 1,5 0,206 33,00 29,20
4T-JL68145/JL68111Z 60,000 18,410 11,938 15,875 2,0 1,3 0,180 35,50 47,50

35,717 4T-HM88648/HM88610PX1 72,233 25,400 19,842 25,400 3,5 2,3 0,477 65,00 84,50

36,487
4T-25880/25821 73,025 24,608 19,050 23,812 1,5 0,8 0,457 71,00 85,00
4T-25880/25820 73,025 24,608 19,050 23,813 1,5 2,3 0,460 76,00 98,00
4T-2780/2720 76,200 25,654 19,050 23,812 1,5 3,3 0,518 73,00 90,50

36,512

4T-HM89448/HM89410 76,200 28,575 23,020 29,370 0,8 3,3 0,629 78,00 105,00
4T-HM89449/HM89410 76,200 28,575 23,020 29,370 3,5 3,3 0,626 78,00 105,00
4T-HM89449/HM89411 76,200 28,575 23,020 29,370 3,5 0,8 0,631 78,00 105,00
4T-31597/31520 76,200 28,575 23,812 29,370 3,5 3,3 0,605 80,50 97,00
4T-HM89249/HM89210 79,375 28,829 22,664 29,370 3,5 3,3 0,686 86,50 104,00

38,000
4T-JL69349/JL69310 63,000 17,000 13,500 17,000 3,9 1,3 0,198 38,50 52,50
4T-JL69345/JL69310 63,000 19,000 13,500 17,000 3,5 1,5 0,200 38,50 52,50

38,100

4T-13889/13830 63,500 11,908 9,525 12,700 1,5 0,8 0,147 25,90 33,50
4T-LM29748/LM29710 65,088 18,288 13,970 18,034 3,9 1,3 0,233 43,50 57,00
4T-LM29748L/LM29710 65,088 18,288 13,970 18,034 3,9 1,3 0,237 43,50 57,00
4T-LM29749/LM29710 65,088 18,288 13,970 18,034 2,3 1,3 0,235 43,50 57,00
4T-LM29749/LM29711 65,088 18,288 15,748 19,812 2,3 1,3 0,250 43,50 57,00
4T-19150/19268 68,262 16,520 11,908 15,875 1,5 1,5 0,240 43,50 51,00
4T-19150/19268X 68,275 16,520 16,032 20,000 1,5 1,5 0,280 43,50 51,00
4T-13685/13621 69,012 19,050 15,083 19,050 3,5 2,3 0,293 47,50 59,50
4T-13687/13621 69,012 19,050 15,083 19,050 2,0 2,3 0,296 47,50 59,50
4T-19150/19283X 72,000 16,520 14,288 17,018 1,5 1,5 0,300 43,50 51,00
4T-16150/16282 72,000 20,638 14,237 19,000 3,5 1,5 0,331 48,00 58,50
4T-16150/16284 72,238 20,638 15,875 20,638 3,5 1,3 0,355 48,00 58,50
4T-16150/16283 72,238 20,638 19,050 23,812 3,5 2,3 0,390 48,00 58,50
4T-2788/2735X 73,025 25,654 19,050 23,775 3,5 0,8 0,440 73,00 90,50
4T-28150/28300 76,200 20,940 15,507 20,638 1,5 1,3 0,405 55,50 63,00
4T-2788/2729 76,200 25,654 19,050 23,775 3,5 0,8 0,500 73,00 90,50
4T-2788/2720 76,200 25,654 19,050 23,812 3,5 3,3 0,497 73,00 90,50
4T-26878/26822 79,375 25,400 19,050 23,812 0,8 0,8 0,574 76,50 97,50
4T-3490/3420 79,375 29,771 23,812 29,370 3,5 3,3 0,683 93,00 114,00
4T-HM801346/HM801310 82,550 28,575 23,020 29,370 0,8 3,3 0,767 87,00 117,00
4T-HM801346X/HM801310 82,550 28,575 23,020 29,370 0,8 3,3 0,767 87,00 117,00
4T-3876/3820 85,725 30,162 23,812 30,162 3,5 3,3 0,854 105,00 132,00
4T-44150/44348 88,500 23,698 17,462 25,400 2,3 1,5 0,711 70,50 78,00
4T-418/414 88,500 29,083 22,225 26,988 3,5 1,5 0,840 95,50 107,00
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39,688

4T-2789/2729 76,200 25,654 19,050 23,775 3,5 0,8 0,480 73,00 90,50
4T-2789/2720 76,200 25,654 19,050 23,812 3,5 3,3 0,477 73,00 90,50
4T-3386/3320 80,167 30,391 23,812 29,370 0,8 3,3 0,668 95,00 112,00
4T-M201047/M201011 73,025 22,098 21,336 25,654 0,8 2,3 0,431 62,00 79,50
4T-3386/3325 79,975 30,391 23,812 29,370 0,8 3,3 0,670 95,00 112,00

40,000

4T-344/332 80,000 22,403 17,826 21,000 3,5 1,3 0,479 68,00 75,00
4T-28158/28300 76,200 20,940 15,507 20,638 1,5 1,3 0,386 55,50 63,00
4T-344A/332 80,000 22,403 17,826 21,000 0,8 1,3 0,482 68,00 75,00
4T-420/414 88,500 29,083 22,225 26,988 3,5 1,5 0,813 95,50 107,00
4T-543/532X 107,950 36,957 28,575 36,512 3,5 3,3 1,770 141,00 177,00

40,483
4T-HM801349/HM801310 82,550 28,575 23,020 29,370 3,5 3,3 0,731 87,00 117,00
4T-HM801349/HM801311 82,550 28,575 23,020 29,370 3,5 0,8 0,738 87,00 117,00

41,000 4T-LM300849/LM300811 67,975 18,000 13,500 17,500 3,9 1,5 0,239 46,00 62,50

41,275

4T-18590/18520 73,025 17,462 12,700 16,667 3,5 1,5 0,281 46,00 55,50
4T-LM501349/LM501310 73,431 19,812 14,732 19,558 3,5 0,8 0,335 56,00 69,50
4T-LM501349/LM501314 73,431 19,812 16,604 21,430 3,5 0,8 0,355 56,00 69,50
4T-LM501349/LM501311 73,431 19,812 18,186 23,012 3,5 3,3 0,370 54,00 66,00
4T-11162/11300 76,200 17,384 14,288 18,009 1,5 1,5 0,337 42,50 51,50
4T-24780/24720 76,200 23,020 17,462 22,225 3,5 0,8 0,432 65,00 80,50
4T-24780/24721 76,200 23,020 20,638 25,400 3,5 3,3 0,470 65,00 80,50
4T-26882/26822 79,375 25,400 19,050 23,812 3,5 0,8 0,531 76,50 97,50
4T-26882/26820 80,167 25,400 20,638 25,400 3,5 3,3 0,563 76,50 97,50
4T-M802048/M802011 82,550 25,654 20,193 26,543 3,5 3,3 0,642 80,50 104,00
4T-3877/3820 85,725 30,162 23,812 30,162 3,5 3,3 0,830 105,00 132,00
4T-3585/3525 87,312 30,886 23,812 30,162 1,5 3,3 0,835 94,00 117,00
4T-44162/44348 88,500 23,698 17,462 25,400 2,3 1,5 0,680 70,50 78,00
4T-HM803145/HM803110 88,900 29,370 23,020 30,162 0,8 3,3 0,901 93,50 125,00
4T-HM803146/HM803110 88,900 29,370 23,020 30,162 3,5 3,3 0,898 93,50 125,00
4T-HM903245/HM903210 95,250 28,575 22,225 30,958 3,5 0,8 1,050 96,00 116,00
4T-HM903245/HM903210PX1 95,250 28,575 22,225 30,958 3,5 0,8 1,048 96,00 116,00
4T-HM804840/HM804810 95,250 29,370 23,020 30,162 3,5 3,3 1,080 109,00 147,00
4T-526/522 101,600 36,068 26,988 34,925 3,5 3,3 1,420 135,00 165,00
4T-3384/3320 80,167 30,391 23,812 29,370 0,8 3,3 0,649 95,00 112,00
4T-M903345/M903310 92,075 23,812 16,670 26,195 3,5 1,5 0,758 72,50 81,50

42,862 4T-3579/3525 87,312 30,886 23,812 30,162 3,5 3,3 0,805 94,00 117,00

42,875

4T-25577/25520 82,931 25,400 19,050 23,812 3,5 0,8 0,581 76,00 98,00
4T-25577/25523 82,931 25,400 22,225 26,988 3,5 3,3 0,610 76,00 98,00
4T-25577/25521 83,058 25,400 19,050 23,812 3,5 3,3 0,560 76,00 98,00
4T-25577/25522 83,058 25,400 19,114 23,876 3,5 2,0 0,583 76,00 98,00
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44,450

4T-18685/18620 79,375 17,462 13,495 17,462 2,8 1,5 0,345 45,50 56,00
4T-25580/25520 82,931 25,400 19,050 23,812 3,5 0,8 0,560 76,00 98,00
4T-25581/25520 82,931 25,400 19,050 23,812 0,5 0,8 0,563 76,00 98,00
4T-25580/25521 83,058 25,400 19,050 23,812 3,5 3,3 0,540 76,00 98,00
4T-25580/25522 83,058 25,400 19,114 23,876 3,5 2,0 0,550 76,00 98,00
4T-355X/354X 85,000 21,692 17,462 20,638 2,3 1,3 0,511 69,50 79,50
4T-4370/4320 88,500 40,386 33,338 39,688 3,5 3,3 1,110 136,00 175,00
4T-HM803149/HM803111 88,900 29,370 23,020 30,162 3,5 0,8 0,850 93,50 125,00
4T-HM803149/HM803110 88,900 29,370 23,020 30,162 3,5 3,3 0,849 93,50 125,00
4T-355X/352 90,119 21,692 21,808 23,000 3,5 2,3 0,670 69,50 79,50
4T-HM803149/HM803112 92,075 29,370 23,020 30,162 3,5 3,3 0,920 93,50 125,00
4T-3782/3720 93,264 30,302 23,812 30,162 3,5 3,3 0,961 102,00 134,00
4T-53178/53375 95,250 28,300 20,638 30,958 2,0 0,8 0,927 82,50 92,00
4T-33885/33822 95,250 28,575 22,225 27,783 0,8 0,8 0,970 107,00 139,00
4T-HM903249/HM903210 95,250 28,575 22,225 30,958 3,5 0,8 1,000 96,00 116,00
4T-HM804843/HM804810PX1 95,250 29,370 23,020 30,162 3,5 3,3 1,032 109,00 147,00
4T-HM804842/HM804810 95,250 29,370 23,020 30,162 0,8 3,3 1,040 109,00 147,00
4T-HM807040/HM807010 104,775 36,512 28,575 36,512 3,5 3,3 1,620 138,00 189,00
4T-55175C/55437 111,125 26,909 20,638 30,162 3,5 3,3 1,450 104,00 136,00
4T-55176/55437 111,125 26,909 20,638 30,162 0,8 3,3 1,090 104,00 136,00
4T-535/532A 111,125 36,957 30,162 38,100 3,5 3,3 1,830 141,00 177,00
4T-615/612 120,650 41,275 31,750 41,275 3,5 3,3 2,430 172,00 213,00
4T-12175/12303 76,992 17,145 11,908 17,462 1,5 1,5 0,308 44,00 54,00
4T-25580/25523 82,931 25,400 22,225 26,988 3,5 2,3 0,605 76,00 90,00
4T-3578/3525 87,312 30,886 23,812 30,162 3,5 3,3 0,779 94,00 117,00
4T-53177/53375 95,250 28,300 20,638 30,958 3,5 0,8 0,925 82,50 92,00
4T-438/432 95,250 29,900 22,225 27,783 3,5 2,3 0,953 108,00 129,00
4T-527/522 101,600 36,068 26,988 34,925 3,5 3,3 1,370 135,00 165,00

44,980 4T-25584/25521 82,830 25,400 19,050 23,810 1,5 3,3 0,560 76,00 98,00

44,983
4T-25584/25520 82,931 25,400 19,050 23,812 1,5 0,8 0,555 76,00 98,00
4T-3776/3720 93,264 30,302 23,812 30,162 3,5 3,3 0,952 102,00 134,00

44,988 4T-HM905843/HM905810 104,986 31,750 23,368 32,512 2,5 2,5 1,380 113,00 151,00
45,000 4T-HM903248/HM903210 95,250 28,575 22,225 30,958 3,5 0,8 1,000 96,00 116,00
45,230 4T-17887/17831 79,985 20,638 15,080 19,842 2,0 1,3 0,400 59,50 75,50
45,237 4T-3586/3525 87,312 30,886 23,812 30,162 3,5 3,3 0,765 94,00 117,00

45,242

4T-LM102949/LM102910 73,431 19,812 15,748 19,558 3,5 0,8 0,307 54,00 76,00
4T-LM603049/LM603011 77,788 19,842 15,080 19,842 3,5 0,8 0,372 57,50 73,50
4T-LM603049/LM603012 77,788 19,842 16,667 21,430 3,5 0,8 0,391 57,50 73,50
4T-LM603049/LM603014 79,974 19,842 15,080 19,842 3,5 0,8 0,405 57,50 73,50

45,618

4T-25590/25520 82,931 25,400 19,050 23,812 3,5 0,8 0,543 76,00 98,00
4T-25590/25523 82,931 25,400 22,225 26,988 3,5 2,3 0,588 76,00 98,00
4T-25590/25521 83,058 25,400 19,050 23,812 3,5 3,3 0,541 76,00 98,00
4T-25590/25522 83,058 25,400 19,114 23,876 3,5 2,0 0,545 76,00 98,00

45,980 4T-HM204049/HM204010 90,975 32,000 26,500 32,000 3,5 3,5 0,920 117,00 147,00

45,987
4T-LM503349A/LM503310 74,976 18,000 14,000 18,000 3,5 1,5 0,290 51,00 71,00
4T-LM503349/LM503310 74,976 18,000 14,000 18,000 3,9 1,5 0,296 51,00 71,00

46,038
4T-18690/18620 79,375 17,462 13,495 17,462 2,8 1,5 0,329 45,50 56,00
4T-359S/354X 85,000 21,692 17,462 20,638 3,5 1,3 0,489 69,50 79,50
4T-2984/2924 85,000 25,608 20,638 25,400 3,5 1,3 0,615 79,00 104,00

47,625

4T-369S/362A 88,900 22,225 16,513 20,638 2,3 1,3 0,561 76,50 90,50
4T-M804049/M804010 88,900 25,400 19,050 25,400 3,5 3,3 0,657 82,00 101,00
4T-3779/3720 93,264 30,302 23,812 30,162 3,5 3,3 0,904 102,00 134,00
4T-HM804846/HM804810 95,250 29,370 23,020 30,162 3,5 3,3 0,978 109,00 147,00
4T-386A/382A 96,838 21,946 15,875 21,000 0,8 0,8 0,720 78,00 96,50
4T-528/522 101,600 36,068 26,988 34,925 3,5 3,3 1,300 135,00 165,00
4T-55187C/55443 112,712 26,909 20,638 30,162 3,5 3,3 1,450 91,50 108,00
4T-55187/55443 112,712 26,909 20,638 30,162 3,5 3,3 1,364 91,50 108,00
4T-55187C/55437 111,125 26,909 20,638 30,162 3,5 3,3 1,400 104,00 136,00
4T-536/532X 107,950 36,957 28,575 36,512 3,5 3,3 1,617 141,00 177,00

Tabelle der zölligen (nach Innendurchmesser)



With You21

Innendurch-
messer 
(mm) NTN-Artikelnummer

Außendurch-
messer 

Breite (mm) Maximale Radien (mm)

Gewicht (kg)

Tragzahlen (kN)

Innenring Außenring Gesamt Welle Gehäuse Dynamische Last Statische Last 

(d) (D) (B) (C) (T) (ras max)  (r1as max) (C) (C0)

48,412
4T-HM804848/HM804810 95,250 29,370 23,020 30,162 2,3 3,3 0,967 109,00 147,00
4T-HM804849/HM804810 95,250 29,370 23,020 30,162 3,5 3,3 0,964 109,00 147,00

49,212
4T-5395/5335 103,188 44,475 36,512 43,658 3,5 3,3 1,750 174,00 232,00
4T-HM807044/HM807010 104,775 36,512 28,575 36,512 3,5 3,3 1,520 138,00 189,00
4T-65390/65320 114,300 44,450 34,925 44,450 3,5 3,3 2,230 186,00 225,00

50,000

4T-JLM104948/JLM104910 82,000 21,500 17,000 21,500 3,0 0,5 0,420 69,50 94,00
4T-JLM704649/JLM704610PK 84,000 22,000 17,500 22,000 3,5 1,5 0,466 69,50 94,50
4T-365/362 88,900 22,225 16,513 20,638 2,0 1,3 0,530 76,50 90,50
4T-JM205149/JM205110 90,000 28,000 23,000 28,000 3,0 2,5 0,752 106,00 141,00
4T-JM205149/JM205110PK 90,000 28,000 23,000 28,000 3,0 2,5 0,750 106,00 141,00
4T-JHM807045/JHM807012 105,000 36,000 29,000 37,000 3,0 2,5 1,520 138,00 189,00
4T-365/362A 88,900 22,225 16,513 20,638 2,0 1,3 0,530 76,50 90,50

50,800

4T-LM104949/LM104911 82,550 22,225 16,510 21,590 3,5 1,3 0,419 69,50 94,00
4T-LM104949/LM104912 82,931 22,225 16,510 21,590 3,5 1,3 0,425 69,50 94,00
4T-18790/18720 85,000 17,462 13,495 17,462 3,5 1,5 0,374 49,50 65,00
4T-368A/362A 88,900 22,225 16,513 20,638 3,5 1,3 0,516 76,50 90,50
4T-28580/28521 92,075 25,400 19,845 24,608 3,5 0,8 0,703 83,50 116,00
4T-3780/3720 93,264 30,302 23,812 30,162 3,5 3,3 0,848 102,00 134,00
4T-33889/33822 95,250 28,575 22,225 28,575 3,5 0,8 0,879 107,00 139,00
4T-529/522 101,600 36,068 26,988 34,925 0,8 3,3 1,240 135,00 165,00
4T-529X/522 101,600 36,068 26,988 34,925 3,5 3,3 1,230 135,00 165,00
4T-45284/45220 104,775 30,958 23,812 30,162 6,4 3,3 1,220 130,00 169,00
4T-45285/45220 104,775 30,958 23,812 30,162 2,3 3,3 1,230 130,00 169,00
4T-HM807046/HM807010 104,775 36,512 28,575 36,512 3,5 3,3 1,490 138,00 189,00
4T-4580/4535 104,775 40,157 33,338 39,687 3,5 3,3 1,620 151,00 212,00
4T-537/532X 107,950 36,957 28,575 36,512 3,5 3,3 1,550 141,00 177,00
4T-55200C/55437 111,125 26,909 20,638 30,162 3,5 3,3 1,360 91,50 108,00
4T-HM907643/HM907614 111,125 28,575 20,638 30,162 3,5 3,3 1,360 104,00 136,00
4T-66200/66462 117,475 31,750 23,812 33,338 3,5 3,3 1,670 130,00 153,00
4T-72200C/72487 123,825 32,791 25,400 36,512 3,5 3,3 2,100 154,00 188,00
4T-65200/65500 127,000 44,450 34,925 44,450 3,5 3,3 2,880 203,00 263,00
4T-368/362 88,900 22,225 16,513 20,638 1,5 1,3 0,519 76,50 90,50
4T-368A/362 90,000 22,225 15,875 20,000 3,5 2,0 0,525 76,50 90,50
4T-49585/49520 101,600 31,750 25,400 31,750 3,5 3,3 1,130 110,00 136,00
4T-59200/59412 104,775 36,512 28,575 36,512 3,5 3,3 1,440 143,00 178,00
4T-537/532A 111,125 36,957 30,162 38,100 3,5 3,3 1,718 141,00 177,00

52,388
4T-28584/28521 92,075 25,400 19,845 24,608 3,5 0,8 0,677 83,50 116,00
4T-33891/33821 95,250 28,575 22,225 27,783 3,5 2,3 0,847 107,00 139,00
4T-3767/3720 93,264 30,302 23,812 30,162 2,3 3,3 0,819 102,00 134,00

53,975

4T-LM806649/LM806610 88,900 19,050 13,492 19,050 2,3 2,0 0,437 61,00 82,50
4T-33895/33822 95,250 28,575 22,225 27,783 1,5 0,8 0,824 107,00 139,00
4T-HM807049/HM807010 104,775 36,512 28,575 36,512 3,5 3,3 1,410 138,00 189,00
4T-539/532X 107,950 36,957 28,575 36,512 3,5 3,3 1,470 141,00 177,00
4T-66584/66520 122,238 31,750 23,812 33,338 3,5 3,3 1,790 134,00 163,00
4T-72212C/72487 123,825 32,791 25,400 36,512 3,5 3,3 2,030 154,00 188,00
4T-65212/65500 127,000 44,450 34,925 44,450 3,5 3,3 2,790 203,00 263,00
4T-6280/6220 127,000 52,388 41,275 50,800 3,5 3,3 3,250 250,00 320,00
4T-78214/78551 140,030 33,236 23,520 36,512 0,8 2,3 2,770 171,00 212,00
4T-78214C/78551 140,030 33,236 23,520 36,512 0,8 2,3 2,770 171,00 212,00
4T-33895/33821 95,250 28,575 22,225 27,783 1,5 2,3 0,821 107,00 139,00
4T-45287/45220 104,775 30,958 23,812 30,162 0,8 3,3 1,170 130,00 169,00
4T-78215C/78551 140,030 33,236 23,520 36,512 3,5 2,3 2,760 171,00 212,00

54,488 4T-HM807048/HM807010 104,775 36,512 28,575 36,512 3,5 3,3 1,400 138,00 189,00

55,000
4T-JLM506849/JLM506810 90,000 23,000 18,500 23,000 1,5 0,5 0,558 77,50 109,00
4T-JM207049/JM207010 95,000 29,000 23,500 29,000 1,5 2,5 0,820 107,00 144,00
4T-JH307749/JH307710 110,000 39,000 32,000 39,000 3,0 2,5 1,710 173,00 219,00

55,562
4T-28680/28622 97,630 24,608 19,446 24,608 3,5 0,8 0,774 88,50 128,00
4T-HM813840/HM813810 127,000 36,512 26,988 36,512 3,5 3,3 2,340 163,00 228,00
4T-72218C/72487 123,825 32,791 25,400 36,512 3,5 3,3 1,990 154,00 188,00
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57,150

4T-387/382 98,425 21,946 17,600 21,000 2,3 0,8 0,629 79,30 98,40
4T-387/382A 96,838 21,946 15,875 21,000 2,3 0,8 0,583 78,00 96,50
4T-387A/382A 96,838 21,946 15,875 21,000 3,5 0,8 0,581 78,00 96,50
4T-28682/28622 97,630 24,608 19,446 24,608 3,5 0,8 0,747 88,50 128,00
4T-387A/382 98,425 21,946 17,826 21,000 3,5 0,8 0,628 78,00 96,50
4T-387A/383A 100,000 21,946 17,826 21,000 3,5 2,0 0,660 78,00 96,50
4T-462/453X 104,775 29,317 24,605 30,162 2,3 3,3 1,060 115,00 148,00
4T-462A/453X 104,775 29,317 24,605 30,162 2,3 3,3 1,060 115,00 148,00
4T-469/453X 104,775 29,317 24,605 30,162 3,5 3,3 1,060 115,00 148,00
4T-45289/45220 104,775 30,958 23,812 30,162 0,8 3,3 1,100 130,00 169,00
4T-45291/45220 104,775 30,958 23,812 30,162 6,4 3,3 1,090 130,00 169,00
4T-390/394A 110,000 21,996 18,824 22,000 2,3 1,3 0,954 89,50 120,00
4T-39580/39520 112,712 30,162 23,812 30,162 3,5 3,3 1,410 138,00 195,00
4T-39581/39520 112,712 30,162 23,812 30,162 8,0 3,3 1,400 138,00 195,00
4T-66225/66462 117,475 31,750 23,812 33,338 3,5 3,3 1,540 130,00 153,00
4T-623/612 120,650 41,275 31,750 41,275 3,5 3,3 2,120 172,00 213,00
4T-78225/78551 140,030 33,236 23,520 36,512 3,5 2,3 2,690 171,00 212,00
4T-387AS/382A 96,838 21,946 15,875 21,000 5,0 0,8 0,576 78,00 96,50
4T-387A/382S 96,838 21,946 20,274 25,400 3,5 2,3 0,650 78,00 96,50
4T-555S/552A 123,825 36,678 30,162 38,100 3,5 3,3 2,180 158,00 216,00

57,531 4T-388A/382 98,425 21,946 17,826 21,000 3,5 0,8 0,621 78,00 96,50
59,987 4T-H913840/H913810 146,050 39,688 25,400 41,275 3,5 3,3 3,220 199,00 234,00
60,000 4T-JLM508748/JLM508710 95,000 24,000 19,000 24,000 5,0 2,5 0,606 83,00 122,00

60,325

4T-28985/28921 100,000 25,400 19,845 25,400 3,5 3,3 0,772 90,50 134,00
4T-28985/28920 101,600 25,400 19,845 25,400 3,5 3,3 0,811 90,50 134,00
4T-3980/3920 112,712 30,048 23,812 30,162 3,5 3,3 1,330 119,00 174,00
4T-65237/65500 127,000 44,450 34,925 44,450 3,5 3,3 2,650 203,00 263,00
4T-HM911245/HM911210 130,175 33,338 23,812 36,512 5,0 3,3 2,120 156,00 186,00
4T-78238/78537 136,525 33,236 23,520 36,512 5,0 3,3 2,330 171,00 212,00
4T-5583/5535 122,238 43,764 36,512 43,658 3,5 3,3 2,440 194,00 283,00

61,912
4T-H715334/H715311 136,525 46,038 36,512 46,038 3,5 3,3 3,470 224,00 355,00
4T-H913842/H913810 146,050 39,688 25,400 41,275 3,5 3,3 3,170 199,00 234,00

62,738 4T-28995/28921 100,000 25,400 19,845 25,400 3,5 3,3 0,700 90,50 134,00

63,500

4T-L610549/L610510 94,458 19,050 15,083 19,050 1,5 1,5 0,449 60,50 103,00
4T-39250/39412 104,775 22,000 15,875 21,433 2,0 2,0 0,680 83,50 108,00
4T-29585/29520 107,950 25,400 19,050 25,400 3,5 3,3 0,924 91,50 140,00
4T-29586/29520 107,950 25,400 19,050 25,400 1,5 3,3 0,929 91,50 140,00
4T-390A/394A 110,000 21,996 18,824 22,000 1,5 1,3 0,851 89,50 120,00
4T-395/394A 110,000 21,996 18,824 22,000 3,5 1,3 0,847 89,50 120,00
4T-29585/29521 110,000 25,400 19,050 25,400 3,5 1,3 0,982 91,50 140,00
4T-3982/3920 112,712 30,048 23,812 30,162 3,5 3,3 1,260 119,00 174,00
4T-39585/39520 112,712 30,162 23,812 30,162 3,5 3,3 1,270 138,00 195,00
4T-HM212047/HM212011 122,238 38,354 29,718 38,100 7,0 3,3 1,940 187,00 244,00
4T-5584/5535 122,238 43,764 36,512 43,658 3,5 3,3 2,340 194,00 283,00
4T-559/552A 123,825 36,678 30,162 38,100 3,5 3,3 2,010 158,00 216,00
4T-639/632 136,525 41,275 31,750 41,275 3,5 3,3 2,850 194,00 262,00
4T-78250/78551 140,030 33,236 23,520 36,512 2,3 2,3 2,540 171,00 212,00
4T-29586/29522 107,950 25,400 19,050 25,400 1,5 0,8 0,935 91,50 140,00
4T-HM212047/HM212010 122,238 38,354 29,718 38,100 7,0 1,5 1,948 187,00 244,00
4T-565/563 127,000 36,170 28,575 36,512 3,5 3,3 2,110 163,00 229,00

65,000
4T-JLM710949/JLM710910 105,000 23,000 18,500 24,000 3,0 1,0 0,742 85,00 117,00
4T-JM511946/JM511910 110,000 28,000 22,500 28,000 3,0 2,5 1,080 119,00 174,00
4T-JH211749/JH211710PK 210,000 38,500 32,000 39,000 3,0 2,5 1,860 185,00 248,00

65,088 4T-6379/6320 135,755 56,007 44,450 53,975 3,5 3,3 3,710 278,00 380,00
65,987 4T-H212749/H212710 123,975 41,500 34,000 41,500 7,0 3,5 2,130 205,00 277,00
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66,675

4T-29590/29520 107,950 25,400 19,050 25,400 3,5 3,3 0,860 91,50 140,00
4T-29590/29522 107,950 25,400 19,050 25,400 3,5 0,8 0,800 91,50 140,00
4T-395A/394A 110,000 21,996 18,824 22,000 0,8 1,3 0,796 89,50 120,00
4T-395S/394A 110,000 21,996 18,824 22,000 3,5 1,3 0,791 89,50 120,00
4T-395A/394 110,000 21,996 22,000 22,000 0,8 0,8 0,830 89,50 120,00
4T-29590/29521 110,000 25,400 19,050 25,400 3,5 1,3 0,910 91,50 140,00
4T-3984/3920 112,712 30,048 23,812 30,162 3,5 3,3 1,180 119,00 174,00
4T-3994/3920 112,712 30,048 23,812 30,162 5,5 3,3 1,180 119,00 174,00
4T-39590/39520 112,712 30,162 23,812 30,162 3,5 3,3 1,190 138,00 195,00
4T-HM212049/HM212010 122,238 38,354 29,718 38,100 3,5 1,5 1,860 187,00 244,00
4T-HM212049/HM212011 122,238 38,354 29,718 38,100 3,5 3,3 1,850 187,00 244,00
4T-6386/6320 135,755 56,007 44,450 53,975 4,3 3,3 3,640 278,00 380,00
4T-641/632 136,525 41,275 31,750 41,275 3,5 3,3 2,740 194,00 262,00
4T-H414242/H414210 136,525 41,275 31,750 41,275 3,5 3,3 2,750 226,00 293,00
4T-H715341A/H715311 136,525 46,038 36,512 46,038 7,0 3,3 3,280 224,00 355,00
4T-33262/33462 117,475 30,162 23,812 30,162 3,5 3,3 1,358 117,00 175,00
4T-560/552A 123,825 36,678 30,162 38,100 3,5 3,3 1,920 158,00 216,00
4T-HM813844/HM813810 127,000 36,512 26,988 36,512 3,5 3,3 2,030 163,00 228,00

68,262

4T-399A/394A 110,000 21,996 18,824 22,000 2,3 1,3 0,764 89,50 120,00
4T-399AS/394A 110,000 21,996 18,824 22,000 5,0 1,3 0,756 89,50 120,00
4T-H414245/H414210 136,525 41,275 31,750 41,275 3,5 3,3 2,700 226,00 293,00
4T-H715343/H715311 136,525 46,038 36,512 46,038 3,5 3,3 3,240 224,00 355,00
4T-9278/9220 161,925 46,038 31,750 49,212 3,5 3,3 4,640 255,00 300,00
4T-9185/9121 152,400 46,038 31,750 47,625 3,5 3,3 3,788 244,00 277,00

69,850

4T-L713049/L713010 101,600 19,050 15,083 19,050 1,5 1,5 0,510 60,50 106,00
4T-29675/29620 112,712 25,400 19,050 25,400 1,5 3,3 0,949 95,50 151,00
4T-33275/33462 117,475 30,162 23,812 30,162 3,5 3,3 1,280 117,00 175,00
4T-482/472 120,000 29,007 24,237 29,794 3,5 2,0 1,330 128,00 177,00
4T-47487/47420 120,000 32,545 26,195 32,545 3,5 3,3 1,470 147,00 214,00
4T-643/632 136,525 41,275 31,750 41,275 3,5 3,3 2,630 194,00 262,00
4T-H913849/H913810 146,050 39,688 25,400 41,275 3,5 3,3 2,850 199,00 234,00
4T-655/653 146,050 41,275 31,750 41,275 3,5 3,3 3,280 206,00 295,00
4T-745A/742 150,089 46,672 36,512 44,450 3,5 3,3 3,920 261,00 360,00
4T-835/832 168,275 56,363 41,275 53,975 3,5 3,3 6,130 340,00 460,00
4T-482/472X 123,825 29,007 24,605 30,162 3,5 3,3 1,480 128,00 111,00
4T-566/563 127,000 36,170 28,575 36,512 3,5 3,3 1,920 163,00 229,00

69,988 4T-H715347/H715311 136,525 46,038 36,512 46,038 3,5 3,3 3,170 224,00 355,00

70,000
4T-JLM813049/JLM813010PK 110,000 25,000 20,500 26,000 1,0 2,5 0,889 97,00 150,00
4T-JM612949/JM612910PK 115,000 29,000 23,000 29,000 3,0 2,5 1,130 124,00 171,00
4T-484/472 120,000 29,007 24,237 29,794 2,0 2,0 1,330 128,00 177,00

71,438

4T-33281/33462 117,475 30,162 23,812 30,162 3,5 3,3 1,240 117,00 175,00
4T-33281/33472 120,000 30,162 23,444 29,794 3,5 0,8 1,300 117,00 175,00
4T-47490/47420 120,000 32,545 26,195 32,545 3,5 3,3 1,420 147,00 214,00
4T-567A/563 127,000 36,170 28,575 36,512 3,5 3,3 1,870 163,00 229,00
4T-HM813849/HM813810 127,000 36,512 26,988 36,512 3,5 3,3 1,870 163,00 228,00
4T-645/632 136,525 41,275 31,750 41,275 6,4 3,3 2,530 194,00 262,00
4T-H414249/H414210 136,525 41,275 31,750 41,275 3,5 3,3 2,580 226,00 293,00
4T-H715345/H715311 136,525 46,038 36,512 46,038 3,5 3,3 3,110 224,00 355,00
4T-H715345/H715310 139,700 46,038 36,512 46,038 3,5 3,3 3,302 224,00 355,00

73,025
4T-29685/29620 112,712 25,400 19,050 25,400 3,5 3,3 0,873 95,50 151,00
4T-33287/33462 117,475 30,162 23,812 30,162 3,5 3,3 1,190 117,00 175,00
4T-6460/6420 149,225 54,229 44,450 53,975 3,5 3,3 4,420 287,00 410,00

73,817
4T-29688/29620 112,712 25,400 19,050 25,400 1,5 3,3 0,860 95,50 151,00
4T-568/563 127,000 36,170 28,575 36,512 0,8 3,3 1,800 163,00 229,00

75,000

4T-JLM714149/JLM714110PK 115,000 25,000 19,000 25,000 3,0 2,5 0,875 94,50 143,00
4T-JM714249/JM714210PK 120,000 29,500 25,000 31,000 3,0 2,5 1,300 131,00 197,00
4T-JH415647/JH415610PK 140,000 51,000 42,000 51,000 3,0 2,5 3,810 287,00 410,00
4T-JH415647/JH415610 145,000 51,000 42,000 51,000 3,0 2,5 3,810 287,00 410,00

75,987 4T-HM215249/HM215210 131,976 39,000 32,000 39,000 7,0 3,5 2,110 197,00 281,00
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76,200

4T-L814749/L814710 109,538 19,050 15,083 19,050 1,5 1,5 0,579 63,00 115,00
4T-34300/34478 121,442 23,012 17,462 24,608 2,0 2,0 0,982 91,00 127,00
4T-34301/34478 121,442 23,012 17,462 24,608 3,5 2,0 0,977 91,00 127,00
4T-42687/42620 127,000 31,000 22,225 30,162 3,5 3,3 1,460 135,00 194,00
4T-47679/47620 133,350 33,338 26,195 33,338 3,5 3,3 1,930 153,00 235,00
4T-575/572 139,992 36,098 28,575 36,512 3,5 3,3 2,430 178,00 265,00
4T-575/572X 139,992 36,098 28,575 36,512 3,5 3,3 2,430 178,00 265,00
4T-HM515745/HM515716 142,138 46,100 33,338 44,450 3,5 3,3 2,860 200,00 278,00
4T-748S/742 150,089 46,672 36,512 44,450 3,5 3,3 3,660 261,00 360,00
4T-9285/9220ST 161,925 46,038 31,750 49,212 3,5 3,3 4,310 255,00 300,00
4T-9378/9321 171,450 50,800 31,750 49,212 3,5 3,3 5,350 265,00 325,00
4T-H917840/H917810 180,975 53,183 35,720 53,975 3,5 3,3 6,570 325,00 415,00
4T-495A/493 136,525 29,769 22,225 30,162 3,5 3,3 1,830 129,00 189,00

77,788

4T-LM814849/LM814810 117,475 25,400 19,050 25,400 3,5 3,3 0,932 99,50 162,00
4T-34306/34478 121,442 23,012 17,462 24,608 3,5 2,0 0,943 91,00 127,00
4T-34306/34500 127,000 23,012 19,842 26,988 3,5 3,3 1,130 91,00 127,00
4T-42690/42620 127,000 31,000 22,225 30,162 3,5 3,3 1,410 135,00 194,00
4T-H715348/H715311 136,525 46,038 36,512 46,038 3,5 3,3 2,840 224,00 355,00

79,974 4T-HM218238/HM218210 146,975 40,000 32,500 40,000 7,0 3,5 2,990 277,00 340,00
80,000 4T-JM515649/JM515610PK 130,000 34,000 28,500 35,000 3,0 2,5 1,710 166,00 249,00

80,962
4T-581/572 139,992 36,098 28,575 36,512 3,5 3,3 2,260 178,00 265,00
4T-47681/47620 133,350 33,338 26,195 33,338 3,5 3,3 1,780 153,00 235,00

82,550

4T-L116149/L116110PX2 115,888 21,433 16,670 20,638 1,5 1,5 0,650 78,00 133,00
4T-27687/27620 125,412 25,400 19,845 25,400 3,5 1,5 1,070 102,00 163,00
4T-495/492A 133,350 29,769 22,225 30,162 3,5 3,3 1,490 129,00 189,00
4T-47686/47620 133,350 33,338 26,195 33,338 3,5 3,3 1,720 153,00 235,00
4T-580/572 139,992 36,098 28,575 36,512 3,5 3,3 2,200 178,00 265,00
4T-663/653 146,050 41,275 31,750 41,275 3,5 3,3 2,780 206,00 295,00
4T-749A/742 150,089 46,672 36,512 44,450 3,5 3,3 3,370 261,00 360,00
4T-842/832 168,275 56,363 41,275 53,975 3,5 3,3 5,460 340,00 460,00
4T-495/493 136,525 29,769 22,225 30,162 3,5 3,3 1,640 129,00 189,00
4T-47687/47620 133,350 33,338 26,195 33,338 6,8 3,3 1,710 153,00 235,00
4T-580/572X 139,992 36,098 28,575 36,512 3,5 3,3 2,200 178,00 265,00
4T-6559/6535 161,925 55,100 42,862 53,975 3,5 3,3 5,099 310,00 460,00

83,345 4T-27690/27620 125,412 25,400 19,845 25,400 3,5 1,5 1,050 102,00 163,00
84,976 4T-27695/27620 125,412 25,400 19,845 25,400 5,0 1,5 0,810 102,00 163,00

85,000
4T-JM716649/JM716610 130,000 29,000 24,000 30,000 3,0 2,5 1,390 135,00 214,00
4T-JM716648/JM716610PK 130,000 29,000 24,000 30,000 6,0 2,5 1,320 135,00 214,00

85,026 4T-749/742 150,089 46,672 36,512 44,450 3,5 3,3 3,250 261,00 360,00

85,725

4T-497/492A 133,350 29,769 22,225 30,162 3,5 3,3 1,430 129,00 189,00
4T-497/493 136,525 29,769 22,225 30,162 3,5 3,3 1,550 129,00 189,00
4T-665/653 146,050 41,275 31,750 41,275 3,5 3,3 2,650 206,00 295,00
4T-HM617049/HM617010 142,138 42,862 34,133 42,862 4,8 3,3 2,690 216,00 350,00

88,900

4T-L217849/L217810 123,825 20,638 16,670 20,638 1,5 1,5 0,737 80,00 141,00
4T-42350/42584 148,430 28,971 21,433 28,575 3,0 3,0 1,960 138,00 215,00
4T-HM518445/HM518410 152,400 39,688 30,162 39,688 6,4 3,3 2,810 252,00 365,00
4T-759/752 161,925 48,260 38,100 47,625 3,5 3,3 4,090 270,00 385,00
4T-6580/6535 161,925 55,100 42,862 53,975 3,5 3,3 4,730 310,00 460,00
4T-850/832 168,275 56,363 41,275 53,975 3,5 3,3 5,080 340,00 460,00
4T-98350/98788 200,000 49,212 34,925 52,761 3,5 3,3 7,550 345,00 470,00
4T-HH221434/HH221410 190,500 57,531 46,038 57,150 8,0 3,3 7,940 445,00 610,00

89,974 4T-HM218248/HM218210 146,975 40,000 32,500 40,000 7,0 3,5 2,550 227,00 340,00

90,000

4T-JM718149/JM718110PK 140,000 34,000 27,000 35,000 3,0 2,5 2,140 189,00 279,00
4T-JHM318448/JHM318410 155,000 44,000 35,500 44,000 3,0 2,5 3,320 270,00 385,00
4T-6581X/6525X 160,000 55,100 44,450 53,975 3,0 3,0 4,470 310,00 460,00
4T-J90354/J90748 190,000 46,038 31,750 50,800 3,5 3,3 6,320 281,00 365,00

92,075
4T-47890/47820 146,050 34,925 26,195 33,338 3,5 3,3 2,080 163,00 266,00
4T-598A/592A 152,400 36,322 30,162 39,688 6,4 3,3 2,630 180,00 279,00

95,000
4T-JL819349/JL819310 135,000 20,000 14,000 20,000 5,0 2,5 0,840 76,50 129,00
4T-JM719149/JM719113 150,000 34,000 27,000 35,000 3,0 2,5 2,190 180,00 279,00
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95,250

4T-LL319349/LL319310 128,587 15,083 11,908 15,875 1,5 1,5 0,530 61,00 99,00
4T-L319249/L319210 130,175 21,433 16,670 20,638 1,5 1,5 0,789 81,00 147,00
4T-47896/47820 146,050 34,925 26,195 33,338 3,5 3,3 1,950 163,00 266,00
4T-42375/42584 148,430 28,971 21,433 28,575 3,0 3,0 1,750 138,00 215,00
4T-594/593X 150,000 36,322 27,000 35,992 3,5 3,0 2,200 174,00 267,00
4T-594/592A 152,400 36,322 30,162 39,688 3,5 3,3 2,510 180,00 279,00
4T-594A/592A 152,400 36,322 30,162 39,688 5,0 3,3 2,510 180,00 279,00
4T-683/672 168,275 41,275 30,162 41,275 3,5 3,3 3,720 222,00 340,00
4T-594/592 147,638 36,322 26,192 35,717 5,0 3,3 2,090 180,00 279,00

96,838 4T-42381/42584 148,430 28,971 21,433 28,575 3,5 3,0 1,690 138,00 215,00
96,838 4T-90381/90744 188,912 46,038 31,750 50,800 3,5 3,3 5,670 281,00 365,00

98,425
4T-52387/52618 157,162 36,116 26,195 36,512 3,5 3,3 2,620 188,00 305,00
4T-HH421246/HH421210 184,150 63,500 52,388 63,500 6,4 3,3 7,530 435,00 675,00

99,974 4T-HM220149/HM220110 156,975 42,000 34,000 42,000 8,0 3,5 2,820 248,00 380,00

100,000
4T-JM720249/JM720210 155,000 35,000 28,000 36,000 3,0 2,5 2,400 192,00 310,00
4T-JHM720249/JHM720210 160,000 40,000 32,000 41,000 3,0 2,5 3,040 235,00 370,00

100,012 4T-52393/52618 157,162 36,116 26,195 36,512 3,5 3,3 2,550 188,00 305,00

101,600

4T-L420449/L420410 136,525 21,433 16,670 21,433 1,5 1,5 0,850 85,00 159,00
4T-52401/52618 157,162 36,116 26,195 36,512 8,0 3,3 2,410 188,00 300,00
4T-52400/52618 157,162 36,116 26,195 36,512 3,5 3,3 2,480 188,00 305,00
4T-687/672 168,275 41,275 30,162 41,275 3,5 3,3 3,400 222,00 340,00
4T-780/772 180,975 48,006 38,100 47,625 3,5 3,3 5,110 285,00 430,00
4T-HH221449/HH221410 190,500 57,531 46,038 57,150 8,0 3,3 7,060 445,00 610,00
4T-98400/98788 200,000 49,212 34,925 52,761 3,5 3,3 6,820 345,00 470,00
4T-HH224335/HH224310 212,725 66,675 53,975 66,675 7,0 3,3 11,300 575,00 810,00
4T-HH923649/HH923610 250,825 73,025 50,800 76,200 6,4 6,4 17,480 590,00 750,00
4T-861/854 190,500 57,531 44,450 57,150 8,0 3,3 7,000 380,00 555,00

104,775 4T-782/772 180,975 48,006 38,100 47,625 3,5 3,3 4,920 285,00 430,00
106,362 4T-56418/56650 165,100 36,512 26,988 36,512 3,5 3,3 2,700 191,00 315,00

107,950

4T-37425/37625 158,750 21,438 15,875 23,020 3,5 3,3 1,370 102,00 166,00
4T-48190/48120 161,925 34,925 26,988 34,925 3,5 3,3 2,340 159,00 266,00
4T-56426/56650 165,100 36,512 26,988 36,512 8,0 3,3 2,550 191,00 315,00
4T-56425/56650 165,100 36,512 26,988 36,512 3,5 3,3 2,690 191,00 315,00
4T-936/932 212,725 66,675 53,975 66,675 8,0 3,3 10,700 475,00 695,00

109,538
4T-37431/37625 158,750 21,438 15,875 23,020 3,5 3,3 1,330 102,00 166,00
4T-37431A/37625 158,750 21,438 15,875 23,020 3,5 3,3 1,330 102,00 166,00

109,975 4T-64432/64708 179,975 41,275 30,162 41,275 3,5 3,3 3,850 232,00 375,00

109,987
4T-LM522548/LM522510 159,987 34,925 26,988 34,925 8,0 3,3 2,240 167,00 320,00
4T-LM522549/LM522510 159,987 34,925 26,988 34,925 3,5 3,3 2,270 167,00 320,00

110,000
4T-JM822049/JM822010 165,000 35,000 26,500 35,000 3,0 2,5 2,520 191,00 315,00
4T-JHM522649/JHM522610 180,000 46,000 38,000 47,000 3,0 2,5 4,610 305,00 480,00

111,125 4T-H924045/H924010 214,312 52,388 39,688 55,562 3,5 3,3 8,180 405,00 560,00
114,975 4T-HH224349/HH224310V2 212,725 66,675 53,975 66,675 7,0 3,3 10,370 575,00 810,00
117,475 4T-68462/68712 180,975 31,750 25,400 34,925 3,5 3,3 2,780 169,00 245,00

120,650

4T-L624549/L624510 160,338 21,433 16,670 21,433 1,5 1,5 1,160 92,50 188,00
4T-HH228340/HH228310 254,000 82,550 61,912 77,788 9,7 6,4 18,800 740,00 1070,00
4T-HH228340/HH228310V3 254,000 82,550 61,912 77,788 9,7 6,4 19,420 740,00 1070,00
4T-HH228340/HH228318V4 259,974 82,550 61,912 77,788 9,7 6,4 19,420 740,00 1070,00

123,825 4T-48286/48220 182,562 38,100 33,338 39,688 3,5 3,3 3,520 224,00 435,00
125,298 4T-HM926745/HM926710 228,600 49,428 38,100 53,975 3,5 3,3 8,870 430,00 620,00

127,000

4T-LL225749/LL225710 165,895 17,462 13,495 18,257 1,5 1,5 0,920 81,50 144,00
4T-L225849/L225810 169,862 26,195 20,638 25,400 1,5 1,5 1,610 123,00 246,00
4T-48290/48220 182,562 38,100 33,338 39,688 3,5 3,3 3,330 224,00 435,00
4T-67388/67322 196,850 46,038 38,100 46,038 3,5 3,3 5,100 310,00 550,00
4T-95500/95925 234,950 63,500 49,212 63,500 6,4 3,3 12,000 525,00 825,00
4T-HH228349/HH228310 254,000 82,550 61,912 77,788 9,7 6,4 19,500 740,00 1070,00

133,350

4T-L327249/L327210 177,008 26,195 20,638 25,400 1,5 1,5 1,700 126,00 259,00
4T-48385/48320 190,500 39,688 33,338 39,688 3,5 3,3 3,640 236,00 475,00
4T-67390/67322 196,850 46,038 38,100 46,038 3,5 3,3 4,630 310,00 550,00
4T-95525/95925 234,950 63,500 49,212 63,500 9,7 3,3 11,300 525,00 825,00

Tabelle der zölligen (nach Innendurchmesser)
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136,525 4T-48393/48320 190,500 39,688 33,338 39,688 3,5 3,3 3,430 236,00 475,00
139,700 4T-898/892 228,600 57,150 44,450 57,150 3,5 3,3 8,760 445,00 735,00
142,875 4T-48685/48620 200,025 39,688 34,130 41,275 3,5 3,3 3,890 239,00 490,00
146,050 4T-36690/36620 193,675 28,575 23,020 28,575 1,5 1,5 2,270 165,00 340,00

152,400
4T-M231649/M231610 222,250 46,830 34,925 46,830 3,5 1,5 5,770 315,00 585,00
4T-99600/99100 254,000 66,675 47,625 66,675 7,0 3,3 12,470 550,00 910,00

158,750
4T-L433749/L433710 205,580 23,810 18,260 23,810 1,5 1,5 1,890 126,00 247,00
4T-L432349/L432310 205,583 23,812 18,258 23,812 1,5 1,5 1,890 126,00 247,00

170,000
4T-JHM534149/JHM534110PK 230,000 38,000 31,000 39,000 3,0 2,5 4,320 282,00 520,00
4T-JM734449/JM734410 240,000 44,500 37,000 46,000 3,0 2,5 6,280 325,00 590,00

174,625 4T-67787/67720 247,650 47,625 38,100 47,625 3,5 3,3 6,960 340,00 690,00

177,800
4T-36990/36920 227,012 30,162 23,020 30,162 1,5 1,5 2,920 181,00 415,00
4T-67790/67720 247,650 47,625 38,100 47,625 3,5 3,3 6,570 340,00 690,00
4T-M236849/M236810 260,350 53,975 41,275 53,975 3,5 3,3 9,050 445,00 825,00

180,000 4T-JM736149/JM736110 250,000 45,000 37,000 47,000 3,0 2,5 6,760 370,00 710,00
187,325 4T-M238849/M238810 269,875 55,562 42,862 55,563 3,5 3,3 9,880 460,00 875,00
190,000 4T-JM738249/JM738210 260,000 44,000 36,500 46,000 3,0 2,5 6,850 365,00 720,00
196,850 4T-LL639249/LL639210 241,300 23,017 17,462 23,812 1,5 1,5 2,070 160,00 330,00
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15
30202 30202 35 11 10,0 11,75 0,6 0,6 0,052 13,4 12,3
30302 4T-30302 42 13 11,0 14,25 1,0 1,0 0,098 23,2 20,8

17
30203 4T-30203 40 12 11,0 13,25 1,0 1,0 0,080 20,5 20,3
30303 4T-30303 47 14 12,0 15,25 1,0 1,0 0,134 28,9 26,3

20

32004 4T-32004X 42 15 12,0 15,00 0,6 0,6 0,097 24,9 27,9
30204 4T-30204 47 14 12,0 15,25 1,0 1,0 0,127 28,2 28,7
32204 4T-32204 47 18 15,0 19,25 1,0 1,0 0,160 36,5 39,5
30304 4T-30304 52 15 13,0 16,25 1,5 1,5 0,169 35,5 34,0
32304 4T-32304 52 21 18,0 22,25 1,5 1,5 0,245 46,5 48,5

22 320/22 4T-320/22X 44 15 11,5 15,00 0,6 0,6 0,106 27,0 31,5

25

32005 4T-32005X 47 15 11,5 15,00 0,6 0,6 0,114 27,8 33,5
33005 4T-33005 47 17 14,0 17,00 0,6 0,6 0,130 32,5 40,5
30205 4T-30205 52 15 13,0 16,25 1,0 1,0 0,154 31,5 34,0
32205 4T-32205 52 18 16,0 19,25 1,0 1,0 0,181 38,0 43,0
33205 4T-33205 52 22 18,0 22,00 1,0 1,0 0,217 47,5 57,5
31305 4T-30305D 62 17 13,0 18,25 1,5 1,5 0,284 40,5 43,5
30305 4T-30305 62 17 15,0 18,25 1,5 1,5 0,272 48,5 47,5
32305 4T-32305 62 24 20,0 25,25 1,5 1,5 0,381 61,5 64,5

28
320/28 4T-320/28X 52 16 12,0 16,00 1,0 1,0 0,146 33,0 40,5
302/28 4T-302/28 58 16 14,0 17,25 1,0 1,0 0,203 42,0 44,5

30

32006 4T-32006X 55 17 13,0 17,00 1,0 1,0 0,166 37,5 46,0
33006 4T-33006 55 20 16,0 20,00 1,0 1,0 0,201 42,5 54,0
30206 4T-30206 62 16 14,0 17,25 1,0 1,0 0,241 43,5 48,0
32206 4T-32206 62 20 17,0 21,25 1,0 1,0 0,301 54,5 64,0
33206 4T-33206 62 25 19,5 25,00 1,0 1,0 0,344 65,0 77,0
31306 4T-30306D 72 19 14,0 20,75 1,5 1,5 0,398 48,5 51,5
30306 4T-30306 72 19 16,0 20,75 1,5 1,5 0,408 60,0 61,0
32306 4T-32306 72 27 23,0 28,75 1,5 1,5 0,583 81,0 90,0

32
320/32 4T-320/32X 58 17 13,0 17,00 1,0 1,0 0,181 37,0 46,5
302/32 302/32 65 17 15,0 18,25 1,0 1,0 0,260 41,5 44,0

35

32007 4T-32007X 62 18 14,0 18,00 1,0 1,0 0,224 41,5 52,5
30207 4T-30207 72 17 15,0 18,25 1,5 1,5 0,344 55,5 61,5
32207 4T-32207 72 23 19,0 24,25 1,5 1,5 0,457 72,5 87,0
33207 4T-33207 72 28 22,0 28,00 1,5 1,5 0,531 87,5 109,0
31307 4T-30307D 80 21 15,0 22,75 2,0 1,5 0,530 63,5 70,0
30307 4T-30307 80 21 18,0 22,75 2,0 1,5 0,540 75,0 77,0
32307 4T-32307 80 31 25,0 32,75 2,0 1,5 0,787 101,0 115,0

40

32008 4T-32008X 68 19 14,5 19,00 1,0 1,0 0,273 50,0 65,5
33008 4T-33008 68 22 18,0 22,00 1,0 1,0 0,312 59,5 82,5
30208 4T-30208 80 18 16,0 19,75 1,5 1,5 0,435 61,0 67,0
32208 4T-32208 80 23 19,0 24,75 1,5 1,5 0,558 79,5 93,5
33208 4T-33208 80 32 25,0 32,00 1,5 1,5 0,728 103,0 132,0
31308 4T-30308D 90 23 17,0 25,25 2,0 1,5 0,738 77,0 85,5
30308 4T-30308 90 23 20,0 25,25 2,0 1,5 0,769 91,5 102,0
32308 4T-32308 90 33 27,0 35,25 2,0 1,5 1,080 122,0 150,0

45

32009 4T-32009X 75 20 15,5 20,00 1,0 1,0 0,346 57,5 76,5
33109 4T-33109 80 26 20,5 26,00 1,5 1,5 0,542 84,5 115,0
30209 4T-30209 85 19 16,0 20,75 1,5 1,5 0,495 67,5 78,5
32209 4T-32209 85 23 19,0 24,75 1,5 1,5 0,607 82,0 100,0
33209 4T-33209 85 32 25,0 32,00 1,5 1,5 0,783 107,0 141,0
31309 4T-30309D 100 25 18,0 27,25 2,0 1,5 0,958 96,0 109,0
30309 4T-30309 100 25 22,0 27,25 2,0 1,5 1,010 111,0 126,0
32309 32309U 100 36 30,0 38,25 2,0 1,5 1,460 154,0 191,0

Tabelle der metrischen Lager (nach Innendurchmesser)
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50

32910 32910 72 14 12,0 15,00 0,6 0,6 0,191 35,5 57,0
32010 4T-32010X 80 20 15,5 20,00 1,0 1,0 0,366 62,5 88,0
33010 4T-33010 80 24 19,0 24,00 1,0 1,0 0,433 69,5 103,0
33110 4T-33110 85 26 20,0 26,00 1,5 1,5 0,580 86,5 121,0
30210 4T-30210 90 20 17,0 21,75 1,5 1,5 0,563 77,0 93,0
32210 4T-32210 90 23 19,0 24,75 1,5 1,5 0,648 87,5 109,0
33210 4T-33210 90 32 24,5 32,00 1,5 1,5 0,852 115,0 158,0
31310 4T-30310D 110 27 19,0 29,25 2,0 2,0 1,250 113,0 130,0
30310 4T-30310 110 27 23,0 29,25 2,0 2,0 1,310 133,0 152,0
32310 32310U 110 40 33,0 42,25 2,0 2,0 1,920 184,0 232,0

55

32911 32911XU 80 17 14,0 17,00 1,0 1,0 0,274 44,5 73,5
32011 4T-32011X 90 23 17,5 23,00 1,5 1,5 0,563 80,5 118,0
33011 4T-33011 90 27 21,0 27,00 1,5 1,5 0,643 91,5 138,0
33111 4T-33111 95 30 23,0 30,00 1,5 1,5 0,846 111,0 155,0
30211 4T-30211 100 21 18,0 22,75 2,0 1,5 0,740 93,0 111,0
32211 4T-32211 100 25 21,0 26,75 2,0 1,5 0,876 108,0 134,0
33211 4T-33211 100 35 27,0 35,00 2,0 1,5 1,150 138,0 188,0
31311 4T-30311D 120 29 21,0 31,50 2,0 2,0 1,590 132,0 154,0
30311 4T-30311 120 29 25,0 31,50 2,0 2,0 1,660 155,0 179,0
32311 32311U 120 43 35,0 45,50 2,0 2,0 2,440 215,0 275,0

60

32912 32912XA 85 17 14,0 17,00 1,0 1,0 0,296 51,0 83,0
32012 32012XU 95 23 17,5 23,00 1,5 1,5 0,576 82,0 123,0
33012 4T-33012 95 27 21,0 27,00 1,5 1,5 0,684 93,5 145,0
33112 33112U 100 30 23,0 30,00 1,5 1,5 0,912 113,0 164,0
30212 4T-30212 110 22 19,0 23,75 2,0 1,5 0,949 105,0 125,0
32212 32212U 110 28 24,0 29,75 2,0 1,5 1,180 130,0 164,0
33212 33212U 110 38 29,0 38,00 2,0 1,5 1,550 161,0 223,0
31312 4T-30312D 130 31 22,0 33,50 2,5 2,0 1,970 150,0 176,0
30312 30312U 130 31 26,0 33,50 2,5 2,0 2,060 180,0 210,0
32312 32312U 130 46 37,0 48,50 2,5 2,0 3,020 244,0 315,0

65

32913 32913XU 90 17 14,0 17,00 1,0 1,0 0,315 48,5 85,0
32013 32013XU 100 23 17,5 23,00 1,5 1,5 0,630 83,0 128,0
33013 4T-33013 100 27 21,0 27,00 1,5 1,5 0,732 97,5 156,0
33113 4T-33113 110 34 26,5 34,00 1,5 1,5 1,280 144,0 211,0
30213 4T-30213 120 23 20,0 24,75 2,0 1,5 1,180 123,0 148,0
32213 32213U 120 31 27,0 32,75 2,0 1,5 1,580 159,0 206,0
33213 33213U 120 41 32,0 41,00 2,0 1,5 1,980 195,0 265,0
31313 4T-30313D 140 33 23,0 36,00 2,5 2,0 2,420 173,0 204,0
30313 30313U 140 33 28,0 36,00 2,5 2,0 2,550 203,0 238,0
32313 32313U 140 48 39,0 51,00 2,5 2,0 3,660 273,0 350,0

70

32914 32914XU 100 20 16,0 20,00 1,0 1,0 0,487 68,5 110,0
32014 32014XU 110 25 19,0 25,00 1,5 1,5 0,848 105,0 160,0
33014 33014U 110 31 25,5 31,00 1,5 1,5 1,070 127,0 204,0
33114 33114U 120 37 29,0 37,00 2,0 1,5 1,660 171,0 251,0
30214 30214U 125 24 21,0 26,25 2,0 1,5 1,260 131,0 162,0
32214 32214U 125 31 27,0 33,25 2,0 1,5 1,680 166,0 220,0
33214 33214U 125 41 32,0 41,00 2,0 1,5 2,100 201,0 282,0
31314 4T-30314D 150 35 25,0 38,00 2,5 2,0 2,920 193,0 229,0
30314 30314U 150 35 30,0 38,00 2,5 2,0 3,060 230,0 272,0
32314 32314U 150 51 42,0 54,00 2,5 2,0 4,460 310,0 405,0

75

32915 32915XU 105 20 16,0 20,00 1,0 1,0 0,511 69,5 114,0
32015 32015XU 115 25 19,0 25,00 1,5 1,5 0,909 106,0 167,0
33015 33015U 115 31 25,5 31,00 1,5 1,5 1,110 111,0 186,0
33115 4T-33115 125 37 29,0 37,00 2,0 1,5 1,740 170,0 252,0
30215 4T-30215 130 25 22,0 27,25 2,0 1,5 1,410 139,0 175,0
32215 32215U 130 31 27,0 33,25 2,0 1,5 1,740 168,0 224,0
33215 33215U 130 41 31,0 41,00 2,0 1,5 2,200 208,0 298,0
31315 30315DU 160 37 26,0 40,00 2,5 2,0 3,470 215,0 256,0
30315 30315U 160 37 31,0 40,00 2,5 2,0 3,570 255,0 305,0
32315 32315U 160 55 45,0 58,00 2,5 2,0 5,350 355,0 470,0
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80

32916 32916XU 110 20 16,0 20,00 1,0 1,0 0,540 72,0 121,0
32016 32016XU 125 29 22,0 29,00 1,5 1,5 1,280 139,0 216,0
33016 33016U 125 36 29,5 36,00 1,5 1,5 1,600 173,0 284,0
33116 33116U 130 37 29,0 37,00 2,0 1,5 1,870 179,0 276,0
30216 30216U 140 26 22,0 28,25 2,0 2,0 1,720 160,0 200,0
32216 32216U 140 33 28,0 35,25 2,0 2,0 2,180 199,0 265,0
33216 33216U 140 46 35,0 46,00 2,0 2,0 2,920 250,0 365,0
31316 30316DU 170 39 27,0 42,50 2,5 2,0 4,110 236,0 283,0
30316 30316U 170 39 33,0 42,50 2,5 2,0 4,410 291,0 350,0
32316 32316U 170 58 48,0 61,50 2,5 2,0 6,410 395,0 525,0

85

32917 32917XU 120 23 18,0 23,00 1,5 1,5 0,773 94,0 157,0
32017 32017XU 130 29 22,0 29,00 1,5 1,5 1,350 142,0 224,0
33017 33017U 130 36 29,5 36,00 1,5 1,5 1,700 176,0 296,0
33117 33117U 140 41 32,0 41,00 2,0 2,0 2,440 211,0 330,0
30217 30217U 150 28 24,0 30,50 2,0 2,0 2,140 183,0 232,0
32217 32217U 150 36 30,0 38,50 2,0 2,0 2,750 224,0 300,0
33217 33217U 150 49 37,0 49,00 2,0 2,0 3,580 284,0 420,0
31317 30317DU 180 41 28,0 44,50 3,0 2,5 4,850 247,0 293,0
30317 30317U 180 41 34,0 44,50 3,0 2,5 5,200 305,0 365,0
32317 32317U 180 60 49,0 63,50 3,0 2,5 7,150 405,0 525,0

90

32918 32918XU 125 23 18,0 23,00 1,5 1,5 0,817 97,5 168,0
32018 32018XU 140 32 24,0 32,00 2,0 1,5 1,790 168,0 270,0
33018 33018U 140 39 32,5 39,00 2,0 1,5 2,180 215,0 360,0
33118 33118U 150 45 35,0 35,00 2,0 2,0 3,110 253,0 400,0
30218 30218U 160 30 26,0 32,50 2,0 2,0 2,660 208,0 267,0
32218 32218U 160 40 34,0 42,50 2,0 2,0 3,490 262,0 360,0
33218 33218U 160 55 42,0 55,00 2,0 2,0 4,620 325,0 490,0
31318 30318DU 190 43 30,0 46,50 3,0 2,5 5,660 270,0 320,0
30318 30318U 190 43 36,0 46,50 3,0 2,5 6,030 335,0 405,0
32318 32318U 190 64 53,0 67,50 3,0 2,5 8,570 450,0 595,0

95

32919 32919XU 130 23 18,0 23,00 1,5 1,5 0,851 101,0 178,0
32019 32019XU 145 32 24,0 32,00 2,0 1,5 1,830 171,0 280,0
33019 4T-33019 145 39 32,5 39,00 2,0 1,5 2,270 219,0 375,0
30219 30219U 170 32 27,0 34,50 2,5 2,0 3,070 226,0 290,0
32219 32219U 170 43 37,0 45,50 2,5 2,0 4,300 299,0 415,0
31319 30319DU 200 45 32,0 49,50 3,0 2,5 6,470 296,0 355,0
30319 30319U 200 45 38,0 49,50 3,0 2,5 6,980 365,0 445,0
32319 32319U 200 67 55,0 71,50 3,0 2,5 10,100 505,0 670,0

100

32920 32920XU 140 25 20,0 25,00 1,5 1,5 1,140 121,0 206,0
32020 32020XU 150 32 24,0 32,00 2,0 1,5 1,910 170,0 281,0
33020 33020U 150 39 32,5 39,00 2,0 1,5 2,370 224,0 390,0
30220 30220U 180 34 29,0 37,00 2,5 2,0 3,780 258,0 335,0
32220 32220U 180 46 39,0 49,00 2,5 2,0 5,120 330,0 465,0
33220 33220U 180 63 48,0 63,00 2,5 2,0 6,760 415,0 650,0
30320 30320U 215 47 39,0 51,50 3,0 2,5 8,560 410,0 500,0
31320 31320XU 215 51 35,0 56,50 3,0 2,5 8,670 355,0 435,0
32320 32320U 215 73 60,0 77,50 3,0 2,5 12,700 570,0 770,0

105

32921 32921XA 145 25 20,0 25,00 1,5 1,5 1,200 126,0 219,0
32021 32021XU 160 35 26,0 35,00 2,0 2,0 2,420 201,0 335,0
33021 33021U 160 43 34,0 43,00 2,0 2,0 3,000 245,0 420,0
30221 30221U 190 36 30,0 39,00 2,5 2,0 4,390 287,0 380,0
32221 32221U 190 50 43,0 53,00 2,5 2,0 6,250 380,0 540,0
30321 30321U 225 49 41,0 53,50 3,0 2,5 9,790 435,0 530,0
32321 32321U 225 77 63,0 81,50 3,0 2,5 14,500 610,0 825,0
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Innendurch-
messer 
(mm) 

Vereinfachte 
Artikelnummer

NTN- 
Artikelnummer

Außendurch-
messer 

Breite (mm) Maximale Radien (mm)

Gewicht (kg)

Tragzahlen (kN)

Innenring Außenring Gesamt Welle Gehäuse Dynamische Last Statische Last 

(d) (D) (B) (C) (T) (ras max)  (r1as max) (C) (C0)

110

32922 32922XA 150 25 20,0 25,00 1,5 1,5 1,230 127,0 226,0
32022 32022XU 170 38 29,0 38,00 2,0 2,0 3,070 236,0 390,0
33022 33022U 170 47 37,0 47,00 2,0 2,0 3,800  288,0 500,0
33122 33122UE1 180 56 43,0 56,00 2,0 2,0 5,520 360,0 610,0
30222 30222U 200 38 32,0 41,00 2,5 2,0 5,180 325,0 435,0
32222 32222U 200 53 46,0 56,00 2,5 2,0 7,430 420,0 605,0
30322 30322U 240 50 42,0 54,50 3,0 2,5 11,400 480,0 590,0
32322 32322U 240 80 65,0 84,50 3,0 2,5 18,000 705,0 970,0

120

32924 32924 165 27 23,0 29,00 1,5 1,5 1,650 118,0 205,0
32024 32024XU 180 38 29,0 38,00 2,0 2,0 3,250 245,0 420,0
33024 33024U 180 48 38,0 48,00 2,0 2,0 4,140 293,0 520,0
30224 30224U 215 40 34,0 43,50 2,5 2,0 6,230 345,0 470,0
32224 32224U 215 58 50,0 61,50 2,5 2,0 9,080 460,0 680,0
30324 30324U 260 55 46,0 59,50 3,0 2,5 14,200 560,0 695,0
32324 32324U 260 86 69,0 90,50 3,0 2,5 22,400 815,0 1130,0

130

32926 32926 180 30 26,0 32,00 2,0 2,0 2,220 142,0 252,0
32026 32026XU 200 45 34,0 45,00 2,0 2,0 4,960 320,0 545,0
30226 30226U 230 40 34,0 43,75 3,0 2,5 7,250 375,0 505,0
32226 32226U 230 64 54,0 67,75 3,0 2,5 11,200 530,0 815,0
30326 30326U 280 58 49,0 63,75 4,0 3,0 17,400 650,0 830,0

140

32928 32928XU 190 32 25,0 32,00 2,0 1,5 2,510 200,0 375,0
32028 32028XU 210 45 34,0 45,00 2,0 2,0 5,280 330,0 580,0
33028 33028U 210 56 44,0 56,00 2,0 2,0 6,590 390,0 715,0
30228 30228U 250 42 36,0 45,75 3,0 2,5 9,260 420,0 570,0
32228 32228U 250 68 58,0 71,75 3,0 2,5 14,100 610,0 920,0
30328 30328U 300 62 53,0 67,75 4,0 3,0 21,200 735,0 950,0

150

32930 32930XU 210 38 30,0 38,00 2,0 2,0 3,920 268,0 490,0
32030 32030XU 225 48 36,0 48,00 2,5 2,0 6,370 370,0 655,0
33030 4T-33030 225 59 46,0 59,00 2,5 2,0 8,070 460,0 860,0
30230 30230U 270 45 38,0 49,00 3,0 2,5 11,200 450,0 605,0
32230 32230U 270 73 60,0 77,00 3,0 2,5 18,200 700,0 1070,0

160

32932 32932XU 220 38 30,0 38,00 2,0 2,0 4,150 276,0 520,0
32032 32032XU 240 51 38,0 51,00 2,5 2,0 7,800 435,0 790,0
30232 30232U 290 48 40,0 52,00 3,0 2,5 12,900 525,0 720,0
32232 4T-32232 290 80 67,0 84,00 3,0 2,5 23,500 890,0 1420,0

170

32934 32934XU 230 38 30,0 38,00 2,0 2,0 4,400 286,0 560,0
32034 32034XU 260 57 43,0 57,00 2,5 2,0 10,500 500,0 895,0
30234 30234U 310 52 43,0 57,00 4,0 3,0 17,000 610,0 845,0
32234 32234UUTG 310 86 71,0 91,00 4,0 3,0 28,700 1000,0 1600,0

180
32936 32936XU 250 45 34,0 45,00 2,0 2,0 6,540 350,0 700,0
30236 30236U 320 52 43,0 57,00 4,0 3,0 17,700 630,0 890,0
32236 32236UUTG 320 86 71,0 91,00 4,0 3,0 30,700 1030,0 1690,0

190

32938 32938XU 260 45 34,0 45,00 2,0 2,0 6,770 355,0 710,0
32038 32038XUE1 290 64 48,0 64,00 2,5 2,0 15,100 655,0 1210,0
30238 30238U 340 55 46,0 60,00 4,0 3,0 20,800 715,0 1000,0
32238 32238U 340 92 75,0 97,00 4,0 3,0 36,100 1150,0 1850,0

200
32940 32940XUE1 280 51 39,0 51,00 2,5 2,0 8,880 485,0 895,0
32040 32040XUE1 310 70 53,0 70,00 2,5 2,0 19,300 800,0 1470,0

220 32044 4T-32044X 340 76 57,0 76,00 3,0 2,5 25,000 920,0 1690,0
240 32048 4T-32048X 360 76 57,0 76,00 3,0 2,5 26,800 930,0 1760,0
260 32052 32052XU 400 87 65,0 87,00 4,0 3,0 39,400 1200,0 2270,0
360 32972 32972XUE1 480 76 57,0 76,00 3,0 2,5 36,600 1050,0 2330,0
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