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Diâmetro do eixo
Referência Massa (kg)

Dimensões (mm)
Alojamento

Tamanho dos
parafusos de 

fixação

Max. torque de 
aperto (Nm)

Rolamento 
 inserto

Tampas protetoras 

d (mm) L J H H1 H2 A N N1 S B Aberto Fechado Z Dz

20 SUCPPL204FG1 0.3 127 95 33.3 14.2 65 38 11 14 12.7 31 WPPL204 M10 17.5 SUC204FG1 CV204 CF204 63.3 50

25 SUCPPL205FG1 0.3 140 105 36.5 14.5 71 38 11 14 14.3 34.1 WPPL205 M10 17.5 SUC205FG1 CV205 CF205 68.1 55

30 SUCPPL206FG1 0.5 162 119 42.9 17.8 83 46 14 18 15.9 38.1 WPPL206 M12 30.5 SUC206FG1 CV206 CF206 80.4 64

35 SUCPPL207FG1 0.8 167 127 47.6 18 94 48 14 18 17.5 42.9 WPPL207 M12 30.5 SUC207FG1 CV207 CF207 89.7 74.5

40 SUCPPL208FG1 1.0 184 137 49.2 19.5 98 54 14 18 19 49.2 WPPL208 M12 30.5 SUC208FG1 CV208 CF208 103 84

45 SUCPPL209FG1* 1.1 192 146 54 23 106 54 17 20 19 49.2 WPPL209 M16 50.0 SUC209FG1 CV209 CF209 110.8 89

50 SUCPPL210FG1* 1.2 206 159 57.2 23 114 60 17 20 19 51.6 WPPL210 M16 50.0 SUC210FG1 CV210 CF210 122.6 94

Diâmetro do eixo
Referência Peso (kg)

Dimensões (mm)
Alojamento N Max. torque de 

aperto (Nm)
Rolamento 

 inserto
Tampas protetoras

d (mm) L J H H1 H2 A E S B Aberto Fechado Z Dz

20 SUCTBL204FG1* 0.3 72.8 50.8 33.3 13 66 34.5 12 12.7 31 WTBL204 M8 5.3 SUC204FG1 CV204 CF204 64.7 50

25 SUCTBL205FG1* 0.3 76.2 50.8 36.5 14 73.5 39.5 12 14.3 34.1 WTBL205 M10 17.5 SUC205FG1 CV205 CF205 70 55

30 SUCTBL206FG1* 0.5 101 76.2 42.9 16 84 42.5 12 15.9 38.1 WTBL206 M10 17.5 SUC206FG1 CV206 CF206 82.3 64

35 SUCTBL207FG1* 0.7 110 82.6 47.6 18.5 95 47.5 15.5 17.5 42.9 WTBL207 M10 17.5 SUC207FG1 CV207 CF207 89.9 74.5

40 SUCTBL208FG1* 0.9 120 88.9 49.2 22.5 100.5 48 16 19 49.2 WTBL208 M12 30.5 SUC208FG1 CV208 CF208 102.8 84

45 SUCTBL209FG1* 1.1 124 95.3 54 22.5 108.5 50 16 19 49.2 WTBL209 M12 30.5 SUC209FG1 CV209 CF209 109.2 89

50 SUCTBL210FG1* 1.3 135 101.6 57.2 24 115 54 23.5 19 51.6 WTBL210 M16 50.0 SUC210FG1 CV210 CF210 123.3 94

MANCAIS DE APOIO 
TERMOPLÁSTICOS    
Série SUCPPL2..FG1 “LUBSOLID®”

MANCAIS DE APOIO 
TERMOPLÁSTICOS  
COM FUROS CEGOS     
Série SUCTBL2..FG1 “LUBSOLID®”

Os desenhos do produto são mostrados com tampas protetoras, mas estes são vendidos separadamente, dependendo das necessidades do cliente.

* Consulte-nos
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Diâmetro do eixo
Referência Massa (kg)

Dimensões (mm)
Alojamento

Tamanho dos
parafusos de 

fixação

Max. torque de 
aperto (Nm)

Rolamento 
 inserto

Tampas protetoras 

d (mm) L J H H1 H2 A N N1 S B Aberto Fechado Z Dz

20 SUCPPL204FG1 0.3 127 95 33.3 14.2 65 38 11 14 12.7 31 WPPL204 M10 17.5 SUC204FG1 CV204 CF204 63.3 50

25 SUCPPL205FG1 0.3 140 105 36.5 14.5 71 38 11 14 14.3 34.1 WPPL205 M10 17.5 SUC205FG1 CV205 CF205 68.1 55

30 SUCPPL206FG1 0.5 162 119 42.9 17.8 83 46 14 18 15.9 38.1 WPPL206 M12 30.5 SUC206FG1 CV206 CF206 80.4 64

35 SUCPPL207FG1 0.8 167 127 47.6 18 94 48 14 18 17.5 42.9 WPPL207 M12 30.5 SUC207FG1 CV207 CF207 89.7 74.5

40 SUCPPL208FG1 1.0 184 137 49.2 19.5 98 54 14 18 19 49.2 WPPL208 M12 30.5 SUC208FG1 CV208 CF208 103 84

45 SUCPPL209FG1* 1.1 192 146 54 23 106 54 17 20 19 49.2 WPPL209 M16 50.0 SUC209FG1 CV209 CF209 110.8 89

50 SUCPPL210FG1* 1.2 206 159 57.2 23 114 60 17 20 19 51.6 WPPL210 M16 50.0 SUC210FG1 CV210 CF210 122.6 94

Diâmetro do eixo
Referência Peso (kg)

Dimensões (mm)
Alojamento N Max. torque de 

aperto (Nm)
Rolamento 

 inserto
Tampas protetoras

d (mm) L J H H1 H2 A E S B Aberto Fechado Z Dz

20 SUCTBL204FG1* 0.3 72.8 50.8 33.3 13 66 34.5 12 12.7 31 WTBL204 M8 5.3 SUC204FG1 CV204 CF204 64.7 50

25 SUCTBL205FG1* 0.3 76.2 50.8 36.5 14 73.5 39.5 12 14.3 34.1 WTBL205 M10 17.5 SUC205FG1 CV205 CF205 70 55

30 SUCTBL206FG1* 0.5 101 76.2 42.9 16 84 42.5 12 15.9 38.1 WTBL206 M10 17.5 SUC206FG1 CV206 CF206 82.3 64

35 SUCTBL207FG1* 0.7 110 82.6 47.6 18.5 95 47.5 15.5 17.5 42.9 WTBL207 M10 17.5 SUC207FG1 CV207 CF207 89.9 74.5

40 SUCTBL208FG1* 0.9 120 88.9 49.2 22.5 100.5 48 16 19 49.2 WTBL208 M12 30.5 SUC208FG1 CV208 CF208 102.8 84

45 SUCTBL209FG1* 1.1 124 95.3 54 22.5 108.5 50 16 19 49.2 WTBL209 M12 30.5 SUC209FG1 CV209 CF209 109.2 89

50 SUCTBL210FG1* 1.3 135 101.6 57.2 24 115 54 23.5 19 51.6 WTBL210 M16 50.0 SUC210FG1 CV210 CF210 123.3 94
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Diâmetro do eixo
Referência Massa (kg)

Dimensões (mm)
Alojamento

Tamanho dos
parafusos de

fixação

Max. torque de
aperto (Nm)

Rolamento 
inserto

Tampas protetoras 

d (mm) H J L N A A1 A2 e S B Aberto Fechado Z Dz

20 SUCNFL204FG1 0.3 113 90 64.8 11 26.5 11.4 33.7 15.4 12.7 31 WNFL204 M10 17.5 SUC204FG1 CV204 CF204 46.8 50

25 SUCNFL205FG1 0.3 130 99 70 11 29.1 13.5 36.8 17 14.3 34.1 WNFL205 M10 17.5 SUC205FG1 CV205 CF205 51.1 55

30 SUCNFL206FG1 0.5 148 117 80 11 30.5 13.3 41.2 19 15.9 38.1 WNFL206 M10 17.5 SUC206FG1 CV206 CF206 57.5 64

35 SUCNFL207FG1 0.7 163 130 90 13 32.8 16.1 43.4 18 17.5 42.9  WNFL207 M12 30.5 SUC207FG1 CV207 CF207 61.6 74.5

40 SUCNFL208FG1 0.9 175 144 100 14 37.5 20 51.7 21.5 19 49.2 WNFL208 M12 30.5 SUC208FG1 CV208 CF208 71 84

45 SUCNFL209FG1* 1.0 188 148.5 108 17 41 21 54.2 24 19 49.2 WNFL209 M16 45 SUC209FG1 CV209 CF209 78.4 89

50 SUCNFL210FG1* 1.2 197 157 115 17 43 21 57.6 25 19 51.6 WNFL210 M16 45 SUC210FG1 CV210 CF210 86.3 94

Diâmetro do eixo
Referência Peso (kg)

Dimensões (mm)
Alojamento

Tamanho dos
parafusos de

fixação

Max. torque de
aperto (Nm)

Rolamento 
 inserto

Tampas protetoras 

d (mm) H H1 L L2 J J3 J4 N A A1 A2 e S B Aberto Fechado Z Dz

20 SUCFBL204FG1* 0.26 108 76.2 63.5 62 38.1 42.9 22.2 10.7 26.5 11.4 33.7 15.4 12.7 31 WFBL204 M10 17.5 SUC204FG1 CV204 CF204 46.8 50

25 SUCFBL205FG1* 0.3 120.6 85.7 70 63.5 41.3 46 28.6 10.7 34 11.4 41.6 21.8 14.3 34.1 WFBL205 M10 17.5 SUC205FG1 CV205 CF205 56.2 55

30 SUCFBL206FG1* 0.46 138.5 96.5 83 76 47.6 52.4 31.8 10.7 32 13.3 41.5 19.3 15.9 38.1 WFBL206 M10 17.5 SUC206FG1 CV206 CF206 58.9 64

35 SUCFBL207FG1* 0.66 157 108.5 95 89 50.8 60.3 31.8 13.1 36.5 16.1 47.1 21.7 17.5 42.9 WFBL207 M12 30.5 SUC207FG1 CV207 CF207 65.1 74.5

40 SUCFBL208FG1* 0.85 158.5 109.5 99 89 50.8 60.3 31.8 13.1 36 16 51.7 21.5 19 49.2 WFBL208 M12 30.5 SUC208FG1 CV208 CF208 69.5 84

MANCAIS TERMOPLÁSTICOS 
FLANGEADOS COM 2 FUROS 
Série SUCNFL2..FG1 “LUBSOLID®”

MANCAIS TERMOPLÁSTICOS 
FLANGEADOS COM 3 FUROS 
Série SUCFBL2..FG1 “LUBSOLID®”

Os desenhos do produto são mostrados com tampas protetoras, mas estes são vendidos separadamente, dependendo das necessidades do cliente.

* Consulte-nos
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Diâmetro do eixo
Referência Massa (kg)

Dimensões (mm)
Alojamento

Tamanho dos
parafusos de

fixação

Max. torque de
aperto (Nm)

Rolamento 
inserto

Tampas protetoras 

d (mm) H J L N A A1 A2 e S B Aberto Fechado Z Dz

20 SUCNFL204FG1 0.3 113 90 64.8 11 26.5 11.4 33.7 15.4 12.7 31 WNFL204 M10 17.5 SUC204FG1 CV204 CF204 46.8 50

25 SUCNFL205FG1 0.3 130 99 70 11 29.1 13.5 36.8 17 14.3 34.1 WNFL205 M10 17.5 SUC205FG1 CV205 CF205 51.1 55

30 SUCNFL206FG1 0.5 148 117 80 11 30.5 13.3 41.2 19 15.9 38.1 WNFL206 M10 17.5 SUC206FG1 CV206 CF206 57.5 64

35 SUCNFL207FG1 0.7 163 130 90 13 32.8 16.1 43.4 18 17.5 42.9  WNFL207 M12 30.5 SUC207FG1 CV207 CF207 61.6 74.5

40 SUCNFL208FG1 0.9 175 144 100 14 37.5 20 51.7 21.5 19 49.2 WNFL208 M12 30.5 SUC208FG1 CV208 CF208 71 84

45 SUCNFL209FG1* 1.0 188 148.5 108 17 41 21 54.2 24 19 49.2 WNFL209 M16 45 SUC209FG1 CV209 CF209 78.4 89

50 SUCNFL210FG1* 1.2 197 157 115 17 43 21 57.6 25 19 51.6 WNFL210 M16 45 SUC210FG1 CV210 CF210 86.3 94

Diâmetro do eixo
Referência Peso (kg)

Dimensões (mm)
Alojamento

Tamanho dos
parafusos de

fixação

Max. torque de
aperto (Nm)

Rolamento 
 inserto

Tampas protetoras 

d (mm) H H1 L L2 J J3 J4 N A A1 A2 e S B Aberto Fechado Z Dz

20 SUCFBL204FG1* 0.26 108 76.2 63.5 62 38.1 42.9 22.2 10.7 26.5 11.4 33.7 15.4 12.7 31 WFBL204 M10 17.5 SUC204FG1 CV204 CF204 46.8 50

25 SUCFBL205FG1* 0.3 120.6 85.7 70 63.5 41.3 46 28.6 10.7 34 11.4 41.6 21.8 14.3 34.1 WFBL205 M10 17.5 SUC205FG1 CV205 CF205 56.2 55

30 SUCFBL206FG1* 0.46 138.5 96.5 83 76 47.6 52.4 31.8 10.7 32 13.3 41.5 19.3 15.9 38.1 WFBL206 M10 17.5 SUC206FG1 CV206 CF206 58.9 64

35 SUCFBL207FG1* 0.66 157 108.5 95 89 50.8 60.3 31.8 13.1 36.5 16.1 47.1 21.7 17.5 42.9 WFBL207 M12 30.5 SUC207FG1 CV207 CF207 65.1 74.5

40 SUCFBL208FG1* 0.85 158.5 109.5 99 89 50.8 60.3 31.8 13.1 36 16 51.7 21.5 19 49.2 WFBL208 M12 30.5 SUC208FG1 CV208 CF208 69.5 84
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Diâmetro do 
eixo Referência Massa (kg)

Dimensões (mm)
Alojamento

Tamanho dos
parafusos de

fixação

Max. torque de
aperto (Nm)

Rolamento 
inserto

Tampas protetoras

d (mm) L J N A A1 A2 e S B Aberto Fechado Z Dz

20 SUCFPL204FG1 0.3 86.0 63.5 11 27.8 13.4 36.3 18 12.7 31 WFPL204 M10 17.5 SUC204FG1 CV204 CF204 48.2 50

25 SUCFPL205FG1 0.4 95.0 70 11 28 14.3 36.8 17 14.3 34.1 WFPL205 M10 17.5 SUC205FG1 CV205 CF205 50.1 55

30 SUCFPL206FG1 0.5 107.0 83 11 31.5 14.3 41.4 19.2 15.9 38.1 WFPL206 M10 17.5 SUC206FG1 CV206 CF206 58.7 64

35 SUCFPL207FG1 0.7 118.0 92 13 34.8 15.5 46.9 21.5 17.5 42.9 WFPL207 M12 30.5 SUC207FG1 CV207 CF207 63.6 74.5

40 SUCFPL208FG1 1.0 130.0 102 14 37.5 17 53.2 23 19 49.2 WFPL208 M12 30.5 SUC208FG1 CV208 CF208 71 84

45 SUCFPL209FG1* 1.1 137.0 105 17 41 19 54.2 24 19 49.2 WFPL209 M16 45.0 SUC209FG1 CV209 CF209 78.4 89

50 SUCFPL210FG1* 1.3 143.0 111 17 43 21 57.2 25 19 51.6 WFPL210 M16 45.0 SUC210FG1 CV210 CF210 86.3 94

Referência TBL204 TBL205 TBL206 TBL207 TBL208 TBL209 TBL210

Direção de carga [N]

8210 8540 10370 12150 12230 12900 13850

6900 7010 6580 8080 9100 10400 11050

2980 2850 4950 8160 9800 10710 11360

Referência NFL204 NFL205 NFL206 NFL207 NFL208 NFL209 NFL210

Direção de carga [N]

11750 11375 16450 16900 17350 17600 17950

11000 13850 13350 13950 14050 14300 14550

8500 11100 14200 14900 14900 15150 15650

Referência FBL204 FBL205 FBL206 FBL207 FBL208

Direção de carga [N]

7200 9100 12200 12900 12900

9200 11100 11800 11900 11900

2600 2800 2900 3100 3100

Os desenhos do produto são mostrados com tampas protetoras, mas estes são vendidos separadamente, dependendo das necessidades do cliente.

* Consulte-nos

CAPACIDADE 
MÁXIMA DE CARGA 
DOS MANCAIS 
AUTO-ALINHÁVEIS 
TERMOPLÁSTICOS
Os valores indicam a resistência estática dos 
mancais termoplásticos à temperatura ambiente

MANCAIS TERMOPLÁSTICOS 
FLANGEADOS COM 4 FUROS  
Série SUCFPL2..FG1 “LUBSOLID®”
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Diâmetro do 
eixo Referência Massa (kg)

Dimensões (mm)
Alojamento

Tamanho dos
parafusos de

fixação

Max. torque de
aperto (Nm)

Rolamento 
inserto

Tampas protetoras

d (mm) L J N A A1 A2 e S B Aberto Fechado Z Dz

20 SUCFPL204FG1 0.3 86.0 63.5 11 27.8 13.4 36.3 18 12.7 31 WFPL204 M10 17.5 SUC204FG1 CV204 CF204 48.2 50

25 SUCFPL205FG1 0.4 95.0 70 11 28 14.3 36.8 17 14.3 34.1 WFPL205 M10 17.5 SUC205FG1 CV205 CF205 50.1 55

30 SUCFPL206FG1 0.5 107.0 83 11 31.5 14.3 41.4 19.2 15.9 38.1 WFPL206 M10 17.5 SUC206FG1 CV206 CF206 58.7 64

35 SUCFPL207FG1 0.7 118.0 92 13 34.8 15.5 46.9 21.5 17.5 42.9 WFPL207 M12 30.5 SUC207FG1 CV207 CF207 63.6 74.5

40 SUCFPL208FG1 1.0 130.0 102 14 37.5 17 53.2 23 19 49.2 WFPL208 M12 30.5 SUC208FG1 CV208 CF208 71 84

45 SUCFPL209FG1* 1.1 137.0 105 17 41 19 54.2 24 19 49.2 WFPL209 M16 45.0 SUC209FG1 CV209 CF209 78.4 89

50 SUCFPL210FG1* 1.3 143.0 111 17 43 21 57.2 25 19 51.6 WFPL210 M16 45.0 SUC210FG1 CV210 CF210 86.3 94

Referência PPL204 PPL205 PPL206 PPL207 PPL208 PPL209 PPL210

Direção de carga [N]

8800 13700 12650 12750 13100 13360 13850

7700 10000 10600 10800 11100 11400 11750

5000 8100 5750 7500 8500 8950 9550

Referência FPL204 FPL205 FPL206 FPL207 FPL208 FPL209 FPL210

Direção de carga [N]

15950 13000 18000 18500 19100 19350 19650

10250 12150 17700 18500 19250 19350 19650

3650 3350 3350 3520 3790 3850 3990
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SITUAÇÃO DO CLIENTE
Um produtor de batatas fritas substituiu 432 rolamentos 
MUCNFL205 em uma máquina de calibração de batata. 
Aplicação afetada pela infiltração de água e resíduos nos 
rolamentos.

NECESSIDADE DO CLIENTE
Achar uma solução para otimizar a vedação dos rolamentos 
e aumentar sua vida útil.

SOLUÇÃO NTN
Utilização de mancais auto-alinháveis termoplásticos 
e rolamentos insertos de aço inoxidável com 
lubrificação LUBSOLID®: SUCNFL205FG1.

BENEFÍCIOS DO CLIENTE
O consumo de rolamentos reduziu para 72 (de 432), 
uma melhoria de 82%.

CASO DE SUCESSO: 
MANCAIS 
AUTOALINHÁVEIS
TERMOPLÁSTICOS 
COM ROLAMENTO 
INSERTO LUBSOLID®

ECONOMIA
ALCANÇADA
REDUÇÃO NO CONSUMO DE ROLAMENTOS
€27.936

MANUTENÇÃO REDUZIDA
€5.80

MELHORANDO A DISPONIBILIDADE
€1.277,100

TOTAL
€1.310.616/ANO




