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Zalecenia do montazu/demontazu

AUDI: 50, 80 (81, 89-8A), 90 (81, 85, 89,8A), Coupé 85 OE
SEAT: Arosa, Cordoba (I and Il), Ibiza (Il and Il FL1), Toledo series 1 reference
SKODA: Favorit, Felicia, Felicia FL, Forman 191598625,
VOLKSWAGEN: Caddy II, Coccinelle/Beetle, Corrado, Derby, Golf (I, Il and IlI), 6U0598625
Fox, Jetta (I and Il), Passat (I, Il, lll and V), Polo (I, II, lll, IV and
V), Santana, Scirocco, Vento, Golf Cabriolet (Golf I, Il and III)

TAK ROZPOZNASZ ZESTAW KOLA R154.13

1. Lozysko zewnetrzne

Numer identyfikacyjny: SNR
LM11749/710

Numer identyfikacyjny: SNR
L45449/410

PROBLEMY
PROBLEMY Z HALASEM PODCZAS JAZDY

Prawdopodobne przyczyny

Niewtasciwa ilos¢ smaru
Jesli zastosowana zostanie zbyt mata iloS¢ smaru lub smar nie zostanie zastosowany pomiedzy bieznig a
elementami tocznymi, bieznia ulegnie uszkodzeniu.
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Przed montazem, tozyska powinny zosta¢ doktadnie
nasmarowane (punkt 1 w czesci ,,Montaz” na stronie 4)

Zewnetrzne pierscienie nie zostaty wymienione
Nalezy wymieni¢ zarowno zestawy koszykow, jak i stozkow — elementy te wystepujg wspdlnie i
muszg by¢ montowane razem.

Zbyt mocno dokrecona nakretka mocujgca tozyska
Whptywa to na podniesienie temperatury wewnatrz tozyska oraz
na pogorszenie stanu smaru w wyniku pracy w niekorzystnym
srodowisku oraz $cieranie biezni (No 2).

W rezultacie, tozysko sie zaciera, co doprowadza do rozpadu
koszyka (No 1) i zniszczenia tozyska.

Uszkodzony czop piasty

Problem ten moze sie pojawi¢ na skutek wspotpracy z uszkodzonym
(zatartym) tozyskiem lub z powodu nieprawidtowego zabezpieczenia
nakretki tozyska.

W rezultacie, osadzenie pierscieni wewnetrznych na czopie zmienia
sie, co wywotuje Scieranie powierzchni czopa i awarie tozysk.

Nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ i wymieni¢ czop jezeli jest
skrzywiony lub uszkodzony. W przeciwnym razie, w krotkim
czasie dojdzie do awarii nowo zamontowanego tozyska.

DEMONTAZ

1) Umiesci¢ tyt pojazdu na podnosniku i zdjaé koto
2) Upewni¢ sie, ze hamulec reczny zostat zwolniony
3) Zdemontowaé¢ metalowg ostone piasty

4) Zdemontowa¢ zawleczke i nakladke koronkowa
5) Odkreci¢ nakretke piasty i zdja¢ podkiadke

6) Zdemontowacé beben

7) Wyciagnaé wewnetrzny pierscien uszczelniajacy (No 3)
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8) Wyciagna¢ koszyki wewnetrznego i zewnetrznego tozyska (No 4)

9) Wyczysci¢ i sprawdzi¢ utozenie tozyska w bebnie oraz powierzchnie czopu
Wymieni¢ wszystkie zuzyte czesci (np. w przypadku $ladéw zuzycia lub zatarcia na powierzchni
czopa)

MONTAZ
1) Nasmarowac kazde nowe tozysko (20 g smaru w tozysku i 20 g e S\\\
smaru w obudowie bebna) //; :\t\:\\\\\\\\
Stogowgé tylko smar przeznaczony do tozysk (nie uzywac¢ smaru ( \/(//C\\&& &//,/;:J\\ \}\\\1,) \
zawierajgcego grafit lub miedz) \\ \\\/ 7\\&/ R\ // //,,‘
NNV — &
2) Uzy¢ odpowiedniej podktadki, wprasowac pierscien zewnetrzny AN N \%_—':j No.5

wewnetrznego tozyska w beben (No 5)
3) Wprasowac pierscien zewnetrzny zewnetrznego tozyska
Upewnic¢ sie, ze zewnetrzne pierscienie fozysk sg prawidtowo
(do konca) wprasowane w beben.
4) Zastosowac smar tozyskowy na wardze wewnetrznego pierscienia
uszczelniajacego
Uzy¢ podktadki o odpowiedniej srednicy, aby zamontowac pierscien (No 6).

5) Zamontowa¢ beben wraz z wewnetrznym tozyskiem na czop

6) Zamontowac zewnetrzne tozysko, a nastepnie podkiadke

7) Zamontowac¢ nakretke (nie stosowac klucza udarowego),
a nastepnie wyregulowac luz

Zawsze przekrecaj beben w czasie dokrecania nakretki tozyska,
azeby zapewni¢ wiasciwe ustawienie elementéw tocznych
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» Ostroznie dokreci¢ srube centralng przy pomocy klucza. Moment dokrecania: 110 Nm

» Po dokreceniu do 110 Nm delikatnie poluzowaé¢ srube do momentu, kiedy bedzie mozna
poruszy¢ podktadke dociskowg ruchem okreznym opuszkami palcéw (lub koncéwkg srubokretu).
Zapewni to odpowiedni luz na tozysku. Mozna sprawdzi¢ to réwniez komparatorem (okoto 0.01
do 0.02 mm No 7)

8) Po wyregulowaniu luzu, zamontowac¢ naktadke koronkowg i nowg
zawleczke

9) Zatozy¢ nowa metalowa ostone piasty po wypetnieniu jej
15 g smaru

10) Na koncu przejechaé pojazdem kilka kilometréw i recznie
sprawdzi¢ luz, zeby upewnic sie, ze jest wlasciwy.

4 - y
Zalecenia &
Nalezy uwaznie SledziC¢ wszystkie zalecenia i stosowac poprawne metody montazu oraz
upewnic sie, ze wszystkie czesci znajdujace sie w zestawie, takie jak sruby, nakretki, podktadki
$g wymieniane razem z fozyskiem.

Postepowac zgodnie z procedurami montazu zalecanymi przez producenta i stosowac
okreslone momenty dokrecania.

Wiecej informacji na temat zastosowan w pojezdzie w naszym katalogu online: e-shop
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e ahiape  Zeskanuj kod QR, aby uzyskaé POSTEPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI
"mﬁh"' dostep do naszego katalogu PRODUCENTA POJAZDU!

o} «-LH online.
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Tre$¢ tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim wydawcy i jego powielanie, nawet cze$ciowe, jest zabronione bez pisemnejzgody redakcii.
Pomimo starannosci w przygotowaniu tego dokumentu, firma NTN-SNR nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za btedy lub pominiecia, ktére mogqg
spowodowac straty lub szkody bezposrednie lub posrednie wynikajgce z ich wykorzystania.
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https://eshop.ntn-snr.com/pl/Rechange-automobile/c/DIAGRAM

