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Линейка для грузовых автомобилей 
NTN Europe
Ассортимент NTN Europe Truck Aftermarket 
включает в себя подшипники NTN и SNR. Семь из 
70 заводов группы NTN производят подшипники 
для тяжелых грузовиков.

Ассортимент включает в себя продукцию 
для европейских, азиатских и американских 
автомобилей. Наша продукция выпускается под 
тремя торговыми марками: NTN, SNR и BOWER, 
в зависимости от конкретного рынка.

Наша продукция применяется для колес, коробок 
передач, дифференциалов и ГРМ двигателя. NTN 
является ключевым игроком для производителей 
грузовых автомобилей на всех континентах.

Полный ассортимент запасных частей 
для большегрузных автомобилей
NTN Europe предлагает 607 наименований для вторичного рынка. 
Они содержат множество решений для наших клиентов.

234 ступичных подшипника для европейских грузовиков  
• 158 артикула HDB - Конические подшипники
• 44 артикула HDS - специальные подшипники осей    
• 32 HDP - ступица колеса с подшипниками    

356 подшипников коробки передач и дифференциала   
• 250 артикулов - европейское предложение    
• 106 артикулов - азиатское предложение    

17 артикулов продукции для двигателей
• 6 шкивов ремня ГРМ для азиатских автомобилей: Hino Motors, Isuzu Trucks, UD Truck
• 9 подшипников генератора для основных европейских грузовиков
• 2 подшипника для систем охлаждения и электрооборудования  

Выбирая нашу продукцию, вы получаете все преимущества 
нашего опыта:
•  Продукция оригинального качества проверенная и одобренная нашим 

инженерным отделом    
• Изделия для колесных осей, редукторов и дифференциалов  
• Ассортимент, охватывающий основные европейскиемарки грузовиков
•  Применяется для всех типов большегрузных транспортных средств - 

грузовиков, тракторов, прицепов, автобусов
NTN Europe также предлагает широкий ассортимент продукции для легковых 
автомобилей (часть нашего предложения для легковых автомобилей).

Северная Америка 
Завод NTN Bower Corp. 
г. Макомб, Иллинойс, США

Европа 
Заводы NTN 
г. Сейнод - Франция 
г. Меттман - Германия

Япония 
Завод в г. Окаяма  

Япония 
Завод в г. Кувана

Япония 
Завод Kongo Works

Япония 
Заводы в г. Ивата
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New Product Family

В центре внимания - ступицы колес со 
встроенными подшипниками для грузовиков, 
тракторов, трейлеров и автобусов
Современное решение : Наша новая серия ступиц SNR для тяжелых условий эксплуатации со встроенными подшипниками 
предлагает решение, специально разработанное для независимого рынка запчастей для автомобилей.
Специально для грузовых автомобилей : Специально адаптированная для грузовых автомобилей, эта серия отвечает 
требованиям рынка без ущерба для качества.
Интегрированная конструкция : колесные подшипники и интегрированные ступицы тщательно продуманы, чтобы сделать 
снятие и установку быстрыми и легкими
Эффективность и надежность: наш ассортимент продукции соответствует стандартам OE, гарантируя оптимальное качество.

Артикулы для грузовиков 
• 10 для коммерческих автомобилей Volvo 
• 7 для коммерческих автомобилей Renault Trucks 
• 4 для коммерческих автомобилей DAF
• 3 для коммерческих автомобилей Mercedes-Benz 
• 3 для коммерческих автомобилей Scania  

Артикулы для осей прицепов
• 5 для осей прицепов BPW    
• 3 для осей прицепа SAF    
• 1 для осей прицепа Mercedes-Benz

Некоторые применения    
• Renault Trucks - Premium 2 Distribution/Lander/Route, серия 

C/D/K/T, Magnum DXi/AE/E.Tech, Midliner M/S, Midlum, Kerax Dxi
• Volvo - FE I/II, FH 12/16, FM 7/9/12/16, FM I, FM II, FMX, NH12, FL6, 

VM 220/270/310/330
• Mercedes-Benz - Actros, MP2/MP3, MP4/MP5, Antos, Axor 1/2, 

Atego, Arocs, Econic 2
• Scania - серия G/P/R/T
• Автобусы - Mercedes-Benz Buses Citaro, Econic, Tourismo, Travego
• Прицепы - основные применения SAF и BPW    

Продукция протестирована и одобрена NTN Europe 
Все наши изделия проходят испытания на испытательных стендах, что гарантирует их 
качество, безопасность и производительность.

Проведено 6 видов испытаний ступиц колес со встроенными подшипниками

•  2 вида для ступиц : испытания на изгибную жесткость при движении по прямой и в 
поворотах

• 2 вида для подшипников: испытания на долговечность и высокоскоростной тест

•  2 вида для уплотнений : испытания на герметичность в рабочих условиях

Все эти испытания проводятся в соответствии со строгими спецификациями 
NTN Europe.    

Ключевые 
цифры

32 новые 
позиции

85%
 Покрытие 

европейского 
парка

Легкосборные 
изделия 
серии SNR обеспечивают 
быстрый монтаж в мастерской 
и сокращают время простоя 
автомобиля
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Артикулы 
SNR Производители Артикулы OE Применение Дополнительная 

информация

HDP001 Mercedes-Benz 000 350 0535, 
000 350 2335

Mercedes-Benz axle - TE - 
TE4/2C6-9, TE4/3C6-9, TE4/8C6-9, TE5/2C7-9, TE5/3C 7-9, TE5/8C 7-9

Mercedes-Benz axle - TL - 
TL5/1C7-9, TL4/1C6-9, TL4/8C6-9, TL5/8C7-9

Применение: Прицепная 
ось - тормозной диск
Применение: Прицепная 
ось - тормозной диск

HDP002 DAF 1691621, 1697346, 1699327, 
1818004, 2019789

DAF LF55, CF65 (18 т) 2001-2013, CF75/CF85 (19 т до 35 т) 2014 => / 2017 => 
DAF XF95 (от 18 до 32 т) 2002-2006, XF105 (до 32 т) 2005  =>
DAF XF (19 т до 35 т) 2012 => / 2017 =>
DAF SB4000

рименение : Передняя 
ось - Тормозной диск
Подшипники в 
комплекте: HDS228

HDP003 DAF 1657637, 1812161,  
2019802

DAF LF45, LF55, CF65 (18 т) 2001-2013, CF75/CF85 (19 т до 35 т) 2014 => / 2017 => 
DAF FAF XF95 (18 т до 32 т) 2002-2006, XF105 (до 32 т) 2005 =>

DAF SB4000, SBR4000

Применение: Задняя ось 
- Тормозной диск
Подшипники в 
комплекте: HDS239

HDP004 DAF 1389061, 1391517, 1391617, 
1818003, 2019853

DAF 65CF, 75CF, 85CF, 95XF (18 т) 1997-2002, LF45, LF55, 
DAF CF65/CF75/CF85 (19 т до 35 т) 2014 => / 2017, XF95 2002-2006
DAF XF105 (до 32 т) 2005 =>, XF (19 т до 35 т) 2017
DAF SB4000, SBR4000

Применение: Задняя ось 
- Тормозной диск
Подшипники в 
комплекте: HDS239 и 
HDS248

HDP005 SAF

3 307 3045 00, 03 307 
3045 01,  
03 307 3045 02, 03 307 
3045 52

SAF axle - B - 
B9-19, BI9-19, B9-22, BI9-22, BL9-22, BIL9-22, BINL9-22, BINL9-19

SAF axle - S - 
SI9-19, SI9-22

Применение: Прицепная 
ось - Тормозной диск
Подшипники в 
комплекте: HDS248

HDP006 Renault Trucks
Volvo

7420819822,  
7420820420,
20820420

Renault Trucks Premium 2 Distribution (18 т до 26 т) 2006-2013
Renault Trucks Premium Distribution (18 т до 16 т) 1996-2006
Renault Trucks Premium 2 Lander (18 т до 26 т) 2006-2014
Renault Trucks Premium 2 Route (18 т до 26 т) 2006-2013
Renault Trucks Premium Route (18 т до 26 т) 1996-2006

Применение: Задняя ось 
- барабанный тормоз
Подшипники в 
комплекте: HDS219

HDP007 Volvo 3988833,  
85105696

Volvo FE (18 т до 26 т) 2006 =>
Volvo FE II (18 т до 26 т) 2006 =>
Volvo FH12 (18 т до 35 т) 1993-2005
Volvo FL6 (7.5 т до 26 т) 1985-2000
Volvo FM12 (18 т до 32 т) 1998-2008
Volvo FM9 (18 т до 32 т) 2001-2005

Применение: Задняя ось 
- тормозной диск с ABS
Подшипники в 
комплекте: HDS219 - 27 
мм болты

HDP008 Renault Trucks
Volvo

7420535263,  
7485107753,
20535263,  
85107753

Renault Trucks serie C (18 т до 32 т)  2013 =>
Renault Trucks serie D (6 т до 26 т)  2013 => / 2016 =>
Renault Truck Magnum AE (18 т до 26 т) 1990-2013
Renault Truck Magnum DXi (18 т до 26 т) 2004-2013
Renault Truck Magnum E.Tech (18 т до 26 т) 2000-2006
Renault Trucks serie T (18 т до 26 т) 2013 =>
Renault Trucks Midliner M (11.5 т до 16 т) 1989-2000
Renault Trucks Midliner S (6 т до 16 т) 1986-1994
Renault Trucks Midlum  (7.5 т до 18 т) 2000- / 2006-
Renault Trucks  Premium 2 Distribution (18 т до 26 т) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Distribution (18 т до 26 т) 2000 =>
Renault Trucks  Premium 2 Lander (18 т до 32 т) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Route (18 т до 26 т) 1996 =>
Volvo FH 2005 =>
Volvo FE II 2012 =>
Volvo FE 2006 =>

Применение: Задняя ось 
- тормозной диск с ABS
Подшипники в 
комплекте: HDS219 - 25 
мм болты
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Артикулы 
SNR Производители Артикулы OE Применение Дополнительная 

информация

HDP009 Renault Trucks
Volvo

7420535202,  
7421024183,  
7421024206,  
7421116389,
20535202,  
85111448,  
85111791,  
85114470

Renault Trucks serie C (18 т до 32 т)  2013 =>
Renault Trucks serie D (6 т до 26 т)  2013 => / 2016 =>
Renault Truck Magnum AE (18 т до 26 т) 1990-2013
Renault Truck Magnum DXi (18 т до 26 т) 2004-2013
Renault Truck Magnum E.Tech (18 т до 26 т) 2000-2006
Renault Trucks serie T (18 т до 26 т) 2013 =>
Renault Trucks Midliner M (11.5 т до 16 т) 1989-2000
Renault Trucks Midliner S (6 т до 16 т) 1986-1994
Renault Trucks Midlum  (7.5 т до 18 т) 2000- / 2006-
Renault Trucks  Premium 2 Ditribution (18 т до 26 т) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Ditribution (18 т до 26 т) 2000 =>
Renault Trucks  Premium 2 Lander (18 т до 32 т) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Route (18 т до 26 т) 1996 =>
Volvo FH 2005 =>
Volvo FE 2006 =>, FE II 2012 =>

Применение: Передняя 
ось - тормозной диск 
с ABS
Подшипники в 
комплекте: HDS218 - 25 
мм болты

HDP010 Renault Trucks
Volvo

7421022433,
21022433,  
85107749,  
85111789

Renault Trucks serie C (18 т до 32 т)  2013 =>
Renault Trucks serie K (18 т до 32 т)  2013 =>
Renault Trucks serie T (18 т до 26 т) 2013 =>
Volvo FH 2005 =>  / 2009 =>
Volvo FH II 2012 =>
Volvo FH12 1993-2005
Volvo FH16 1993-2002 / 2003 =>  / 2006 =>  / 2009 =>
Volvo FH16 II 2012 =>  / 2014 =>
Volvo FM 2005 =>
Volvo FM II 2013 =>  / 2016 =>
Volvo FM9 2001-2005
Volvo FM12 1998-2008
Volvo NH12 1999 =>

Применение: Передняя 
ось - тормозной диск 
с ABS
Подшипники в 
комплекте: HDS227 - 25 
мм болты

HDP011 Mercedes-Benz

972 330 0125,  
972 330 0225,  
972 330 0325,  
972 330 0425,  
972 330 0525,  
972 330 0625

Mercedes-Benz axle - F - F-3,5/C17,5
Mercedes-Benz axle - VL - VL2/21DC-3,5
Mercedes-Benz Actros MP2/MP3 2003 => / 2008 =>
Mercedes-Benz Actros MP4/MP4 2011 => / 2015 =>
Mercedes-Benz Anдоs 2012-2018
Mercedes-Benz Atego 1998-2004
Mercedes-Benz Axor 2002-2004
Mercedes-Benz Axor 2 2004 =>

Применение: Передняя 
ось - тормозной диск 
с ABS
Подшипники в 
комплекте: HDS252

HDP012 SAF

3 307 3030 01,  
3 307 3030 00,  
3 307 3030 02,  
03 307 3030 52

SAF axle - SKRB - SKRB 9019 KI (SN6) Integral
SAF axle - SKRB - SKRB 9019 WI Integral
SAF axle - SKRB - SKRB 9022 KI (SN7) Integral
SAF axle - SKRB - SKRB 9022 KI 01 (SN7) Integral
SAF axle - SKRB - SKRB 9022 WI Integral
SAF axle - SKRLB - SKRLB 9019 K (SN6) Integral
SAF axle - SKRLB - SKRLB 9019 W Integral

Применение: Прицепная 
ось - Тормозной диск
Подшипники в 
комплекте: HDS247

HDP013 Renault Trucks
Volvo

7420534904, 7421024160,
20534904, 20581399,  
21024160, 21024166

Renault Trucks serie K (18 т до 32 т) 2013 =>
Renault Trucks Premium 2 Ditribution (18 т до 26 т) 2006 =>
Renault Trucks Premium Ditribution (18 т до 26 т) 2000 =>
Renault Trucks Premium 2 Lander (18 т до 32 т 2006 =>
Renault Trucks Premium Route (18 т до 26 т) 1996 =>
Volvo FH12 1993-2005

Применение: Передняя 
ось - барабанный тормоз
Подшипники в 
комплекте: HDS218 - 25 
мм болты

HDP014 Renault Trucks
Volvo 20518092

Renault Trucks serie K (18 т до 32 т)  2013 =>
Renault Trucks  Premium 2 Ditribution (18 т до 26 т) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Ditribution (18 т до 26 т) 2000 =>
Renault Trucks  Premium 2 Lander (18 т до 32 т) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Route (18 т до 26 т) 1996 =>
Volvo FH12 1993-2005

Применение: Передняя 
ось - барабанный тормоз
Подшипники в 
комплекте: HDS218 - 27 
мм болты

HDP015 Scania 2085471,  
2290532

Scania serie G (18 т до 26 т) 2004 => / 2007 =>
Scania serie P (18 т до 32 т) 2004 => / 2012 => / 2013 =>
Scania serie R (18 т до 32) 2004 => / 2012 =>
Scania serie T  (18 т до 32 т) 2004 => / 2012 =>

Scania axle AM/AMA, ARA 860, ASA 700/701

Применение: Передняя 
ось - барабанный тормоз
Подшипники в 
комплекте: HDS212
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Артикулы 
SNR Производители Артикулы OE Применение Дополнительная 

информация

HDP016 Scania

1864430,  
1868662,  
2290526,  
1868663S

Scania axle - ARA - 
ARA760, ARA820, ARA860D, ARA900D

Scania axle - ASA - 
ASA700D, ASA720 
Scania serie G 2010 => / 2013 => 
Scania serie P 2010 => / 2013 => 
Scania serie R  2004 => / 2012 =>

Применение: Передняя 
ось - тормозной диск 
с ABS
Подшипники в 
комплекте: HDS212

HDP017
Renault Trucks

Volvo
Meriдоr

7420819806, 7421328181,
20819804, 20820402,  
21328177, 21328181,
A333K4561N

Renault Trucks serie K (18 т до 32 т)  2013 =>
Renault Trucks  Premium 2 Ditribution (18 т до 26 т) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Distribution (18 т до 26 т) 2000 =>
Renault Trucks  Premium 2 Lander (18 т до 32 т) 2006 =>
Renault Trucks  Premium Route (18 т до 26 т) 1996 =>
Renault Trucks Kerax DXi
Volvo FH 2005 =>  / 2009 =>
Volvo FH12 2001-2005, FH16 2003-2006
Volvo FM 2005 =>
Volvo FM9 2001-2005, FM12 2001-2005, FMX, NH 12

Применение: Задняя ось 
- барабанный тормоз 
с ABS
Подшипники в 
комплекте: HDS219 - 25 
мм болты

HDP018 Volvo
1078053,  
20517164,  
85104301

Volvo FM7 1998-2001
Volvo FH12 1993-2005
Volvo FH16 1993-2002 / 2003 =>  / 2006 =>  / 2009 =>
Volvo FH16 II 2012 =>  / 2014 =>
Volvo FM12, FM10 1998-2008
Volvo FM9 2001-2005

Применение: Задняя ось 
- барабанный тормоз 
с ABS
Подшипники в 
комплекте: HDS219 - 27 
мм болты

HDP019 Volvo
20518053, 20535244,  
20535245, 21336855,  
21336856, 21336857

Volvo FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, 
Volvo FM 12 2001-2005, FH/FM 2005-, NH 12
Volvo FL 6 2000-2006

Применение: Задняя ось 
- барабанный тормоз с 
ABS и без ABS
Подшипники в 
комплекте: HDS219 - 25 
мм болты

HDP020 Volvo 20476519,  
20518054

Volvo FH 12 1998-2005, FH 16 1998-2006, FM 9 2001-2005, 
Volvo FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-, NH 12
Volvo FL 6 2000-2006

Применение: Задняя ось 
- барабанный тормоз 
с ABS
Подшипники в 
комплекте: HDS219 - 27 
мм болты

HDP021 DAF
1428396,  
1613331,  
1812160

DAF 85CF 1997-2002, CF75 2006-2013
DAF CF85, XF95 2002-2006, XF105 2005 =>
DAF CF 2014 => / 2017 => , XF 2012 => / 2017 =>
DAF XG 2021 => , XG+ 2021=>

Применение: Передняя 
ось - Тормозной диск
Подшипники в 
комплекте: HDS236

HDP022 Mercedes-Benz 943 330 1325,  
943 334 0001

Mercedes-Benz Actros MP4/MP5 (18 т до 35 т) 2011 =>  / 2015 =>
Mercedes-Benz Anдоs 2012-2018
Mercedes-Benz Arocs 2013 =>
Mercedes-Benz Econic 2 2013 =>

Применение: Передняя 
ось - Тормозной диск
Подшипники в 
комплекте: HDS103

HDP023 BPW

Wheel bearing kit 
09.801.06.07.0,

Wheel Hub Unit
03 2724 31 02,  
03 2724 31 00

BPW axle - SKH - 
SKHZF 9008 ECO Plus, SKHZF 9008-15 ECO Plus, SKHZF 9010 ECO Plus, SKHZF 
9010-15 ECO Plus,  
SHZF 9010 ECO Plus, SKHSFHLL 9008 ECO Plus, SKHSF 8008 ECO Plus, SKHSF 8010 
ECO Plus,  
SKHSM 9008 ECO Plus, SKHZM 9008 ECO Plus,  SKHZM 9008-15 ECO Plus

BPW axle - SH - 
SHSF 9010 ECO Plus, SHSF 9010-15 ECO Plus, SHZF 9010-15 ECO Plus, SHBF 9010 
ECO Plus, SHSF 8010 ECO Plus, 
SHSM 9010 ECO Plus, SHSM 9010-15 ECO Plus, 
SHZF 9010 ECO Plus, SHZM 9010-15 ECO Plus

BPW axle - SKH - 
SKHBF 9010 ECO Plus, SKHBF 9010-15 ECO Plus, SKHBFHLL 9010 ECO Plus, SKHBM 
9010 ECO Plus, SKHBM 9010-15 ECO Plus, 
SKHBMHLL 9010 ECO Plus, SKHSF 9008 ECO Plus,  
SKHSF 9008-15 ECO Plus, SKHSF 9010 ECO Plus, SKHSF 9010-15 ECO Plus, SKHSF 
9010-15 ECO Plus, SKHSFHLL 9010 ECO Plus, 
SKHSM 9008-15 ECO Plus, SKHSM 9010 ECO Plus,  
SKHSM 9010-15 ECO Plus, SKHSMHLL 9010 ECO Plus

Применение: ось 
прицепа - тормозной 
диск с АБС
Подшипники в 
комплекте: HDB005 и 
HDB022
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Артикулы 
SNR Производители Артикулы OE Применение Дополнительная 

информация

HDP024 BPW

Wheel bearing kit 
09.801.06.05.0,

Wheel Hub Unit
03 2723 09 50,  
03 2723 09 70

BPW axle - SKH - 
SKHSMA 9008-15 ECO-MAXX, SKHSMA 9010 ECO-MAXX, SKHSMA 9010-15 ECO-
MAXX, SKHSMAHLL 9010 ECO-MAXX, SKHSMHLL 9010 ECO-MAXX, SHSF 9010 
ECO-MAXX, SHSF 9010-15 ECO-MAXX

BPW axle - SH - 
SHSFA 8010 ECO-MAXX, SHSFA 9010-15 ECO-MAXX, SHSM 9010 ECO-MAXX, SHSM 
9010-15 ECO-MAXX,  
SHZF 9010 ECO-MAXX, SHZF 9010-15 ECO-MAXX, SHZM 9010-15 ECO-MAXX, 
SHZMA 9010-15 ECO-MAXX, SHSFH 9010 ECO-MAXX

BPW axle - SKH - 
SKHSF 8010 ECO-MAXX, SKHSF 9008 ECO-MAXX,  SKHSF 9008-15 ECO-MAXX, 
SKHSF 9010 ECO-MAXX,   
SKHSF 9010-15 ECO-MAXX, SKHSFA 9010 ECO-MAXX,  SKHSFA 9010-15 ECO-MAXX, 
SKHSFHLL 9008 ECO-MAXX,  
SKHSFHLL 9010 ECO-MAXX, SKH - SKHSM 9008 ECO-MAXX, SKHSM 9008-15 ECO-
MAXX, SKHSM 9010 ECO-MAXX, SKHSM 9010-15 ECO-MAXX

Применение: Ось 
прицепа - тормозной 
диск с АБС
Подшипники в 
комплекте: HDB021 и 
HDB009

HDP025 BPW

Wheel bearing kit
09.801.06.03.0,

Wheel Hub Unit
03 2723 08 70

BPW axle - H - 
HS 8010 ECO, HSF 6510 ECO, HSF 8010 ECO, HSF 8010-15 ECO, HSF 9010 ECO, 
HSF 9010-15 ECO, HSFH 6510 ECO,  
HSFH 9010 ECO, HSFH 9010-15 ECO, HSFHLL 9010/12° ECO 
HSFLL 9010/12° ECO, HSFLL 9010/20° ECO, HSFO 9010 D36 ECO, HSFOA 9010 D36 
ECO, HSFOM 9010 D36 ECO,  
HSHLL 9010/12° ECO, HSL 8010 ECO, HSLL 8010 ECO, HSM 8510 ECO, HSM 8510-10 
ECO, HSM 8510-15 ECO,  
HSM 9010 ECO, HSM 9010-15 ECO, HSMA 9010 ECO,  
HSMAH 9010 ECO, HSMAHLL 9010/12° ECO, HSMH 8010 ECO, HSMH 9010 ECO, 
HSMH 9010-15 ECO, HSMHA 9010 ECO,  
HSMHLL 9010/10° ECO, HSMHLL 9010/12° ECO,  
HSMLL 9010/12° ECO, HSMLL 9010/20° ECO, HSMO 9010 ECO, HZF 6510 ECO, HZF 
9010 ECO, HZF 9010-15 ECO,  
HZFH 9010 ECO, HZFH 9010-15 ECO, HZFH 9010-15 ECO, HZFLL 9010/12° ECO,  
HZHLL 9010/12° 7/8 IN ECO, HZM 6508 ECO,
HZM 9010 ECO, HZM 9010-15 ECO, HZMH 9010-15 ECO

Применение: Ось 
прицепа - тормозной 
диск с АБС
Подшипники в 
комплекте: HDB021 и 
HDB009

HDP026 BPW

Wheel bearing kit 
09.801.07.32.0,  
09.801.09.09.0,

Wheel Hub Unit
03 2724 32 80

BPW - SH - SHBF 9010 ECO Plus2

BPW - SKH - SKHBF 9010 ECO Plus2

BPW - SKH - SKHBF 9010-15 ECO Plus2

BPW - SKH - SKHBFHLL 9010 ECO Plus2

BPW - SKH - SKHBM 9010 ECO Plus2

BPW - SKH - SKHBM 9010-15 ECO Plus2

BPW - SKH - SKHBMHLL 9010 ECO Plus2

Применение: Ось 
прицепа - тормозной 
диск с АБС
Подшипники в 
комплекте: HDB005 и 
HDB022

HDP027 BPW

Wheel bearing kit 
09.801.06.58.0,

Wheel Hub Unit
03 2724 31 42,  
03 2724 31 41, 
03 2724 31 40

BPW axle - SKH - 
SKHZF 9008 ECO Plus, SKHZF 9008-15 ECO Plus, SKHZF 9010 ECO Plus, SKHZF 
9010-15 ECO Plus, HZF 9010 ECO Plus,  
SKHSFHLL 9008 ECO Plus, SKHSF 8008 ECO Plus, SKHSF 8010 ECO Plus, SKHSM 
9008 ECO Plus,   
SKHZM 9008 ECO Plus, SKHZM 9008-15 ECO Plus,

BPW axle - SH - 
SKHSM 9008 ECO Plus2, SHSF 9010 ECO Plus, SHSF 9010-15 ECO Plus, SHZF 9010-
15 ECO Plus, SHBF 9010 ECO Plus, SHSF 8010 ECO Plus,  
SHSM 9010 ECO Plus, SHSM 9010-15 ECO Plus, SHZF 9010 ECO Plus, SHZM 9010-15 
ECO Plus,

BPW axle - SKH - 
SKHBF 9010 ECO Plus, SKHBF 9010-15 ECO Plus, SKHBFHLL 9010 ECO Plus, SKHBM 
9010 ECO Plus, SKHBM 9010-15 ECO Plus,  
SKHBMHLL 9010 ECO Plus, SKHSF 9008 ECO Plus,  
SKHSF 9008-15 ECO Plus, SKHSF 9010 ECO Plus, SKHSF 9010-15 ECO Plus, SKHSF 
9010-15 ECO Plus, SKHSFHLL 9010 ECO Plus,  
SKHSM 9008-15 ECO Plus, SKHSM 9010 ECO Plus, SKHSM 9010-15 ECO Plus, 
SKHSMHLL 9010 ECO Plus

Применение: Ось 
прицепа - тормозной 
диск с АБС
Подшипники в 
комплекте: HDB005 и 
HDB022
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Артикулы 
SNR Производители Артикулы OE Применение Дополнительная 

информация

HDP028 Mercedes-Benz

943 330 1125,  
943 330 1225, 
943 330 1525,  
943 334 0701

Mercedes-Benz axle - F - F-8/C22.5, F-7,5A/C22.5
Mercedes-Benz axle - NL - NL4/50DCL-7,5
Mercedes-Benz axle - NS - NS4/50DCL-7,5
Mercedes-Benz axle - T - T-7,5LA/C22.5
Mercedes-Benz axle - VO - VO4/37CL-7
Mercedes-Benz axle - VL -
VL4/50DC-7,5, VL4/51DC-7,5, VL4/52DC-7,5, VL4/54DC-8

Mercedes-Benz Actros (18 т до 33 т) 1997-2002
Mercedes-Benz Actros MP2/MP3 (18 т до 35 т) 2003 => / 2008 =>
Mercedes-Benz Actros MP4/MP5 (18 т до 35 т) 2011 =>  / 2015 =>
Mercedes-Benz Anдоs (26 т) 2012-2018
Mercedes-Benz Arocs (18 т до 44 т) 2013 =>
Mercedes-Benz Atego (18 т до 26 т) 1998-2004
Mercedes-Benz Axor 2 (18 т до 32 т) 2004 =>
Mercedes-Benz Axor (18 т до 32 т) 2002-2004
Mercedes-Benz Auдоbus Citaro, Econic, Доurismo, Travego

Применение: Передняя 
ось - Тормозной диск
Подшипники в 
комплекте: HDS103

HDP029 Volvo 21228155 Volvo VM 220/270/310/330 2012-2020

Применение: Передняя 
ось - барабанный тормоз 
с ABS и без ABS
Подшипники в 
комплекте: HDS227

HDP030 SAF
03.307.3056.00,  
03.307.3056.01,  
03.307.3056.03

SAF axle - Z - 
ZL11-3720, ZL11-4220, ZZL10-4220, ZL9-4218, ZIL9-19, ZIL11-19, ZIL11-22

SAF axle - B - 
B9-19, BI9-19, B9-22, BI9-22, BL9-22, BIL9-22, BINL9-22, BIVL9-19, BIVL9-22, BINL9-
19, BIL9-19, BIL9-22, BL9-19, BI10-19, BI10-22

SAF axle - S - 
SI9-19, SI9-22, SI11-19, SI11-22, S7-3015, S9-3718, S9-4218, S9-4220, S11-3720, 
S11-4220, S11-4218, SIL9-22, SIL11-22, SL9-3718, SL9-4218, SL11-4220, SZL11-4220, 
SZL11-4218, SIL9-19, SL11-4218

SAF axle - Z - 
ZI9-19, ZI9-22, ZI11-19, ZI11-22, Z7-3015, Z8-3718, Z9-3020, Z9-3720-8L, Z9-3720-10L, 
Z9-4220, Z9-4218, Z11-3020, Z11-3720-8L, Z11-3720-10L, Z11-4218, Z11-4220, ZL8-
3718, ZL9-3020, ZL9-3720, ZL11-3020

Применение: Задняя ось 
- тормозной диск с ABS
Подшипники в 
комплекте: HDS248
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HDP031 Mercedes-Benz 9433300825

Mercedes-Benz axle - VL - 
VL4/50DC-7,5, VL4/51DC-7,5, VL4/52DC-7,5, VL4/53DC-7,5, VL4/54DC-8, 
VL5/21DC-9

Mercedes-Benz axle - TE - 
TE5/2C7-9, TE5/3C 7-9, TE5/5C 7-9, TE5/6C 7-9, TE5/8C 7-9, 
TE5/8C6-9, TE4/8NC6-9, TE4/8KC6-9, TE5/8NC6-9, 
TE5/8NC7-9, TE5/8KC6-9, TE5/8KC7-9, TE4/2KC6-9, 
TE4/2NC6-9, TE4/3KC6-9, TE4/3NC6-9, TE5/2KC7-9, 
TE5/2NC7-9, TE5/2NC6-9,  TE5/2KC6-9, TE5/3KC6-9, 
TE5/3NC6-9, TE5/3KC7-9, TE5/3NC7-9, TE4/2C6-9

Mercedes-Benz axle - F - 
F-7,5/C22.5, F-8A/C22.5, F-9/C22.5, F-8/C22.5, FA-7,5H/C22,5, FA-8H/C22,5, FA-
9H/C22,5, F-8,5/C22.5, F-9,5/C22.5

Mercedes-Benz axle - M - 
M-7,5LA/C22.5, M-7,5SLA/C22.5

Mercedes-Benz axle - NL - NL4/50DCL-7,5

Mercedes-Benz axle - NS - NS4/50DCL-7,5

Mercedes-Benz axle - T - 
T-7,5LA/C22.5, T-7,5SLA/C22.5, T-8LA/C22,5, T-8SLA/C22,5, T-9LA/C22,5, T-9SLA/
C22,5

Mercedes-Benz axle - TE - 
TE4/2C6-9, TE4/3C6-9, TE4/5C6-9, TE4/6C6-9, TE4/8C6-9, TE5/1C7-9, TE4/3C6-9, 
TE4/5C6-9, TE4/6C6-9, TE4/8C6-9, TE5/2C7-9, TE5/3C7-9, TE5/5C7-9, TE5/6C7-9, 
TE5/8C7-9

Mercedes-Benz axle - TL - 
TL4/1C6-9, TL5/1C7-9, TL5/1C6-9, TL4/1KC6-9, TL4/1NC6-9, TL5/1KC6-9, 
TL5/1NC6-9, TL5/1KC7-9, TL5/1NC7-9, TL4/1C6-9, TL4/8C6-9, TL5/1C7-9

Mercedes-Benz axle - TZ - 
TZ4/8C 6-9, TZ5/8C 7-9, TZ5/8C6-9, TZ4/8KC6-9, TZ5/8NC6-9, TZ5/8NC7-9, 
TZ5/8KC6-9, TZ5/8KC7-9, TZ4/2NC6-9, TZ4/2KC6-9, TZ4/3KC6-9, TZ4/3KC6-9, 
TZ4/3NC6-9, TZ5/3KC6-9, TZ5/4KC6-9, TZ5/4NC6-9, TZ5/3NC7-9, TZ5/3KC7-9, 
TZ5/4KC7-9, TZ5/4NC7-9, TZ4/8C6-9, TZ5/8C7-9, TZ5/4C7-9, TZ4/2C6-9, 
TZ4/3C6-9

Mercedes-Benz axle - V0 - 
V01F-7,5/C22,5, V01F-8/C22,5, V01F-8A/C22,5, V03F-9/C22,5, VO4/37CL-7

Mercedes-Benz Actros (18 т до 33 т) 1997-2002

Mercedes-Benz Actros MP2/MP3 (18 т до 35 т) 2003 => / 2008 =>

Mercedes-Benz Axor 2 (18 т до 32 т) 2004 =>

Применение: Передняя 
ось - Тормозной диск
Подшипники в 
комплекте: HDS103

HDP032 Scania 1822615, 2290525,  
2603316, 2603319

Scania serie G (18 т до 26 т) 2004 => / 2007 =>
Scania serie P (18 т до 32 т) 2004 =>  / 2012 =>  / 2013 =>
Scania serie R (18 т до 32) 2004 => / 2012 =>
Scania serie T  (18 т до 32 т) 2004 => / 2012 =>

Scania axle ADA1303, ASA1303, AD200SA, AD400SA, AD401SA, A600SA, 
AD 1300, ADA 1103/1300/1304, ADA/ADZ 400, ASA 1003, R 735/885

Применение: Задняя 
ось - Тормозной диск
Подшипники в 
комплекте: HDS219
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