
Pendelrollenlager           
mit Z-Scheiben
Mehr als doppelt so lange Lebensdauer
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Mehr als 2x längere 
Lebensdauer

Mehr als 2x längere Lebensdauer
ROX ist das weltweit einzige Pendelrollenlager mit doppelten Z-Scheiben.
Es wurde für staubige Umgebungen und härteste Steinbruchbedingungen entwickelt.

Es hält stand, wo andere versagen

Warum sollten Sie ROX wählen? 

100%ige Kompatibilität 
mit Standard-Premium-

Lagern (ISO)

Schmierung um mehr 
als 50 % reduziert*

*von unseren Kunden bestätigt



Sorgenfrei dank ROX
•	 Staub (und Schmutz) wird durch doppelte Z-Scheiben (ZZ) abgehalten

•	 Verbesserte Stoßfestigkeit durch nitrierten Käfig 

•	 Keine zusätzliche Reibung, da kein Kontakt zwischen Z-Scheiben und Außenring besteht

•	 Passt in SNC-Stehlagergehäuse (Standardhülsen und Festringe im Lieferumfang enthalten)

•	 Überprüfung der Lagerluft mit Fühlerlehren

•	 Fluchtungsfehler bis zu 2° möglich

•	 Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +200 °C

Entwickelt für die härtesten 
Umgebungen, damit Ihre Maschinen 
laufen und Ihr Team sich auf das 
Wesentliche konzentrieren kann.



80 % schnellere Lager-Demontage
Kombinieren Sie ROX mit unserem MagicSleeve, um die Demontage Ihrer Lager zu 
vereinfachen. Was früher 25 Minuten dauerte, ist jetzt in weniger als 5 Minuten erledigt, 
ohne Hammer, Trennschleifer oder Brenner.

Zweite Mutter auf der 
gegenüberliegenden Seite  

für einfaches Entfernen

Gleicher Schraubenschlüssel  
wie für die Montage

Sicherere, schnellere  
und einfachere Wartung

Standardhülse H3
Verwendung  Montage

MagicSleeve HD3xx
Verwendungen à Montage sowie 

5-mal schnellere 
Demontage

in Kürze verfügbar



Produkte Wartung/Jahr Lager/Jahr Wartung 
(in Stunden)

Produktionsgewinn 
(in Stunden)

Umsatzgewinn 
(in €)

Standard 2 40 80 Std. 1.760 Std. 4,5 Mio. €

ROX 1 20 40 Std.                        
(-5 Tage)

1.800 Std.                        
(+2,3 %)

4,6 Mio. €                          
(+100.000 €)

ROX + MagicSleeve 1 20 32 Std.                       
(-6 Tage)

1.808 Std.                        
(+2,7 %)

4,622 Mio. €                        
(+122.000 €)

Fallbeispiel aus dem Steinbruch 
Jahresproduktion: 300.000 Tonnen

Umsatz: 4,5 Mio. /Jahr

Wert pro Tonne: 15 

Anwendungen/
Industrien
•	 Alle Arten von Förderbändern
•	 Steinbrüche
•	 Zementwerke
•	 Schwerindustrie
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