
ROULEMENTS 
À ROULEAUX 
CYLINDRIQUES
Pensés pour aller plus loin



NTN Europe vous accompagne vers 
la fiabilité et la performance.

Le produit
Conçus pour supporter des charges radiales 
élevées, nos roulements à rouleaux cylindriques 
(CRB) se déclinent en 1, 2 ou 4 rangées, avec 
des rouleaux croisés, haute précision ou jointifs. 4 
designs de cages sont disponibles en différentes 
matières : acier, laiton ou polyamide. 
Nos équipes sont là pour vous conseiller et 
optimiser ces multiples combinaisons. 

Les gammes
La marque NTN propose une des gammes les plus 
performantes du marché : 

• Dimensions jusqu’à 500 mm de diamètre intérieur pour 
les séries N, NU, NJ, NUP et double rangées NNU, NN 
• Série sans cage double rangées : SL01, SL02 et SL04 
• Des produits sur-mesure pour des besoins spécifiques 
• La gamme spécifique ULTAGETM, pour notre coeur 
de gamme, bénéficiant d’une conception optimisée qui 
maximise les performances de nos roulements 

La marque SNR propose une gamme de haute qualité, 
économiquement compétitive, qui allie performance et 
exigence :

• Couverture de l’essentiel des applications CRB 
• Conception à 1 rangée et 3 séries NU, NJ et NUP

Suffixes à retenir : E pour les roulements à capacité 
optimisée, EA pour une qualité Ultime avec notre 
gamme spécifique ULTAGETM . G15 et T2X pour les 
cages polyamides. Pour plus d’information, référez-vous 
à nos catalogues !

3 RAISONS DE CHOISIR NOS ROULEMENTS
 À ROULEAUX CYLINDRIQUES

1. UNE GAMME 
ADAPTÉE AUX 
EXIGEANCES

Code 
d’alésage 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

Alésage 
(mm) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

10.. standard Cage massive laiton G1/L1 Cage acier

2..
standard Cage acier Cage massive laiton G1 Cage laiton rivetée L1

optimisé : E / EA ULTAGETM- Cage polyamide EAT2X EA 
G1

EA 
G1 Cage massive laiton EG1

optimisé : E Cage polyamide G15

22..
standard Cage acier Cage massive 

laiton G1 Cage laiton rivetée L1

optimisé : E / EA ULTAGETM- Cage polyamide EAT2X Cage massive laiton EG1

optimisé : E Cage polyamide G15

3..
standard Cage acier Cage massive 

laiton G1 Cage laiton rivetée L1

optimisé : E / EA ULTAGETM- Cage polyamide EAT2X Cage massive laiton EG1 Cage massive laiton EG1

optimisé : E Cage polyamide G15

23..
standard Cage acier Cage massive laiton G1 Cage laiton rivetée L1

optimisé : E / EA ULTAGETM- Cage polyamide EAT2X Cage massive laiton EG1 Cage massive laiton EG1

optimisé : E Cage polyamide G15

4.. standard Cage acier Cage massive laiton G1

22



2. LA PERFORMANCE DE NOS CAGES 
Il existe 4 types de cage pour les CRB : polyamide, acier, laiton riveté en deux parties et laiton monobloc.

• Le laiton est utilisé lorsque le roulement est particulièrement sollicité (vibrations, accélérations, chocs...). 
• La cage T2X en polyamide PA 4.6 est un élément clé de notre gamme spécifique ULTAGETM, car elle 
est gage de haute performance. Comparée au PA6.6 des concurrents, elle offre une meilleure résistance 
mécanique et résiste à une plus haute température : jusqu’à 150 °C (vs 120 °C pour le PA6.6). Elle est aussi 
plus légère et a d’excellentes propriétés auto lubrifiantes comparée aux cages tôles.

Polyamide
• Centrage sur corps 
roulants uniquement
• Températures < 120 °C

Laiton massif
• Centrage sur bagues ou 
corps roulants
• Application haute vitesse

Laiton en deux parties
• Centrage sur corps 
roulants uniquement

Acier
• Centrage sur corps 
roulants uniquement
• Bonne circulation d’huile

Pour vous garantir une répartition des pressions de contact optimales en chargement et ainsi contribuer à 
l’amélioration de la durée de vie, NTN Europe travaille la performance du contact rouleau-bagues. 

Les roulements de marque NTN et SNR sont conçus 
pour apporter le maximum de performance grâce à des 
profils de chemin optimisés limitant les surpressions 
de contacts aux extrémités (effet de bord). La gamme 
spécifique ULTAGETM de marque NTN, avec son design 
optimisé à son maximum, permet une capacité de 
charge la plus élevée au monde.

En conséquence, la durée de vie globale du 
roulement est directement augmentée, même 
dans le cas d’applications présentant un certain 
mésalignement.

3. LA QUALITÉ DE NOTRE DESIGN

Pressions de contact sur rouleaux :

Surpression

Pression
régulière

Pression

Profil optmisé
Profil standard

Code 
d’alésage 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

Alésage 
(mm) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

10.. standard Cage massive laiton G1/L1 Cage acier

2..
standard Cage acier Cage massive laiton G1 Cage laiton rivetée L1

optimisé : E / EA ULTAGETM- Cage polyamide EAT2X EA 
G1

EA 
G1 Cage massive laiton EG1

optimisé : E Cage polyamide G15

22..
standard Cage acier Cage massive 

laiton G1 Cage laiton rivetée L1

optimisé : E / EA ULTAGETM- Cage polyamide EAT2X Cage massive laiton EG1

optimisé : E Cage polyamide G15

3..
standard Cage acier Cage massive 

laiton G1 Cage laiton rivetée L1

optimisé : E / EA ULTAGETM- Cage polyamide EAT2X Cage massive laiton EG1 Cage massive laiton EG1

optimisé : E Cage polyamide G15

23..
standard Cage acier Cage massive laiton G1 Cage laiton rivetée L1

optimisé : E / EA ULTAGETM- Cage polyamide EAT2X Cage massive laiton EG1 Cage massive laiton EG1

optimisé : E Cage polyamide G15

4.. standard Cage acier Cage massive laiton G1

3



Le présent document est la propriété exclusive de NTN Europe. Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation préalable de NTN Europe est formellement interdite. En cas de violation du présent paragraphe, vous vous exposez à des poursuites 
judiciaires. Les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ce document malgré le soin apporté à sa réalisation n’engagent pas la responsabilité de NTN Europe. En raison de notre politique de recherche et développement continue, nous 
nous réservons le droit de modifier sans préavis, tout ou partie des produits et spécifications mentionnés dans ce document.
© NTN Europe, copyright international 2023.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com
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