SOLUTIONS DE
MAINTENANCE POUR

MOTEURS ELECTRIQUES

Une offre adaptée pour garantir
un service de qualité premium
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Un fil conducteur unique
pour chaque condition d’application

Avec 46 % de I’électricité mondiale consommée par les moteurs électriques,
les enjeux de performance et de maitrise énergétique sont majeurs.
Face & ces défis, les industriels recherchent des solutions de maintenance complétes,
capables d’allier expertise, fiabilité et qualité de service, pour optimiser la
maintenance et prolonger la durée de vie de leurs équipements.

NTN Europe, a travers ses deux marques NTN et SNR, répond a ces attentes avec une gamme complete de solutions
dédiées aux moteurs électriques. Réunies autour d’'une méme exigence, les deux marques se distinguent par une offre
combinant savoir-faire technique, solutions premium et disponibilité, au service de la performance et de la durabilité des
installations.

FONCTIONNEMENT
STANDARD

ENVIRONNEMENTS
POLLUES

Roulements rigides a billes,
a contact oblique ou
a rouleaux cylindriques.

Le roulement peut étre exposé

a des pollutions externes liées
a l'environnement du moteur :
Nos solutions poussieres et particules solides,
abrasives, huiles...

+ Jeu radial interne CM pour
garantir un faible niveau sonore,
jeu radial interne C3 en standard Nos solutions

* Lubrification adaptée » Gamme complete d'étanchéités

o ) L haute performance
* Qualité premium d’acier P

garantissant une performance
optimale

HAUTES
TEMPERATURES

La température en fonctionnement
du moteur et/ou de son
environnement nécessitent des

caractéristiques de roulement
adaptées, notamment en matiere
de lubrification, de jeu radial
interne et de traitement de I'acier.

Nos solutions

» Gamme TOPLINE - roulements
hautes températures :
FT150, jusqu’'a +150°C
HT200, jusqu’a 200°C
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VARIATEURS
DE FREQUENCE

Les VFD offrent de nombreux
avantages pour les installations

en termes de réduction des codts
d’énergie. lls peuvent toutefois
provoquer des défaillances

de roulements liées a I'électro-
érosion (cratérisation, dégradation
du lubrifiant), nécessitant une
protection adaptée.

Nos solutions

* Roulements isolés MEGAOHM™
» Roulements hybrides

CHOCS ET
VIBRATIONS

Pendant le fonctionnement,
d’'importantes vibrations ou des

chocs cycligues peuvent survenir,
entrainant une usure aux points de

contact entre les billes et la piste.

Nos solutions

HAUTES VITESSES

A hautes vitesses, plusieurs

phénomenes deviennent critiques :

échauffement important,

effets centrifuges, dégradations
de la graisse, instabilités
dynamiques...

Un roulement adapté est donc
nécessaire.

Nos solutions

» Gamme TOPLINE :
roulements hautes vitesses :
HVZZ, jusqu’a 51 000 tr/min en
fonction du dimensionnel

» Gamme standard :
cage polyamide

SERVOMOTEURS

Un servomoteur est un moteur
intégrant un codeur, chargé
de convertir le mouvement

mécanique de l'arbre en impulsions
numeériques, ensuite interprétées
par un contréleur de mouvement
(motion control). Ces composants
ne tolerent aucune fuite de graisse.

Nos solutions

» Gamme complete d'étanchéités
haute performance

» Gamme de lubrifications premium

« Cage en laiton pour les roulements
de grandes dimensions ou a haute
résistance mécanique

Brands of
NTN Group
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L’offre des marques NTN et SNR
selon le type de moteur électrique

Elément du roulement
. i 4 Réponse
Besoin / Impacte maF:'ques

Bagues | Cage | Graisse | Etanchéité NTN & SNR

Gamme de puissance

Problématique

De 100 W a 10 000 kW et + ) ‘
Moteurs Vitesse <3000 tr/min sur réseau 50 Hz : Eggggtéounn??)tseur G
LOTCUICUERIN | 502 10 000 tr/min et plus avec amme
; ion & ; * Intervalles standard
alimentation électronique X :
d'entretien plus Page 6
X X | X
» Charges vibrantes et
déséquilibrées TOPLINE
Moteurs * Rotation a grande Page 10
B\ e De 1 W a 10 000 kW et + vitesse
continu De 0 a + de 10 000 tr/min
Moteurs
. MEGAOHM™
montés 1000 VCA=Tension nominale>100 VCA | « Electro-érosion X X
avec VFD Page 9
* Erreur du codeur et
glissement du frein
R * Intervalles Gamme
Servomoteurs [k W ai10kw d'entretien plus X X X standard
De 0 a 3000 tr/min Iolnglsl , Page 6
« Fiabilité accrue
dans des conditions
d'utilisation difficiles
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L'offre standard

Roulements & billes

Plus de 10 000 références actives

o Séries B6xx, 60xx, 62xx, 63xx, 16xxx, 68xx, 69xx
e Diamétres d'alésagede 1,5a1320mm

e Unchoix d’options pour la composition des roulements :
cages en acier, en laiton ou en polyamide, jeu radial interne
et classe de précision

rd

Une offre compléte d’étanchéités

Type fermé

par déflecteurs Type étanche

Types et codes

Sans contact, Sans contact, Frottant (avec contact), Faible couple,
type ZZ type LLB type LLU / EE type LLH
c " La bague extérieure est
onception an La bague extérieure équipée d'un joint en Le design double levre
d%eactéi%ﬁ@ﬁgﬂ?sugt est équipée d’un caoutchouc double levre similaire au joint LLU mais
Sl ale i Eaies joint en caoutchouc comportant un renfort en avec une pression de
rﬂétglli U ¢ [ e comportant un acier. La premiere lévre vient contact moindre sur la
intérigure dom o?te renfort en acier ; au contact de la gorge en V gorge en V permettant le
VIS FERUTS € ?orme sa levre forme un pour prévenir les fuites de meilleur compromis entre
&V el e U chis labyrinthe avec la graisse, quand a la seconde performance d'étanchéité
(Iqab g rainure en V de la levre elle agit a I'arriere de la et vitesse de rotation pour
Y : bague intérieure. gorge en V pour prévenir toute un couple optimisé.
contamination du roulement.
Couple Faible Faible Relativement élevé Moyen
p
2 ,
o FEtanchéité ala Meilleure que le Nettement meilleure
o llent
&  poussiere e type ZZ SedEne que le type LLB
5
£t Etanchéité a l'eau Faible Faible Trés bonne Bonne
2
m .
3 Capacité haute Identique au type Identique au type Limitée par les étanchéités Nettement meilleure
5 vitesse ouvert ouvert frottantes que le type LLU
7}
s
<
3
g Flagetemp. Dépend du lubrifiant 252120 °C 252 110°C -252 120 °C
admissible

D’autres étanchéités adaptées aux servomoteurs sont également développées en collaboration avec les motoristes.
Nos équipes techniques sont a votre disposition pour tout besoin spécifique.
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Jeu interne CM pour des
performances silencieuses

¢ Disponible en standard : les tolérances réduites du jeu interne du roulement
diminuent les vibrations et le niveau sonore

e Jeuradial CM proposé pour toute la gamme de roulements rigides a billes
6xxx de NTN

e Commercialisé pour les versions ouvertes, fermées par déflecteurs et étanches
(-ZZ,-LLUet-LLB)

e Jeuradialinterne CN, C3 et jeux radiaux augmentés également disponibles

Solutions de lubrification

Notre expertise dans la proposition de lubrification adaptée :

e Semi-synthétique en standard (5K)
* Graisses typées moteurs électriques
» Graisses conductrices...

Lubrification de marque NTN :
un partenaire longue durée
pour votre application

Durée de vie de la graisse Comparaison du niveau sonore

Comparaison NTN 5K
vs graisse standard de type lithium

86 88 90 92 94 96 98 100 102
Bruit dB-a %

0 20 40 60 80 100 120 Test vitesse rot. 2,200 min -1
— Charge axiale 20N

Test vitesse rot. 10,000 min -1
— Charge axiale 67N
— Charge radiale 67N

Couple de rotation

P

N

S~

V

-40 -20 0 20 40 60  Température en °C

(. 5K @ Graisse standard au lithium )

NTN

Focus sur la
graisse 5K

Graisse en standard sur les
DGBB de marque NTN
* Graisse semi-synthétique

* Plage de température large de
-40 °C a 150 °C, stabilité a haute
température

« Viscosité optimisée pour des
roulements encore plus silencieux

* Résistance a 'eau

* Propriétés anti-rouille et
anti-pollution

* Durée de vie plus longue
qu’une lubrification minérale

La graisse 5K bénéficie d’un écolabel
dans son pays d’origine (Japon) et est
biodégradable a plus de 60 % (28 jours).

- 4
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i L'offre standard

Roulements a billes
a contact oblique

e Angle de contact de 30° (sans suffixe) ou angle de 40° (suffixe B)
e (Cage entéle emboutie (sans suffixe) ou cage massive en laiton (L 1)
e Sériesaunerangée : 7000, 7200, 7300

e Possibilité d'appairage universel (suffixe G : Flush Ground ou déport
des faces)

e Jeustandard

Roulements & rouleaux
cylindriques

Pour les paliers avant fortement chargés

e Moteurs avec transmission par courroie
(reprise des efforts de tension de la/les courroie (s)

e Moteurs avec engrenage sur I'axe (reprise des efforts de dentures)
e Moteurs forte puissance

e Moteurs vibrants (efforts de vibration)

La gamme en bref
e 5designs de bagues: NU, NJ, NUP, N et NF

e B séries dimensionnelles principales ISO, de la plus Iégére (série 10)
alasérie la plus massive (série 4)

e 3technologies de cage : polyamide, téle d’acier, laiton (monobloc ou avec rivets)
pour les grandes dimensions et les applications les plus exigeantes

e Jeuradialinterne du C2 au C5

Variantes de design

alalalol
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MEGAOHM™: M
L’offre de roulements isolés

Roulements a billes avec bague extérieure isolée
Revétement ceramique

e Résistance jusqu’'a 3000 VCC en standard : une protection maximale
contre les courants vagabonds

e Conformité aux normes ISO 492, DIN 620 et JIS 1514 : compatibilité
dimensionnelle assurée avec les roulements standards

e (Cageen acier en standard sur les séries 62xx

e (Cage en laiton pour les séries 63xx (suffixe L1B)

Bénéfices

Protegent contre la formation de micro-cratéres, de cannelures ou de rainures
sur les pistes de roulements ainsi que contre la combustion et le durcissement du lubrifiant.

1 17 120 | 22 | 24 | 26 28
7MC3-62XXC3

>
-------
7MC3-63XXC3 L] ]
7MC3-63XXL1BC3 L T

La gamme MEGAOHM™ propose également des roulements a rouleaux cylindriques.

Focus sur le phénomeéne d'électro-érosion

Le courant choisit le chemin La fuite de courant génére alors De petites particules de métal Ces particules se déplacent
le moins résistant pour aller un arc entre les corps roulants et s’arrachent des composants a l'intérieur du roulement
vers le sol, traversant parfois les pistes des bagues du roulement. et peuvent causer des
le roulement. du roulement, entrainant une indentations dans les chemins
faiblesse dans le matériau. du roulement.

Afin d'apporter une protection compléte a votre moteur, il peut étre nécessaire d'ajouter au roulement isolé une solution
complémentaire d'isolation d'arbre. Nos équipes sont a votre disposition pour vous apporter les conseils adaptés.
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sl TOPLINE:
La gamme développée
pour les applications extrémes

¢ Roulements rigides a billes des séries 6000, 6200 et 6300
e Une gamme unique de qualité supérieure et adaptée a des conditions d’application spécifiques
e Une gamme disponible en stock pour répondre rapidement aux besoins de rechange

e Une gamme congue en France, s’appuyant sur le support technique et le savoir-faire des équipes de NTN Europe

Jeu Conditions

Produits Cage . Graisse Etanchéité e
interne d’utilisation

Précision P6, P5.

Polyamide 6.6 Qualité supérieure. ’
renforcée fibres c3 Epaississant lithium +  Déflecteurs acier B;I)”reé?:i';?c?r:e -20°C a4 +120°C
de verre i At
Vi huile de base synthétique (<=classe 10)
Adaptée aux Joints fluorés
s Slevées. FKM
Acier c3 lemperatures elevees (FKM) . -30 °C a +150 °C
Epaississant polyurée + ou déflecteurs
base huile synthétique acier
Adaptée aux Joints fluorés :
HT200 ) températures élevées. (FKM) Traitement .
Acier C4 = . , thermique -40 °C a +200 °C
Lubrifiant solide PTFE ou déflecteurs spécifique
HT200ZZ et huile PFPE acier S
HVZZ

HT200

FT150

1Tr,

2%

T:SPLINE
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Focus moteurs électriques:
une offre en constante évolution

Gammes spécifiques

NTN Europe propose également des roulements spécifiques pour répondre aux besoins les plus
techniques:

Roulements a billes anti-glissement (marque NTN, préfixe AC-)
Roulements a billes avec compensation de dilatation (marque NTN, préfixe EC-)
Roulements hybrides avec billes céramiques (marque NTN, préfixe 5S-)

Roulements longue durée, dotés d'un traitement thermique spécial pour les environnements pollués
(marque NTN, préfixe TMB ou TAB)

Roulements a billes EMTR avec une conception optimisée pour les moteurs électriques (marque SNR)

Pour répondre aux besoins croissants
de I'industrie et contribuer activement
a I’électrification de la production,
les équipes de NTN Europe développent
en permanence de nouveaux produits
destinés a répondre & I’ensemble des
problématiques liées aux moteurs
électriques : nouvelles cages, réduction
du poids et du couple, étanchéités
dédiées aux servomoteurs, etc.

VOTRE SATISFACTION,
NOTRE FIL CONDUCTEUR.
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Une offre compléte pour le montage
et la maintenance de vos rouvlements

Nos outils de montage et de démontage
oour faciliter I'installation

Outils d'extraction

Extracteur hydraulique Extracteur manuel
auto-centrant auto-centrant

4 références : 4t/12t/20t/30t 3références :2t/3t/5t

Exemple de référence : Exemple de référence :

TOOL SCHP 4T / Self-center hyd puller TOOL SCMP 2/3-120 / Self-center mech puller

Appareil de chauffage par induction
pour montage & chaud

SmartTEMP S, outil idéal pour monter les
roulements de moteurs électriques

Exemple de référence : TOOL SMART TEMP S / induction heater

Notre gamme de lubrifiants

Graisse HIGH TEMP MP
High temperature

Graisse synthétique polyurée extréme pression de tres hautes performances.
Solution idéale pour la lubrification de tres longue durée a basse et haute
température jusqu'a 180 °C. Cette graisse est également particulierement
adaptée aux vitesses élevées.

5 kg

1 kg

400 g

Exp&erts
Tools
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Nos solutions de formation

Formation synergy MRO
Dans vos locaux ou dans nos ateliers

Formation s’adressant aux techniciens de maintenance pour tous les niveaux,
dans tous types d’industries et prestations utilisant des roulements.

Elle estréalisée dans vos locaux ou dans notre atelier «Tech’Place» et dure au moins
1 jour (adaptable en fonction de vos besoins). Une phase théorique et une phase
pratique sont proposées durant cette formation, avec un test de connaissance en fin
de session pour valider les acquis des participants.

Conditions de formation (date, lieu, tarif,...), nous consulter.

D’autres prestations peuvent étre proposées sur demande :
sessions techniques, ateliers vidéo en direct...

NTN, partenaire de votre activité

NTN Europe et vous

Une équipe Un service d'assistance

0Qo . oy :
commerciale dédiée technique

avec un commercial vous proposant 'analyse des
référant et nos assistants défaillances prématurées des

commerciaux a votre écoute roulements

Un centre logistique Une offre de
europeéen formation complete

garantissant une réactivité avec différents modules
sans faille proposeés en fonction des
besoins de vos équipes
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Le présent document est la propriété exclusive de NTN Europe. Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation préalable de NTN Europe est formellement interdite. En cas de violation du présent paragraphe, vous vous exposez a des poursuites judiciaires.
Les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ce document malgré le soin apporté a sa réalisation n'engagent pas la responsabilité de NTN Europe. En raison de notre politique de recherche et développement continue, nous nous réservons le droit

de modifier sans préavis, tout ou partie des produits et spécifications mentionnés dans ce document.
© NTN Europe, copyright international 2026.
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