
Rolamentos de rolos 
cilíndricos de uma carreira 
da marca SNR
O equilíbrio perfeito entre desempenho e competitividade.
Com uma gama de 200 produtos que abrangem 80% dos requisitos de aplicações industriais, a marca SNR é a nova escolha 
no mercado de rolamentos de rolos cilíndricos. Nessas linhas de produtos, os principais diferenciais são confiabilidade, 
controle de custos e qualidade consistente. Nossos rolamentos de rolos cilíndricos NU, NJ e NUP da marca SNR, foram 
desenvolvidos especificamente para atender a esses desafios.

APLICAÇÕES

•	 Agricultura (caixas de câmbio)
•	 Linha amarela (equipadas com bombas hidraulicas ou motores)
•	 Indústria textil (máquinas de tecelagem)
•	 Transmissões industriais (redutores)
•	 Mineração e pedreiras (equipamentos de perfuração)
•	 Bombas industriais
•	 Máquinas ferramenta (spindles de alta precisão)
•	 Indústria siderúrgica (linhas de sinterização)

 
 

Uma gama
•	 Melhor taxa de 

performance por preço
•	 100% desenvolvidos na 

Europa
•	 Uma marca confiável 

e reconhecida

ESPECIFICAÇÕES 

•	 200 referências
•	 3 designs de anéis: NU, NJ, NUP
•	 4 séries dimensionais: 2.. / 22.. / 3.. / 23..
•	 10 diâmetros internos: de 20 à 65mm, cobrindo a maior parte 

das dimensões comuns
•	 2 tipos de folga interna radial: CN (normal) e C3 (aumentada)
•	 Uma gaiola de poliamida reforçada padronizada

NOSSA GAMA atende à necessidade mais comuns

Bearing design

Código de furo
NJ NU NUP

Série de dimensões
2 22 3 23 2 22 3 2 22 3

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



O presente documento é propriedade exclusiva da NTN Europe. Qualquer reprodução total ou parcial sem autorização prévia da NTN Europe é estritamente proibida. Ações legais poderão ser tomadas contra quaisquer indivíduos que violarem os termos do 
presente parágrafo. Os erros ou omissões que possam aparecer neste documento, apesar do cuidado na sua realização, não são de responsabilidade da NTN Europe. Devido à nossa política de pesquisa e desenvolvimento contínuos, reservamo-nos o direito 
de modificar, sem aviso prévio, a totalidade ou parte dos produtos e especificações mencionados neste documento.
© NTN Europe, copyright international 2026.
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A FORÇA DA MARCA SNR A SERVIÇO DO DESEMPENHO DOS SEUS CLIENTES

REFERÊNCIA SIMPLES E PADRONIZADA

 Gaiola de poliamida de alto  
 desempenho  

Gaiola de poliamida reforçada com fibra de 
vidro (PA6.6 + GF25%):
•	 Gera baixo atrito de torque, o que limita 

o acúmulo de calor e permite altas 
velocidades de operação;

•	 Oferece boa elasticidade, proporcionando 
resistência à deformação sem ruptura, 
mesmo sob condições de carga exigentes.

 Precisão controlada para 
 vibração mínima 

Tolerâncias funcionais em conformidade com a 
norma ISO 492 – Classe 6, garantindo:
•	 Maior precisão rotacional, resultando em 

menor vibração operacional,
•	 E melhor qualidade operacional geral 

dos conjuntos (caixas de câmbio, 
motoredutores, bombas, etc.).

 Geometria da pista de rolagem otimizada  

 Perfil da pista de rolamento projetado para 
distribuição ideal da carga dentro do rolamento, 

especialmente em caso de desalinhamento:
•	 Redução das tensões nas bordas 

da pista de rolamento,
•	 Maior capacidade de suportar altas cargas, 

deflexão do eixo ou configurações de 
montagem sensíveis.

 Materiais testados e tratamento     
 térmico controlado    

Aço para rolamentos rigorosamente selecionado 
e testado, proveniente exclusivamente de 

siderúrgicas que passaram com sucesso em 
nossos testes de aprovação.

Tratamento de estabilização térmica que 
permite operação de -20 °C a +120 °C, 

garantindo excelente vida útil e estabilidade.

Uma gama 
ESSENCIAL
Uma gama clara e 
compacta, fácil de 
encontrar. Ideal para 
otimizar o seu inventário.

O PREÇO CERTO,  
sem concessões.
Uma gama economicamente 
atrativa para maior 
competitividade.

A confiabilidade da 
MARCA SNR
Design premium já 
aprovado por fabricantes 
industriais.

DESEMPENHO
CONFIABILIDADE
DISPONIBILIDADE
 AO MELHOR PREÇO 

 NU 22 05  E  G15  C3

 DESIGN DO ROLAMENTO 
NU / NJ / NUP

 CÓDIGO DA FOLGA RADIAL 
CN: Folga normal
C3: Folga aumentada

 SÉRIE DE   
 DIMENSÃO  

2.. / 22.. / 3.. / 23..

 CÓDIGO DO  
 FURO 
04 -13 (20-65 mm)

E: Rolos aumentados para maior capacidade de carga

 CÓDIGO DA GAIOLA 
G15: Poliamida

NU NJ NUPN NFNU NJ NUPN NFNU NJ NUPN NF


