TOPLINE F604

® RODAMIENTOS RIGIDOS DE BOLAS
PARA MUY ALTAS TEMPERATURAS

Brand of NTN Group

F604: disenados para durar, incluso a +350 °C

REQUISITOS DE APLICACION RESPUESTA TECNICA

Condiciones extremas
— altas temperaturas, inadecuadas
para los rodamientos estandar

Resistencia térmica hasta +350 °C gracias a
un disefio especifico (tratamiento superficial +
lubricacion adaptada a altas temperaturas)

Dilatacion térmica
—> riesgo de gripado

Componentes que permiten un rendimiento
constante y eficaz (juego interno optimizado)

Lubricacién convencional ineficaz a altas
temperaturas

Pasta lubricante que garantiza una lubricacion
eficaz y duradera a altas temperaturas

Rodamientos de dimensiones estandar (series

Montaje complejo en entornos severos 6000, 6200, 6300)

Rodamientos disefiados y desarrollados en

VENTAJAS PARAEL CLIENTE

Reduccioén de las paradas de maquina
—> fiabilidad continua en condiciones extremas

Aumento de la vida util de las maquinas

— Intervalos de mantenimiento mas
espaciados

Reduccion del coste global
—> menos intervenciones, mayor disponibilidad
de la maquina

Simplificacion del montaje y desmontaje

— no es necesario modificar los alojamientos
existentes

Necesidad de conformidad y fiabilidad probada | Francia, homologados y probados en los centros | Seguridad, conformidad y calidad garantizadas

de 1+D de NTN Europe

APLICACIONES

Siderurgia Agroalimentario

Cerdmica



TRES SOLUCIONES PARA SATISFACER LAS
EXIGENCIAS DE SU APLICACION

F605 F600

Version abierta sin Version abierta con tratamiento

tratamiento superficial superficial (MoS,)

CARACTERISTICAS TECNICAS

F604

Version cerrada con
tratamiento superficial (MoS,)
y lubricacién seca (grafito)

Juego radial ., . . Otras
Productos Jaula . 9 Lubricacionavida | Estanqueidad I Rango de temperatura
interno espeqflcacnones
Referencia
F605 Acero Mdltiplo de C5 grabada en el
cuerpo
o Tratamiento Rango de temperatura entre
F600 Acero Mdltiplo de C5 superficial +200 °C y +350 °C
especifico (en continuo o por ciclo)
(fosfatado
+ recubrimiento
Apto para temperaturas de MoS,)**
muy altas. Ref B
. eferencia
o Aceite base de Deflectores de
F604 Acero Multiplo de C5 polialquilenglicol* e gragﬁg?pgn el
+ lubricante sélido
inorgéanico (grafito)

DETALLE TECNICO

LUBRICACION SECA*

Pasta lubricante compuesta por un aceite de base
sintético de polialquilenglicol y grafito. La evaporacion
del aceite amas de +200 °C, forma una pelicula de grafito
adherente a las superficies. Esta pelicula garantiza una
lubricacion eficaz hasta +400 °C, incluso en ausencia
de aceite, y asegura una proteccion duradera contra el
desgaste y el gripado bajo cargas elevadas.

MOLYCOTE**

Revestimiento sélido antifriccion a base de bisulfuro de
molibdeno (MoS,). Forma una pelicula lubricante estable
hasta +400°C, reduce considerablemente la friccion
y protege frente al gripado y el desgaste cuando los
lubricantes convencionales se evaporan.
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Version con deflectores
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