Solucoes de manutencado
para Mineradoras
e Pedreiras

Feitos para ambientes dificeis
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Principais aplicacdes em mineradoras
e pedreiras

Operac¢des de mineragao e pedreira submetem o0s equipamentos mecanicos ao extremo. Rolamentos, expostos
asujeira, umidade, e altas cargas, séo frequentemente os primeiros a falhar. Nosso objetivo € ajuda-lo a manter a
producéao, reduzir o tempo de maquinas paradas, e otimizar os custos de manutencéo.

Transportadores Peneiras

Transporte do material Reducao de particulados Classificacao de material

i

CHOQUES
Baixo Muito alto Alto
VIBRACOES
Baixo Alto Muito alto

® B:aixo Alto @ Muitoalto

NTN. | BNR] | faice, 5




NTN | BNE] | s,

altas

cargas, envelhecimento das
maquinas (muitas vezes

)

’

detemperatura

po (abrasivo), umidade,
variacoes

Mecanico:
desalinhamento
acima de 20 anos

3 u
ﬁn
G 2
n &
Lo
0O o

¢ Ambiente:




Solucdes para transportadores

A maioria das correias transportadoras usam rolamentos autocompensadores de rolos abertos com gaiola em aco.
Esses ficam vulneraveis a contaminacao, mesmo dentro de mancais vedados.

Rolamento recomendado: ROX

Essa solucdo inovadora e patenteada reduz significativamente o desgaste prematuro e aumenta a vida Util do
rolamento em mais de 2 vezes. Além disso, 0 consumo de graxa narelubrificacéo é reduzido paramenos dametade.

v

EA...EE
Com vedacdes

Padrdo EA ROX EA...ZZ
Aberto Com blindagens

A

NOSSA RECOMENDAGAO ) ¢ % % %

Gaiola em aco Gaiola em aco nitretado Gaiola em aco

Descrigao Lados abertos CIMGELELEXTNET NG Vedacdo NBR em ambos lados

Montagem facilitada . . .
Muito alta Muito alta Baixa
Controle da folga interna . . .
Muito alta Muito alta Muito baixa
Compatibilidade ISO . . .
Muito alta Muito alta Muito baixa
Desalinhamento permitido para
operacoes de manutencao e . . .
sob condi¢bes de trabalho Muito alta Muito alta Muito baixa
Vida util . . .
Baixa Alta Muito alta
Reteng&o da graxa . . ‘
Baixa Alta Muito alta
Protecdo a contaminagéo . . ‘
de solidos e liquidos . . .
Muito baixa Alta Muito alta
Faixa de temperatura . . .
Muito alta Muito alta Baixa
Velocidade limite . . .
Muito alta Muito alta Baixa

. Performance muito alta ‘ Alta performance . Baixa performance . Performance muito baixa
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Alojamento recomendado: Mancal bipartido SNC

Ummancal usinado com precisao é essencial para assegurar a performance do rolamento.

Nossos mancais SNC oferecem:

e Altarigidez: base reforcada para uma melhor estabilidade
e Lubrificacao otimizada: projeto do fluxo de graxa previne estagnacéo da graxa
e Controle do descarte: Sistema recomendado de purga para descartar contaminantes do mancal

¢ 100% intercambiavel: com mancais bipartidos de atores de mercado premium

Estrutura da base em “X” proporciona
rigidez superior e maior estabilidade

Orificios opostos de entrada e
drenagem da graxa

Sistema de purga previne o
acumulo de contaminantes
dentro do mancal

Uma ampla gama de solucdes em vedagdo

Nossas solucées de rolamentos oferece um leque de opcdes de vedacgdes intercambiaveis, projetadas para atender
as condic¢Oes exigentes de aplicagdes em mineragao e pedreiras.

SC..DS SC..FSS* SC..SV SC..TA

<

&

Vedagao V-Ring

Vedagéo de Vedagéo de feltro Vedagéo labirinto Vedagao Taconite
labio duplo Bem indicado para eixos Alrito reduzido Bem indicado para Mdltiplas vedagoes
Vedagéo com alta rotagcao ) ) altas temperaturas para ambientes

multiuso V-ring opcional agressivos

*Com suporte em ago

Para melhor efeito
a paradas por
conta de vedacao
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Bucha recomendada: MagicSleeve
Desmontar uma bucha de montagem padrao pode tomar muito do seu tempo para a manutencao de eixos.

Nosso sistema MagicSleeve € Unico e patenteado, torna a remocao facil e rapida: sem necessidades de martelos,
esmerilhadeira ou magarico. A bucha MagicSleeve é revestida com fosfato, que proporciona melhor resisténcia a
COrrosao.

BENEFICIOS

e Economizatempo: desmontagem de rolamentos é realizada 80% mais rapida (maximo de 5 min em vez de 25 min)
¢ Diminui os esfor¢os: pode ser simplesmente removida usando uma chave padrédo sem dificuldades

¢ Diminui tempo das paradas de maquinas: reducao de 20% no tempo de manutencao da correia transportadora

Chegard em breve

Padrdo MagicSleeve

H3XX HD3XX

=

g }

NOSSA RECOMENDAGCAO
De 30 Para montagem de rolamentos i - ? ) . _' o S
Desmontagem fa ada . .

Muito baixa Muito alta

Muito alta Muito alta

Montagem facilitada

Muito alta Muito alta

Compatibilidade no mancal*

*Montagem com a série 222..

@ Performance muitoalta @ Performance muito baixa
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Kit recomendado: Tudo-em-um

Garanta uma manutencao confiavel e completa com nossos kits tudo-em-um. Cada kit inclui tudo que é necessario
para um servigo completo, ajudando vocé a reduzir erros de pedido, simplificar o estoque e economizar custos e
tempo ao gerenciar uma Unica referéncia.

Manutencgdo parcial Manutenc¢do completa

Com rolamento autocompensador | Com rolamento autocompensador

Sem subsiituir o mancal de rolos vedado de rolos padréo aberto
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Lubrificacdo recomendada: Drive Booster
Lubrificacdo facilitada

Use nosso sistema de lubrificacdo monoponto Drive Booster “Heavy Duty +”, desenvolvido especificamente para
aplicactes de alta carga. Um dispositivo potente e autbnomo, sem a necessidade de qualquer fonte de alimentacéo
externa.

e Disponivel em 60, 120, 250 e 500 cm?

e Potente (7.5 bar)

e Temperatura de operagéo: -20°C to +60°C

e Foérmula para servicos pesados, ecologicamente correto (sem metais pesados)
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Recomendado para equipamentos menos carregados: vedacdo AGR

Rolamentos com vedacao AGR sao projetados e comprovados para condicoes de contaminagado extrema, superando
a confiabilidade e performance em ambientes severos.

Rolamento multiuso

BENEFICIOS
e Protege contrarespingos em ambientes extremamente severos
e \edacdo adequada paralimpeza em alta-pressao

e Inserto lubrificado a vida— sem necessidade de relubrificacdo

Sistemade
vedacao AGR )
Escudo zincado:

Equipado com uma vedacéo
de Iabio unico para vedar o
contato com o anel externo
(galvanizado)

ENGRAXADO
A VIDA

Para lubrificacéo a vida:

Graxa de alta-performance com
taxa de preenchimento de 90%

® Boa protecédo ao desgaste

e Adequado para altas cargas

Escudo encravado:
No anel interno
(galvanizado)

Vedacao tripla L3:
Excelente protecao
a contaminagao

Devido ao seu designreforcado, os insertos AGR s&o compativeis com os mancais SNR—como as séries P, PE, F, FE,
FL e FLE. Nossos mancais auto-alinhaveis em ferro fundido oferecem uma solugao confiavel e 6timo custo-beneficio.
Com muitas combinacdes disponiveis, eles sao faceis de montar e ndo exigem habilidades especiais — apenas um
mancal e um rolamento inserto.
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Solucoes para britadores,
moinhos e peneiras

Essas aplicagdes envolvem vibragdes e choques intensos.

Rolamento recomendado: EF800

A série EF800 é equipada com uma gaiola monobloco soélida que é particularmente reconhecida para uso em
aplicacdes de servico pesado e vibragdes.

e Vantagens da gaiola de latédo frente a de aco:
Ranhura e furos

« Material latdo absorve melhor o impacto ao aco de lubrificacao

» Tem propriedade de auto-lubrificacéo Flange-guia lateral

 Criaum efeito de alerta: em caso de rolamento desgastado, l para segurar os rolos
o material latdo vai dobrar e produzir ruido Rolos

simétricos
¢ Excelente estabilidade do rolo: tem uma 6tima guiagem
dorolete.

¢ Desigh sem uma nervura central/anel guia: maior espaco
disponivel e melhor fluxo de lubrificante no interior do
rolamento, assim como atrito reduzido devido a menos
componentes

t

¢ Toleranciasreduzidas dafolga mterpa C4?do rolamento: Alojamento contornado para
para melhor suportar os choques e vibracdes guiar os elementos rolantes

EF800
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Lubrificacdo recomendada: Heavy Duty / VIB

Para altas cargas e condicdes severas

e Heavy Duty/Heavy Duty+: para britadores e moagens

» Sem degradacéo prematura da graxa até 130°C em uso continuo
» Excelente performance sob aplicacées pesadas

 Resisténcia muito boa a lavagem, o que reduz a perda de graxa

» Excelente protecéo ao desgaste

e VIB/VIB 400: graxa de alta-performance para britadores, moinhos e peneiras (em intensas vibracoes, umidade, e
ambientes com muito po)

e Mantém a vida Util dos equipamentos mesmo em casos de impactos ou vibracdes

¢ Resisténcia muito boa alavagem e com propriedades de baixa evaporacao,
0 que limita perda de graxa

ithium

e Equipamento com maior durabilidade por proteger contra a corrosao
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Make the world NAMERAKA

O presente documento ¢ propriedade exclusiva da NTN Europe. Qualquer reproducao total ou parcial sem autorizagao prévia da NTN Europe ¢ estritamente proibida. Agdes legais poderao ser tomadas contra quaisquer individuos que violarem os termos do
presente paragrafo. Os erros ou omissdes que possam aparecer neste documento, apesar do cuidado na sua realizagao, nao sao de responsabilidade da NTN Europe. Devido a nossa politica de pesquisa e desenvolvimento continuos, reservamo-nos o direito
de modificar, sem aviso prévio, a totalidade ou parte dos produtos e especificagdes mencionados neste documento.
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